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Ez a Haldézati hasznalati utmutaté a Brother készulék vezeték
nélkdli haldzati és Wireless Direct beallitasaival kapcsolatban
tartalmaz hasznos informaciokat. Ezenkivil bemutatja a
tamogatott protokollokkal kapcsolatos informacidkat is, tovabba
részletes hibaelharitasi tippeket nyujt.

A legfrissebb kézikdnyv letdltéséhez latogassa meg a Brother
Solutions Center honlapot a kévetkezé cimen:
(http://solutions.brother.com/). Innen téltheti le a legfrissebb
illesztéprogramokat és segédprogramokat a készulékhez,
hibaelharitasi tippeket és valaszokat talalhat a leggyakoribb
kérdésekre, tovabba a Brother Solutions Center hasznalataval
specialis nyomtatasi megoldasokrdl is tajékozédhat. HUN

0. verzio


http://solutions.brother.com/

Megjegyzések meghatarozasa

Az utmutatoban a kdvetkez6 ikonokat hasznaljuk:

FONTOS Ez a szimbdlum kdvetendd informaciot vagy utasitast jeldl. Az utasitds be nem
tartasa anyagi kart vagy hibas mikddést okozhat.

MEGJ EGYZES Ez a jelzés olyan informaciot vagy utasitast jeldl, amely elésegiti a késziilék
mikodésének jobb megértését és hatékonyabb hasznalatat.

Védjegyek

Az Android a Google Inc. védjegye.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban.

Az Apple, a Macintosh, a Mac OS, az iPhone, az iPod touch, az iPad és a Safari az Apple Inc. bejegyzett
védjegyei az Egyesult Allamokban és mas orszagokban.

A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A Wi-Fi Direct, a Wi-Fi Protected Setup, a WPA és a WPA2 a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Minden vallalat, melynek szoftvere meg van emlitve a kézikdnyvben, a sajat tulajdonu programjaira
vonatkozé szoftverlicenc-szerzédéssel rendelkezik.

A Brother-termékeken, kapcsolédé dokumentumokon és egyéb anyagokon feltiintetett minden
vallalati markanév és terméknév a megfelelé vallalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



FONTOS MEGJEGYZES

B A tobbi kézikonyv letoltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center weboldalat a
http://solutions.brother.com/ e-mail cimen, és kattintson a [Kézikonyvek] elemre a kivant modellnek
megfeleld oldalon.

B Ez a termék kizarolag abban az orszagban hasznalhato, ahol azt megvasaroltak. Ne hasznalja a terméket
a vasarlas orszagatdl eltéré orszagban, mert megsértheti az adott orszag vezeték nélkuli tavkozlési és
radiéfrekvencidkra vonatkozo elGirasait.

B A jelen dokumentumban a Windows Vista® a Windows Vista® minden kiadasara utal.
B A jelen dokumentumban a Windows® 7 a Windows® 7 minden kiadasara utal.

B A jelen dokumentumban a Windows® 8 a Windows® 8 minden kiadasara utal.

B A jelen dokumentumban a Windows® 8.1 a Windows® 8.1 minden kiadasara utal.

B A jelen dokumentumban a Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 és Windows Server® 2008
R2 minden kiadasara utal.

B A jelen dokumentumban a Windows Server® 2012 a Windows Server® 2012 és Windows Server® 2012
R2 minden kiadasara utal.

B A modellek elérhetésége orszagonként valtozé.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.
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l. bekezdés

| Wireless Direct

Bevezetés
A Wireless Direct halozati beallitasai




Bevezetés

Attekintés

A Wireless Direct segitségével hozzaférési pont nélkul hozhat I1étre biztonsagos vezeték nélkuli halézatot a
Brother készlilék és a mobileszk6z, példaul Android™ iPhone, iPod touch vagy iPad készllék kozott.

1 Mobileszkoz
2 Brother késziilék

MEGJEGYZES

* A Wi-Fi Direct funkcié altal tamogatott eszk6z hozzaférési pontként szolgal.

* A Wireless Direct hasznalata esetén a Brother készulék a kozvetlen vezeték nélkuli kommunikaciot
tamogatja a mobileszkbzzel.

* Az Infrastruktira mod és a Wireless Direct nem hasznalhat6 egyszerre. Az egyik funkcié hasznalatahoz
tiltsa le a masikat.



Bevezetés

Hardverkovetelmények

Tamogatott operacioés rendszerek

Operacios rendszerek
Android™ iOS
2.3 vagy Ujabb 6.0 vagy ujabb

Alkalmazasok letoltése és telepitése mobileszkozokkel
tortén6 hasznalathoz

A Brother kuldnféle alkalmazasokat kinal a Brother készilékhez, beleértve olyan alkalmazasokat, amelyek
segitségével kdzvetlenul nyomtathat Apple iPhone, iPad és iPod touch készulékrél vagy Android™
okostelefonrdl, valamint olyan alkalmazasokat, amelyekkel vezeték nélkil tovabbithat adatokat (példaul a
szamitogéppel Iétrehozott sablonokat, szimbdélumokat és adatbazisokat) a Brother készlilékre.

A kovetkez6 Brother alkalmazasok ingyenesen letoltheték az App Store vagy a Google Play™ aruhazbdl.
M iPrint&Label

B Mobile Cable Label Tool

B Mobile Transfer Express



A Wireless Direct halézati beallitasai

A Wireless Direct segitségével a Wi-Fi kapcsolatot tamogaté mobileszkdzok, szamitégépek és egyéb
eszkdzok kdzvetlenll, vezeték nélklli utvalaszto vagy hozzaférési pont hasznalata nélkil Iéphetnek vezeték
nélklli halozati kapcsolatba a Brother késztilékkel.

Az alabbiakban a Brother készlilék sajat funkcidival torténd konfiguraciot ismertetjuk. A Nyomtatébeallitd
eszkdz hasznalataval torténd beallitashoz lasd: Kommunikacios beallitasok (csak Windows®), 21. oldal.

A haldzat beallitasa a Wireless Direct funkcioval

A Wireless Direct haldzati beallitasok a Brother készililék LCD-kijelzdjérdl adhatdék meg.

Android™ eszkoz csatlakoztatasakor gy6z6djon meg arrdl, hogy az eszkdzon beallitasai lehetdvé teszik a
Wi-Fi kapcsolatot.

0 Nyomja meg a Menii gombot.
9 Valassza a ,WLAN" lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

e Vélassza a ,Hal6zati bedllitas” lehetbséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

9 Valassza a ,Kozvetlen mod” lehetdséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

MEGJEGYZES
* Ha ,Ki” beadllitast valasztott ki a ,Hal6zatos mod” képernybn, a ,Wi-Fi radidé bekapcsoléasa”
Uzenet jelenik meg. Nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

* Ha a Brother készlléket akkumulatorral miikodteti, a vezeték nélkuli funkcidé hasznalatakor gyorsan
csokken a toltés. Ezért a WiFi gomb megnyomasakor megerdsité tUzenet jelenik meg.

* Ha hasznalni szeretné a vezeték nélkiili funkciot, nyomja meg az OK vagy Enter gombot. Ha akkor
csatlakoztatja a halézati adaptert, mikdzben az lizenet lathato, az aramforras a haldzati adapterre valt.

@ Az aktualis SSID megjelenik a képernyén. Szikség esetén irja be az uj SSID azonositét, majd nyomja
meg az OK vagy Enter gombot.

@ Az aktualis jelszd megjelenik a képernyén. Sziikség esetén irja be az U] jelszét, majd nyomja meg az OK
vagy Enter gombot.

0 Megjelenik a megadott SSID és jelsz6 meger8sitésére szolgald képernyd. A folytatashoz nyomja meg
barmelyik gombot, a Bekapcsolégomb kivételével. Lépjen a mobileszkdz vezeték nélkuli haldzati
beallitasainak oldalara, és adja meg az SSID nevét és jelszavat.

@ Ha a mobileszkoz sikeresen csatlakozik, a készlléken megjelenik a <o szimbdlum.

Ezzel a Wireless Direct haldzat beallitdsa befejez6dott. A Brother iPrint&Label alkalmazas teszi
lehetévé, hogy Apple iPhone, iPad és iPod touch vagy Android™ okostelefonjardl kézvetlentl tudjon
Brother készililékére nyomtatni. A Brother iPrint&Label alkalmazas ingyenesen letdltheté az App Store
vagy a Google Play aruhazbdl. Egyszerlien csak keresse a ,Brother iPrint&Label” alkalmazast az App
Store vagy a Google Play aruhazban.

Ha a csatlakozas sikertelen, lasd: Hibaelharitas, 35. oldal.
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Bevezetés

Halo6zati szolgaltatasok

A Brother készulék a belsé hal6zati nyomtatokiszolgalé hasznalataval megoszthatd IEEE 802.11b/g/n
vezeték nélkuli haldzaton. A nyomtatdkiszolgalo az operacids rendszertdl fuggéen kuldnb6zé funkciokat és
csatlakozasi modokat tamogat a TCP/IP-t tAmogaté haldézaton. A kdvetkezd tablazat bemutatja, hogy melyik
operacids rendszer milyen halézati szolgaltatasokat és kapcsolatokat tamogat.

Operacioés rendszerek Windows® Macintosh
Windows Vista® Windows Server® 0S X 10.7.5
Windows® 7 AP 22 . 0S X 10.8.x
Windows® 8 ;‘3‘;‘;‘1‘2"3’1523;2""9’ 0S X 10.9.x
Windows® 8.1

BRAdmin Light v v v

BRAdmin Professional ' v v

Webalapu feliigyelet v v 4

Status Monitor v v v

Driver Deployment Wizard 4 4

Nyomtatébeallité eszk6z 4 v

T A BRAdmin Professional a http://solutions.brother.com/ honlaprél télthetd le.
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A készulék halozati beallitasainak
modositasa

A készulék haldzati beallitasainak modositasa
(IP-cim, alhalézati maszk és atjaro)

A BRAdmin Light segédprogram hasznalata

A BRAdmin Light a halézathoz csatlakoztathato Brother késziilékek alapbeallitasara szolgalé segédprogram.
A szoftver ezen kivil képes megkeresni a halézaton Iévd Brother termékeket, megtekinteni azok statuszat,
és konfiguralni az alapvet6 haldzati beallitdsokat, mint példaul az IP-cimet.

A BRAdmin Light telepitése

® Windows®

Gy6z6djoén meg rola, hogy a készilék be van kapcsolva.

Kapcsolja be a szamitégeépet. Telepités elbtt zarja be a futdé alkalmazasokat.

Helyezze be a mellékelt CD-lemezt a CD-meghajtoba. Automatikusan megjelenik a nyitd képernyé.
Ha megjelenik a modellnév képerny6, valassza ki a megfeleld késziléket. Ha megjelenik a
nyelvvalasztasi képernyd, valassza ki a megfeleld nyelvet.

Megjelenik a képernyén a CD-ROM fémendje. Kattintson a [Specialis alkalmazasok] lehetéségre.

Kattintson a [Hal6zati segédprogramok] lehetéségre.

Q00 o006

Kattintson a [BRAdmin Light] lehetbségre, és kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat.
B Macintosh

A Brother BRAdmin Light a Brother Solutions Center honlapjardl téltheté le, a kbvetkezé cimrdl:
http://solutions.brother.com/

MEGJEGYZES
» A Brother BRAdmin Light legfrissebb verziojat a http://solutions.brother.com/ honlaprdl toltheti le.

* Amennyiben fejlettebb szintli nyomtatokezelésre van sziksége, hasznalja a legujabb Brother BRAdmin
Professional segédprogramot, amely a http://solutions.brother.com/ cimrél téltheté le. Ez a segédprogram
kizarélag Windows® felnasznalok szamara érheté el.

* Ha tlzfalat, kémprogram-elharité szoftvert vagy virusirté alkalmazast hasznal, ideiglenesen kapcsolja ki
6ket. Akkor inditsa Ujra 8ket, ha meggy6z8doétt arrdl, hogy tud nyomtatni.

* A csomdpont neve az aktualis BRAdmin Light ablakban Iathato. A készulék nyomtatokiszolgaldjanak
alapértelmezett csomépontneve ,BRWXXXXXXXXXXXX". (AzZ ,XXXXXXXXxxxxX~ a Brother készllék
MAC-cimén/Ethernet-cimén alapul.)

» A Brother nyomtatdkiszolgalok alapértelmezett jelszava az ,access”.


http://solutions.brother.com/
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A készulék haldzati beallitasainak modositasa

Az IP-cim, az alhalézati maszk és az atjaré beallitasa a BRAdmin Light segitségével

0 Inditsa el a BRAdmin Light segédprogramot.
® Windows®

(Windows Vista® / Windows® 7)
Kattintson a [Start] - [Minden program] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light]
mendpontra.

(Windows® 8 / Windows® 8.1)
Kattintson a [BRAdmin Light] ikonra az [Alkalmazasok] képernyén.

B Macintosh
A segédprogramot a kbévetkez6 fajlok valamelyikére torténd dupla kattintassal indithatja el:
A Macintosh tetszbleges helyére telepitett [ BRAdmin Light.jar]

9 A BRAdmin Light ezutan automatikusan megkeresi az Uj eszk6zdket.
e Kattintson duplan a még nem konfiguralt eszkozre.

®

Windows Macintosh

B i & 3 m— s—affeis

:——————
-:::-::— - s ]

MEGJEGYZES

Ha nem hasznal DHCP-/BOOTP-/RARP-kiszolgalét, az eszkdz allapota [Nincs beallitva) lesz a BRAdmin
Light segédprogram képernydjén.



A készulék haldzati beallitasainak modositasa

9 Valassza ki a [STATIC] (STATIKUS) lehetséget a [Boot Method] (Betdltési mod) opcional. Adja meg
a nyomtatdkiszolgalo [IP Address] (IP-cim), [Subnet Mask] (Alhal6zati maszk) és [Gateway] (Atjaro)
(ha szlkséges) beallitasait.

®

Windows Macintosh

e S 800

[ [ = | —

XXX XXX

008000 XX XXXXHHXXKX
OGN JOOC0CCXX

0000 KX

@ Kattintson az [OK] gombra.

@ Ha megfeleléen van beprogramozva az IP-cim, a Brother nyomtatdkiszolgalé megjelenik az
eszkozlistaban.



A készllék halozati beallitasainak modositasa

Egyéb nyomtatdkezel6 segédprogramok

A Brother készuléket a BRAdmin Light segédprogramon kivul a kdvetkezd nyomtatokezeld
segédprogramokkal hasznalhatja egyitt. A halézati beallitdsok ezekkel a segédprogramokkal modosithatok.

Webalapu felugyelet hasznalataval (webbongészd)

A nyomtatékiszolgald beallitasait HTTP-n (Hipertext atviteli protokoll) keresztll szabvanyos webbéngészdvel
modosithatja. (Lasd: A nyomtaté beallitasainak konfiguralasa webalapu feliigyelettel (webbdngészén
keresztiil), 18. oldal.)

A BRAdmin Professional segédprogram hasznalataval (Windows®)

A BRAdmin Professional a hal6zathoz csatlakoztatott Brother eszkdzok fejlettebb kezelésére szolgalo
segédprogram. A segédprogram Brother készllékeket keres a halézaton, és az eszk6zdk allapotat kdnnyen
attekinthetéen jeleniti meg tall6zé nézetben, kilénb6z8 szinekkel jeldlve az eszkdzok kildnbdzs allapotat. A
helyi (LAN) halézathoz csatlakozé Windows® rendszerii szamitogéppel konfiguralhatok a halozati és
eszkozbeallitasok, valamint frissitheté az eszkdzben a firmware. A BRAdmin Professional a Brother

eszkozok tevékenységét is napldzni tudja a halézaton, és a naplét HTML, CSV, TXT vagy SQL formatumban
tudja exportalni.

Tovabbi informacidért és letoltésért latogasson el weboldalunkra: http://solutions.brother.com/

MEGJEGYZES

* Hasznalja a legfrissebb BRAdmin Professional segédprogramot, amely let6lthetd a kdvetkezé oldalrdl:
http://solutions.brother.com/. Ez a segédprogram kizarélag Windows® felhasznalok szamara érheté el.

» Ha tlzfalat, kémprogram-elharité szoftvert vagy virusirté alkalmazast hasznal, ideiglenesen kapcsolja ki
Oket. Akkor inditsa Ujra 6ket, ha meggy6z6doétt arrdl, hogy tud nyomtatni.

» A csomopont neve az aktualis BRAdmin Professional ablakban lathaté. Az alapértelmezett csomopontnév
a ,BRWxXXXXXXXXXxXX”. (Az ,XxXXXxxxxxxxx” a Brother készilék MAC-cimén/Ethernet-cimén alapul.)

10
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A készulék konfiguralasa vezeték nelkuli
halézat esetén

Attekintés

El6szor konfiguralnia kell a Brother készulék vezeték nélkuli halozati beallitéasait, hogy az kommunikalni
tudjon a halozattal.

A Brother készlilék konfiguralasahoz a kdvetkezd modszerek allnak rendelkezésre.

B Konfiguracioé a telepité CD-ROM és USB-kabel segitségével

Lasd alabb. Ez az ajanlott modszer, amellyel gyorsan csatlakoztathatja a késziiléket a vezeték nélkili
halézathoz.

B Konfiguracioé a késziilék sajat funkcidival
Lasd: Konfiguracio a Brother készlilék sajat funkcioival, 14. oldal.
B Konfiguracié a Nyomtatobeallité eszk6z kommunikaciés beallitasaival

Lasd: Kommunikacids beallitasok (csak Windows®), 21. oldal.

A telepito CD-ROM hasznalata

MEGJEGYZES
* Az optimalis mindennapi dokumentumnyomtatasi eredmények eléréséhez helyezze a Brother készlléket
a lehetd legkdzelebb a WLAN-hozzaférési ponthoz vagy utvalasztohoz, és a két készulék kdzott lehetbleg
ne legyenek akadalyok. Ha a két készllék kdzé nagy targyak vagy falak esnek, illetve mas elektronikus
készllékek interferenciat okoznak, akkor a dokumentumok adatatviteli sebessége csdkkenhet.

E tényez6k miatt a vezeték nélkili csatlakozas nem minden dokumentumtipus és alkalmazas esetén
mindstil a legjobb csatlakozasi mdédnak. A leggyorsabb atviteli sebességet USB-csatlakozas
hasznalataval érheti el.

» A vezeték nélkili beallitasok konfiguralasa el6tt ismernie kell az SSID-t és a haldzati kulcsot.
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A készulék konfiguralasa vezeték nélkili halézat esetén

A halézati kornyezet ellenérzése

Halézati WLAN-hozzaférési ponton/utvalaszton keresztiil szamitégéphez csatlakoztatva
(infrastruktara méd)

5

WLAN-hozzaférési pont/atvalaszto

Vezeték nélkiili halézati nyomtaté (Brother késziilék)

A WLAN-hozzaférési ponthoz/utvalasztéhoz vezeték nélkiili kapcsolaton keresztiil csatlakozé
szamitégép

Vezeték nélkiili kapcsolattal nem rendelkezd, a WLAN-hozzaférési ponthoz/utvalasztéhoz Ethernet
kabellel csatlakoz6 szamitogép

Mobileszkoz

MEGJEGYZES

Telepitési mod

A Brother készlilék az alabbiakban leirt médokon telepithetd vezeték nélkili halézati kdrnyezetben.
Vélassza ki a halozati kornyezethez leginkabb megfeleld modszert.

- Vezeték nélkiili konfiguracio USB-kabel ideiglenes hasznalataval (Windows® és Macintosh
felhasznalok szamara javasolt megoldas).

» Egygombos vezeték nélkili konfiguracié WPS hasznalataval.

12



A készulék konfiguralasa vezeték nélkili halézat esetén

Vezeték nélkuli konfiguracié USB-kabel ideiglenes hasznalataval
(Windows® és Macintosh felhasznaldk szamara javasolt megoldas)

Javasoljuk, hogy e modszer esetében a szamitdgépet vezeték nélkuli kapcsolattal csatlakoztassa a
halézathoz.

A nyomtatét a halézathoz kapcsoldédd szamitdogeprél USB-kabel (A) " hasznalataval tavolrdl konfiguralhatja.

A nyomtaté vezeték nélkuli beallitasait a vezetékes vagy vezeték nélkuli kapcsolattal rendelkezé szamitogéprél USB-kabel hasznalataval

konfiguralhatja.
A telepitési eljarast a Gyors telepitési utmutatéban talalja.
Egygombos konfiguracié Wi-Fi Protected Setup™ hasznalataval

A WPS hasznalataval egyszerlen konfiguralhatja vezeték nélkuli halézati beallitasait, ha a WLAN-halozati
hozzaférési pont/utvalaszté (A) tamogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (PBC 1) szolgaltatast.

T Push Button Configuration (Beallitas gombnyomasra).

A telepitési eljarast a Gyors telepitési utmutatoban talalja.
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A készulék konfiguralasa vezeték nélkili halézat esetén

Konfiguracié a Brother készulék sajat funkcidival

A Menii gomb hasznalataval kivalaszthatja a haldzat tipusat, konfiguralhatja vagy megjelenitheti a halézati
beallitasokat stb.

A halézat tipusanak kivalasztasa

a Nyomja meg a Menii gombot, valassza a ,WLAN" lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az
OK vagy Enter gombot.

9 Valassza a ,Hal6zatos mod” lehetéséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy Enter
gombot.

9 Valassza ki a halézat tipusat a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy Enter gombot.
,K1i”: A vezeték nélkili halézat ki van kapcsolva
JLKozvetlen méd”: Csatlakozas Wireless Direct funkcioval
,Infrastruktira moéd”: Csatlakozas vezeték nélklli halozattal
A képernyd ezutan visszatér a szovegbeviteli képerny6hoz.

e Ha Uzenet jelenik meg, minden egyes Uzenetnél nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

A halézati beallitasok megjelenitése

a Nyomja meg a Menii gombot, valassza a ,WLAN" lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az
OK vagy Enter gombot.

9 Valassza a ,Hal6zat &llapota” lehetéséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

9 Valassza az ,Infrastruktura méd” lehetbséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.
Megjelennek az infrastruktira mod aktualis beallitasai.
< Infrastruktirakads

tRsz.t51lt. midszer
H Auto

PIP-cim
H 192.168. 21 .32
tAlhalézati maszk

i 192.162.921. 763

MEGJEGYZES

A kozvetlen méd hasznalata esetén valassza a ,Kozvetlen méd” lehetdséget.

9 Amikor megnyomja az OK vagy Enter gombot, a képerny visszatér a szovegbeviteli képernyéhoz.
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A készulék konfiguralasa vezeték nélkili halézat esetén

Az infrastruktura méd beallitasainak konfiguralasa

Az alabbiakban az infrastruktura mod beallitasainak konfiguralasi modjat ismertetjik.

Konfiguracié WPS hasznalataval

©@ © © 6 © o

El6szor ellenérizze, hogy megtalalhaté-e a WLAN-hozzaférési ponton/utvalaszton a WPS jelzés.

o

Nyomja meg a Menii gombot, valassza a ,WLAN" lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az
OK vagy Enter gombot.

Valassza a ,Hal6zati beallitas” lehetbséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Valassza az ,Infrastruktura méd” lehetbséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Helyezze a Brother készuléket a WPS-hozzaférési pont/utvalasztd hatétavolsagan beliilre. A hatokoér a
kornyezettél fliggben eltérhet. Lasd a hozzaférési ponthoz/utvalasztéhoz mellékelt utmutatot.

Valassza a ,Gomb megnyomasa” lehetéséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy Enter
gombot.

Miel6tt a ,WPS inditasa a vezeték nélkiili hozzaférési ponton” Uzenet megjelenik, egy
vagy két masik Uzenet jelenik meg. Minden egyes lzenetnél nyomja meg az OK vagy Enter gombot.
Megjelenik a ,WPS inditédsa a vezeték nélkili hozzaférési ponton” Uzenet.

Nyomja meg a WPS gombot a WLAN-hozzaférési ponton/utvalaszton és az OK vagy Enter gombot a
Brother készlléken.

MEGJEGYZES

Ha vissza szeretne térni az el6z6 Iépéshez nyomja meg az Esc gombot.

o
[10)

Egy ideig a ,Kapcsolddas. ..”, majd a ,Kapcsolddva !” Gzenet lathatd.

Nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

A képernyd visszatér a szdvegbeviteli keépernybhoz.

A vezeték nélkilli kapcsolat allapotjelzdje a vezeték nélkiili jel er6sségétdl fliggden a kdvetkezd
szimbodlumok egyike lesz: & ¢ ,

MEGJEGYZES

» A Brother készilék 2 percig probalkozik a WPS-csatlakozas létesitésével. Ha ennek soran megnyomja a
WiFi gombot, a készllék az onnantdl szamitott tovabbi 2 percig probal csatlakozni.

* Ha a Brother készllék nem tudott csatlakozni a halézathoz, a sikertelen csatlakozast jelzé Uzenet jelenik
meg.
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A készulék konfiguralasa vezeték nélkili halézat esetén

Konfiguracié PIN kéd megadasaval

@90 © © &

©Q

Nyomja meg a Menii gombot, valassza a ,WLAN" lehetéséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az
OK vagy Enter gombot.

Valassza a ,Hal6zati beallitas” lehetéséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Valassza az ,Infrastruktura méd” lehetbséget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Valassza a ,PIN-ko6d” lehetd8séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy Enter gombot.
Ha lzenet jelenik meg, minden egyes lizenetnél nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

Adja meg a képernyén lathatd PIN kédot a hozzaférési ponton/utvalasztdén, majd nyomja meg az OK
vagy Enter gombot a Brother készuléken.

PN megadasa
vez. nelkili AP-ndl
MO

Egy ideig a ,Kapcsolddas...”, majd a ,Kapcsolddva!” Uzenet lathato.

Nyomja meg az OK vagy Enter gombot.

A képernyd visszatér a szOvegbeviteli képernybhoz.

A vezeték nélklli kapcsolat allapotjelzéje a vezeték nélkili jel er6sségétél figgden a kdvetkezd
szimbdlumok egyike lesz: = = ,

Konfiguracié a beallitas varazslé hasznalataval

o
2]
13
o
15

Nyomja meg a Menii gombot, valassza a ,WLAN” lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az
OK vagy Enter gombot.

Valassza a ,Hal6zati beallitas”lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Valassza az ,Infrastruktira méd” lehetéséget a A vagy ¥ gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Valassza a ,Beallitas varazsldé” lehet6séget a A vagy Y gombbal, majd nyomja meg az OK vagy
Enter gombot.

Ha Uzenet jelenik meg, minden egyes lUzenetnél nyomja meg az OK vagy Enter gombot.
Megjelennek az elérhetd hal6zatok SSID azonositoi.

-

(I}

L
i Egyéb...
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A készulék konfiguralasa vezeték nélkili halézat esetén

@ Valassza ki az SSID azonositét a A vagy Y gombbal, vagy valassza az ,Egyéb. . .” lehet8séget, és irja
be az (1-32 karakteres) SSID azonositét, majd nyomja meg az OK vagy Enter gombot.
Megjelenik a ,dJelsz6” képernyb.

¢ lelszoh

ST Tr e |
Tx

0 irja be a (8-63 karakteres) jelszét, majd nyomja meg az OK vagy Enter billenty(it.

@ A képerny6 visszatér a szOvegbeviteli képernybhoz, és a = jelzés villog a kapcsolat létrehozasa kdzben.
90 masodperc elteltével az allapotjelzb =.. szimbdélumra valt, de a Brother készlilék tovabbra is
megprébal csatlakozni a halézathoz.

@ A csatlakozast kdvet6en a vezeték nélkuli kapcsolat allapotjelzbje a vezeték nélkili jel er6sségétél
fuggdben a kovetkezd szimbdlumok egyike lesz: = = .

A vezeték nélkuli funkcioé be- és kikapcsolasa

A vezeték nélkili funkcié be- és kikapcsolasahoz nyomja meg a WiFi gombot.
Az alapértelmezett beallitas a ,K1i”.

0 Nyomja meg a WiFi gombot.
9 A vezeték nélkili funkcid kikapcsolasahoz nyomja meg Ujra a WiFi gombot.

MEGJEGYZES

* Ha kivalasztja a ,ki” beallitast a ,H416zatos mod” képernydn, a vezeték nélkiili funkcié a WiFi gomb
megnyomasakor is kikapcsolt allapotban marad.

* Ha a Brother készlléket akkumulatorral miikodteti, a vezeték nélkuli funkcid hasznalatakor gyorsan
csokken a toltés. Ezért a WiFi gomb megnyomasakor megerdsité Uzenet jelenik meg. Ha hasznalni
szeretné a vezeték nélkili funkciét, nyomja meg az OK vagy Enter gombot. Ha akkor csatlakoztatja a
halézati adaptert, mikdzben az (izenet lathatd, az aramforras a halozati adapterre valt.
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Webalapu felugyelet

Attekintés

Szabvanyos webbdngészd hasznalataval, HTTP protokollon keresztil kezelheti a késziléket a halézaton. A
webalapu felligyelet a kdvetkezb lehetéségeket nyujtja:

B A Brother készilék allapotinformaciéinak megjelenitése

B Haldzati beallitasok, pl. a TCP/IP-adatok médositasa

B A készulék és a nyomtatokiszolgald szoftververzidjanak megjelenitése

B Halézati és nyomtatokonfiguracios beallitasok modositasa

MEGJEGYZES

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 vagy tjabb, illetve Firefox® 25.0.1 vagy tjabb verzioju bongészé
hasznalata javasolt Windows® rendszer, és Safari® 5.0.6 vagy ujabb, illetve Firefox® 26.0 vagy Ujabb
verzioju béngész6 hasznalata javasolt Macintosh rendszer esetén.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a hasznalt bongészdben engedélyezte a JavaScript és a cookie-k
hasznalatat.

A webalapu feligyelet hasznalatahoz TCP/IP-halézatra van szikség, valamint a késziléknek és
a szamitdégépnek érvényes IP-cimmel kell rendelkeznie.

A nyomtaté beallitasainak konfiguralasa webalapu
felugyelettel (webbongészon keresztil)

A nyomtatékiszolgald beallitasait HTTP-n (Hipertext atviteli protokoll) keresztll szabvanyos webbongészdvel
modosithatja.

a irja be a béngészébe a http: //nyomtatéd ip-cime/ cimet. (Ahol a nyomtaté ip-cime
a nyomtatdkiszolgald IP-cime vagy a kiszolgalé neve.)
B Példaul (ha a nyomtaté IP-cime 192.168.1.2):
http://192.168.1.2/
MEGJEGYZES

Ha mddositotta a szamitdégép gazdafijljat, vagy tartomanynév-rendszert hasznal, a nyomtatdkiszolgald
DNS-nevét is megadhatja. Mivel a nyomtatokiszolgalé tamogatja a TCP/IP és NetBIOS funkcidkat, a
nyomtatokiszolgald NetBIOS nevét is megadhatja. A NetBIOS név a nyomtatobeallitasok oldalon talalhaté
meg. A hozzarendelt NetBIOS név a csomoépontnév elsé 15 karaktere, és alapértelmezett beallitasban
BRWXxxxxxxxxxxxxx”, ahol az ,xxxxxxxxxxxx” az Ethernet-cim.

9 Kattintson a [Network Configuration] (Halézati konfiguracio) lehetéségre.

0 Adja meg a felhasznalénevet és jelszot. A felhasznaldnév az ,admin”, és az alapértelmezett jelszé az
,access’.
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Webalapu felligyelet

9 Kattintson az [OK] gombra.

@ Ezek utan modosithatja a nyomtatdkiszolgald beallitasait.

MEGJEGYZES

Jelszo beallitasa

Javasoljuk, hogy allitson be bejelentkezési jelszét, megakadalyozva az illetéktelenek webalapu
felugyelethez torténd hozzaférését.

Kattintson az [Administrator] (Rendszergazda) lehet8ségre.
Adja meg a hasznalni kivant jelszét (legfeljebb 32 karakter).

Adja meg ismét a jelszo6t a [Confirm new password] (Jelsz6 megerdsitése) mezében.

Kattintson a [Submit] (Bekiildés) lehetdségre.

A webalapu felligyelet kovetkez6 hasznalatakor adja meg a jelszét a [Login] (Bejelentkezés)
ablakban, majd kattintson a =4 gombra.

A beadllitasok konfiguralasa utan jelentkezzen ki a gombra kattintva.

Jelszo bedllitasahoz a készulék weboldalanak [Please configure the password] (Jelszé konfiguracidja)
lehetdségére is kattinthat, ha nem bejelentkezési jelszét allit be.
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Kommunikacios beallitasok
(csak Windows ®)

A Brother készUllék és a szamitogép USB-kabellel torténd csatlakoztatasa esetén a Nyomtatobeallitd eszkdz
[Kommunikaciés beallitasok] pontjaban megadhatdk vagy moédosithatdék a nyomtaté kommunikacids adatai.
Nem csak egy adott nyomtaté kommunikaciés beallitdsait moédosithatja, hanem ugyanazokat a beallitdsokat
tobb nyomtatéra is alkalmazhatja.

MEGJEGYZES

A [Nyomtatobeallité eszkdz] telepitése a nyomtato-illesztéprogrammal és a tébbi szoftverrel egy idében
torténik. A telepitési eljarassal kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd a Gyors telepitési Utmutatot.

FONTOS

* A ,Nyomtatdbedllité eszkdz” kizarolag a Brother készllékkel kompatibilis.
 Bizonyosodjon meg rola, hogy a halozati adapter be van dugva a haldzati csatlakozéaljzatba.
* Bizonyosodjon meg rola, hogy a nyomtatoé-illesztéprogram telepitve van és mikoddképes.

» Csatlakoztassa a készuléket a szamitdégéphez USB-kabel hasznalataval.
Az eszkdzzel nem adhatdk meg beallitasok a vezeték nélkili halézaton keresztil.

A kommunikacios beallitasok hasznalata

0 Csatlakoztassa a konfiguralni kivant Brother késziléket a szamitogéphez.

9 Windows Vista® / Windows® 7 esetén: a Start meniiben kattintson a [Minden program] - [Brother] -
[Label & Mobile Printer] - [Nyomtatébeallitd eszkdz] lehetdségre.
Windows® 8 / Windows® 8.1: kattintson az [Alkalmazasok] képerny6én a [Nyomtatébeallité eszkdz]
lehetbségre.

Megjelenik a f6 ablak.

Valassza ki a konfiguralni kivant Brother késziiléket a [Nyomta] legordulé listabdl, majd kattintson
a [Kommunikacids beallitasok] lehetéségre. Megjelenik a [Kommunikacios beallitasok] ablak.

9 Adja meg vagy médositsa a beallitasokat. (Az alabbi képernydképek Windows® rendszerbsl
szarmaznak.)
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Kommunikacids beallitasok (csak Windows®)

Beallitasok parbeszédablak

| 3

P —————— 7=

l : | Brother PT-ESS0W | l ‘

l | 6
1—1

Pve

1 Ezeknek a beallitasoknak a letiltasa

A jeldlénégyzet bejeldlésekor Lﬁ’& szimbdlum jelenik meg a fulon, és a beallitasok a tovabbiakban nem
modosithatok.

A Lﬁ’b szimbolummal jelzett lapokon talalhaté beallitdsokat a rendszer akkor sem alkalmazza a
nyomtatdra, ha az [Alkalma] gombra kattint. Ezenfellil a lap beallitasai nem mentheték és nem
exportalhaték a [Mentés parancsfajlban] vagy az [Exportalas] parancs végrehajtasakor.

A beallitasok nyomtatén torténd alkalmazasahoz, mentéséhez vagy exportalasahoz feltétlendl térélje a
jelolést a négyzetbdl.
2 Tételek

Az [Aktualis statusz] tétel kivalasztasakor az aktualis beallitasok jelennek meg a beallitasok
megjelenitési/médositasi teriletén.

Valassza ki a modositasi kivant beallitasoknak megfeleld tételt.
3 Meniisav

Valasszon az egyes mendulistakban talalhatdé parancsok kozul.

A menusavrol bévebben lasd: Mentisav, 23. oldal.
4 Nyomta

A konfiguralni kivant nyomtato kivalasztasara szolgal.

Ha csak egy nyomtatot csatlakoztatott, nem szlikséges valasztani, mivel csak az az egy nyomtaté lathato.
5 Csomoépontnév

Megijeleniti a csomopont nevét. A csomopontnév meg is valtoztathatd (lasd: Eszk6z6k mend, 25. oldal).
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Kommunikacids beallitasok (csak Windows®)

6 Beallitasfulek
Kattintson arra a fllre, amelyen a megadni vagy modositani kivant beallitasok talalhatok.

Ha a fulon ]]’& szimbolum lathatd, az adott lapon talalhaté beallitasokat a rendszer nem alkalmazza a
nyomtatora.

7 Beallitasok megjelenitési/moédositasi teriilete

Megijeleniti a kivalasztott tétel aktualis beallitasait. A legordilé menuk, kdzvetlen bevitel vagy mas
megfeleld mddszerek segitségével sziikség szerint modositsa a beallitasok értékét.

8 Frissités
Kattintson ide a megjelenitett beallitasok legujabb adatokkal torténé frissitéséhez.
9 Kilépés
Kilép a [Kommunikaciés beallitasok] ablakbdl, és visszatér a [Nyomtatébeallitd eszkdz] f6 ablakaba.

FONTOS

A rendszer nem alkalmazza a beallitasokat a nyomtatéra, ha a beadllitdsok modositasat kdvetéen a
[Kilépés] gombra kattint, miel6tt az [Alkalma] gombra kattintana.

10 Alkalma
Kattintson az [Alkalma] lehetéségre a beallitasok nyomtaton torténd alkalmazasahoz.

A megadott beallitasok parancsfajlban térténé mentéséhez valassza a [Mentés parancsfajlban] elemet a
legordilé menlbdl.

FONTOS

Az [Alkalma] gombra kattintdssal az dsszes lap minden beallitasat alkalmazza a nyomtatéra.
Ha bejeldlte az [Ezeknek a beallitdsoknak a letiltasa] jeloldnégyzetet, a rendszer nem alkalmazza az adott
lap beallitasait.

Menusav

Fajl menii
B Beadllitas alkalmazasa a nyomtatéra
A beadllitdsokat alkalmazza a nyomtaton.

FONTOS

Ha bejeldlte az [Ezeknek a beallitasoknak a letiltasa] jeldlénégyzetet, a rendszer nem menti az adott lap
beallitasait.

B Bedllitdsok mentése parancsfijlban
A megadott beallitasokat parancsfajlba menti.
A f4jl kiterjesztése ,.bin”.
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Kommunikacids beallitasok (csak Windows®)

FONTOS

* Ha bejeldlte az [Ezeknek a beallitasoknak a letiltasa] jel6ldnégyzetet, a rendszer nem menti az adott lap
beallitasait.

* Arendszer a kovetkez6 informacidokat nem menti a beallitasi parancsokkal.
» Csomopontnév.
* IP-cim, alhalézati maszk és alapértelmezett atjaré (ha az IP-cim beallitasa [STATIC]).

* A mentett kommunikacios beallitasi parancsok kizardlag a beallitdsok nyomtaton torténd alkalmazasara
szolgalnak. A beallitasok a parancsfajl importalasaval nem alkalmazhatok.

» A mentett parancsfajlok hitelesitési kulcsokat és jelszavakat tartalmaznak.
Tegye meg a szlkséges intézkedéseket a mentett parancsfajlok védelmére: példaul olyan helyre mentse
azokat, ahol mas felhasznalok nem férnek hozzgjuk.

* Ne kuldje a parancsfajlt olyan nyomtatora, amelynek a tipusat nem adta meg a parancsfajl exportalasakor.

B Importalas
+ A szamitdégép aktualis vezeték nélkuli beallitasainak importalasa.
Bedllitasok importalasa a szamitogéprol.

MEGJEGYZES

» Csak személyes biztonsagi hitelesitési beallitasokat (nyitott rendszer, nyilvanos kulcsu hitelesités és
WPA/WPA2-PSK) lehet importalni. A vallalati biztonsagi hitelesitési beallitasok (mint példaul LEAP vagy
EAP-FAST) és a WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) beallitasok nem importalhatok.

* Ha a hasznalt szamitogépen tobb vezeték nélkuli LAN engedélyezett, az elsd érzékelt vezeték nélkuli
beallitasokat (csak a személyes beallitasokat) veszi figyelembe a rendszer az importalasnal.

* Csak a [Vezeték nélkili LAN] lap - [Vezeték nélkili beallitasok] panelén talalhaté beallitasok
(kommunikaciés méd, SSID, hitelesitési modszer, titkositasi mod és hitelesitési kulcs) importalhatok.

 Valasszon profilt az importalashoz.

Az exportalt fajl importalasa és a beallitasok alkalmazasa a nyomtaton.

A fajl parbeszédablakanak megjelenitéséhez kattintson a [Tallézas] gombra. Valassza ki az importalni
kivant fajlt. A kivalasztott fajlban szereplé beallitasok megjelennek a beallitasok
megjelenitési/modositasi tertletén.

MEGJEGYZES

* Minden beallitas, mint példaul a vezeték nélkili beallitasok vagy a TCP/IP-beallitasok is importalhatok.
Csomépontnevek azonban nem importalhatok.

» Csak a kivalasztott nyomtatokkal kompatibilis profilok importalhatok.

* Ha az importalt profil IP-cimének beallitasa [STATIC], sziikség esetén mddositsa az importalt profilt, hogy
az ne tartalmazza a halézathoz csatlakoztatott olyan meglévé nyomtaté IP-cimét, amelynek beallitasait
mar megadta.
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B Exportalas
Az aktualis beallitasok mentése fajlba.

FONTOS

* Ha bejeldlte az [Ezeknek a beallitasoknak a letiltasa] jel6ldnégyzetet, a rendszer nem menti az adott lap
beallitasait.

» Az exportalt fajlok nincsenek titkositva.

Eszk6z6k menii
m Beallitasok
* Nyomtaté automatikus ujrainditasa hasznalat utan

A jeldlénégyzet bejeldlése esetén a nyomtaté automatikusan Ujraindul a kommunikacids beallitasok
alkalmazasa utan.
Ha a jeldlénégyzet nincs bejeldlve, a nyomtatdékat manualisan kell Ujrainditani.

MEGJEGYZES

Tobb nyomtaté konfiguralasa esetén a jel6lénégyzet bejeldlésének torlésével csdkkentheti a beallitasok
modositasahoz szikséges id6t. Ebben az esetben a jeldl6négyzetet az elsé nyomtatéd konfiguralasakor
célszer( Kipipalni, igy ellenérizhet6, hogy minden beallitas megfeleléen mikdodik-e.

+ A csatlakoztatott nyomtaté automatikus érzékelése és az aktualis beallitasok lekérdezése.

Ha bejeldlte ezt a jeldldnégyzetet, és a szamitdbgéphez csatlakozik nyomtatod, a rendszer
automatikusan érzékeli a nyomtatét, és a nyomtatd aktudlis beallitdsai megjelennek az [Aktualis
statusz] oldalon.

MEGJEGYZES

Ha a csatlakoztatott nyomtaté tipusa eltér a [Nyomta] legordlé listdban megjelenétdl, az dsszes lapon
megjelend beallitdsok a csatlakoztatott nyomtatonak megfeleléen valtoznak.

B Csomoépont név modositas
Lehetdve teszi az egyes csomopontnevek modositasat.
B Alapértelmezett kommunikacios beallitasok visszaallitasa
Az 6sszes kommunikacios beallitas visszaallitdsa a gyari alapértelmezett értékre.

Sugoé meni

B Sugoé megjelenitése
Megjeleniti a sugot.

H Névjegy

Megjeleniti a verzidinformacidkat.
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Altalanos fiil

Kommunikacios beallitasok

A ——— — — . s —

|Brother PT-ESSOW - - -

1 Kivalasztott interfész
Valasszon a [KI], a [Vezeték nélklli LAN] és a [Wireless Direct] lehet6ségek kozul.



Kommunikacids beallitasok (csak Windows®)

IPv6

L —— — t— VG

| Brather PT-ESSOW

1 IPv6 hasznalat

Valasszon az [Engedélyezés] és a [Tiltas] lehetéségek kdzul.

2 IPv6 cim prioritas

Jeldlje be, ha els6bbséget kivan adni az IPv6-cimeknek.
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Vezeték nélkuli LAN ful

TCPI/IP (vezeték nélkuli)

T —— Sw— S — =

| Brother PT-ESS0W |

|STATIC 11

1 Bootolas médja
Valasszon a [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] és [RARP] lehet&ségek kozlil.
2 IP-cim/Alhalézati maszk/Atjaré
Adja meg a kildénbdz6 értékeket.
Csak akkor adhat meg értékeket, ha az IP-cim beallitasa [STATIC].
3 DNS szerver méd
Valasszon a [STATIC] és [AUTO] lehetéségek kdzdl.
4 Elsédleges DNS szerver IP-cime/Masodlagos DNS szerver IP-cime
Csak akkor adhat meg értékeket, ha a DNS-kiszolgald beallitasa [STATIC].
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IPv6

R ——— —

- — > VG

| Brather PT-ESSOW

1 Statikus IPv6 cim
Adja meg az értéket.
2 A cim engedélyezése

Jeldlje be a megadott statikus IPv6-cimek érvényesitéséhez.

Adja meg az értékeket.
4 IPv6 cimlista
Megjeleniti az IPv6-cimek listajat.

Elsédleges DNS kiszolgal6 IPv6 cime/Masodlagos DNS kiszolgal6 IPv6 cime
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Vezeték nélkuli beallitasok

T — i S—— i — — )

[Brather PT-ESSOW =

.. —
SSID: : [ _.__ 2

PO 3

ST — .
[aes iH,

1 Kommunikaciés maéd
Valasszon az [Ad-hoc] és [Infrastruktura] lehetéségek kdzal.
2 SSID (Halézatnév)
Kattintson a [Keresés] gombra a kivalasztott SSID azonositok kulén parbeszédablakban térténé
megjelenitésehez.
3 Csatorna
Valasszon a megijelenitett lehetéségek kozdl.
4 Hitelesitési mod/Titkositasi mod
A kllénféle hitelesitési modok esetén tamogatott titkositasi modok a kdvetkezd részben lathatok:
Kommunikacios modok és hitelesitési modok/titkositasi médok, 31. oldal.
5 WEP-kulcs
Csak akkor adhat meg beallitast, ha WEP titkositasi médot valasztott ki.
6 Hozzaférési kéd
Csak akkor adhat meg beallitast, ha WPA2-PSK vagy WPA/WPA2-PSK hitelesitési mddot valasztott ki.
7 Felhasznaldi azonosité/Jelszo
Csak akkor adhat meg beallitast, ha LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS vagy EAP-TLS hitelesitési médot
valasztott ki. Ezenfelll az EAP-TLS hasznalata esetén nem kell regisztralnia jelszét, de Ggyféltanusitvanyt
igen. Tanusitvany regisztralasahoz csatlakozzon webbéngészdbdl a nyomtatéhoz, majd adja meg a
tanusitvanyt. A webbdngészé hasznalatardl bévebben lasd: Webalapu feliigyelet, 18. oldal.
8 Kulcs és jelsz6 megjelenitése a képernyén

Ha bejeldlte a jeldlénégyzetet, a kulcsok és jelszavak normal (titkositas nélkiili) szévegként jelennek meg.
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Kommunikacidos moédok és hitelesitési modok/titkositasi modok
B Ha a [Kommunikacios mod] beallitdsa [Ad-hoc]

Hitelesitési mod Titkositasi mod

Nyilt rendszer Nincs/WEP

B Ha a [Kommunikaciés maéd] beallitasa [Infrastruktira]

Hitelesitési mod Titkositasi moéd
Nyilt rendszer Nincs/WEP
Megosztott kulcs WEP
WPA2-PSK AES
WPA/WPA2-PSK TKIP+AES/AES
LEAP CKIP
EAP-FAST/NONE TKIP/AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP/AES
EAP-FAST/GTC TKIP/AES
PEAP/MS-CHAPv2 TKIP/AES
PEAP/GTC TKIP/AES
EAP-TTLS/CHAP TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP/AES
EAP-TTLS/PAP TKIP/AES
EAP-TLS TKIP/AES

FONTOS

Magasabb szint(i biztonsagi beallitasok elvégzése:

A tanusitvanyok EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS vagy EAP-TLS hitelesitési méddal torténé ellenbrzése
esetén a tanusitvany nem adhatdé meg a [Nyomtatobeallitdé eszkdz] alkalmazasbol. Miutan elvégezte a

nyomtato halozati csatlakoztatasahoz sziikséges beallitasokat, webbdngész6bél adja meg a tanusitvanyt

a nyomtaton.

A webbdngész8 hasznalatardl bévebben lasd: Webalapu feliigyelet, 18. oldal.
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Wireless Direct ful

Wireless Direct beallitasok

= —_—-— e e - - 52|

‘Br:[thgr PT-ESS0W fi

Wireless Direct

SSID : -
\ L

»| |

1 SSID (Halézatnév) / Halozati kulcs

Adja meg a Wireless Direct médban hasznalni kivant (25 vagy kevesebb ASCII karakterbdl allé) SSID
azonositot és (63 vagy kevesebb karakterbél allo) haldzati kulcsot.

Csak akkor adhat meg beallitast, ha [STATIC] értéket valasztott ki az [SSID/halozati kulcs generalas]
beallitasban.

Beallitasok médositasa tobb nyomtatén

a Miutan alkalmazta a beallitasokat az elsé nyomtaton, bontsa a nyomtato és a szamitogeép csatlakozasat,
és csatlakoztasson masik nyomtatot a szamitégéphez.

9 Valassza ki az ujonnan csatlakoztatott nyomtatét a [Nyomta] legordild listabdl.

MEGJEGYZES

Ha bejeldlte [A csatlakoztatott nyomtatd automatikus érzékelése és az aktualis beallitasok lekérdezése.]
jelolénégyzetet a [Beadllitasok] parbeszédablakban, a rendszer automatikusan kivalasztja az USB-kabellel
csatlakoztatott nyomtatét.

Részletekért lasd: Fajl ment, 23. oldal.

32



Kommunikacids beallitasok (csak Windows®)

9 Kattintson az [Alkalma] gombra.
Az els6 nyomtatdn alkalmazott beallitasok a masodik nyomtatén is alkalmazasra kerilnek.

MEGJEGYZES
Ha torli a jelolést a [Nyomtatd automatikus Ujrainditasa hasznalat utan] jelolénégyzetbdl, a nyomtatok nem
indulnak ujra a beallitdsok modositasat kdvetben, igy kevesebb idé szlkséges a nyomtatok
konfiguralasahoz. Az els6 nyomtato konfiguralasakor azonban ajanlott a [Nyomtatd automatikus Ujrainditasa
hasznalat utan] jeldlénégyzet bejeldlése, igy meggy6zbédhet arrdl, hogy az adott beallitasokkal megfeleléen
létrehozhat6 a kapcsolat a hozzaférési ponttal. Részletekért lasd: Fajl mend, 23. oldal.

e Ismételje meg az @-@. |épést az 6sszes bedllitani kivant nyomtatd esetében.

FONTOS

Ha az IP-cim beallitasa [STATIC], a nyomtaté IP-cime is az elsé nyomtatééval fog megegyezni.
Szikség esetén modositsa az IP-cimet.

MEGJEGYZES

Az aktualis beallitasok fajlként valé mentéséhez kattintson a [Fajl] - [Exportalas] lehetéségre.
Ugyanezek a beallitasok masik nyomtatora is alkalmazhatok, ha a [F3jl] - [Importalas] kattint, majd
kivalasztja az exportalt beallitasfajlt. (Lasd: Fajl mend, 23. oldal.)
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Attekintés

Hibaelharitas

Ez a rész mutatja be a Brother készllék hasznalata soran el6fordulé tipikus halézati problémak megoldasat.
Ha a fejezet elolvasasa utan sem tudja megoldani a problémat, latogassa meg a Brother Solutions Center
honlapot a kévetkez8 cimen: http://solutions.brother.com/

B&vebb informacidért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalat (http://solutions.brother.com/), és a
tobbi kézikonyv letdliéséhez kattintson a [Kézikonyvek] elemre a kivant modelinek megfelel6 oldalon.

A probléma meghatarozasa

Elészor feltétleniil gy6z6djon meg a kovetkezokrol:

A haldzati kabel megfeleléen van csatlakoztatva, és a Brother készilék be van kapcsolva.

A készulékrél minden védécsomagolas el lett tavolitva.

A (vezeték nélkiili) hozzaférési pont, Utvalaszté vagy haldzati elosztd be van kapcsolva, és villog a kapcsolédast jelzé fény.

Teljesen le van zarva a hatlap.

A szalag megfelel6en van behelyezve a szalagkazetta rekeszbe.

Lépjen a megoldasnak megfelel6 oldalra az alabbi listabol.

Probléma Oldal
Hibalizenet jelenik meg a Wi-Fi beallitasok készulékrél torténd konfiguralasakor 35
Nem tudom befejezni a Wi-Fi halozati beallitas konfiguraciojat 36
Biztos szeretnék lenni benne, hogy a halézati eszkdzeim helyesen mikddnek 38

Hibaiizenetek a Wi-Fi beallitasok késziilékrdl torténd konfiguralasakor.

Hibaiizenet

Ok/megoldas

Kapcsoldédas sikertelen!
Prébalja ujra.

B Nem talalhato rendelkezésre all6 WPS-hozzaférési pont.

B A rendszer hibas csomagadatokat kapott, amikor WPS segitségével probalt
csatlakozni.

Sikertelen! 2 v. tobb

eszk. taldlhatdb.

A rendszer 2 vagy tdbb WPS-hozzéaférési pontot talalt, amikor WPS segitségével
prébalt csatlakozni.

Mar van masik
csatlakoztatott eszkoz!

Nem lehet vezeték nélkili kapcsolatot Iétrehozni kdzvetlen médban, mert mar
masik eszkbz csatlakozik a Brother készilékhez.

Nem leh. fogadni a
fdjlokat mas termékhez!

Nem tovabbithatdk mas termékekhez tervezett fajlok (sablonok, adatbazisok vagy
képek).

Min. 8 karakter
sziikséges'!

A halézati beallitasok kézvetlen méddal térténé konfiguralasakor megnyomtak az
OK vagy Enter gombot, pedig a megadott jelszé révidebb volt, mint 8 karakter.

Min. 1 karakter
sziikséges'!

A Wi-Fi beallitdsok konfiguralasakor megnyomték az OK vagy Enter gombot,
pedig a megadott SSID azonosité 0 karakteres volt.
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Hibaiizenetek a Wi-Fi beallitasok késziilékrdl torténd konfiguralasakor. (folytatas)

Hibaiizenet

Ok/megoldas

Helytelen PIN-koéd!

A PIN kéd konfiguralasakor megnyomtak az OK vagy Enter gombot, pedig a
megadott PIN kdéd hosszabb vagy révidebb volt, mint 8 karakter.

Helytelen jelszd!

A halézati beallitdsok infrastruktura moddal térténd konfiguralasakor megnyomtak
az OK vagy Enter gombot, pedig a megadott jelsz6 révidebb volt, mint 8 karakter.

Nem tudom befejezni a Wi-Fi

Ve

Kérdés

Megoldas

Biztonséagi szoftvert hasznal?

B Ellendrizze a beallitasokat a telepité parbeszédablakban.

B Amikor a biztonsagi szoftver figyelmeztetd Gzenete megjelenik a nyomtato
telepitése soran, engedélyezze a hozzaférést.

A biztonsagi beallitasok
(SSID/halézati kulcs)
megfelel6ek?

B Ellendrizze és allitsa be a megfeleld biztonsagi beallitasokat.

+ Az alapértelmezett biztonsagi beallitasok tartalmazhatjak a
WLAN-hozzaférési pont/utvalasztd gyarté nevét vagy a modell szamat.

+ A biztonsagi beallitdsokkal kapcsolatban lasd a WLAN-hozzaférési
ponthoz/atvalasztéhoz mellékelt Gtmutatot.

+ Kérdezze meg a WLAN-hozzaférési pont/utvalasztd gyartdjat, az
internetszolgaltatét vagy a halézati rendszergazdat.

B Az SSID-névrél bévebben lasd: SSID, 49. oldal.

A Brother készUllék tul messze
helyezkedik el a mobileszkdzt6l?

Helyezze a Brother készliléket a mobileszkdzt6l szamitott 1 méteren bellilre a Wi-
Fi haldzati beallitasok konfiguracidja soran.

A készilék és a mobileszk6z
kozott akadalyozza valami a
ralatast (példaul fal vagy butor)?

Helyezze a Brother készuléket akadaly nélklli ralatédssal rendelkezd teriletre.

A Brother készllék kdzelében
vezeték nélkuli halozati
kapcsolattal rendelkezé
szamitégép, mikrohulldamu suté
vagy digitalis vezeték nélkuli
telefon helyezkedik el?

Tavolitsa el az egyéb eszkdzdket a Brother készulék kdzelébél.

Ellenériztem és kiprébaltam a
fenti Iépéseket, de még mindig
nem tudom befejezni a vezeték
nélkili konfiguraciot. Tudok még
valamit tenni?

Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a Brother késziléket. Ezutan probalkozzék
ismét a Wi-Fi beallitasok konfiguralasaval.

MAC-cim szirést hasznal?

Ellendrizze, hogy a szlir6ben engedélyezett-e a Brother készilék MAC-cime. A
MAC-cim a Nyomtatébeallité eszk6z [Kommunikaciés beallitasok] pontjaban

talalhato. Lasd: Kommunikacios beallitasok (csak Windows®), 21. oldal.

A helyi WLAN-hozzaférési
pont/utvalaszté rejtett
Uzemmaodban van (nem
sugarozza az SSID azonositét)?

B A telepités soran vagy a Nyomtatobeallité eszkézben a [Kommunikaciés
beallitdsok] hasznalatakor adja meg a megfeleld SSID-nevet.

B Ellendrizze a WLAN-hozzaférési pont/Gtvalasztd hasznélati utmutatojaban leirt
maodon az SSID-nevet, és konfiguralja Ujra a vezeték nélkili halozati
bedllitasokat.
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Nem tudom befejezni a Wi-Fi haldzati beallitas konfiguraciojat. (folytatas)

Kérdés

Megoldas

Megfeleléen csatlakozik a
Brother készulék a halézathoz?

Ellendrizze a vezeték nélkuli kommunikacioé allapotjelzdjét az LCD-kijelzdn.

a halézat megfeleléen van csatlakoztatva.

a halézat nincs megfeleléen csatlakoztatva, és ujra kell konfiguralni
a vezeték nélkili halozati beallitdsokat.

a halozat kozvetlen modban van csatlakoztatva/levalasztva.

A Brother késziilék nem tud nyomtatni a halézaton.
A Brother késziilék nem taladlhaté a halézaton, még a sikeres telepitést kovetéen sem.

Kérdés

Megoldas

Biztonsagi szoftvert hasznal?

Lasd: Biztonsagi szoftvert hasznélok., 38. oldal.

A Brother készulékhez szabad
IP-cim van hozzarendelve?

Ellenérizze az IP-cim és az alhalézati maszk beallitasat.

Ellenérizze, hogy a szamitogép és a Brother készulék IP-cime és alhal6zati
maszkja is megfelelé-e, és hogy ugyanazon a halézaton taldlhaték-e.

Az IP-cim és az alhaldzati maszk ellendrzésével kapcsolatos tovabbi
informéaciokért forduljon a halézati rendszergazdahoz.

(Windows®) Ellendrizze az IP-cimet, alhalézati maszkot és egyéb halozati
beallitasokat a Nyomtatobeallité eszk6z [Kommunikacids beallitasok]
pontjaban.

Lasd: Kommunikaciés beallitasok (csak Windows®), 21. oldal.

Az el6z6 nyomtatasi feladat
sikertelen volt?

Ha az el6z6, sikertelen nyomtatasi feladat még mindig a szamitégép
nyomtatasi soraban talalhato, akkor térélje azt.

Kattintson duplan a készulék ikonjara a kdvetkez& mappaban, majd valassza a
[Nyomtatasi vardlista torlése] lehet6séget a [Nyomtaté] meniben:
(Windows Vista® / Windows Server® 2008)

@, [Vezérl6pult], [Hardver és hang] majd [Nyomtatok].

(Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2)

@, [Eszk6z6k és nyomtatok], majd valassza ki a készlléket a [Nyomtaték
és faxok] listabal.

(Windows® 8/ Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 /

Windows Server® 2012 R2) [Alkalmazasok] képernyd, [Vezérlépult], [Hardver
és hang], [Eszk6zok és nyomtatok], majd valassza ki a késziiléket a
[Nyomtatok és faxok] listabal.

Megfeleléen csatlakozik a
Brother készlilék a halézathoz?

Ellendrizze a vezeték nélkuli kommunikacio allapotjelzdjét az LCD-kijelzdn.

=8

a halézat megfeleléen van csatlakoztatva.

a halézat nincs megfelel6en csatlakoztatva, és ujra kell konfiguralni a
vezeték nélkili haldzati beallitasokat.

a halézat kdzvetlen modban van csatlakoztatva/levalasztva.

Minden fenti Iépést ellenériztem és
kiprébaltam, de a Brother késziilék
még mindig nem nyomtat. Tudok
még valamit tenni?

Tavolitsa el, majd telepitse Ujra a nyomtaté-illesztéprogramot és a szoftvert.
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Hibaelharitas

Biztonsagi szoftvert hasznalok.

Kérdés

Megoldas

A szabvanyos telepités, a
BRAdmin Light telepitése vagy a
nyomtatasi szolgaltatasok
hasznalata soran elfogadta a
biztonsagi figyelmeztetés
parbeszédablak altal felajanlott
lehet6séget?

Ha nem fogadta el a biztonsagi figyelmeztetés parbeszédablakban felajanlott
lehetb6séget, elképzelhetd, hogy a biztonsagi szoftver tlizfal funkcidja blokkolja a
hozzaférést. Eléfordulhat, hogy egyes biztonsagi szoftverek biztonsagi
parbeszédpanel nélkil is blokkoljak a hozzaférést. A hozzaférés engedélyezését a
biztonsagi szoftver hasznalati tmutatéja, illetve a gyartéja ismerteti.

Milyen szamu portok
szikségesek a Brother haldzati
szolgaltatasokhoz?

A Brother halézati szolgaltatasok a kdvetkez6 szadmu portokat hasznaljak:
B BRAdmin Light - 161. szamu port / UDP protokoll

A port megnyitasaval kapcsolatos részletes leirasért Iasd a biztonsagi szoftver
utmutatéjat, vagy kérdezze meg a gyartot.

Biztos szeretnék lenni benne,

hogy a halézati eszk6zeim helyesen miikédnek.

Kérdés

Megoldas

Be van kapcsolva a Brother
készulék, a hozzaférési
pont/utvalasztd vagy a halézati
elosztd?

Ellendrizze, hogy végrehajtotta-e a kdvetkezd részben leirt utasitasokat: ElGsz6r
feltétleniil gy6z6djén meg a kbvetkezdbkrdl:, 35. oldal.

Hol talalhatok a Brother késziilék
halézati beallitasai, mint pl. az
IP-cim?

Ellenérizze a [Nyomtatébeallité eszk6z] a [Kommunikaciés beallitasok]
pontjat.

Lasd: Kommunikacids beallitasok (csak Windows®), 21. oldal.

Pingelhet6 a Brother készulék a
szamitogéprél?

Pingelje meg a Brother késziiléket a szamitégéprél az IP-cim vagy a
csomopontnév hasznalataval.

B Sikeres —~ A Brother készilék megfelel6en miikddik, és a szamitogéppel
megegyez6 halézathoz kapcsolédik.

B Sikertelen - A Brother készillék nem a szamitégéppel megegyez6 halézathoz
kapcsolodik.

Kérdezze meg a halézati rendszergazdat.

A Nyomtatobeallité eszk6z [Kommunikaciés beallitasok] pontjaval
modosithatja a haldzati beallitdsokat.

Lasd: Kommunikacios beallitasok (csak Windows®), 21. oldal.

Megfeleléen csatlakozik a
Brother készlilék a halézathoz?

Ellendrizze a vezeték nélkuli kommunikacio allapotjelzdjét az LCD-kijelzdn.
a halézat megfeleléen van csatlakoztatva.

a héalézat nincs megfeleléen csatlakoztatva, és Ujra kell konfiguralni
a vezeték nélkili halozati beallitdsokat.

a halézat kozvetlen modban van csatlakoztatva/levalasztva.
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Protokollok

Tamogatott protokollok és biztonsagi szolgaltatasok

Interfész

Halézat
(k6z6S)

Halo6zat
(biztonsag)

Vezeték nélkili

Protokoll (IPv4)

Protokoll (IPv6)

Vezeték nélkali

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktdara mod)

IEEE 802.11b (Ad-hoc mod)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS,
NetBIOS-névfeloldas, DNS-feloldd, LPR/LPD, Egyedi Raw
port/Port9100, FTP-kiszolgald, TFTP-lgyfél és -kiszolgalo, ICMP,
LLMNR-valaszadd, SNMPv1/v2c

NDP, RA, DNS-feloldé, LPR/LPD, mDNS, Egyedi Raw port/
Port9100, FTP-kiszolgaldé, SNMPv1, TFTP-ugyfél és -kiszolgalo,
ICMP, LLMNR-valaszadd, SNMPv1/v2c

SSID (32 kar.), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
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Szdojegyzeék

Protokollok

A tamogatott protokollok kore a hasznalt modelltdl figgéen valtozhat.

TCPI/IP protokollok és funkcidk

A protokollok a halézati adatatvitel szabvanyositott szabalykészletei. A protokollok teszik lehetévé a
felhasznalok szamara, hogy haldzati er6forrasokat érjenek el.

A Brother nyomtatéban hasznalt nyomtatokiszolgald a TCP/IP (atvitelvezérl6 protokoll/internet protokoll)
protokollt tdmogatja.

A TCP/IP az internet és e-mail kommunikaciéban hasznalt legnépszeriibb protokoll. Ez a protokoll majdnem
minden operacios rendszer, példaul Windows®, Windows Server®, Mac OS X és Linux® esetén
hasznalhato.

MEGJEGYZES

* A protokoll beadllitasait HTTP fellleten (webbdngészdben) konfiguralhatja. (Lasd: A nyomtaté
beallitasainak konfiguralasa webalapu feliigyelettel (webbbéngészdén keresztiil), 18. oldal.)

+ A Brother nyomtat6 altal tdmogatott protokollok megtekintéséhez lasd: Tdmogatott protokollok és
biztonsagi szolgaltatasok, 39. oldal.

A kovetkez6 TCP/IP protokollok allnak rendelkezésre ezen a Brother nyomtaton:

DHCP/BOOTP/RARP
A DHCP/BOOTP/RARRP protokollok hasznalataval konfiguralhaté automatikusan az IP-cim.

MEGJEGYZES
A DHCP/BOOTP/RARP protokollok hasznalatahoz vegye fel a kapcsolatot a halézati rendszergazdaval.

APIPA

Ha nem végzi el manualisan (a BRAdmin szoftver hasznalataval) vagy automatikusan (DHCP-/
BOOTP-/RARP-kiszolgald segitségével) az IP-cim hozzarendelését, az automatikus maganhalézati
IP-cimkiosztasi (APIPA) protokoll automatikusan elvégzi az IP-cim hozzarendelését a 169.254.0.1-
169.254.254.254 tartomanyban.

ARP

A cimmeghatarozo protokoll IP-cimet rendel hozza egy TCP/IP-halézaton talalhaté MAC-cimhez.

DNS-iigyfél

A Brother nyomtatékiszolgald tamogatja a tartomanynév-rendszer (DNS) tgyfélfunkciét. Ez a funkcio teszi
lehetévé a nyomtatokiszolgald szamara, hogy mas eszkdzokkel DNS-név hasznalataval kommunikaljon.
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NetBIOS-névfeloldas

A NetBIOS (haldzati egyszeri bemeneti-kimeneti rendszer) névfeloldas teszi lehetévé egy masik eszkoz
IP-cimének lekérdezését annak NetBIOS neve alapjan a halézati kapcsolat soran.

WINS

A Windows® internetes névszolgaltatas egy NetBIOS-névfeloldas nyujté szolgaltatas, amely a helyi
halézaton talalhaté IP-cimeket és NetBIOS neveket vonja dssze.

LPR/LPD
A TCP/IP halézatokon gyakran hasznalt nyomtatasi protokollok.

Egyedi Raw port (alapértelmezett: Port 9100)
Egy masik, a TCP/IP hal6zatokon gyakran hasznalt nyomtatasi protokoll. Interaktiv adatatvitelt tesz lehet6ve.

mDNS

Az mDNS teszi lehetévé a Brother nyomtatdkiszolgalé szamara, hogy automatikusan konfiguralja magat egy
Mac OS X egyszeri halozati konfiguraciot alkalmazé rendszerrel valé egyuttmikodésre

SNMP

Az egyszer( haldzatkezelési protokoll (SNMP) a halozati eszk6zok, tobbek kozott szamitdgépek, utvalasztok
és Brother halozati nyomtatok kezelésére szolgal. A Brother nyomtatokiszolgalé az SNMPv1 és SNMPv2
valtozatokat tamogatja.

LLMNR

A helyi multicast névfeloldasi protokoll (LLMNR) a szomszédos szamitégép nevét tudja feloldani, ha a
hal6zat nem rendelkezik tartomanynév-rendszer (DNS) kiszolgaloval. Az LLMNR-valaszado funkcio IPv4 és
IPv6 kornyezetben egyarant mikodik, ha az operacids rendszer rendelkezik LLMNR-kildé funkcidval, mint
példaul a Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1.
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Szoéjegyzék

A Brother készulék halézati konfiguralasa

IP-cim, alhalézati maszk és atjaré

A készilék TCP/IP halézati kdrnyezetben torténé hasznalatahoz konfiguralnia kell az IP-cimet és alhalézati
maszkot. A nyomtatdkiszolgalohoz rendelt IP-cimnek a gazdaszamitégéppel megegyez6 logikai halézaton
kell lennie. Ha ez nem teljesul, akkor megfeleléen kell konfiguralnia az alhal6zati maszkot és az atjaro cimét.

IP-cim

Az IP-cim a halézathoz kapcsolodo eszkdzodket azonositdé szamsorozat. Egy IP-cim négy darab, pontokkal
elvalasztott szambdl all. Minden szam 0 és 254 kozotti.

B Egy kis halozatban példaul altalaban az utols6 szam valtozik:
+192.168.1.1
+192.168.1.2
+192.168.1.3

Az IP-cim hozzarendelése a nyomtatékiszolgaléhoz

Ha a haldézaton van DHCP-/BOOTP-/RARP-kiszolgald, a nyomtatokiszolgalé automatikusan errél a
kiszolgalordl fogja lekérni az IP-cimet.

MEGJEGYZES

Kisebb halézatokon az utvalaszto6 is ellathatja a DHCP-kiszolgalo feladatait.

A DHCP-, BOOTP- és RARP-kiszolgaldkkal kapcsolatos bévebb informacidért lasd:
DHCP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz, 50. oldal.

BOOTP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz, 51. oldal.

RARP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz, 50. oldal.

Ha nem rendelkezik DHCP-/BOOTP-/RARP-kiszolgaléval, az automatikus maganhaldzati IP-cimkiosztasi (APIPA)
protokoll automatikusan hozzarendel egy IP-cimet a 169.254.0.1-169.254.254.254 tartomanybdl. Az APIPA
protokollal kapcsolatos tovabbi informaciokért 1asd: APIPA hasznaélata az IP-cim konfiguralasahoz, 51. oldal.
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Szoéjegyzék

Alhalézati maszk
Az alhalozati maszk korlatozza a halézati kommunikaciot.
B Példaul az 1. szamitégép kommunikalhat a 2. szamitégéppel.
* 1. szamitdégép
IP-cim: 192.168.1.2
Alhalézati maszk: 255.255.255.0
+ 2. szamitdégép
IP-cim: 192.168.1.3
Alhalézati maszk: 255.255.255.0

Az alhalozati maszkban a 0 jelenti a cimnek azon részét, ahol nem korlatozott a kommunikacio. A fenti
példaban ez azt jelenti, hogy barmilyen olyan eszkdzzel lehetséges a kommunikacio, amelynek IP-cime
192.168.1.x-szel kezdddik (ahol az x 0 és 254 kdzotti szam).

Atjaro (és utvalaszto)

Az atjaroé egy olyan halézati pont, amely egy masik haldzat bejarataként funkcional, és a haldézaton
forgalmazott adatokat a pontos rendeltetési helyre tovabbitja. Az utvalaszté tudja, hogy az atjaréhoz érkezd
adatokat hova kell iranyitani. Ha a rendeltetési hely egy kiilsé haldézaton talalhaté, az utvalaszté az adatokat
a kiils6 halozat felé tovabbitja. Ha a halézat mas halézatokkal kommunikal, lehet, hogy az atjaré IP-cimét is
konfiguralnia kell. Ha nem ismeri az atjard IP-cimét, vegye fel a kapcsolatot a haldzati rendszergazdaval.
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Szoéjegyzék

Vezeték nélkuli halézattal kapcsolatos szakkifejezések
és alapelvek

A halézat meghatarozasa

SSID (szolgaltataskészlet-azonositd) és csatornak

Az SSID és a csatorna konfiguralasaval lehet meghatarozni azt a vezeték nélkiili halézatot, amelyhez
csatlakozni szeretne.

®m SSID

Minden halézat sajat hal6zatnévvel rendelkezik, amelyet SSID-nek (szolgaltataskészlet-azonositonak)
neveznek. Az SSID egy legfeljebb 32 byte-os érték, amely a hozzaférési ponthoz van hozzarendelve. A
vezeték nélkili halézathoz tarsitani kivant vezeték nélkili eszk6zdknek az adott hozzaférési ponthoz kell
kapcsolddniuk. A hozzaférési pont és a vezeték nélkuli haldzati eszk6zok rendszeresen vezeték nélkiili
adatcsomagokat (Ugynevezett adatgy(ijt6 jeleket) kildenek, amelyek az SSID-informaciokat
tartalmazzak. Amikor a vezeték nélklli halézati eszkdz észleli az adatgydjté jelet, azonosithatéva valnak
a csatlakozashoz elég kozel talalhato vezeték nélkili halézatok.

B Csatornak

A vezeték nélkili hal6zatok csatornakat hasznalnak. Minden vezeték nélkuli halézati csatorna mas-mas
frekvenciat hasznal. Egy vezeték nélkuli haldzathoz akar 14 kulonb6z6 csatorna hasznalhaté. Szamos
orszagban azonban a rendelkezésre all6 csatorndk szama korlatozott.

Biztonsagi szakkifejezések

Hitelesités és titkositas

A legtdbb vezeték nélkuli halézat valamilyen biztonsagi beallitast hasznal. Ezek a biztonsagi beallitasok
hatarozzak meg a hitelesités (az eszk6zok hogyan azonositjdk magukat a hal6zaton) és a titkositas (a
halézaton kuldétt adatok titkositasa) modjat. Ha a Brother vezeték nélkiili késziilék konfiguralasa soran
nem megfeleléen adja meg ezeket a beallitasokat, a késziilék nem fog tudni csatlakozni a vezeték
nélkili halézathoz. Ezért kortltekintéssel kell eljarnia ezen beallitasok konfiguralasa soran.
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Szoéjegyzék

Személyes vezeték nélkiili halézaton alkalmazott hitelesitési és titkositasi médok

A személyes vezeték nélkilli haldézat kisméreti, példaul a készllék otthoni vezeték nélkili halézati
felhasznalasara szolgal6 halozat, IEEE 802.1x tdmogatas nélkul.

Ha a készuléket IEEE 802.1x hitelesitést tamogato vezeték nélkuli haldézaton kivanja hasznalni, lasd: Vallalati
vezeték nélkiili halézaton alkalmazott hitelesitési és titkositasi modok, 47. oldal.

Hitelesitési médok
W Nyilt rendszer

A vezeték nélkili eszk6zok minden hitelesités nélkil hozzaférhetnek a halézathoz.
B Megosztott kulcs

A vezeték nélkili halozathoz hozzaférd eszkdzok egy titkos, elére meghatarozott kulcsot osztanak meg
egymassal.

A Brother vezeték nélkuli nyomtaté WEP-kulcsot hasznal elére meghatarozott kulcsként.
B WPA-PSK

Wi-Fi Protected Access védett hozzaférés(i elére megosztott kulcs (WPA-PSK) engedélyezése, ami
lehetévé teszi a Brother vezeték nélkuli nyomtatdé szamara, hogy a WPA-PSK esetében TKIP
hitelesitéssel kapcsolddik a hozzaférési pontokhoz.

m WPA2-PSK

Wi-Fi Protected Access védett hozzaférés(i elére megosztott kulcs (WPA2-PSK) engedélyezése, ami
lehetbvé teszi a Brother vezeték nélkuili nyomtatdé szamara, hogy a WPA2-PSK (WPA-Personal) esetében
AES hitelesitéssel kapcsolodik a hozzaférési pontokhoz.

B WPA-PSK/WPA2-PSK

Vezeték nélklli védett hozzaférési elére megosztott kulcs (WPA-PSK/WPA2-PSK) hasznalatanak
engedélyezése, ami lehetévé teszi a Brother vezeték nélkili nyomtaté szamara, hogy a WPA-PSK
esetében TKIP, a WPA-PSK és WPA2-PSK (WPA-Personal) esetében AES hitelesitéssel kapcsolodik a
hozzaférési pontokhoz.

Titkositasi médszerek
B Nincs

Nem hasznalt titkositasi médszert.
m WEP

A WEP (vezetékessel egyenértékli biztonsag) hasznalataval az adatok kildése és fogadasa egy titkos
kulccsal zajlik.

m TKIP

A TKIP (ideiglenes kulcs integritas protokoll) csomagonkénti kulcsot biztosit, és az Uzenet integritdsanak
ellen6rzését kulcsujrakiosztédssal kombinalja.

B AES

Az AES (fejlett titkositasi szabvany) a szimmetrikus kulccsal torténé titkositas révén erésebb
adatvédelmet biztosit.
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Haloézati kulcs
B Nyilt rendszer/Megosztott kulcs, WEP-titkositassal

Ez a kulcs egy 64 bites vagy 128 bites érték, amelyet ASCIl vagy hexadecimalis formatumban kell
megadni.

- 64 (40) bites ASCII:

5 szbveges karakter, pl. ,WSLAN” (kuldnbséget tesz a kisbetlik/nagybetlk kozott).
* 64 (40) bites hexadecimalis:

10 jegyl hexadecimalis adat, pl. ,71f2234aba”.
* 128 (104) bites ASCI!I:

13 szbveges karakter, pl. ,Wirelesscomms” (kildnbséget tesz a kisbetlik/nagybetik kozott).
» 128 (104) bites hexadecimalis:

26 jegyl hexadecimalis adat, pl. ,71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.
B WPA-PSK/WPA2-PSK és TKIP vagy AES, WPA2 AES titkositassal

Legalabb 8 karakter hosszu, legfeljebb 63 karakteres elére megosztott kulcsot (PSK) hasznal.
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Vallalati vezeték nélkiili halézaton alkalmazott hitelesitési és titkositasi modok

A vallalati vezeték nélkili halézat nagymeéretd, példaul a készilék vallalati vezeték nélkuli haldzati
felhasznalasara szolgald halozat, IEEE 802.1x tdmogatassal. Ha a készuléket IEEE 802.1x hitelesitést

tamogaté vezeték nélkuli haldzati kdrnyezetben konfiguralja, a kdvetkez6 hitelesitési és titkositasi modokat
hasznalhatja:

Hitelesitési médok
B LEAP (vezeték nélkuli hal6zathoz)

A Cisco Systems, Inc. altal kidolgozott Cisco LEAP (kdnnyen bdvithetd hitelesitési protokoll) felhasznaloi
azonositot és jelsz6t alkalmaz a hitelesitéshez.

B EAP-FAST

A Cisco Systems, Inc. altal kidolgozott Cisco EAP-FAST (bdvithetd hitelesitési protokoll — rugalmas
hitelesités biztonsagi csatornan keresztil) felhasznal6i azonositét és jelszét alkalmaz a hitelesitéshez, és
szimmetrikus kulcsu algoritmusokkal hitelesitett alagutat hoz Iétre.

A Brother készulék az alabbi belsé hitelesitési médokat tamogatja:
+ EAP-FAST/NONE
* EAP-FAST/MS-CHAPV2
* EAP-FAST/GTC
m PEAP

A Microsoft Corporation, a Cisco Systems és az RSA Security altal kifejlesztett PEAP (védett bévithetd
hitelesitési protokoll) titkositott SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) csatornat

hoz létre az ligyfél és a hitelesitési kiszolgald kozott a felhasznaldi azonositok és jelszavak kildéséhez.
A PEAP kolcsonos hitelesitést biztosit a kiszolgald és az ugyfél kozott.

A Brother készUilék az alabbi belsé hitelesitési mdédokat tAmogatja:
+ PEAP/MS-CHAPv2
* PEAP/GTC

B EAP-TTLS

A Funk Software és a Certicom altal kidolgozott EAP-TTLS (bdvithetd hitelesitési protokoll csatornan
keresztuli szallitasi rétegbeli védelemmel) a PEAP protokollhoz hasonlé titkositott SSL-csatornat hoz létre
az ugyfél és a hitelesitési kiszolgald kézoétt a felhasznaldi azonositok és jelszavak kiildéséhez. Az
EAP-TTLS kolcs6nos hitelesitést biztosit a kiszolgald és az tgyfél kdzott.

A Brother készulék az alabbi belsé hitelesitési médokat tamogatja:
* EAP-TTLS/CHAP
+ EAP-TTLS/MS-CHAP
* EAP-TTLS/MS-CHAPv2
* EAP-TTLS/PAP
W EAP-TLS

Az EAP-TLS (bévithetd hitelesitési protokoll szallitasi rétegbeli védelemmel) esetén mind az
ugyféloldalon, mind a hitelesitési kiszolgalon kotelezd a digitalis tandsitvanyalapu hitelesités.
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Titkositasi modszerek
m TKIP

A TKIP (ideiglenes kulcs integritas protokoll) csomagonkénti kulcsot biztosit, és az Gizenet integritdsanak
ellenérzését kulcsujrakiosztassal kombinalja.

B AES

Az AES (fejlett titkositasi szabvany) a szimmetrikus kulccsal torténé titkositas révén erésebb
adatvédelmet biztosit.

m CKIP

A Cisco Systems, Inc. altal a LEAP-hez kifejlesztett eredeti kulcsintegritas protokoll

Ha a [Kommunikaciés mod] beallitasa [Infrastruktira]

Hitelesitési mod

Titkositasi mod

LEAP CKIP
EAP-FAST/NONE TKIP
AES
EAP-FAST/MS-CHAPV2 TKIP
AES
EAP-FAST/GTC TKIP
AES
PEAP/MS-CHAPv2 TKIP
AES
PEAP/GTC TKIP
AES
EAP-TTLS/CHAP TKIP
AES
EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP
AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP
AES
EAP-TTLS/PAP TKIP
AES
EAP-TLS TKIP
AES
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Felhasznaléi azonositoé és jelszé

A kovetkez6 biztonsagi médszerek a 64 karakteresnél rovidebb felhasznal6i azonositd és a 32 karakteresnél
révidebb jelszd hasznalatat tamogatjak.

H LEAP
B EAP-FAST
H PEAP
W EAP-TTLS

B EAP-TLS (felhasznaldi azonosito esetén)

A Wireless Direct hal6zattal kapcsolatos szakkifejezések

Eszkozinformacio

Eszkoznév

Ellendrizheti a Brother készulék eszkdznevét a Wireless Direct halozati kornyezetben. Az eszkdznév PT-xxxx
formatumban lathatd (ahol az xxxx az adott modell neve).

SSID

Ebben a mezében az aktualis Wireless Direct halézat SSID-neve lathatd. A kijelz6n az SSID-név legfeljebb
32 karaktere jelenik meg.

IP-cim

Ebben a mezb6ben a készulék aktualis IP-cime lathato.
Allapotinformacio

Jel

Ebben a mezbében az aktualis Wireless Direct halozat jeler6ssége lathato.

Csatorna

Ebben a mez6ben az aktualis Wireless Direct haldézati csatorna lathato.

Sebesség
Ebben a mezében az aktualis Wireless Direct haldzat sebessége lathato.
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Szoéjegyzék

IP-cim beallitasanak egyéb maodjai (haladé felhasznaldk
és rendszergazdak szamara)

DHCP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz

A dinamikus allomaskonfigural6 protokoll (DHCP) az IP-cimek kiosztasara alkalmas automatikus
mechanizmusok egyike. Ha van a halézaton DHCP-kiszolgald, akkor a nyomtatékiszolgald automatikusan
lekéri az IP-cimet a DHCP-kiszolgal6tdl, és regisztralja sajat nevét egy tetszéleges RFC 1001 és
1002-kompatibilis dinamikus névszolgaltatassal.

MEGJEGYZES
Ha nem szeretné a nyomtatdkiszolgalot DHCP, BOOTP vagy RARP utjan konfiguralni, a betdltési modot
statikusra kell allitania annak érdekében, hogy a nyomtatdkiszolgalo statikus IP-cimmel rendelkezzen. Ez
megakadalyozza, hogy a nyomtatdkiszolgald az emlitett rendszerektdl kerje le az IP-cimet. A betoltési
modszer modositasahoz hasznalja a BRAdmin alkalmazasokat vagy a webalapu felligyeletet
webbdngészén keresztil.

RARP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz

A Brother nyomtatdkiszolgal6 IP-cimét a gazdaszamitogép forditott ARP (RARP) szolgaltatasaval
konfiguralhatja. Ezt egy fajl szerkesztésével végezheti el (ha ez a fajl nem létezik, hozza létre) egy, a
kdvetkez6hdz hasonld bejegyzéssel:

00:80:77:31:01:07 BRN0O08077310107 (vagy BRW0O08077310107 vezeték nélkili hal6zat esetén)

Itt az els6 bejegyzés a nyomtatdkiszolgald MAC-cime (Ethernet-cime), a masodik bejegyzés pedig a
nyomtatokiszolgald neve (a névnek meg kell egyeznie az /etc/hosts fajlban megadottal).

Ha nem fut a RARP szolgaltatas, inditsa el. (A rendszertél fliggéen a parancs rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a
vagy mas lehet, tovabbi informaciokért irja be a man rarpd parancsot, vagy olvassa el a rendszer

A Brother nyomtatokiszolgalé az IP-cimet a RARP szolgaltatastol kéri le a nyomtatd bekapcsolasakor.
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Szoéjegyzék

BOOTP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz

A BOOTP a RARP egyik alternativaja, azzal az elénnyel, hogy lehetévé teszi az alhaldzati maszk és az atjaro
konfiguralasat. Ahhoz, hogy a BOOTP hasznalataval konfiguralja az IP-cimet, bizonyosodjon meg réla hogy
a gazdaszamitogépen telepitve van és fut a BOOTP (meg kell, hogy jelenjen az /etc/services fajlban
valddi szolgaltatasként; tovabbi informaciokért irja be a man bootpd parancsot, vagy olvassa el a rendszer
dokumentécigjat). A BOOTP inditasa altalaban az /etc/inetd. conf fajlbdl torténik, ezért lehet, hogy
engedélyeznie kell ugy, hogy eltavolitja a fajlban a bootp bejegyzés elétti ,#” jelet. Példaul az /etc/inetd.conf
fajl tipikus bootp bejegyzése a kévetkezd:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
A rendszertél flggden ez a bejegyzést ,bootps” is lehet a ,bootp” helyett.

MEGJEGYZES
A BOOTP engedélyezéséhez egy szerkesztéprogrammal egyszerlien torélje a ,#” jelet (ha nincs ,#” jel,
akkor a BOOTP mar engedélyezve van). Ezutan szerkessze a BOOTP konfiguracios fajlt (altalaban
/etc/bootptab), és adja meg a nyomtatokiszolgald nevét, a halozat tipusat (1 az Ethernet esetén),
MAC-cimét (Ethernet-cimét) és IP-cimét, valamint az alhalézati maszkot és atjarét. Sajnos nem all
rendelkezésre szabvanyos médszer erre az eljarasra, igy at kell tekintenie a rendszerdokumentaciot
annak megallapitasahoz, hogy ezeket az informaciokat miként adja meg. Egy tipikus /etc/bootptab
bejegyzés a kdvetkezd lehet:

BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

és:
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\1p=192.168.1.2:
A ,BRN” vezeték nélkili hal6zat esetén ,BRW” lesz.

Egyes BOOTP-gazdaszoftverimplementaciék nem reagalnak a BOOTP-kérésekre, ha nem adott meg
letdltési fajlnevet a konfiguracios fajlban. Ebben az esetben egyszerlien hozzon létre egy Ures fajlt a
gazdaszamitdégépen, és adja meg a fajl nevét és elérési utjat a konfiguraciés fajlban.

A RARP-hez hasonldéan a nyomtatdkiszolgalé a BOOTP-kiszolgalérol tolti be az IP-cimét a nyomtato
bekapcsolasakor.

APIPA hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz

A Brother nyomtatdkiszolgal6 tamogatja az automatikus maganhalézati IP-cimkiosztasi (APIPA) protokollt.

Az APIPA hasznalataval a DHCP-ugyfelek automatikusan konfiguraljak az IP-cimet és alhalézati maszkot,

ha a DHCP-kiszolgalé nem érhetd el. Az eszk6z sajat IP-cimét a 169.254.0.1-169.254.254.254 tartomanyban
valasztja ki. Az alhalozati maszk ertéke automatikusan 255.255.0.0, az atjaré cime pedig 0.0.0.0 lesz.

Alapértelmezett beallitasként az APIPA protokoll engedélyezve van. Ha le szeretné tiltani az APIPA
protokollt, azt a BRAdmin Light vagy webalapu felligyelet (webbdngész8) hasznalataval teheti meg.
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Szoéjegyzék

ARP hasznalata az IP-cim konfiguralasahoz

Ha nem tudja hasznalni a BRAdmin alkalmazast, és a hal6zat nem hasznal DHCP-kiszolgalét, hasznalhatja
helyettiik az ARP parancsot. Az ARP parancs azokon a Windows® rendszereken érhets el, ahol telepitve
van a TCP/IP. Az ARP hasznalatahoz adja meg a kévetkezé parancsot a parancssorban:

arp -s ipaddress ethernetaddress
ping ipaddress

Ahol az ethernetaddress a nyomtatdkiszolgald MAC-cime (Ethernet-cime), és az ipaddress a
nyomtatokiszolgalo IP-cime. Példaul:

B Windows® rendszerek

A Windows ® rendszereken kétéjel - karakter sziikséges a MAC-cim (Ethernet-cim) egyes szamjegyei
kozott.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
ping 192.168.1.2

MEGJEGYZES

Az arp -s parancs hasznalatdhoz ugyanazon az Ethernet-szegmensen kell lenni (azaz nem lehet
utvalaszté a nyomtatokiszolgalo és az operacios rendszer kdzott).

Ha atvalaszté van a halézaton, az IP-cim megadasahoz a BOOTP protokollt hasznalhatja, vagy az ebben
a fejezetben ismertetett mas modszereket alkalmazhat. Ha a rendszergazda ugy konfiguralta a rendszert,
hogy az IP-cimet BOOTP, DHCP vagy RARP hasznalataval kérje le, a Brother nyomtatokiszolgal6 az
emlitett IP-cimlekérési rendszerek barmelyikétél tud IP-cimet lekérni. Ebben az esetben nem kell az ARP
parancsot hasznalni. Az ARP parancs csak egyszer hasznalhaté. Biztonsagi okokbdl, ha a Brother
nyomtatokiszolgalo IP-cimét egyszer mar médositotta az ARP paranccsal, nem hasznalhatja még
egyszer az ARP parancsot a cim megvaltoztatasara. A nyomtatdkiszolgalé minden ilyen kisérletet
figyelmen kivil hagy. Ha ismét mddositani szeretné az IP-cimet, hasznalja a webalapu felligyeletet
webbdngészdn keresztil, vagy allitsa vissza a nyomtatokiszolgald gyari alapbeallitasait (ami ezutan ismét
lehetévé teszi az ARP parancs hasznalatat).
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