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. Mielott elkezdi hasznalni a késziiléket

Figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatét. [gy megismerheti a késziiléket, Gsszes
kezelésérol, és tandcsokat kaphat egy esetleges hiba elhdritdsdhoz.

A hasznélati utmutat6 figyelembe vételével elkerilheti a készulék karosodasat, tovabba
reklamacios joganak a helytelen hasznalat miatti elvesztését.

A haszndlati atmutatéban foglaltak figyelmen kivil hagyasabo6l eredd karokért nem
véllalunk feleldsséget. Ugyancsak nem vallalunk felel6sséget hibds mérési
eredményekért és azok kdvetkezményeiért.

Kiléndsen a biztonsagi tudnivaldkat vegye figyelembe!

Orizze j6l meg ezt a hasznalati Gtmutatot!

. A szdllitas tartalma

Rddidjel vezérlésa idojdrdsjelzé dllomds (bdzisallomds)
Haldzati adapter

Kiiltéri add (Kat. sz.: 30.3206.02)

Haszndlati atmutaté

. Az On Gj késziilékének alkalmazdsi teriilete és elonyei

Kiilso homeérséklet és -pdratartalom értékek nyerése a vezeték nélkiili kiilsé adordl (433
MHz) max. 60 m hatétavolsdggal (szabad téren).

Bels6 homérséklet és pdratartalom

tendencia kijelzés, maximalis és minimdlis értékek, hbmérséklet riasztds

Idéjdrds elorejelzés szimbolumokkal és a légnyomds tendencidjanak kijelzésével
Harmatpont

Radidjel vezérlésd ora ébresztéssel és szunnyadds (snooze) funkcioval

Naptadr

Szines hattérvilagitds

. Az On biztonsdga érdekében

A késziilék kizardlag a fent leirt haszndlatra alkalmas. Ne haszndlja mds modon a
késziiléket, mint ahogy ez az utmutato leirja.

A késziilék javitdsa, dtalakitdsa vagy modositdsa tilos.

A késziilék nem alkalmas gydgydszati célokra vagy a nyilvanossdg tdjékoztatdsdra, csak
magdnhaszndlatra valé.

Figyelem!
Aramiités kovetkeztében életveszély léphet fel!

A késziiléket kizdrolag egy szabvdnyosan szerelt 230 V-os hdldzati dugaszolé aljzatba szabad
csatlakoztatni!

A késziilék és a halozati adapter nem kertilhet érintkezésbe vizzel vagy nedvességgel. A
késziiléket csak szdraz beltéri helyiségben szabad makddtetni.

Ne haszndlja a késziiléket, ha a késziilékhdz vagy a késziilék meghibdsodott.

Tdrolja a késziiléket gy, hogy ne férjenek hozzd olyan személyek (gyerekek sem), akik nem
tudjdk helyesen felmérni az elektromos késziilékek haszndlatakor esetleg fellépo
veszélyeket.

Huzza ki azonnal a hdlézati dugdt a konnektorbodl, ha hiba jelentkezik, vagy ha hosszabb
ideig nem fogja haszndlni a késziiléket.

Kizdrélag a vele szdllitott hdldézati adaptert haszndlja.

A hdlozati kdbelt csatlakoztassa eloszor a bdziskésziilékhez, majd dugja be a hdlézati dugot
a konnektorba.

Ne a vezetéknél fogva hizza ki a hdlézati dugot a konnektorbdl.

Fektesse ugy a hdlozati kdbelt, hogy ne keriiljon kapcsolatba éles széli vagy forré
tdrgyakkal.

SPRING - R&adiojel vezérlési idbjaréasjelzd allomés
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Figyelem! Balesetveszély!

Tdrolja az elemeket és a késziilékeket olyan helyen, ahol gyerekek nem férnek hozzdjuk.

+ Az elemeket ne dobja tlzbe, ne zdrja rovidre és ne probadlja feltilteni. Robbandsveszély!

Az elemek az egészségre kdros savakat tartalmaznak. Az elem kifolydsdnak a megelézésére a
leheté leghamarabb cserélje ki a kimeriilt elemet. Ne haszndljon keverten régi és uj, vagy
kiilonbozé tipusu elemeket. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerallo
védokesztydt és védbészemiiveget!

Fontos tudnivalok a termék biztonsagadrol!

ﬂ{e tegye ki a késziiléket szélsoséges homérsékletnek, erés rezgésnek és razkoddsnak.

+ Ovja a késziiléket nedvességtol.
+ A kiils6 ado freccsend viz ellen védett, de nem vizallo. Vdlasszon ki egy csapadéktol védett
helyet a kiilso6 add szamdra.

5. Baziskésziilék (vevo)
alkotorészei A: Kijelzd
(1. abra) 1): Baloldali

ablak
Kiils6 hbmerséklet és pdratartalom

A 2: Tendencia kijelzések
A 3:  Hémérséklet riasztds szimboluma
A 4: Kiils6 add szimboluma

Kozépso ablak

A5: Idoéjdrds szimbolumok

A 6: Tendencia kijelzések

A 7: Oraido, hét napja, datum

A 8: Rddidjel vezérlési ora szimbolum

A 9: Riasztds/szunnyadds/DST szimbolum

Jobboldali ablak

A 10: Beltéri homérséklet és -pdratartalom
A1l Tendencia kijelzések
A12: Hémérséklet riasztds szimbdluma

B. Nyomdégombok (1+2.
abra): Elol

B 1: ALERTS gomb
B2: ALARM gomb

B3: V¥ gomb

B4: TIME SET gomb

B5: SNOOZE/LIGHT (HI - LOW - OFF) gomb
B 6: HEAT/DEW gomb

B7: A gomb

C: Béaziskészilék haz 3):

C 1: Furat falra akasztdshoz
C2: Elemtarté rekesz

C 3:  Allito tdmasz (kihajthatd)
C 4: Hdlébzati adapter csatlakozo
C5: Kdbel vezetés
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D: Kiils6 ad6 4): Késziilékhaz « Altaldban a DCF vétel aktiv, és ha a DCF jel vétele sikeres, a kézi vétel aktivdlds nem
Elol: sziikséges.

D 1: LED ellenérzo fény * Ha a rddiéjel vezérlési 6ra nem képes venni a DCF-jelet (pl. zavarok, dtviteli tdvolsdg stb.
D 2: Elemtartod rekesz miatt), a pontos idot kézzel is bedllithatja.

D 3: TX gomb az elemtartéoban + Az 6ra ezutdn normdl kvarcéraként mikodik tovdbb (ldsd: Kézi bedllitdsok).

Hatul:

D 4: Furat falra akasztdshoz 6.3 A radiojel vezérlésa ido vétele

6. lizembe helyezés A pontos idét a Braunschweig-i Fizikai Mdszaki Intézet dltal lzemeltetett cézium atomora
' y sugdrozza szét. Az idéeltérés kisebb, mint 1 mdsodperc 1 millié évenként. Ezt az idét
* Rakja le a bdziskésziiléket és az adot egy asztalra egymdstdl kb. 1,5 méter tdvolsdgra. kédoljék a DCF-77 (77,5 KHz) idojellé, és lesugdrozzdk a Frankfurt kézelében fekvé
Keriilje a lehetséges zavarforrdsok kozelségét (elektronikus késziilékek és radiofrekvencidn Mainflingenbél egy kériilbeliil 1500 km sugarti vételkérzetbe. A rddidjel vezérlési 6ra veszi ezt

. ﬂgfzc’:?ekjsvzéﬂg}ﬁ%‘t az alapdllomds kiielzsiérsl a jelet, dtalakitja, és mindig a pontos idét mutatja. A téli/nydri idészamitdsra valé dtallds is
p Je 20 : automatikus. A nydri id6szdmitds idején a kijelzén még a DST jelzés is megjelenik. A vétel

+ Csatlakoztassa a bdzisdllomdst a mellékelt hdldézati adapterrel. Dugja be az adapter - Lo . Pt . o .,
csatlakozédugdjat a bdziskésziilék megfeleld hiivelyébe, map}d csatlakozt%lssa a készulékgt a foleg a kesziilek foldrajzi helyzetetol fiigg. Normdl esetben a Frankfurt koril meghuzott 1500

hdlézati dugdval a hdlézathoz. Fontos! Gyozédjon meg arrél, hogy a hdlézati fesziiltség km sugart kérén beliil dltaldban nincs probléma a jel dtvitellel.
nem nagyobb 230 V-ndl! Mds értéki tdpfesziiltség tonkreteheti a késziiléket.
+ Rovid jelzé hang hallhatd, és a kijelz6 minden szegmense rovid idore megjelenik. Vegye figyelembe a kovetkezd ajanlasokat:

6.1 Az elemek behelyezése a kiilsd addba / a kiltéren mért értékek vétele + Ajdnlatos legaldbb 1,5 - 2 méter tdvolsdgot betartani az esetleges zavarforrdsoktol, pl.

+ Tolja a kiilsé adé elemtartéjdnak fedelét lefelé. szamitdgép monitoroktdl és televizio késziilékektal.

+ Rakjon be két Uj 1,5 V-os ceruzaelemet a kiilsé adé elemtartéjdba. A berakdskor figyeljen + Vasbeton szerkezetd épitményeken (pincék, épitmények) bellil is természetesen gyengébb a
a helyes polaritdsra. vett jel. Szélsbséges esetekben ajdnlatos ablak kbzelébe rakni a késziiléket, és/vagy a

+ Az elemek berakdsa utdn a kiilsé adé a mérési adatokat dtadja a bdzisdllomdsra. forgatdsdval jobb vételt elérni.

« Amint a bdziskésziilék a kiilsé mért adatokat vette, az értékek tartdsan kijelzédnek. Ejszaka dltaldban kisebbek a légkori zavarok, és a legtobb esetben lehetséges a vétel. Napi

+ Ha a kiiltéren mért adatokat a baziskésziilék nem veszi harom percen beliil, a kijelzon ,,- -’ egyetlen vétel elegendd a pontossdg biztositdsdra és az idoeltérésnek 1 mdsodpercen beliili
jelenik meg. Ekkor ellenérizze az elemeket, és inditson be egy ujabb vételi kisérletet. értéken tartdsdhoz.
Kiiszobolje ki az esetleges zavaro forrdsokat.

+ Az addkeresést egy késobbi idopontban kézzel is indithatja (pl. az adéval valé kapcsolat
elvesztésénél, vagy elemcsere esetén).

9

6.4 Elemek berakasa a baziskésziilékbe

« Tartsa nyomva a HEAT/DEW gombot a bdzis dllomdson kb. hdrom mdsodpercig. * Az elemek dramsziinet esetén dthidal6 elemként szolgdlnak.

A kijelzén "---" jelenik meg. « Tartés hdttérvildgitdshoz és az elemek élettartamdnak meghosszabbitdsdhoz haszndlja a

+ Nyomja meg a TX gombot a kiils6 ado elemtartojdban. késziilékkel szdllitott hdlozati adaptert.

+ Hangjel hangzik fel, és a bdzisallomds fogadja a kiilsé adon mért értékeket. « Nyissa ki a késziilék hdtoldaldn az elemtartét.

+ A kiilsé ado sikeres tizembedllitdsa utdn gondosan csavarozza vissza az elemtarto fedelét. « Rakjon be hdrom uj 1,5 V-os mikroelemet az elemtartéba. Az elemek berakdsakor figyeljen

a helyes polaritdsra.

6.2 A radidjel vezérlési ora jelének vétele P .
+ Zdrja vissza az elemtartot.

+ Ha sikertil a kiilso adoérol az értékek vétele, az 6ra megkisérli a radios orajel vételét, és a
kijelzén a DCF radidjel vétel jelzé villog.

+ Ha az idékodot 3-10 percen beliil venni tudja, a rddidjel vezérlési pontos idé és a DCF vétel 6.5 Hattérvilagitas
jelképe tartosan a kijelzén marad. + Figyelem: A hdttérvildgitds tartds formdban csak a hdlozathoz valé csatlakozds esetén mikaodik.
« A DCF-jel vételére naponta, reggel 1:00, 2:00 és 3:00 orakor keriil sor. Ha a rddidjel vétele Az elézetes hdttérvildgitds bedllitds "HI".
3:00 6rakor nem sikeres, akkor tovdbbi vételkisérletek kovetkeznek 5:00 ordig. « Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot (HI - LOW - OFF) egyszer (LOW), a hdttérvildgitds
* A DCF jel vételt kezzel is indithatja. dimmeléséhez.
* Nyomja meg a TIME/SET gombot. « Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot (HI - LOW - OFF) nmég egyszer (OFF), a

« A DCF radiéjel vétel szimbdlum villog.

* Hdrom kiilénb6z6 szimbolum jelenhet hdttérvildgitds kikapcsoldsdhoz.

A hadttérvildgitds kikapcsolodik.
A hdttérvildgitds rovid idére valé bekapcsoldsahoz nyomjon meg egy tetszéleges gombot.

(('7 meg: villog - a vétel aktiv

(((‘i tartésan a kijelzon marad - a vétel sikeres 7. Kezelés
szimbélum nem ldthato - nincs vétel + Kezelés kozben az dsszes sikeres beaddst egy rovid sipolé hang nyugtdzza.
+ A késziilék automatikusan kilép a bedllité lizemmddbol, ha hosszabb ideig nem nyomnak
gombot.

+ Tartsa nyomva a A vagy ¥ gombokat bedllitd médban, ekkor a szdmok gyorsabban futnak.
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7.1 Kézi beallitasok

+ Tartsa a TIME SET gombot normdl lizemmoédban hdrom mdsodpercig nyomva, ekkor a
bedllité modba jut:

« Az id6zéna (0 = elézetes bedllitds) villog a kijelzon.

« A A vagy ¥V gombbal korrigdlhatja az id6zéna bedllitdst (+12/-12).

« Az id6zdndt akkor kell bedllitani, ha a DCF-jelet fogni lehet, de az id6zona nem azonos a
DCF-idovel (pl. +1= egy ordval késébbi).

+ Nyomja meg a TIME SET gombot még egyszer és ezutdn egymds utdn felhivhatja a nyelv
bedllitdst a hét napjdhoz, a 24/12 é6rds kijelzési formdt, az érdk, percek, év, hénap, nap és
homérséklet mértékegység (°C vagy °F) kivdlasztdsdt, majd a
A vagy ¥ gombbal valé bedllitdsdt.

+ Erésitse meg a beaddst a TIME SET gombbal.

+ A DCF-jel sikeres vétele esetén az ora feliilirja a kézzel bedllitott pontos id6t.

7.1.1 A hét napja nyelvének beéllitasa.

+ Bedllitdsi médban kivdlaszthatja a hét napja réviditésének nyelvét.

« Nyomjamega A vagy ¥ gombot.

+ A kijelzon megjelenik: Néemet - GE (elobeadllitds), Francia - FR, Olasz - IT, Holland - NE,
Spanyol - ES, Ddn - DA és Angol - EN

+ Erésitse meg a beaddst a TIME SET gombbal.

7.1.2 A 24 6rés vagy 12 6ras o6rakijelzés formatumanak beallitasa

+ Bedllitdsi moédban vdlaszthat 24 ords, 12 ords kijelzési forma kozott.
+ Nyomjamega A vagy ¥ gombot.

+ A 12 6rds formdtum kijelzésnél PM (d.e.) jelenik meg.

+ Erésitse meg a beaddst a TIME SET gombbal.

7.1.3 A homérséklet mértékegység bedllitasa

+ A bedllitdsi moédban vdlaszthat °C (Celsius) vagy °F (Fahrenheit) hémérséklet
mértékegységek kozott.

« Nyomjamega A vagy ¥ gombot.

+ Erésitse meg a beaddst a TIME SET gombbal.

7.2 Ebresztés

* Nyomja meg az ALARM gombot.

+ AL és 0:00 ora (elozetes bedllitds) vagy a legutobb bedlitott ébresztési ido jelenik meg a
kijelzon.

+ Tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 3 mdsodpercig.

+ Az ébresztés szimboluma megjelenik, és az ordk kijelzése villogni kezd.

+ Az A vagy V¥ gombbal dllitsa be az ébresztés ordit.

+ Nyomja meg az ALARM gombot még egyszer, ekkor az ébresztés perceita A vagy V¥

gombbal dllithatja be.

Nyomja meg az ALARM gombot, ekkor visszatér a normal kijelzési modba.

Az ébresztési funkcid aktivdlva van.

A kijelzon megjelenik az ébresztés (alarm) szimbéluma az aktudlis 6raidé mellett.

Nyomja meg az ALARM gombot normdl tizemmoddban, ezzel az ébresztési funkciot aktivalja

vagy kikapcsolja.

« A kijelzon megjelenik a bedllitott ébresztési idd, valamint az "AL" jelzés.

+ Nyomja meg még egyszer az ALARM gombot. A megfeleld ébresztési szimbolum megjelenik

vagy eltanik.

Ha elérkezik a bedllitott ébresztési ido, az ébresztéora csengd hangot ad ki.

Az ébresztés szimboluma villog a kijelzon.

Bdrmelyik gomb megnyomdsdval ledllithatja az ébresztot.

Ha az ébresztést nem szakitja meg, a fokozott erésségl ébreszté hang automatikusan

elhallgat két perc mulva, és a kévetkezd napon azonos idoben ismét megszdlal.

« A szimbdlum a kijelzén marad.

—p—
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* Ha az ébresztodra csenget, nyomja meg a SNOOZE/LIGHT (HI - LOW - OFF) gombot, a
"snooze" (szunnyadds) funkcié aktivdldsdra.

Ha a szunnyadds funkcid aktiv, a kijelzon Zz villog.

Az ébreszto hang 10 perc idétartamra megszakad.

A szunnyadds funkcio kikapcsoldsdhoz nyomja meg az ALARM gombot.

A "Zz" szimbélum eltanik.

7.3 Homérséklet és paratartalom

7.3.1 A legmagasabb és legalacsonyabb értékek

+ Nyomja meg a A gombot normdl mddban.

« A kijelzén a “MAX” kiirds jelenik meg.

+ A legutobbi visszadllitds 6ta mért legmagasabb hémérséklet és pdratartalom érték jelenik
meg a kijelzon.

+ Nyomja meg a ¥ gombot normdl modban.

+ A kijelzén a “MIN” kiirds jelenik meg.

+ A legutobbi visszadllitds 6ta mért legalacsonyabb hémérséklet és pdratartalom érték jelenik
meg a kijelzon.

+ Ha ismét az aktudlis értékekhez kivan visszatérni, nyomja meg a A vagy ¥ gombot
még egyszer.

+ A kesziilék akkor is automatikusan kiléep a MAXMIN médbol, ha nem nyomnak gombot.

+ Tartsaa A gombot 3 mdsodpercig nyomva, mialatt a kijelzén a legmagasabb értékek
ldthatok, ekkor kitorolheti az értekeket.

+ Tartsaa ¥ gombot hdrom mdsodpercig nyomva, mialatt a kijelzén a legalacsonyabb értékek
ldthatok, ekkor kitorolheti az értékeket.

+ A késziilék a legmagasabb és legalacsonyabb értéket automatikusan visszadllitja éjfélkor.

7.3.2 Trend-nyilak

+ Az alakulds (trend) nyilai azt mutatjdk, hogy a homérséklet és a pdratartalom éppen
novekszik (RISING), csokken (FALLING) vagy valtozatlan (STEADY) marad.

7.4 |dbjaras eldrejelzé szimbdolumok

+ Az id6jdrdsjelzé dllomds 6 kiilonbozo idéjdrds szimbolumot alkalmaz (napos, részben felhos,
borult, esés, viharos és havazas).

+ A szimbolumokkal torténé idojards-elorejelzés 6 - 12 6rds idotartamra vonatkozik, és csak az
idbjdrds trendjére utal. Ha pl. a tényleges idojdrds felhos, és "eso” van kijelezve, ez nem
jelenti a késziilék hibdjat, hanem csak arra utal, hogy a légnyomds siillyedt, és az ido
rosszabboddsa vdrhatd, de nem jelenti okvetleniil azt, hogy esni fog.

+ A nap szimb6lum példdul éjjel is lathaté, amennyiben egy felhétlen, csillagos éjszaka van.

Fontos tanéacs

+ Kérjik, vegye figyelembe, hogy a jelképekkel valo elorejelzés a mikodés folyamdn
pontosabbd vdlik. A jelképes elorejelzés az lizembe helyezéstol kezdve aktiv, de az
elorejelzések megbizhatosdga fokozddik, minél tébb adat alapjdn adja meg a késziilék az
elorejelzést. Az érzékelonek elészor a helyszinen a referencia szintre be kell dllnia.

+ A jelképekkel valo elérejelzés dltaldban kb. 30 napos mikodés utdn a legmegbizhatobb.

7.5 A klltéri és beltéri hdmérséklet riasztas beallitasa

+ Nyomja meg az ALERTS gombot normdl lizemmdédban.

+ A kijelzén HIGH és 60°C (elobedllitds) vagy a legutdbb bedllitott kiils6 homérséklet felso
hatdr értéke jelenik meg a kijelzon.

Tartsa nyomva az ALERTS gombot.

Most villogni kezd a homérseklet kijelzése.

Allitsa be a A vagy ¥ gombbal a kivdnt felsé hatdrértéket.

Erésitse meg a beaddst az ALERTS gombbal.
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+ Akijelzon LOW és -40°C (elobedllitds) vagy a legutobb bedllitott kiils6 hbmérséklet felsé
hatdr értéke jelenik meg a kijelzon.

+ Most villogni kezd a hémérséklet kijelzése.

« Allitsa be a A vagy ¥ gombbal a kivdnt alsé hatdrértéket.

+ Erésitse meg a beaddst az ALERTS gombbal.

+ Allitsa be azonos médon a beltéri hmérséklethez a felsé és also hatdrértéket.
(Mérési tartomdny 0 °C... +50 °C)

7.5.1 A kultéri és beltéri homérséklet riasztas aktivalasa

+ Az egyes riasztdsi funkciok aktivdldsdhoz vagy kikapcsoldsdhoz nyomja meg az ALERTS
gombot normdl médban.

+ A kijelzon HIGH és a legutdbb bedllitott kiiltéri hémérséklet felsé hatdrérték jelenik meg.

+ Nyomja meg a A gombot, a riasztdsi funkcié aktivaldsdhoz.

+ Nyomja meg a A gombot, a riasztdsi funkcio kikapcsoldsdhoz.

A riasztds szimbéluma megjelenik / eltinik a HIGH jelzés folott a kijelzon.

+ Nyomja meg az ALERTS gombot, hogy tovdbbi riasztdsi funkcidkat bedllitson, majd
visszatérjen a normdl modba.

7.5.2 Riasztéas

+ Ha a riasztds bekovetkezik, a megfelelé szimbdlum villog, és riaszté hang hallhato.
+ A riaszté hang tetszéleges gomb megnyomdsaval ledllithato.

7.6 Harmatpont kijelzés

+ Nyomja meg a HEAT/DEW gombot, hogy az aktudlis harmatpont hémérsékletet
megjelentesse.

+ A kijelzon megjelenik a DEW-POINT jelzés, és a homérséklet.

+ A kijelzo automatikusan visszavalt a homérséklet és pdratartalom aktudlis kijelzéséhez.

+ A hOmérséklet és arelativ Iégnedvesség osszefliggését a harmatpont fejezi ki: ha a
leveg6 folyamatosan lehil, azonos szinten marad6 abszollt Iégnedvesség esetén

arelativ Iégnedvesség 100%-ig is emelkedik. Ha alevegd tovabb hil le, afolésleges
vizg6z cseppek formajaban kicsapaédik.

8. A bazisallomds és az ado felallitdsa és rogzitése

+ A kihajthato tamasszal a hatlapon a bdzisdllomds feldllithaté egy sima feliileten.

+ A hdtlapon lévo furat segitségével a bdzisdllomdst a lakoszobdban a falra is fel lehet
akasztani. Kertilje mas elektromos késziilékek (TV-késziilék, szamitogép, rddidtelefon) és a
tomor fémtdrgyak kozelségét.

« A kiilso adét egy egyenes, sima feliileten lehet feldllitani, vagy a felakaszté furat
segitségével falon rogziteni. Vdlasszon egy drnyékos, esé ellen védett helyet a kiilsé ado
szdmdra. (A kozvetlen napsiités meghamisitja a mérési értékeket, mig az dllandé nedvesség
feleslegesen terheli az elektronikus alkatrészeket).

« Vizsgdlja meg, hogy megtorténik-e a mérési értékek dtvitele az adékrol a bdzisdllomds
kivalasztott helyéig (a szabadtéri hatotdvolsdag kb. 40 méter); tomor , esetleg
fémszerkezeteket is tartalmazé falak esetében az addék hatdtdvolsaga jelentésen
lecsdkkenhet.

« Adott esetben keressen egy uj feldllitdsihelyet a kiils6 adénak és/vagy a bdzisdllomdsnak.

9. Apolds és karbantartds

« A késziiléket puha, enyhén megnedvesitett kendével tisztitsa. Ne haszndljon erés surolo-, vagy

oldészereket!
« Vegye ki az elemeket, és hiizza ki a dugaszt, ha a késziiléket hosszabb ideig nem haszndlja.
« A késziiléket mindig szdraz helyen tartsa.
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9.1 Elemcsere

+ Ha az elemszimbdélum megjelenik a kijelzén a kiils6 értékek ablakdban a bdzisdllomdson,
cserélje ki az elemeket a kiils6 adéban.

+ Ha az elemszimbdélum megjelenik a kijelzén a beltéri értékek ablakdban, cserélje ki az
elemeket a bdziskésziilékben.

+ Figyelem:
Elemcsere utdn helyre kell dllitani a kiilsé add és a bdzisdllomds kozotti kapcsolatot - tehdt
vagy egyszerre mindkét késziilékben cserélje ki az elemeket, vagy kézzel inditsa el az
addkeresést.

10. Hibaelharitas

Probléma Megoldéas
Nincs kijelzés Halézati mikodés:
a bdzisdllomdson = a bdzisdllomdst az adapterrel csatlakoztatni.

=» Hattérvilagitdst folyamatosan aktivdlni

=> Adaptert megvizsgdlni.

Elemes mikddés:

Helyes polaritdssl rakja be az elemeket

A hattervilagitdst rovid idore aktivalja barmelyik gombbal
Cserélje ki az elemeket

Nincs kiils6 ado-
a vétel kijelzés ,,---“

Nem szereltek fel kiilso adot

Ellenédrizze a kiils6 adé elemeit (ne hasznaljon akkukat!)

A kiils6 adot és a bazis dllomdst az utmutato szerint ujra

lizembe kell helyezni

A kézi kiilsé ado keresést az Gtmutato szerint Ujbol kell inditani.

A kiils6 adonak és/vagy a bazis dllomdsnak keressen mds feldllitdsi helyet
Csokkentse a kiilsé ado és a bdzis dllomds kozotti tavolsdagot

Kiiszobolje ki a zavard forrdsokat

L IR R AR A N R X

Nem korrekt kijelzés Elemet kell cserélni

11. Eltavolitas

Ez a termék kivalé minéségl anyagok és alkotorészek felhaszndldsadval késziilt, amelyek
ujrahasznosithatok.

Az elemeket és akkukat nem szabad a hdztartdsi szemétbe dobni!

Végfelhaszndloként torvényileg van kotelezve az Osszes elhaszndlt elem és

akkumuldtor leaddsdra a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgydjté dllomdson a

kornyezetbardt eltdvolitds érdekében.

A mértékado nehézfémek jelolései a kovetkezok:

Cd=kadmium, Hg.=higany, Pb=6lom.

A késziilék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltdvolitdsdra
E vonatkozé EU-Irdnyelvnek (WEEE).

Ezt a késziiléket nem szabad a hdztartdsi szeméttel eltdvolitani. Az utolsé
felhaszndlé koteles az elhaszndlt késziiléket az elektromos és elektronikus
BN oziilekek erre kijeldlt gydjtohelyén tjra hasznositds céljabdl leadni.

12. Miszaki adatok
Alapéallomas:

Beltéri mérési tartomdny:
Hémeérséklet: 0 °C...+50 °C (+32..+122 °F)

Pdratartalom: 19...97 %




TFA No. 35.11297[’1tmut712713 27.12.2013 11:24 6ra oldal 7 $

SPRING - Radiodjel vezérlésl idGjarasjelzd allomas ®
Tdpfesziiltség elldtds: hdlézati dugb 230 V AC / 5.0 V DC (vele szdllitjuk)
3 db 1,5 V-os mikroelem (nem szdllitjuk vele) Hdz méretei: 210 x 26 (60) x 140 mm

Saly: 348 g (csak a késziilék)
Kilsé ado
Kiiltéri méréstartomdny

Hémérséklet: -40 °C...+60°C (-40...+140 °F)

Pdratartalom: 19...97 %

Hatotdv: kb. 60 m (szabad teriileten)
Atviteli frekvencia: 433 MHz

Az adatadtviteli idokoz: 50 mdsodperc

Tdpellatds: 2 db ceruzaelem (nem szdllitjuk vele)

A hdz méretei: 40 x 21 x 130 mm

Suly: 47 g (csak a késziilék)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877

Ezt a haszndlati utmutatdt vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzdjdruldsdval szabad kozzétenni. A
mdszaki adatok megfelelnek a kinyomtatdskori dllapotnak, és minden elozetes értesités nélkiil
megvdltoztathatok.

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjiik, hogy ez a rddiojel vezérlésii berendezés teljesiti az R&TTE 1999/5/EU irdnyelv lényeges
kovetelményeit.

Az aldirt és datummal ellatott megfeleloségi nyilatkozat egy mdsolatadt kivansagra megtekintheti az alabbi
weblapon: info@tfa-dostmann.de.
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