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Mielétt elkezdi hasznadlni a késziiléket

Figyelmesen olvassa el a haszndlati utmutatét.

A hasznalati utmutato figyelembe vételével elkeriilheti a késziilék
karosoddsat, tovabba azt a veszélyt, hogy reklamacios jogat a
helytelen hasznalat miatt elvesztheti. A hasznalati utmutatoban
foglaltak figyelmen kiviil hagydasabol eredé karokért nem vallalunk
felel6sséget.

Kiilonésen a biztonsdgi tudnivalékat vegye figyelembe!

Orizze jol meg ezt a haszndlati atmutatét.

. Az Uj késziiléke alkalmazasi teriilete, és elényei egy

pillantasra.

Hémérséklet mérés folyékony, pasztéz (pasztaszerti) és félig
szildrd dllapotu, hdztartdsban, munkdban és hobbitevékenységnél
hasznalt tdrgyakban, és élelmiszerekben is HACCP szerint.
Beszurd érzékel6 140 mm

Froccsend viz ellen védett IP55

Kikapcsold automatika

. Az On biztonsdga érdekében:
o A késziilék kizdrolag a fent leirt felhaszndldsi tertilethez alkalmas Ne

hasznadlja mds médon a késziiléket, mint ahogyan ezt jelen utmutaté
leirja.

A késziilék donkényes javitdsa, dtépitése és dtalakitdsa tilos.

A késziilék nem alkalmas gydgydszati célokra vagy a nyilvdnossdg
informdldsdra, kizdrdlag privat haszndlatra készlilt.

Figyelem!
Balesetveszély:

Tdrolja a késziiléket és az elemeket olyan helyen, ahol

gyerekek nem férhetnek hozzd.

Ovatosan kezelje a beszurd szonddt.
védbsapkdval egyiitt!

Az elemeket ne dobja tlizbe, ne szedje szét, ne zdrja révidre és ne
toltse fel. Robbandsveszély dllhat fenn!

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ha valaki lenyel egy elemet,
azonnal orvoshoz kell fordulni.

Az elemek az egészségre kdros savakat tartalmaznak. Az elem
kifolydsdnak a megelézésére a lehet6 leghamarabb cserélje ki a
kimertilt elemet.

Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerdllo védGkesztylit
és véddszemiiveget!

Tdrolja a szondat mindig a

Fontos tudnivaldk a termék biztonsagarol!
Ne tegye ki a késziiléket extrém hémérsékleteknek, rezgéseknek és
rdzkdddsoknak.
Csak az érzékel6 héallo, 300°C-ig.
Ne tartsa soha az érzékel6t kozvetleniil tliz folé.

Ne meritse a kijelz6 egységet vizbe, mert nedvesség hatolhat
a belsejébe és hibds mikodéshez vezethet. Ne tisztitsa
mosogatogépben.

. Uzembe helyezés
« Nyissa ki a elemtarto rekeszt tigy, hogy egy pénzérme segitségével

az elemtarto fedelét a nyil irdnydba forgatja (OPEN), majd tdvolitsa
el az

elemet védé miianyag csikot. Zdrja vissza a fedelet.

Vegye le a védoféliat a kijelz6rol.

Nyomja az ON/OFF gombot.

A kijelzé dsszes szegmense rovid idére felvillan.

A késziilék most lizemkész.

A kijelzé az aktudlis h6mérsékletet mutatja.

Az érzékeld a szonda hegyében helyezkedik el. Dugja be az
érzékelot legaldbb 2 cm mélyen a mérendd tdrgyba.
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A késziilék kikapcsoldsahoz nyomja meg az ON/OFF gombot.
Ha nem haszndlja a késziiléket, kb. 45 perc mulva kikapcsolodik.
Huzza ra a véddsapkat a beszurd szonddra

. Apolds és karbantartds

A késziiléket egy puha, enyhén megnedvesitett kendével tisztitsa.
Ne haszndljon suroloszert vagy olddszert.

Ha a késziiléket hosszabb ideig nem akarja haszndlni, vegye ki
beléle az elemeket.

A késziiléket mindig szdraz helyen tartsa.

. Rogzités

Huzzon dt egy zsindrt a késziiléken (évé rogzité fiilon, és kdsse
csomora.

7. Elemcsere

8.
Probléma

Nyissa fel az elemtartot gy, hogy egy pénzérme segitségével az
elemtarto fedelet a nyil iranydba forgatja (OPEN) és tegyen be egy
Uj gombelemet (LR44), (a + polus felfelé nézzen).

Vigydzzon kdzben a tomitdgydirtire.

Zdrja vissza az elemtartd fedelet, ugy, hogy a pénzérmével az
elemtarto fedelet a nyil irdnydba forgatja (CLOSE)

Hibaelharitas
Megoldas

Nincs kijelzés

-> Az elemet tegye be helyes
polaritdssal (+ polus feliil)

=> Az elemet cserélje ki

=» Kapcsolja be a késziiléket (ON)

Helytelen kijelzés

=> Az érzékeld rogzitését vizsgalja meg.

=> Az elemet cserélje ki

Ha a késziilék ezek utdn sem miikodik, forduljon ahhoz a
keresked6hoz, akitél a késziiléket vette.
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9.

Eltavolitads

Az elemeket és akkumuldtorokat nem szabad a hdztartdsi
szemétbe dobni! Végfelhaszndloként torvényileg van
kotelezve az Osszes elhaszndlt elem és akkumuldtor
leaddsdra a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgylijté
dllomdson a kérnyezetbardt eltdvolitds érdekében. A
nehézfémek jelolései a kovetkezdk: Hg = higany

A késziiléket az elektromos és elektronikus hulladékok
eltavolitdsdra vonatkozo EU-Irdnyelvnek (WEEE)
megfelel6en kell drtalmatlanitani.

Ezt a késziiléket nem szabad a hdztartdsi szeméttel
eltavolitani. A felhaszndld koteles az elhaszndlt késziiléket
a kérnyezetbardt eltdvolitds érdekében az elektromos és
elektronikus hulladékok egy gytijtéhelyén leadni.

Miiszaki adatok

Hémérséklet mérési tartomdny: -50°C... +300°C

Pontossdg:

+1°C@-10..+100 °C
+2°C @ -50..-10°C / >100...+200°C
+3°C @ >200°C

Mikodési tartomany: -5 °C..+50 °C

Védettség: IP55

Fesziiltségelldtds: 1 db LR44 gombelem

Méret: 245 x 25 x 17 mm

Saly: 27,7 g (elemmel és védéburkolattal)







