Hasznalati atmutaté

Dynavox TC-750 professzionalis lemezjatsz6-el6erositd
magneses hangszedd-rendszerekhez.
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Tisztelt Vasarlonk!

Koszonjlk a bizalmat, amelyet ennek az audio-késziléknek a kivalasztasaval tanusitott irantunk. Kérjik, a késziilék beallitasa
és csatlakoztatasa elétt figyelmesen olvassa el ezt az Gtmutatét Segit Onnek a rendszere részét képez6 késziilék kezelésében
és optimalis hasznalataban, még akkor is, ha azt a szakkereskeddje telepitette. Kérjuk, kiléndsen figyeljen a biztonsagi
utasitasokra, még akkor is, ha némelyikiik nyilvanvalénak tiinik. Kereskedéje szivesen valaszol minden kérdésére; 6 az On
kapcsolattartoja garancialis igény esetén vagy a garancialis id6szakot kévetd javitasokkal kapcsolatban is.

Ne nyissa fel a tapegységet vagy a késziiléket! Aramiités veszélye!

A késziilékben nincsenek a felhasznalé altal karbantartandé alkatrészek.

Fontos tudnivalok:

A haztartasi halozati fesziltségre csatlakoztatott valamennyi eszkdz veszélyes lehet a felhasznalora, ha nem megfeleléen kezeli.
Kizardlag az egyuttszallitott dugasztapegységet hasznalja. Meghibasodas esetén csak a szakkereskeddnél cseréltesse ki egy
megfelelé masik készilékre. A késziiléket csak szakképzett személy javithatja. A készllék modositasai érvénytelenitik a garanciat. A
dugasztapegységet nem szabad felnyitni. A készilék csak 230 V/50 Hz valtéaramra, féldelt dugaszaljra és zart helyiségben torténd
hasznalatra engedélyezett. Mindig a dugasztapegységet fogja meg, és ne a tapkabelt, amikor le akarja valasztani a haslézatrol.
Vigyazzon arra, hogy a halézati kabel ne nyomdédjon 6ssze, ne torjon meg, és éles butorszélek se sértsék meg. Huzza ki a
dugasztapegységet a halézatbol, miel6tt kabeleket csatlakoztatna a késziilékhez, vagy bontana le réla, miel6tt hosszabb ideig
hasznalaton kivil hagyna a késziléket, vagy miel6tt megtisztitana a feluletét.

Az er6sitdk, végerdsitok és vevokészilékek kikapcsolasa utan varjon kb. egy percet, miel6tt a kabeleket levalasztja vagy
csatlakoztatja. Vigyazzon arra, hogy az egységek ne érintkezzenek folyadékkal, nedvességgel, es6vel vagy gbézzel. Kiléndsen tartson
biztonsagos tavolsagot a viztartalyoktdl, vazaktdl stb. Ne tegye ki a készllékeke magas hémérsékletnek (napfény) vagy erés
rezgéseknek.

Minimalis Gizemi minéség
A nagy érzékenységi audio-er@siték/el6erdsiték erés RF-forrasok kdzelében hajlamosak lehetnek
demodulacios termékeket generalni.

Elhasznalt elektronikus késziilékek

Ez a készulék a 2002/96/EK eurdpai unios iranyelv rendelkezéseinek hatalya ala tartozik, amelynek jogi végrehajtasat
Magyarorszagon az elektromos és elektronikus berendezésekrél sz616 toérvény szabalyozza.

Ezt a késziléken egy athuzott hulladékgyjté szimbdélum jelzi. Minden ilyen médon megjeldlt és mar nem hasznalt elektromos
és elektronikus berendezést a haztartasi hulladéktol elkilonitve kell eltavolitani a hatosagok altal kijeldlt helyeken. Az
elhasznalt készilék eltavolitasardl tovabbi informaciokat a helyi dnkormanyzattdl, a hulladékeltavolité vallalattél, vagy attol az
Uzlettél kaphatja, ahol a készuléket vasarolta.
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1. miikédésjelzé6 LED

Vilagit, ha a készllékhez csatlakoztatja a dugasztapegységet, és ez a tapegység be van dugva egy megfeleld
halézati dugaszaljba.

2. Jelbemenet a lemezjatszo6 fogadasara
A lemezjatsz6 audio-kimenetét (vagy a lemezjatszora fixen bekotott jelkabelt) kétjuk erre az RCA-audio-bemenetre.

3. GROUND: Testkapocs a lemezjatsz6 szamara
A legtdbb lemezjatsz6 rendelkezik a két RCA-csatlakozds kabelen kivil még egy testkabellel is, amely a végére felvitt kabelsarurol
ismerhetd fel, és amelyet erre a testkapocsra kell csatlakoztatni.

4. OUT: Jelkimenet egy teljes erdsité vagy eléerdsitdé csatlakoztatasahoz.
A HiFi rendszer er@sitéjének/eléerdsitéjének hangfrekvencias bemenetét ehhez az RCA-audio-kimenethez csatlakoztassa.

5. 15V DC: Tapbemeneti csatlakozo

Erre a bemenetre csatlakoztassa az egyuttszallitott dugasztapegység (7) tapkabelét (8). Dugja be a dugasztapegységet egy
megfeleld halézati dugaszaljba.

Csatlakoztatas

A kabelosszekottetéseket az alabbi sorrendben hozza Iétre. Ne modositsa bekapcsolt készilékek mellett a
kabelosszekottetéseket! Az audiobemenetek és az audiokimenetek csatlakozédugdinak a fogadasara mechanikailag azonos
kiviteli RCA-huvelyek szolgalnak, vigyazzon arra, hogy a telepitéskor ne cserélje 6ssze 6ket! Ugyancsak vigyazzon arra, hogy
az analdg bemenetek jobb- és baloldalat ne cserélje fel. Gyakran emiatt az RCA-csatlakozok a kévetkezd szinekkel vannak
megijelblve: piros a jobbcsatorna, fekete vagy fehér a balcsatorna. Figyeljen arra, hogy a csatlakozédugok szilardan legyenek
bedugva. A nem kielégit6 csatlakozasok elektromos zajt, kimaradasokat és lizemzavarokat okozhatnak. Helyezze a
készuléket sik/stabil fellletre, ne hagyja, hogy a kabeleknél fogva légjon, és hogy a csatlakozékabelek huzasaval ne veszitse
el a kapcsolatot a fellilettel. Ez az el6er6sité nagyon érzékeny és alacsony szinti jeleket dolgoz fel. Ezért a lehet6
legtavolabbra helyezze el a készuléket a potencialis zavarforrasoktol, példaul halozati kabelektdl, mobiltelefonoktdl,
dugasztapegyseégektdl, transzformatoroktdl, szamitdégépektdl és teljesitményerdsitéktél. A rendszer hangzasi potencialjanak
maximalis kihasznalasa érdekében javasoljuk, hogy az audio-készilékeket allvanyokon és ne egymason helyezze el.

Csatlakoztassa a lemezjatszd jelkabelét az elberdsitd "IN" hivelyeihez (2). A foldkabelt megfeleléen csatlakoztassa a
foldel6kapocshoz (3). Egyes lemezjatszok nem rendelkeznek kilén foldkabellel. Csatlakoztassa az el6erdsité "OUT" (4)
kimeneti hlivelyét a rendszer er6sitéjének vagy elberdsitéjének egy normal magas szintli bemenetéhez. Ezeket a bemeneteket
gyakran "CD", "TUNER", "TAPE", "AUX", "S1" vagy "LINE 1" felirattal jel6lik. Ne hasznaljon "PHONQ" feliratu
erésitbbemenetet! Végul csatlakoztassa a tapegységet a késziilékhez és a haldzati dugaszaljhoz. Csak ezutan kapcsolja be az
er@sitét és a lemezjatszot.

Miiszaki adatok
A RIAA-sz(ir6: 20 Hz - 20 kHz (max. 0,5 dB)
Kimenéfeszultség: 300 mV / 1 kOhm

Bemeneti érzékenység: 3,4 mV/47 kohm
Jel-zaj tavolsag: 98 dB

Kils6 taparamellatas: 15V= 150 mA

Bemenet: 1 x sztere6 RCA
Kimenet: 1 x sztere6 RCA

Méretek: 140 x 75 x 35 mm

Suly: 0,3 kg
Szin: fekete/ezlst
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