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Rendeltetésszerii hasznalat

Kabelteszter arnyékolatlan (UTP) vagy arnyékolt (STP/FTP) RJ-45 modularis dugaszold
rendszerekhez CAT 7-ig, ill. 2 - 6 erli RJ-11 (RJ-12) modularis dugokhoz. A csatlakoztatott
kébelben minden ér egyenkeént keriil vizsgalatra, és a hozzarendelés egy attekinthetd vilagitd
vonalsor kijelz6n van abrazolva. A vizsgalat lefolyasa automatikusan torténik. Az erek
hozzarendelése, ill. lehetséges hibak, mint pl. szakadas és rovidzarlat kozvetlenil
leolvashatok.

Ezen kiviil BNC koax kabelek folytonossagra, szakadasra és rovidzarra vizsgalhatok.

A termék miikodéséhez egy db 9 V-os elem szikséges. Nedvességgel

torténd érintkezése kerilendd.

Kedvezétlen kdrnyezeti feltételek mellett a hasznalat nem megengedett. Kedvezétlen
kérnyezeti feltételeknek tekintendk:

- nedvesség, vagy tul magas paratartalom

- por és éghetd gazok, g6zok vagy olddszerek,

- vihar, ill. viharos id8jarasi kortilmények, pl. ers elektrosztatikus mezk stb.

Az eldbbiekben leirtaktol eltérd alkalmazas a termék karosodasahoz vezethet, ezen kivil ez
veszélyes helyzeteket, pl. rovidzarlat, gyulladas, elektromos aramiités stb. teremthet. A

készillék egyetlen részét sem szabad atalakitani, ill. atépiteni! A biztonsagi el6irasokat
okvetlentil be kell tartani!

A szallitas tartalma

* MASTER egység

« REMOTE (taviranyitd) egység
« BNC REMOTE egység

* 9 V-0s elem

 Taska

« hasznélati utmutatd

A jelképek magyarazata

“ A felkialtojel fontos tanacsokra utal a hasznalati utmutatéban.
ﬁn\“ Hasznélatba vétel el6tt olvassa végig a hasznalati Gtmutatot.

A nyil“-szimbdlum kiildnleges tanacsokra és kezelési tudnivalokra utal.

Biztonsagi el6irasok
Olyan karokra, amelyek a jelen hasznalati utmutatd elGirasainak be nem
n tartasa miatt keletkeznek, a szavatossag/garancia nem érvényes! A
kovetkezményes karokért nem vallalunk felelésséget!

A szakszerlitlen kezeléshdl vagy a biztonsagi eléirasok figyelmen kiviil
hagyasabol eredé targyi vagy személyi karokért nem vallalunk felelésséget!
llyen esetekben megsziinik a szavatossag/garancia!

« Ipari alkalmazas esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az
elektromos berendezésekre és lizemi eszkozokre vonatkozé balesetelharitési
rendszabalyait is.

* Iskolakban és mas oktatd intézményekben, hobbi- és barkacsmihelyekben a
mérémiiszerek hasznalatat szakképzett személyzetnek kell feleldsséggel
felligyelnie.

* Biztonsagi és engedélyezési okokbol (CE) nem szabad a késziiléket 6nkényesen
atalakitani, és/vagy médositani.

o Ugyelien a késziilék szakszer(i iizembe helyezésére. Ennek soran vegye
figyelembe a jelen hasznalati Gtmutatot.

A készlléket nem szabad széls6seges hémérsékletnek, kozvetlen
napsugarzasnak, erds rezgéseknek, vagy magas pératartalomnak kitenni. A
kijelzés csak 0...+50°C hémérséklet-tartomanyban miikodik biztonsagosan.

* A késziilék hazat - az elemtart6 rekeszfedél felnyitasa kivételével - nem szabad
szétszedni.

» A mérémiiszerek nem jatékszerek, gyermekek kezébe nem valok!

Kezeldszervek

Uzemi be-kikapcsold

Uzemelés jelzo

BNC kimeneti alj

RJ-11 kimeneti alj

RJ-45 kimeneti alj

Horony a REMOTE egységhez
Rugd a MASTER egységhez
RJ-45 bemeneti alj

LED jelzd a MASTER egységen
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10 RJ-11 bemeneti alj
11 LED jelz6 a REMOTE egységen
12 Elemtarto fedél a hatoldalon

13 BNC Remote egység

Elemek behelyezése/cseréje
Az elsd iizembe helyezésnél, ill. ha az lizemelés jelz6 mar nem villog, Uj elemet
kell berakni.

A miikddéshez egy 9 V-os elemre (6F22, vagy ezzel egyenértéki tipus) van
szlikség. A készlilékkel egy elemet szallitunk.

Az elemek berakasat, cseréjét a kovetkezéképpen végezze:

Tolja le a MASTER egység elemtarto rekeszének fedelét a nyil iranyaban a
késziilékrol.

Vegye ki a kimerilt elemeket az elemtartd rekeszbél (12). Az Gj elem
csatlakozoit kosse ra az elemcsatlakozokra a pélusokra figyelve. Helyezze
be a 9 V-os elemet az elemtart6 rekeszbe, majd zérja le a rekeszt ismét
gondosan.

Megfelel6 tartalék elemet a kdvetkezd szamon rendelhet: 65 25 09 (1 db-ot kell
i rendelni).

Ha a készliléket hosszabb ideig nem hasznélja, vegye ki az elemet, hogy megakadalyozza a
kifolyd elem okozta karosodast. Ugyanezen okbol ajanlott a kimeriilt elemek azonnali
eltavolitasa a készilékbdl.

Ne hagyjon elemeket szanaszét heverni, Gyerekek vagy haziallatok
lenyelhetik 6ket. Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az elemeket nem szabad révidre zarni, szétszedni, vagy a tlizbe dobni.
Robbanasveszély!

Uzembe helyezés és kezelés
A szakszer(i lizembe helyezés érdekében hasznalat el6tt feltétleniil olvassa
végig figyelmesen és maradéktalanul ezt a hasznalati utmutatét és a
biztonsagi eldirasokat.

A MASTER egység a vizsgalando kabelen keresztil a REMOTE egység tapellatasat is

biztositja. Ehhez a vizsgalando kabel két miikddo ere szikséges.

Az tzemi kapcsoldval két vizsgald sebességet lehet bedllitani. A kapcsold OFF allasban:
Késziilék kikapcsolva.

A kapcsolé ON allasban:

sebesség, Kapcsolé S allasban:
sebesség

Normal vizsgalati
Lassu vizsgalati

Tolja a kapcsol6t a megfeleld kapcsoléallasha.

A vizsgalt vezeték ér atkapcsolasa automatikusan torténik 1-t61 kezd6dden, és ismétlddik az
utolsd vezeték-ér utan. A vizsgalati id6kozt a vizsgalat itemében villogd izemelésjelz6 jelzi.

A vizsgalat mindig athalad a maximalisan lehetséges kijelzési tartomanyon. Ha egy kabel
kevesebb eret tartalmaz (pl. telefonvezetékek stb.), csak ezek a tartomanyok jelzddnek ki.

A BNC csatlakozasnal kijelzés csak a "B" jelolésl LED-en torténik.
A MASTER- és REMOTE egységek az oldalsé horony (6) és a rugd (7)

id segitségével Osszefoghatok egy egységgé. Ez megkonnyiti a kezelést nem
lefektetett kabeleknél.
Tolja ehhez a REMOTE egység rugdjat (7) felilrél a MASTER egység hornyaba
6)-
Az RJ-11 és RJ-45 kabel tesztelése
RJ-11/RJ-12:

Az RJ-11/RJ-12 kabelek vizsgalatanal a vizsgalando kabel két dugdjat csatlakoztassa az "RJ-
11" (4 és 10) jelolést aljakba.

A kijelzés megfelel a vilagossal jelélt LED 1 - 6 tartomanynak.



RJ-45:

Az RJ-45 kabelek vizsgalatanal a vizsgalandé kabel két dugdjat csatlakoztassa az "RJ-45"
jelolési (5 és 8) aljakba.

A kijelzés megfelel a telies LED 1 - 8 ill. "G" (arnyékolas) tartomanynak.
,B“ (BNC).

A lehetséges kijelzések:

Atmenet / kabel-kiosztas

Ha a kabel rendben van, az ér kijelzés mind a MASTER egysége
egységen lathatd. A kébel-kiosztas ebbdl a kijelzésbél ugyancsaks
kijelzés csak aryékolt kabeleknél jelenik meg.

. mind a REMOTE
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Megszakitas
Szakadasnal nincs kijelzés sem a MASTER egységen, sem a REMOTE egységen.

A kijelzési példan egy szakadas van bemutatva a 2. és 4. éren. Az érintett kijelzések nem
vilagitanak.
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Révidzarlat | Osszekottetés

Rovidzarlatnal csak a MASTER egységen kovetkezik be kijelzés. Az érintett ér kijelzése a
REMOTE egységen kimarad.

A kijelzési példan egy rovidzarlat van bemutatva az 1. és 2. éren. Az érintett kijelz6k
vildgitanak a MASTER egységen, de a REMOTE egységen kimaradnak.
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A koax BNC kabel tesztelése
Ehhez a teszthez a Master egység és a kis BNC Remote egység (13) szlikséges.

A koax-BNC kabel vizsgalatanal csatlakoztassa a vizsgalandd kabel egy BNC dugéjat a
Master egység BNC aljahoz (3). A kabel masik végére dugja a BNC Remote egységet (13).

A kijelzés megfelel a "B" LED-nek a Master egységen, és a LED-nek a BNC Remote egység
hegyén.

A lehetséges kijelzések:

Folytonossag

Ha a kabel rendben van, a "B" ér kijelzés a Master egységen, és a BNC Remote egységen is
roviden felvillan. Miutan az Uzemelés jelz6 9-szer villogott, kdvetkezik a "B" kijelzés.
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Megszakitas
Szakadasnal nincs kijelzés sem a MASTER egységen, sem a BNC-Remote egységen.

Az lizemelés jelzd atfutdsonként 10-szer villog; de "B" kijelzés nem kévetkezik be. A BNC-
Remote egység sotét marad.
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Révidzarlat | Osszekottetés

Rovidzarlatnal csak a "B" kijelzés jelenik meg a MASTER egységen. A BNC-Remote egység
kijelz6je sotét marad.

Miutan az Uizemelés jelzé 9-szer villog, a "B" kijelzés kovetkezik a Master egységen. A LED a
BNC-Remote egységen sotét marad.
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Kikapcsolas
A miiszer kikapcsolasahoz tegye az lizemi kapcsolét ,OFF* &llasba.

Karbantartas és tisztitas
A késziilék az id6nkénti tisztitastol és az elemcserétél eltekintve nem igényel karbantartast.

A készllék kilsd feliiletét csak egy puha, nedves ruhaval, vagy ecsettel tisztitsa.
Semmiképpen ne hasznéljon agressziv tisztitoszert vagy olddszert, mert megtamadhatjak a
készlilékhazat, vagy karos hatassal lehetnek a miikodésre.

Eltavolitas
a) Altalanos tudnivalok

M

Az elhasznalt elektronikus készulékek nyersanyagnak tekintenddk, és nem valok a
haztartasi szemétbe. Az elhasznalt késziiléket az érvényes torvényi elbirasoknak
megfeleléen kell eltavolitani.

Vegye ki a benne Iév0 elemet, és a készulektdl elklonitve tavolitsa el.

b) Elemek és akkumulatorok

Ont, mint végfelhasznalét torvény kételezi (telepekre vonatkozo rendelkezés) az elhasznalt
elemek és akkumulatorok leadasara; tilos éket a haztartasi szemétbe dobni!

A

Az elhasznalt elemeket, akkumulatorokat téritésmentesen leadhatja a lakohelye kdzelében
talalhaté gy(jtéhelyen, szakiizleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemeket,
akkumulatorokat arusitanak.

A kérosanyag tartalmu elemek/akkumulatorok az itt feltlintetett szimbélumokkal
vannak megjelolve, aminek megfelelden tilos Gket a haztartasi hulladékokkal
egyitt eltavolitani. A legfontosabb nehézfémek jeldlései a kovetkezok:
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=6lom (a jel6és az elemeken és akkumulatorokon pl.
a szbveg mellett lathatd kuka ikon alatt talalhato).

Ezzel eleget tesz torvényi kotelezettségének, és hozzajarul kornyezete védelméhez!

Miszaki adatok

Téaparamellatas................ 9 V-0s elem (6F22, 1604 vagy azonos felépitésti)
Aramfelvétel........ccccccoommrrmrmrrrrrrrrnne. kb. 12 mA

MEFESI €IV ... Elektromos ellenallas

Kabeltipus RJ-45 ... CAT-5, CAT-6, CAT-7

STP/FTP arnyékolt, UTP aryékolatlan

kabeltipus RJ-11/RJ-12 ...6P6C, 6P4C, 6P2C

Kabeltipus BNC ....koax

Kabelhossz max..........cocovveriniucineinnes 2300 m

Uzemelési feltételek..............orrrrrrnrrn. 0 °C .. 50 °C / 10% - 90% rel. légnedv. (nem
kondenzalodo)

Térolasi feltételek...........covrrrrinnnn. -10 °C ... +60 °C / 10% - 90% rel. légnedv. (nem
kondenzalodo)kb. 165 g

Méret (H x Sz& X M&).......ccvorvvrrcrre. 120 x 102 x 30 mm
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