Technaxxe

FMT600BT transzmitter

Hasznalati utmutato

Zeneatvitel és hivasok kezelése kozvetlenil a Bluetooth-os

eszkozérol az autoradion
Ez a készilék megfelel az R&TTE 1999/5/EK iranyelvben foglalt kdvetelményeknek és
szabvanyoknak. lit talalja a megfeleléségi nyilatkozatot: www.technaxx.de/ (az als6 savban
“Konformitatserklarung” név alatt). Az elsé hasznalat el6tt olvassa el gondosan a hasznalati Gtmutatét.

Kapcsolja ki a kézvetlen kérnyezetében lévé Bluetooth
készillékeket a zavarok elkeriilése érdekében.

A gyart6 miszaki Ugyfélszolgalatanak telefonszama: 01805 012643 (14 eurocent/perc a német
vezetékes haldzatbdl és 42 eurocent/perc a német mobilhalézatbdl). Ingyenes e-mail:
support@technaxx.de

Funkciok

1 Telefonhivasok vezeték nélklli atvitele mobil Bluetooth készllékekrél a jarmi FM
sztereo rendszerére, minden jarm{ tipus esetén valtoztatas nélkil lehetséges

1 Telefonaljon egészen kényelmesen, mikbzben vezet és tovabbitsa vezeték nélkil
MP3 zenei fajljait az autoradiéra URH-n keresztl

1 Telefonalas kihangositasi lehet6ség a beépitett mikrofonnak készdénhetéen (hivaskor
automatikusan atvalt zenelejatszasrdél kihangosit6 funkciora) « USB csatlakozé egy mobil
eszkdz (pl. iPad) feltoltéséhez (5V/2,1A kimenet) » USB csatlakoz6 egy USB stick
szamara (max. 32 GB), MP3 zeneszamok lejatszasahoz « Bluetooth chip kompatibilis sok
Bluetoothra alkalmas készilékkel (= Pairing) « Az utoljara tarolt URH frekvencia
megmarad « MP3-/WMA formatumu zene streamelés USB stickrél « 3,5 mm-es AUX
csatlakozd: zenelejatszas kiulsé audio készllékekrdl (iPod, MP3 lejatszd stb.)
« Taviranyitdé (vele szdllitjuk) a kényelmes hasznadlathoz < Utasitdsok kimondott
szbveggel « Konnyen kezelhetd és telepitheté (egyszerlien a jarmiG 12/24 V-os
szivargyuijté csatlakozéjahoz kell csatlakoztatni)

Miszaki adatok

Bluetooth modul / BT verzi6 CSR BC8635 / Bluetooth 4.0
Bluetooth hatétavolsag max. 10m

LC kijelz6 méret 20 x 25,5 mm (1,1%)
Frekvenciatartomany 87.6 —107.9 MHz, max. 3m
Frekvencia stabilitas +10ppml

Audio bemenet 3,5mme-es sztereo alj

Zene formatum MP3, WMA

Memoria USB-s, max. 32GB
Bemenet, FM transzmitter DC 12V - 24V

Kimenet, t61t6 5V/21A

Suly / Méret 459/ (HxSzxMa) 7,5x 3,4 x10,5cm

A CSOMAG FMT600BT, AUX-IN kébel, taviranyitd, hasznalati utmutat6




A készilék ismertetése

AUX-IN port AUX IN hlvely

SD Card Slot SD kartyanyilas

Volume +/ Volume — Hangeré + / Hangerd —

USB Reader USB olvasé (USB stick csatlakozd)

Previous button / Next button

Vissza gomb / Elére gomb

Frequency modulation “M”

Frekvenciamodulacié “M”

Output5V/2.1 A

Kimenet, 5V /2.1 A

Answer / Hang

off Play / Pause

Felvevd / Letevd
Lejatszas / Szlinet

USB Reader

4 Output5V/2.1A

Aux in Port

(@)

Volume + Volume -

Previous button

Frequency
modulation
Answer / Hang off
Play / Pause
Next button




FM transzmitter funkcio hasznalata

(a) Csatlakoztassa az FM transzmittert a jarml szivargyujtd csatlakozoéjahoz vagy
tapellato csatlakozéjahoz.

(b) Allitsa be elészdr az autéradiot egy szabd FM frekvenciara, majd valassza ki ugyanezt
a frekvenciat az FM transzmitteren is.

(c) Dugjon be egy MP3 féjlokat tartalmazé USB sticket az USB csatlakozdba (USB
Reader). Az MP3 fajlok lejatszasa és atvitele automatikusan elkezdédik. Figyelem: Csak
a belil Iévé USB csatlakozé funkcional USB olvaséként!

(d) Line-IN funkcié: Csatlakoztasson a vele szallitott audio kabel segitségével egy
MP3/MP4 lejatsz6t vagy mas kilsé késziléket az FM transzmitter AUX-IN
csatlakozéjahoz. Ha ezt a funkciét hasznalja, meg kell allitania az USB stickrél térténd
lejatszast. Az 6sszes funkcid a kiils6 készllékrél vezérelhetd.

Bluetooth funkcio hasznalata

Ha els6 alkalommal hasznalja a Bluetooth-t, a mobil késziilékét csatlakoztatnia kell
az FM transzmitterhez (Pairing).

(a) Aktivalja a Bluetooth funkciét a mobil késziilékén. Keresse meg ezutan az UJ eszkdzt.
Ha a mobil készllék az FM transzmittert a "TECHNAXX" névvel felismeri, csatlakoztassa
a készllékeket a "0000" gyari jelszé segitségével.

(b) Zenelejatszas Uzemmédban az FM transzmitter automatikusan telefonalas
Uzemmaodba valt at, ha hivas érkezik be.

Bluetooth hivas

A bejové hivas fogadasa , , ﬂ

Nyomja meg a kék gombot
Egy hivas befejezése , , t:

Nyomja meg a kék gombot
Az utolsd szam tarcsazasa , ) t:

Nyomja meg 2-szer a kék gombot

Hivas kbézben a telefonszamot csak a mobiltelefonjarél tudja tarcsazni. Amint csatlakozott
a transzmitterhez, hasznélhatja a kihangosité funkciot.

USB-s toltés funkcido hasznalata

Ha az FM transzmitter a jarm{ szivargyujté csatlakozéjahoz csatlakozik, csatlakoztasson
az FM transzmitter USB kimenetéhez (Output 5V/2.1A) egy specidlis USB kébellel (nem
szallitjuk vele) egy mobil készlléket. Ez az FM transzmitter hasznalhaté mobil készulékek
t6ltéséhez toltéallomasként. Figyelem: Az 5V/2.1A USB kimenet egy kulsd készilék
t6ltésére szolgal (pl.iPad).



Hozzaférés a meniihoz

Ugy juthat a meniibe, hogy az “M” (= frekvenciamodulacié) gombot tébb mint 3 mp-ig
lenyomva tartja. A kijelzés kilénb6z6 "Pause” (szlinet) és "Play" (lejatszas) tzemmddban.

(a) “Play” (lejatszas) lzemmaéd

Zenelejatszas kézben nyomja meg az "M" gombot tébb mint 3 mp-ig. A kévetkezd menl
jelenik meg

Nyelv Valassza ki a kivant nyelvet
Kontraszt Médositsa a kijelzd kontrasztjat
Firmware verzié Az FM transzmitter firmware verzidjanak eléhivasa

Mobdositsa a hal6zati teljesitményt a kérnyéknek
megfeleléen (Eurbpa, tébbi orszag)
Elhagyas Valassza ki a konfiguracié befejezéséhez

Tx-Power

(b) “Pause” (szunet) lzemmaod

»
A zenelejatszas szilinetel, ha megnyomja a t"" gombot. Nyomja meg az "M" gombot 3
masodpercnél hosszabb ideig. A kévetkezé mendilista jelenik meg:

U-disk Dir Valassza ki azt a fajlt, amit le szeretne jatszani
Egy fajl torlése Valassza ki azt a fajlt, amit t6réIni szeretne
Osszes torlése Valassza ki az 6sszes fajlt térlés céljabdl

Nyelv Valassza ki a kivant nyelvet

Kontraszt Médositsa a kijelzd kontrasztjat

Firmware verzié Az FM transzmitter firmware verzidéjanak eléhivasa
Elhagyas Valassza ki a konfiguraci6 befejezéséhez

Figyelem (Id. taviranyitd)

(a) Valtas a regionalis konfiguraciok k6zott

Ez a termék kilénbdz6 regiondlis konfiguracidkat tdmogat. Nyomja meg 3 mp-nél
hosszabb ideig az “M” gombot a menl megjelenitéséhez. Valassza ki a “Tx-Power”-t és
nyomja meg az “M” gombot az FM transzmitteren, hogy kivalassza az “Europe”
(Eurépaban) vagy “ROW” (mas orszagokban) lehet6séget. Véglil nyomja meg a
jovahagyashoz az “M” gombot az FM transzmitteren. A hangminéség “ROW”
tzemmadban jobb mint az “Europe” lzemmddban.]

(b) Valtas Bluetooth és USB meghajté kozott

Ha az FM transzmitter Bluetoothon keresztil zenét jatszik le a mobiltelefonjarél, nyomja
meg a “Pause” gombot az FM transzmitteren. Kb. 10 mp elteltével a kdvetkez6 felirat
jelenik meg a kijelzén: “Press M key”. Nyomja meg ekkor az “M” gombot. Az FM
transzsmitter ezutan az USB meghajtérél jatssza le a zenét.



A taviranyito kinézete

A legtébb funkcié elvégezheté taviranyito segitségével.

Folder Switch

Mappavaltas

Loop mode Selector

Loop Gzemméd (hurokban
torténd lejatszas) kivalasztd

EQ Selector

EQ kivalaszté gomb

Number Selector

Szam kivalasztas

Answer / Hang
off Play / Pause

Felvevd / Letevd
Lejatszas / Szlinet

(Previous Song / Next Song)

Channel +/— Csatorna + / —
Volume +/— Hanger6 +/ —
Prev. / Next El6z6 / Kévetkezb (el6z6

zeneszam / kdvetkez6

Folder Switch ————

Loop mode Selector —

EQ Selector —————>

Mumber Selector ——
——

Y,

Answer/ hang off
< Play/FPause

le———— Channel +-

e——  \olume +i-

le————— Prev.Mext
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Rovid hasznalati utmutato

iMukodes FM-transzmitter Taviranyito
| e
Fogadas / Nyomja meg a gombot egy
Befejezés / hivas fogadasahoz @
I,-Iivés Nyomja meg a < gombot egy Nyomja meg a = gombot
atvetel hivas befejezéséhez
| e
zene Nyomja meg a gombot

lejatszédshoz /
zenelejatszas
megallitdsaho
z

zenelejatszashoz

Nyomja meg a < gombot ismét a
zenelejatszas megallitdsahoz

(2]
Nyomja meg a 9 gombot

A hangerd Az 6ramutaté jarasaval egyezé VOL+ megnyomasaval nG
ndvelése irdnyba forgatva né a hangeré. a hanger®.
A hangerd Az 6ramutatd jarasaval ellentétes | VOL—  megnyomasaval
csBkkents irdnyba forgatva csékken a hangeré. cskken a hangerd.
se
) . Nyomja meg a CH+ gombot
Elészor nyomja meg az “M” yomja meg g
gombot. a frekvencia 0,1 MHz-cel valo
ndveléséhez. Nyomja meg a
Erekvenc Ezutdn nyomja meg a ’ ’ CH- gombot a frekvenica
1a gombot a frekvencia ndvelésehez. .
beallitas 0,1MHz-cel vald
a Nyomja meg a «gombot a csOkkentéséhez. Vagy nyomja
frekvencia csokkentéséhez. meg a kivant frekvenciaszamot
€s hagyja jova a CH+ gombbal.
Nyomja meg a » ,gombott a
kdvetkez6 zeneszam
Nyomja meg a » gombot a lejatszasahoz.
Zene kovetkezd zeneszam lejatszasahoz. | Nyomja meg a « ,gombott az
Kivalaszta Nyomja meg a « gombot az el6z6 zeneszam lejatszasahoz.
sa el6z6 zeneszam lejatszdsahoz.

Vagy nyomja meg a zeneszam
sorszamat majd a gombot

P/l 2 jovanagyashoz




EQ valasztas

Csak taviranyitén keresztiil
lehetséges

Nyomja meg az EQ gombot a

kivant EQ kivalasztasahoz.

A loop Csak taviranyitén keresztiil _ ko
lizemméd lehetséges Nyomjamega —~ " gombota
valtoztatasa loop Gzemmaod médositasahoz.

Nyomija meg az “M” gombot

3 mp-nél hosszabb ideig Ezutan a

nyelv (“Language”)

opciét
A nyel 2
nye,\:t megnyomasaval és Csak FM adén keresztiil

megv,a « lehetséges
oztatas vélasszon. “Language”
a révid megnyoméasa a

kivant

nyelvhez a megnyomasaval »

Nyomija meg az “M” gombot

3 mp-nél hosszabb ideig Majd

valassza ki a kontraszt (“Contrast”)
Kontras opciot a I I es | | . N
7t megnyomdsdval . “Contrast” rovid Csak F,M adon keresztul

L , lehetséges

modosit megnyomasa a
asa kontraszt beallitdsdhoz a

» es « -vel kivalasztas. A

jovahagyashoz nyomja meg az “M”

Nyomja meg Pause lizemmaddban

az “M” gombot 3 mp-nél hosszabb)

ideig. A mappak kdzétti valtogatashoz
Mappa Valassza ki ezutan az “USB-disk | hyomogassa a Folder+ vagy
valtas Dir’-t vagy “Card Folder’-t és

nyomja meg a jovahagyashoz az
“M” gombot. Valassza ki a kivant
mappat és nyomja meg végil ezen
mappa jovahagyasahoz az “M’

Folder— gombot.




Hibaelharitas

Az FM transzmitter nem indul el: vizsgélja meg a biztositékot. A kezelés a felhasznaloi
kézikdnyv elején talalhato (biztositék csere).

A biztositék atégett: A biztositékot ki kell cserélni egy megegyez6 tipusu biztositékra. A
kezelés a felhasznal6i kézikdnyv elején talalhatd (biztositék csere).

A késiilék nem kapcsol ujra be: Vizsgalja meg a szivargyuijtdé csatlakozé mikédését.
A szivargyujté csatlakozé nem miikédik: Forduljon autészerel6héz.

Problémak miikodés kdzben: Kapcsolja ki elészdr az FM transzmittert majd kapcsolja
ismét be.

Figyelem!

1 Ne szerelje szét az FM transzmittert, mivel az révidzarhoz és sulyos karokhoz vezethet.
1 Ne Otdgesse, razza, ne szedje szét az FM transzmittert, mivel az a panel vagy a
mechanika meghibasodasahoz vezethet.

1 Ne tarolja az FM transzmittert nedves vagy nagyon meleg kérnyezetben. Kerllje az
extrém hdséget és kdzvetlen napfényt, a vizes és nedves terlleteket.

[1 Az FM transzmitter fellletének tisztanak kell lennie, viszont nem szabad szerves
tisztitdszerrel tisztitani.

1 Tartsa tavol az FM transzmittert gyermekektdl.

Tanacs a kérnyezetvédelemhez: A csomagoldéanyagok
Ujrahasznosithaték. Az elhasznalédott készllékek/elemek nem valdk a
haztartasi hulladék kdzé. Tisztitas: Védje a késziiléket a szennyez6déstdl
(tiszta ruhaval tisztitsa). Ne hasznaljon durva anyagokat vagy oldészereket
vagy mas agressziv tisztitoszereket. A megtisztitott készlléket alaposan
torélgesse le. Forgalmazé: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland




