MA 10006 - kezdd készlet

Gateway + MA 10410
Hasznalati Utmutato

Alkalmazas letoltése
Toltse le a MOBILE-ALERTS App -ot az ,Apple App Store“ bdl vagy a,Google Play Store*-
bél. e

A gateway csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a gatewayt a vele szallitott halézati adapterrel az elektromos halézatra.
Csatlakoztassa a vele szallitott LAN kabelt a gatewayhez és a routerjéhez. Kb. 10
méasodperc elteltével a gateway izemkész, a LED ezutan tartésan zélden vilagit.

Ha a halézatdban nincs DHCP szerver, lehetésége van arra, hogy az appban az
"Einstellungen" (beéllitdsok) meniiben manudlisan konfiguralja a gatewayt. Ehhez tudnivalok
az appban taldlhaték az "Info" mentben.

Fontos: A gatewayt mindig az érzékelSk el6tt kell izembe helyezni.
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A hét napja, a nap és hénap kuelzese (év kuelzes csak a bedllitas
Uzemmaodban)
Idézdna opcid (-2 6ra ... +5 6ra)
Nyari-téli idészamitas bedllitasa (DST= Daylight saving time)
Ebresztési id6 bedllitas
Hoémérséklet kijelzés Celsius fokban (°C)
Beltéri hémérséklet kijelzés a min-/max értékek tarolasaval
Kultéri hémérséklet kijelzés a min./max. értékeknek, valamint azok idépontjanak
tarolasaval
Minden MIN/MAX tarolt érték visszadllitdsanak lehetésége
A bel- és kultéri légnedvesség kijelzése %-ban
Id6jaras elérejelzés, id6jaras tendencia kijelzéssel
A relativ Iégnyomas alakulasanak kijelzése az utébbi 12 érara vonatkozéan
LC kijelzé kontrasztbeallitas
Elemkimerdilés jelzés
Asztalra dllithaté vagy falra szerelhet6.
Kulso hémérséklet-/Iégnedvesség ado

I . A Kkilsé mérési értékek atvitele az alapkészilékre 868 MHz-es

frekvencian torténik
ALAPBEALLITAS
Megjegyzés:
adatokat.
1. Helyezze be elészér az elemeket a kiiltéri adéba ( lasd ehhez az “Elemek
behelyezése és cseréje a kiiltéri h6mérséklet- és légnedvesség érzékelében”).
2. AKUltéri ad6 aktivalasat kdvetd 2 percen bellll helyezze be az elemeket
az idéjarasjelz6 allomasba (lasd ehhez az “Elemek behelyezése és cseréje az
Id6jarasjelz6 allomasban"). Az elemek berakésa utan az LC kijelz6 minden
szegmense
réviden felvillan. Végil a beltéri hémérséklet és a
légnedvesség valamint az idé 00:00 formatumban megjelenik. Ha ezek
az informéaciok nem jelennek meg 60 méasodpercen belll az LC kijelzdn, akkor
az Osszes elemet ki kell venni legaldbb 60 masodpercre majd ismét

A haz falra is szerelhetdé

Szerelje védett helyre, hogy a mérést ne befolyasolja es6é vagy
kozvetlen napsités.

Ez az id6jarasjelz6 allomas csak egy kilsé adorol fogad

kell haszndlni. Ha a kivant adatok jelennek meg, akkor a
kovetkezd Iépéssel lehet folytatni.
Ha az 6sszes elem mar be van rakva, az id6jarasjelzd allomas elkezdi venni az
3. adatokat
a kils6 adordl. Ekkor meg kell jelennie
a kultéri hémérséklet- és légnedvesség adatoknak az idéjarasjelzé alloméason.
Ha ez 2 percen belll nem kévetkezik be, akkor az elemeket az 6sszes egységbdl ki
kell
venni, és Gjbol
betenni.
4. Egy j6 868 MHz-es adatatvitel biztositdsahoz az idéjarasjelz6
allomas és a kultéri adé kozotti tavolsag ne legyen tébb mint 100 m
(Id. tudnivalokat az “Elhelyezés” és “868 MHz-es vétel” fejezetekben).
5. Miutan a kultéri adatok vételének tesztfazisa befejez6dott,
A DCF adé pdzna szimbdlum az LC kijelz6 bal elsé sarkdban
villogni kezd. Ez azt jelenti, hogy az éra felismert egy DCF-77 jelet, és megkisérli
annak a
vételét. Ha megtorténik az idékod jel befogasa, a DCF szimbélum kijelzés
folyamatosan lathato lesz, és az idéjelzés is megjelenik.

AZ ELEMEK BEHELYEZESE ES CSEREJE AZ IDOJARASJELZO ALLOMASBAN

Az id6jarasjelzd alloméas 3 db 1,5 V-os
Bl'| mikroelemmel (AAA, IEC LR3) mUikodik. Az
ﬂ elemek behelyezéséhez és cseréjéhez
a kovetkezd 1épéseket kdvesse:

[][[ 1. Nyissa fel az elemtartét ugy,

hogy a hiivelykujjat a mélyedésbe

nyomija és az elemtarté fedelet

[I[[ felemeli.
betenni az elemtartéba a
helyes polaritas figyelembe vételével
(Id. jelolést)

.3.Rakja vissza a helyére az elemtarté fedelét.

AZ ELEMEK BERAKASA/CSEREJE A KULSO HOMERSEKLET ES
LEGNEDVESSEG ADOBA

A klls6 adé 2 db 1,5 V-os IEC LR6 tipust 1,5 V-os ceruzaelemelemmel mikadik.
Az Gzembe helyezéshez és az az elemek cseréjéhez tegye az aldbbiakban leirt
|épéseket:

1. Vegye le az elemtart6 fedelét hivelykujjaval felfelé tolva.

2. Rakja be helyes polaritassal (lasd az elemtartéban lathaté jeloléseket) az elemeket.
3. Rakja vissza a helyére az elemtarté fedelét, majd tolja lefelé.

Megjegyzés:

Ha valamelyik egységben cserélni kell az elemeket, ezutan mindegyik egységet az
“Alapbeallitas” szerint Gjbdl be kell llitani. Ez azért szlikséges, mivel a kiils6é adé az
Uzembe helyezéskor egy biztonsagi kddot kild az alapkészilékre, amelyet ennek az lzembe
helyezés utani elsé percben fogadni és tarolni kell.
ELEMCSERE:
Az optimdlis miikodés és pontossag biztositasa érdekében ajanlott az elemek cseréje
mindegyik egységben évente egyszer. (Az elemek élettartama megtaldlhaté a Mdszaki
adatok fejezetben lent.)

... Kerjiik, vegyen részt az aktiv kérnyezetvéd

1, és e a kimeriilt

az erre szolgalo gyiijtéhelyekre valo leadassal.

A KESZULEK HOZZAFUZESE A MOBILE-ALERTS-HEZ

(ehhez a funkcidéhoz gateway szlkséges, kilon rendelhetd) .
Nyissa meg a MOBIL-ALERTS App-ot, ekkor atlathaté felllet jelenik meg. Tippeljen az "Uj
add hozzafiizése"-re és szkennelje a MA 10410 hatoldalan Iévé QR kédot. Végul
hatarozzon meg az adé szadmara egy elnevezést. Egy név bedllitdsadhoz valassza ki az adét
rabokéssel majd bokjon a toll szimbdlum mellett balra 1évé terlletre.

Megjegyzés:

Kizarélag a beltéri és kultéri h6mérséklet valamint kil- és beltéri légnedvesség adatai
lesznek atadva. i i i

A RADIOJEL VEZERLESU PONTOS IDO VETELE

A radiojel altal vezérelt 6raid6 alapja egy cézium-atomoéra, amely a németorszagi Szovetségi

Fizikai-MUszaki Intézetben (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig) miikodik,

és eltérése a pontos id6tél 1 millié évenként 1 masodperc. Ezt az 6raidét kddoljak, és mint
DCF-77 frekvenciajelet a Frankfurthoz kézel fekvé Mainflingenben 1évé adéval kb. 1500 km
sugaru adoékorzetbe lesugarozzak. Az On id6jarasjelzd allomésa veszi ezt a jelet, dekédolja,
és fliggetlentll a nyari vagy téli idészamitastél mindig a pontos idét mutatja.
A jel vételi minésége elsésorban féldrajzi és beépitettségi adottsagoktdl fligg. Normal
esetben Frankfurt 1500 km-es korzetében nem szoktak vételi problémak jelentkezni.
A DCF-jel vételére naponta kétszer, reggel 02:00 és 03:00 érakor keriil sor. Ha a 03:00 érai
vételi kisérlet sem sikerdl, akkor a készulék minden tovabbi kerek éraban Ujabb vételi
kisérletet végez 06:00 6raig. Ha a 06:00 6rai vételi kisérlet is sikertelen, akkor a kdvetkezd
vételi kisérletre csak masnap reggel 02:00 6rakor kerll sor ismét.
Ha a DCF-szimbélum villog, de a pontos idé nem jelenik meg, vagy a DCF szimbdélum
egyaltalan nem lathaté, a kévetkezoket kell figyelembe venni:

Ajanlatos legalabb 1,5 - 2 méter tavolsagot zavaré targyaktol,

pl. szamitégép monitoroktdl, televizioktdl, stb. betartani.
Vasbeton éplletekben (pincében, magashazakban stb.) a vett jel szlkségszerien
gyengébb. Extrém esetekben ajanlatos a készlléket az ablak kdzelébe tenni, és/vagy
elilsé vagy hatoldalaval a DCF-add, azaz Frankfurt felé forditani.
Ejszaka altaldban kisebbek a Iégkoéri zavarok, és a legtébb esetben lehetséges a
vétel. Egyetlen vétel naponta elegend6 ahhoz, hogy a pontos idétél valé eltérés 1
masodperc alatt legyen.

KEZELO GOMBOK:

Id6jarasjelzé allomas:

Az idéjarasjelz6 allomas 4 kénnyen kezelheté miikddteté gombbal rendelkezik:

T

+ gomb it o | SET gomb
MIN/MAX gomb RIASZTAS-
gomb
SET (bedllitds) gomb
. Tartsa nyomva a gombot kb. 2 masodpercig, a belépéshez a kdvetkezé manudlis

Bedllitds izemmaddok: LCD kontraszt, id6z6na, idéjel vétel be/ki (ON/OFF), nyari/téli
idészamitas be-kikapcsolas (ON/OFF), kézi 6raid6 bedllitds és naptar.

Az ébreszt6 hang ledllitdsara

+

(plusz) gomb
A bedllitasi modoknal az értékek nbvelésére szolgal
Atkapcsol az 6raid6 / napi datum / Iégnedvesség / masodpercek jelzések kdzott

Az ébreszt6 hang ledllitdsara
MIN/MAX gomb
Atkapcsol a beltéri és kiiltéri MIN/MAX hémérséklet kijelzések kozott
A bedllitdsi médoknal az értékek csokkentésére szolgal.
Nyomija és tartsa nyomva a gombot 3 méasodpercig minden tarolt MAX/MIN hémérséklet érték
visszadllitdsara a bel- és kiltéri tartomanyban az aktudlis értékre.
Az ébreszt6 hang ledllitdsara
ALARM (ébresztés) gomb
Az ébresztés aktivalasara/deaktivalasara, és az ébresztési ido kijelzésére
Tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 2 mésodpercig, az ébresztés
beallité moédba valé belépéshez
Az ébreszt6 hang ledllitasara
- kilépésre a kézi bedllitasi modbdl
LC-KEPERNYO
Az LC-képerny6 3 szekcidra van felosztva. Ezeken a kévetkezok kijelzése lathatd:
éraidé/naptar, beltéri adatok, idéjaras eldrejelzés, és a légnyomas alakuldsa, valamint a
kultéri adé adatai.
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Ha az id6jarasjelz6 allomas sikeresen vette a jelet, akkor lathatova valik a kiltéri adatok vételi
szimbdluma (sikertelen vétel esetén nem lathato). Ezaltal a felhasznalé kénnyen felismeri,
hogy sikeres volt-e a legutdbbi vételi kisérlet (szimbolum be), vagy sikertelen (szimbélum ki).

KEZI BEALLITASOK
A kovetkezd kézi bedllitdsok valtoztathatok meg a SET gomb nyomdsa és nyomva
tartasa altal:
LC kijelz6 kontrasztbedllitas
Id6z6na bedllitas
Az idGjel vételének bedllitasa (BE/KI)
Nyari-téli idészamitas (DST) beallitas BE/KI
Manuadlis éraidé bedllitas
Naptar bedllitas
LC KIJELZO KONTRASZT BEALLITAS

Az LC kijelz6 kontrasztja 8 fokozatban valtoztathaté meg LCD 0-tél LCD 7-ig (LCD 4 az
elézetes bedllitas)
1. Az LC kijelz6 kontraszt fokozata villogni kezd.
2. Hasznalja a + - vagy MIN/MAX-gombokat, hogy kivalassza a kivant
kontraszt fokozatot.
3. Nyomja meg a beallitas megerésitésére és a belépésre az
ID6ZONA BEALLITAS-ba a SET-gombot.

IDOZONA BEALLITAS

INDOOR TU
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Az id6jarasjelzd allomas elére bedllitott id6zonaja "0". Masik id6zéna bedllitasa:
1. Az aktudlisan bedllitott id6z6na bedllitas villogni kezd.
2. Hasznalja a +- vagy MIN/MAX-gombokat a kivant idézéna bedllitasara. A bedllitasi

tartomany -2 éra és +5 dra kdzott van, 1 6ras intervallumokban.
3. Nyomja a bedllitas jovahagyaséra és a belépéshez AZ IDOJEL VETEL

FOGADASBA (BE/KI) a SET- gombot.
IDOJEL VETEL BEALLITASA (BE/KI)
Olyan kérnyezetben, ahol a DCF-77 idéjel vétele nem, vagy csak nehezen lehetséges, a jel
vétele kikapcsolhaté. Az éra ezutdn normal kvarcéraként mikddik tovabb (alapbeallitas "1"
= BE).

INDQOR Tu
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villog

Az “1” kijelzés villogni kezd az LC kijelz6n.
2. Nyomja meg a + vagy MIN/MAX gombot, az id6vételi funkcié
kikapcsolasara (“0” = Kl).
3. Nyomja meg a bedllitas jovahagyasahoz és a belépéshez az EINSTELLUNG
SOMMER-/WINTERZEIT EIN/AUS (nyari-téli id6szamitas beallitasa) a SET gombot.

Megjegyzés:
. Ha az idévétel funkciét manudlisan Kl kapcsoltak, akkor az 6ra nem
végez vételi kisérletet a DCF jel befogasara. Vételi kisérlet csak akkor

torténik legkdzelebb, ha az idévétel funkciét BE-re kapcsoljak.

. "ldévétel "-be
kijelezve.

NYARI-/TELI IDOSZAMITAS BEALLITASA (DST) BE/KI (ON/OFF)

és “DCF” szimbélumok az LC kijelz6n nem lesznek

villog

A nyéri-téli idészamitas (DST) valtas funkcié BE vagy Kl kapcsolhaté (el6zetes

bedllitas: "1" = BE):

1. Az “1” kijelzés villogni kezd az LC kijelz6n.

2. Nyomja meg a + - vagy MIN/MAX gombot, az idévétel funkcié kikapcsolasara
(“0” = KI).

3. Nyomja meg a beallitis megerdsitésére és a belépéshez a MANUALIS
ORAIDO BEALLITAS-ba a SET gombot. .

Fontos:

Ennek a funkcionak akkor van jelentésége, ha a radiojel vezérlési ora "0" (KI)

allasba van téve.
Ha a nyar-téli idészamitas funkcié "1" (BE) allasban van: Az éra a radidjel vétele
nélkdl automatikusan bedll a nyari idészamitasra. A nyari idészamitas a marcius
hénap utolsé vasarnapjan 1ép életbe, és oktdber utolsé vasarnapjan fejezédik be.
Ha a nyéri-téli idészamitas funkcié "0" (KI) allasban van: Az 6ra nem all at a nyari
idészamitasra.

Ha a radiodjel vétel aktiv "1" (EIN) kérjiik, allitsa be a nyari-téli id6szamitast "1" (BE)
allasba: Az éraidét ezutan a DCF-77 id6jel automatikusan aktualizalja (amig a jel korrekt
vételének lehetésége fennall. Ha a nyari-téli id6szamitas bedllitas funkcioét kikapcsolja ,0"
(Kl), az éraid6 nem all at a nyari idészamitasra.
ORAIDO BEALLITAS KEZZEL
Amennyiben az id6jarasjelz6 &llomas nem tudja a DCF id&jelet venni (zavarok, jel
hatétavolsag, stb. miatt), akkor az éraidét kézzel is be lehet dllitani, az aldbbiak szerint. Az
6ra ekkor normal kvarcéraként jar tovabb.
¥
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az 6rak villognak

Az 6rak helye villogni kezd.

2. Allitsa be az 6rékat a + vagy MIN/MAX gombbal. Az adott gomb nyomva tartadsaval
meggyorsitja a szamok futasat.

3. Nyomja meg a percek bedllitdsahoz Ujbdl a SET gombot. A percet jelzé szam
villogni kezd.

4. Allitsa be a perceket a + vagy MIN/MAX gombbal. Az adott gomb nyomva tartasaval
meggyorsitja a szamok futasat.

5. Nyomja meg a bedllitds megerdsitése és a naptar beallitas -ba
valé tovabblépés céljabdl a SET gombot.

Meg]egyzes
A manudlis idébedllitas ellenére az idéjarasjelzé allomas tovabbra is megkisérlia DCF
id6jel vételét. Ha egy vétel sikerll, akkor a fogadott DCF id6 felUlirja a manuélisan
bedllitott 6raidét. A vételi kisérlet alatt a DCF adéarboc szimboélum villog. Ha a vételi
kisérlet sikertelen marad, akkor kialszik az adéantenna szimbélum a kijelzén, amig a
kdvetkez6 napon Ujabb vételi kisérlet nem keril sorra.

Az id6jel vétel skimboluma “ (e és a “DCF” szimbdlumok a kézi idébedllitas utan
nem lathatdk az LC kijelzén.

NAPTAR BEALLITAS Heét napja
[MDOOR INDODR
DsT [
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Aktualis nalp és hénap
1. Az éveket jelzo szam villogni kezd. A bedllitasi tartomany 2011 és 2025 koz6tt van

(el6zetes bedllitas: 2011).
2. Allitsa be a + vagy MIN/MAX gombbal az évet. Az adott gomb nyomva tartasaval
meggyorsitja a szamok futasat.
3. Nyomja meg a beadllitas jovdhagyasahoz és a hénap bedllitdsba lépéshez a SET
gombot.
4. A hénap helye villogni kezd. Allitsa be a + vagy MIN/MAX gombbal a hénapot. Az
adott gomb nyomva tartdsaval meggyorsitja a szamok futasat.
Nyomja meg a napi datum beallitasi médba Iépéshez a SET gombot.
A datum helye villog. Allitsa be a + vagy MIN/MAX gombbal az aktudlis nap
datumat. Az adott gomb nyomva tartdsaval meggyorsitja a szamok futasat.
7. Nyomja a bedllitas jovahagyasahoz és a kézi bedllitasi méd elhagyasahoz a
SET gombot.

oo

Megjegyzés:

A hét napjainak kijelzése automatikusan az angol nyelvii réviditésekkel térténik (hétf6tél
vasarnapig): MO / TU/WE /TH/FR/SA / SU.

KILEPES A KEZI BEALLITASI MODBOL:

A kézi bedllitdsi méd elhagyasahoz a kézi bedllitds modban barmikor egyszeriien meg kell
nyomni az ALARM gombot. A készlilék ekkor visszatér a normal idékijelzéshez.

AZ EBRESZTESI IDO BEALLITASA

INDOOR

cds  bula HE*

Ebresztésiids  Ebresztés szimbolum

Az ébreszt6 riasztas bedllitasa:

1. Nyomja és tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 3 masodpercig, amig az
ébresztési idé nem kezd villogni. i

2. El6szor az 6rak helye és az ébresztés szimbdluma villog. Allitsabe a + vagy
MIN/MAX gombbal az 6rékat. Az adott gomb nyomva tartdsaval meggyorsithatja a
szamok futasat. )

3. Nyomja meg Ujbdl az ALARM gombot, ekkor a percek helye villog. Allitsa be ekkor a +
vagy MIN/MAX gombokkal a perceket. Az adott gomb nyomva tartdsaval

meggyorsithatia @ szamok futasat.
4. Nyomja meg a beallitas jovahagyasahoz még egyszer az ALARM gombot.
Megjegyzés:
Az ébreszt6 funkci6 aktivalasara vagy kikapcsolasara egyszer meg kell nyomni az ALARM
gombot.
A riasztas szimbdluma a kijelzén azt jelenti, hogy az ébresztés aktivalva van.
Az ébreszt6 hang felhangzasanak id6tartama kb. 2 perc. Ha az ébreszt6é hangot le akarja
allitani, nyomja meg barmelyik gombot.
IDOJARAS ELOREJELZESI SZIMBOLUMOK:
Az id6jaras-elbrejelzés szimbolumai az LC-képernyé masodik részén az alabbi
kombin&ciokban jelennek meg:



Napos Esés

Felhds id6, napos
szakaszokkal
A légnyomas gyors vagy nagyobb ingadozasandl a kijelzett szimbélumok aktualizalédnak
az id6jaras valtozasanak kijelzéséhez. Ha a szimbélumok nem valtoznak, akkor a
Iégnyomas nem valtozott, vagy olyan lassan valtozott, hogy az idéjarasallomas nem tudta
regisztralni. Ha az elérejelzésen "napsités" vagy "esd" szerepel, a kijelzés akkor sem
véltozik, ha az id6jaras javul (a kijelzés "napos"), vagy rosszabbodik (a kijelzés esés), mivel
a szimbo6lumok mar a két extrém helyzetet abrazoljak.
A szimboélumok mutatjék az id6jaras javulasat vagy rosszabbodasat, de ez nem jelent
okvetlendl (a szimboélumok altal jelzett) napsitést vagy esét. Ha pl. a tényleges id6jaras
felhds, és "es6" van kijelezve, ez nem jelenti a készilék hibajat, hanem csak arra utal, hogy
a légnyomas siillyedt, és az id6 rosszabbodasa varhatd, de nem jelenti okvetleniil azt, hogy
esni fog.

Megjegyzés:

Az elemek betétele utan az els6 12 - 24 6ra elérejelzéseit nem kell figyelembe venni, mert a
készlléknek elészor Iégnyomas-adatokat kell gydijtenie allando tengerszint feletti
magassagon, és csak ezutan tud pontosabb idéjaras eldrejelzést adni.

Mint minden id&jaras eldrejelzés, ez az id6jarasjelzé allomés sem garantalhat abszolut
pontossagot. A késziilék tervezési alapjaul szolgalé kilénb6z6 alkalmazasi helyekts|
fliggéen mintegy 75%-0s elérejelzési pontossaggal lehet szamolni. Igy a késziilék nagyobb
pontosséggal dolgozik olyan helyeken, ahol gyakran fordulnak elé hirtelen
idéjarasvaltozasok (pl.naposrol esésre), mint azokon a vidékeken, ahol csak csekély és
ritka id6jarasvaltozasok vannak (pl. tébbnyire napsiitéses).

Ha az id6jarasjelz6 allomast egyik helyrdl egy masikra telepiti at, amely jelentésen
magasabban vagy mélyebben fekszik, mint az eredeti hely (pl. a féldszintrél a haz felsé
emeletére), akkor az elsé 12 - 24 éraban kijelzett értékeket nem kell figyelembe venni.
Ezzel biztositva van, hogy a késziilék a helyvaltoztatast nem a légnyomas valtozasaként
érzékeli, miutdn a valésagban csak a tartézkodasi hely magassaga valtozott.

Az id6jaras elérejelzés és -tendencia nem vivédik at a MOBILE ALERTS-re!

Kizarélag a kijelzérél olvashato le.

AZ IDOJARAS ALAKULASANAK A KIJELZESE

Az id6jarasi tendencidk kijelzései nyil forméajaban (ezek az idéjaras

szimboélumok mellett talalhatok) az id6jarasjelzé szimbdlumokkal egydtt mikodnek. Ha a nyil

felfelé mutat, ez a légnyomas emelkedését, és ezzel egyltt az id6jaras varhaté javulasat jelzi;

az id6jaras javulni fog. Ha a nyil lefelé mutat, a légnyomas sullyed, és az id6é

rosszabbodéasa varhaté.

Ha ezt figyelemmel kdveti, lathatja, hogyan valtozik az idéjaras, és abban milyen tovabbi
véltozdsok varhatok. Ha az alakulast jelzé nyil pl. lefelé mutat, és ugyanakkor a nap és a
felnék szimboéluma lathaté (felnék napos részekkel), akkor az utolsé regisztralt
id6jarasvaltozas napos szakban kdvetkezett be (csak a szimbdlum napos). Mivel a tendencia
kijelz6 nyil lefelé mutat, ebbdl kdvetkezik, hogy a legkdzelebbi id6jaras szimbolum a "felhk
esoével" lesz.

Megjegyzés:

Ha az idéjarasi tendencia kijelzés az elsdé 1égnyomasvaltozast regisztralta, akkor az
allandéan lathaté marad az LC-képernyén.

LEGNYOMAS TORTENET (ELEKTRONIKUS BAROMETER

TREND KIJELZESSEL)

Az LC képernyd masod|k szekcmjanak jobboldala mutatja a légnyomas
torténetének oszlopgrafi

PRESSURE HISTORY
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Az oszlopgrafika mutatja a Iégnyomas alakuldsanak trendjét az utdbbi 12 érdban 7 l1épésben:
0 6ra, -3 6ra, -6 6ra, -9 6ra és -12 éra. A "0 6ra" idépont az aktudlis teljes 6ra tarolt
légnyomas értékét mutatja. Az oszlopok a légnyomas értékeket abrazoljak “hPa’-ban (0, +1,
+3, +5) a megfelel6 idépontokban. A “0” a skala kbzepén megfelel az aktualis légnyomasnak,
és minden eltérés (+1, 3, +5) azt mutatja, mennyire volt magas vagy alacsony az elmult
"hPa"-érték az aktudlis légnyomashoz képest.

Ha az oszlopok magasabbak lesznek, ez azt jelenti, hogy a Iégnyoméas emelkedik, az
id6jaras javulni fog. Ha az oszlopok kisebbednek, ez viszont azt jelenti, hogy a
légnyomas siillyed, és az aktualis "0 éra" iddponttél kezdve az id6 romlasa varhaté.

Megjegyzések:

. Egy pontos barometrikus Iégnyomas kijelzéshez az id6jarasjelz6 allomast
allandé mérési magassagban kell miikddtetni (azaz az allomast pl. nem szabad
athelyezni a féldszintrél a haz els6 emeletére). Ha
mégis egy masik helyre torténne az athelyezés, a kijelzést a
kovetkezd 12 6raban figyelmen kivil kell hagyni.

e Az oszlopdiagram kijelzést a h6mérséklet valtozasok befolyasolhatjak, ez szolgal

Csak referenciaérték
. Az oszlopdiagram értékek nem tovabbitédnak a MOBILE-ALERTS-re!
Kizérélag a kijelzérél olvashatok le.
BELTERI HOMERSEKLET-/LEGNEDVESSEG ADATOK
A beltéri hémérséklet és beltéri légnedvesség adatok automatikusan aktualizalédnak, és
megjelenitésre kerlilnek az LC-képernyd elsé kijelz6 szekcidjan.
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KULTERI HOMERSEKLET-/LEGNEDVESSEG ADATOK
Az LC-képernyé legalsé mezeje a kiilsé hémérsékletet és a kiils6 paratartalmat,
tovabba a kltéri adatok vételének a szimbdlumat jeleniti meg.
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A MIN/MAX HOMERSEKLET ADATOK ATKAPCSOLASA ES VISSZAALLITASA
A MIN/MAX-ADATOK HOMERSEKLET ADATOK MEGTEKINTESERE

Nyomija a bel- és kultéri MIN/MAX-hémérséklet adatok megtekintéséhez tobbszor a
MIN/MAX-gombot.

Megjegyzés: A tarolt MIN/MAX kilsé hémérséklet adatok a tarolas idépontjaval és
datumaval egytt jelennek meg.

13c | 2! 3

A MIN/MAX
Idépont kultéri
adatok —_ adatok
tarolasa tarolasa
s - MINMAX | ome - MIN/MAX
Pl k! \ Kaltéri 17 Koitéri
I : X tartomany + tartomany
adatok adatok

MAX Kiiltéri MAX szimbélum

hoémérséklet

A MIN/MAX HOMERSEKLET ADATOK VISSZAALLITASA

Nyomija és tartsa nyomva az dsszes tarolt bel- és kiltéri hémérséklet adat visszaallitdsahoz
az aktudlis értékre 3 masodpercig a MIN/MAX-gombot. L
TUDNIVALOK A KULSO HOMERSEKLET ES -PARATARTALOM ADOROL

A kilsé termo-higro adék hatétavolsagat a kdrnyezeti hémérséklet befolydsolhatja. Hideg
esetén lecsdkkenhet az ad6 hatétavolsaga. Az elemkapacitas is lecsdkkenhet. Vegye ezt
figyelembe a kiils6 ad6 elhelyezésénél.

(kiiltéri hémérséklet)

868 MHz-es VETELTESZT

Ha a készllék a kultéri hdmérséklet- és légnedvesség adatokat nem fogadja korrektll az
alapbeallitas utan 3 perc mulva, (vagy a kilsé adé kijelzési mezéjén normal kijelzési médban

allandéan "---" lathat6) akkor ellendrizze a kdvetkezoket:

1. Az id6jarasjelz6 allomas és a klilsé add tavolsaga zavarforrasoktdl, pl. a
szamitégép-monitoroktdl vagy tévékészilékektd! legaldbb 2 méter legyen.

2. Ne rakja a kilsé hémérséklet-légnedvesség addt kozvetlendl fémkeretli ablakok
kozelébe.

3. Més, de azonos frekvencian (868 MHz) miikddé készilékek, mint pl. vezeték nélkdili
fejhallgatdk vagy hangszoérdk zavarhatjak a korrekt jelatvitelt. A vételt olyan
szomszédos késziilékek is zavarhatjak, amelyek azonos frekvencian (868 MHz)
miikddnek.

Megjegyzés:

Ha a 868 MHz-es jel atvitele kifogastalan, akkor nem ajénlatos a tovabbiakban kinyitni az

id6jarasallomas és a kils6é adok elemtartéjat. A kinyitas kovetkeztében az elemek kilazulhatnak

az érintkez6kbdl, és ezzel nem kivant visszadllitast okozhatnak. Ha ez véletlenll mégis
bekévetkezne, az atviteli problémak elkeriilésére mindegyik egységet Gjbol be kell allitani (lasd az
elébbiekben az “Alapbedllitas*“t (Grundeinstellung).

A klls6 termo-higro adé és az id6jarasjelzé allomas kozotti maximalis tavolsag szabad

téren kb. 100 méter. Ez azonban a kdrnyezeti feltételektdl és a lehetséges zavarforrasoktol

is fligg. Ha e tényezok figyelembe vétele ellenére nem lehetséges a vétel, minden egységet
0jbol be kell allitani (lasd “Alapbeallitas” - Grundeinstellung).

AZ IDOJARASJELZO ALLOMAS ELHELYEZESE:

Az id6jarasjelz6 allomas feldllithatd egy asztalra, vagy felszerelhet6 a
falra. A falra valé felszerelés el6tt ellendrizze, hogy az alapallomés a
E tervezett felszerelési helyén a kiilsé adatokat jol tudja-e venni.
A falra szereléshez a kovetkezéképpen jarjon el:
1. Acsavart (nem része a széllitdsnak) csavarozza be a kivant helyen
afalba. A csavar feje kb. 5 mm-re alljon ki a falbdl.
2. Az idéjarasjelz6 allomast a hatoldalon 1évé fliggesztészemnél
akassza fel a
csavar fejére. Huzza lefelé, és figyeljen arra, hogy a hé- és
B paratartalom mérd jol beakadt-e a csavar fejére.
Kihajthato asztali tamasz:
Az id6jarasjelzé allomas hatoldalan taldlhaté a kihajthatéd asztali tdamasz.
Huzza ki a felallitashoz a k6zépen 1évé tdmaszt az elemtarté alatt. Ha ki van
hajtva, helyezze el az id6jarasjelzé allomast egy megfelel6 helyen.

OMERSEKLET-NEDVESSEG ADO ELHELYEZESE
az adét ajanlatos védett helyre szerelni, esé vagy kézvetlen
napsugarzas elkerllésére.

Ne befolyasolja es6 vagy kdzvetlen napsiités

A kils6 hémérséklet-/paratartalom-adét az asztali allvanyul vagy
falitartoul egyarant alkalmazhaté szerel6tartd segitségével dllitsa fel egy
sik felllletre, vagy szerelje fel a falra.
¥
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A falra szereléshez a kdvetkezéképpen jarjon el:

1. Roégzitse a mellékelt csavarok és tiplik segitségével a
"‘{I - falitartét a kivalasztott falfelileten.
2. Dugja be a kiilsé adét a
fali tartéba.
Megjegyzés:
A végleges elhelyezés el6tt az 6sszes egységet prébaképpen helyezze el a

tervezett helyeken annak ellenérzésére, hogy a kiilsé adé adatainak vétele
kifogastalan-e. Ha a vétel nem megfeleld, tolja el az egységeket csak egy kicsit,
mert ez altalaban elég a jelek jo vételéhez.

APOLAS ES KARBANTARTAS
Kertilie az extrém hémérséklet behatasokat, rezgeseket és
I6késeket, amelyek a készlilékeket karositjak, és téves kijelzésekhez vezethetne|
A kijelz6k és készilékhazak tisztitdsat csak puha, enyhén megnedvesitett torlév
végezze. Ne haszndljon oldé- és sUroldszereket, mert ezek tonkretehetik a kijel
és a hazat is.
Ne meritse a késziléket vizbe.

i

CO2 ekvivalens
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A gyenge teljesitményii elemeket azonnal vegye ki, hogy a kifutast és az abbdl

ered6 karosodast meggatolja. Cseréhez csak Uj, és az eredetivel azonos

tipusu elemet hasznaljon.

Ne prébélja meg maga javitani a késziiléket. A javitast igényl6 késziléket juttassa el a
keresked6hoz és vizsgaltassa meg képzett szakemberrel. A készllékhaz kinyitasa,
valamint sajatkez( javitasi kisérletek a garancia elvesztéséhez vezethetnek.

Ne tegye ki a készlléket extrém és hirtelen hémérséklet-ingadozasoknak, mert ez a
kijelzések gyors valtozasat okozhatja, ami a mérési eredmények pontossagat
kedvezétleniil befolyasolja.

ZAVAROK ELHARITASA:
Ha az érzékel6hdz tartozé App nem jelez mért értéket, vizsgalja meg, hogy a gateway zold
LED- Je tartésan vilagit-e. Ha nem, akkor vizsgalja meg, hogy:
- A gateway helyesen csatlakozik-e a hal6zatra és a routerhez és
be van-e kapcsolva.
- Végezzen el az érzékelén egy Ujrainditast gy, hogy
kiveszi az elemeket majd egy perc elteltével visszateszi 6ket.
- A mobiltelefonja csatlakozik-e az internetre.
A jelet vastag falak és mennyezetek gyengitik. Az alloméast a gateway kdzelében
helyezze lizembe és keressen egy megfelel6 felallitasi helyet.
Tovabbi informaciok és részletes leirds az App "Info" menipontjdban vagy a kévetkez6
webcimen: www.mobile-alerts.eu

A konformitési nyilatkozatot az alabbi helyen hivhatja le:
www.mobile-alerts.eu/technoline/doc

MUSZAKI ADATOK

Ajanlott Gzemi hémérséklettartomany 5°C ... 40°C

Hémérséklet mérési

tartomany:

Beltér (IN) : -9,9°C... +59,9°C; 0,1°C felbontassal
(“OF.“OF.L” kijelzés ezen a tartomanyon kiviil)

Kltéren -39,9°C... +59,9°C; 0,1°C felbontassal

( “.OF.L" ezen tartomanyon kivdl, kijelzés *“---
Légnedvesség mérési -“ hianyzé addjelnél)
tartomany:
Beltéri [égnedvesség mérési
tartomanya 20%-t6l 95%-ig 1% felbontassal
(Kijelzés “- -“ ha a hémérséklet tul magas (OF. L);
Kijelzés “19%" < 20%-on és “96%" > 95%-on)
Kiiltéri Iégnedvesség mérési
tartomany 1% ... 99% 1% felbontassal
(Kijelzés “- -“ ha a hémérséklet tul magas (OF. L);
Kijelzés 1 % < 1 %-on és 99 % >99 %-on
Adatok mérési idokoze:
Helyiség-hémérséklet
Kils6é hémérséklet vétel
Atvitel a gatewayra
Hatétavolsag

2 percenként
2 percenként
6 percenként
max 100 m (szabad téren).

Aramfogyasztas (alkali elemek hasznalata ajanlott):

Id6jarasjelz6 alloméas 1 3 db mikroelem, IEC LR3

Kils6 adé 2db 1,5 V-os ceruzaelem, AA, |IEC LR6
Méretek (h x sz x ma):
ld6jaréasjelz6 alloméas
Kils6 adé

KIZARAS A SZAVATOSSAGBOL

170,8 x 28,3 x 127mm
38,2x 21,2 x 128,3 mm

Az elektromos és elektronikus hulladék veszélyes anyagokat tartalmaz. llyen hulladék
kidobasa a szabad természetben, vagy nem erre szolgalé gyUjtéhelyeken
nagymértékben karositja a kornyezetet.
Kérjlk, informalédjon a helyi és regiondlis hatésagoknal arrél, hogy kornyezetében
hol taldlhatok a szelektalt hulladék gyjtésére szolgdld helyek.
Minden elektronikus késziléket, amely mar nem hasznalhat6, azonnal le kell adni
Ujrafeldolgozas céljabol. A felhasznaldt kérjiik, hogy vegyen részt aktivan az
elektromos és elektronikus hulladék gyijtésében, Ujraalakitasaban és
Ujrafeldolgozasaban.
Az ilyen jellegl hulladék ellendrizetlen selejtezése karositja az egészséget és a
kornyezet minGségét. A szokdsos haztartasi szeméttel egyitt valo selejtezés tilos!
Olvassa at figyelmesen a haszndlati Utmutatét.
A gyarté vagy forgalmazé nem vallal felelésséget pontatlan kijelzésekért, vagy a
kévetkezményekért, amelyek ezekbdl a kijelzésekbdl adédnak.
Ezt a terméket csak haztartasi hasznalatra fejlesztették.

. A terméket nem szabad gyogyaszati célokra vagy a nyilvanossag
felhasznalni.
A készUlék miiszaki adatai elézetes értesités nélkil megvaltoztathatok.
A termék nem jatékszer. Kérjlk, tarolja a terméket Ugy, hogy gyerekek ne férhessenek
hozza.
A jelen haszndlati Gtmutatd vagy annak részei nem sokszorosithaték a gyarté
kifejezett irdsbeli engedélye nélkul.

informalasara

Biztonsagi el6irasok

A jelen készlléket kizardlag beltéri helyiségekben valé hasznalatra tervezték.
Ne tegye ki a késziiléket extrém erészakos behatasoknak vagy I6késeknek.
Ne tegye ki a késziiléket magas hémérsékletnek, kdzvetlen napsugarzasnak, pornak és
nedvességnek.
Ne meritse a készlléket vizbe.
Kerllje az érintkezést maré anyagokkal.
Ne dobja a késziiléket tiizbe. llyen esetben felrobbanhat.
Ne nyissa fel az 6ra hazat és ne prébalja az alkotérészeit szerelni.
Az elemekre vonatkozo6 biztonsagi tudnivalék

Kérjuk, az izembe helyezés el6tt gondosan olvassa el az ésszes tudnivalés és utasitast.

Kizarélag alkali elemeket hasznaljon, és ne alkalmazzon Ujratolthet6 elemeket.
Az elemek behelyezésénél Ggyeljen a helyes polaritasra (+/-).
Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje. .
e hasznaljon egydtt régi és Uj elemeket.
avolits

. Ott

Ne térolja az elemeket fém targyak kdzelében, mert egy érintkezés rovidzarat okozhat.
Ne tegye ki az elemeket magas hémérsékletnek, extrém nedvességnek vagy kdzvetlen
napsugarzasnak.

Az elemeket Ugy tarolja, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzajuk jutni. Az elemek
lenyelése gyerekek dltal fulladashoz vezethet.

Kotelezettség az elem-rendelet alapjan

Az elemeket tilos a haztartasi hulladékba dobni. Ha az elemek a kdrnyezetbe
keriilnek, kornyezeti- és egészségkarosodast okozhatnak

. A kimeriilt elemeket koltségmentesen leadhatja a kereskedénél, vagy
gytjtohelyeken. Végfelhasznaloként torvényileg kételezett az elhasznalt
elemek leadasara!

Tudnivalé a torvény alapjan

Az elektromos és elektronikus késziilékekrél szol6 torvény (ElektroG)
alapjan az elektromos/elektronikus hulladék nem tavolithaté el a
haztartasi hulladékkal, hanem kdrnyezetbarat modon kell azt eltavolitani.
Adja le a késziiléket egy ujrafeldolgozasra kijelolt konténerbe, vagy a
megfelel6é

e  gyijtéallomason.

Az Osszeférhetdségi nyilatkozat 6sszefoglalasa: Ezennel kijelentjik, hogy a jelen készllék
a vezeték nélkili adatatavitelre vonatkoz6 R&TTE 1999/5/EU iranyelv fébb
kovetelményeinek megfelel.



