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tovabbadja.
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Tartalomjegyzékben talélhaté a 3. oldalon.
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1. BEVEZETES

Tisztelt Véasarlonk!

A jelen Voltcrafte késziilék megvasarlasaval jol valasztott, amit
kdszonlink Onnek.

A Voltcraftenév a mérési-, toltési- és halozati technika teriiletén
atlagon felllli, minéségi készulékeket jelent, amelyeket kiilonleges
teljesitmény és allandé innovacié jellemez.

Az ambiciézus amatdr elektronikustol a professzionalis felhasznaloig a
Voltcrafte - markacsalad készliléke a legmagasabb igényeket is kielégiti,
és mindig az optimalis megoldast alkalmazza. Es a kiilonlegesség: a
kiérlelt technika és a megbizhaté Voltcrafte késziilékek mindsége mellett
még egy majdnem verhetetlen kedvezd ar/teljesitmény aranyt is nydjtunk.
Bizunk abban, hogy ez a vaséarlas hosszu és eredményes egyuttmlikodés
kezdetét jelenti.

Sok drémet kivanunk Onnek az (j Voltcrafte késziilékéhez!

Az dsszes el6forduld cégnév és készilékmegnevezés a mindenkori
tulajdonos méarkaneve. Minden jog fenntartva.

Miszaki jellegli kérdéseivel kérjuk, forduljon az alabbi

cimekhez: Németorszag: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at/
www.business.conrad.at

Svajc: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch



2. SZIMBOLUMOK MAGYARAZATA, JELOLESEK

Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck kennzeichnet wichtige
Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, die unbedingt
eingehalten werden missen.

-> A ,nyil* szimbélum a felhasznaldnak fontos tippeket és Gtleteket
ad a készlilék hasznalatahoz

c A készlilek megfelel a CE-jeldlésnek és az érvényes eurdpai
iranyelveknek.



3. RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az elemek altal izemeltetett, hordozhaté DL-200T adatgy(ijtd beépitett
hémérséklet érzékeldvel, a DL-210TH beépitett hdmérséklet-
Inedvesség érzékeldvel, és a DL-220THP modell beépitett
hémérséklet-, nedvesség-, légnyomas érzékelével rendelkezik.

A készillék a mért adatokat automatikusan, beallithato, 1 perc - 24 6ra
kozotti id6kozokben rogziti. Maximalisan 40.020 mért érték tarolhato. A
mért értékek az LC kijelz6n azonnal leolvashatok. Az adatgydijté online,
vagy a vele szallitott szoftverrel konfiguralhato.

A termék - mint egy kereskedelemben kaphaté USB stick - szamitogéppel
kéthetd dssze, és azon kiolvashaté. Grafikus jelentést is eléallit, PDF
formatumban. Egy hosszu élettartamu litium akku biztosit egy hosszl
rogzitési idétartamot.

A mellékelt véddkupakkal a termék védett porral és vizsugarral szemben,
és mind beltéren, mind a kiiltéri kdrnyezetben alkalmazhatd. Ne hasznélja
a készlléket, ha a haz nincs teljesen lezarva, vagy ha a védékupak nincs
szabalyszeriien rogzitve.

Méréseket nem szabad kedvez6tlen kdrnyezeti koriilmények kozott
végezni; ilyenek: por és éghetd gazok, gézok vagy olddszerek. A
biztonsagi utasitasokat feltétel nélkil be kell tartani!

A termék megfelel az eurdpai és nemzeti kévetelményeknek az
elektromagneses vonatkozasaban (EMV). A CE konformitast
megvizsgaltak, a megfelelé magyarazatok és dokumentumok a gyartonal
vannak elhelyezve.

A termék teljesiti a nemzeti és eurdpai torvényi eldirasok
kévetelményeit.



Biztonsagi és engedélyezési okokbdl tilos a készilléket atalakitani

és/vagy modositani. A fentiektdl eltéré haszndlat karositja ezt a
késziiléket. Ezeken kivil a

szakszer(itlen felhasznalds veszélyekhez, mint pl. rovidzar, gyulladas stb.
vehethet. Olvassa el a jelen hasznalati Gtmutatét gondosan és érizze meg
tovabbi felhasznalas céljabdl. A késziiléket csak a hasznalati Gtmutatéval
egylitt adja tovabb.

4. A SZALLITAS TARTALMA

«  Adatgyiijts USB véddkupakkal EI E
* 3 V-o0s gombelem, CR2450 tipus =
 Szoftver CD 1

« Hasznalati Gtmutaté E

Aktualis hasznalati Gtmutatok

Téltse le a legUjabb hasznalati Gtmutatokat a weboldalunkrdl, a
www.conrad.com/downloads oldalrél, vagy szkennelje be az ott
megjelenitett QR-kodot. Kévesse a tanacsokat a weboldalon.

5. JELLEMZOK ES FUNKCIOK

« Hordozhat6 adatgy(ijté LC kijelz6vel
« Kompakt USB stick kialakitas
« |P65 védettség a telepitett védokupakkal
o Meérések és rogzitések a kovetkez mennyiségekrdl:
hémérséklet (DL-200T)
hémérséklet és relativ légnedvesség (DL-210TH)
hémérséklet, relativ égnedvesség és légnyomas (DL-220THP)
« Maximélis és miniméalis mért értékek

10



Gytijtés id6zits

Konfiguracio a weboldalon vagy szoftveren keresztil

Automatikus jelentés PDF-ben grafikusan

Bedllithaté mintavételi rata 1 perctdl 24 éraig.

6. BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A\

Figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatot, és

kiilondsen a biztonsagi eldirasokat tartsa be.

Ha nem tartja be az ebben a hasznalati Gtmutatéban

szerepld biztonsagi és a szakszer(i hasznalatra vonatkozo

eléirasokat, az ebbdl eredd személyi sériilésekért vagy

anyagi karokeért nem vallalunk felelésséget. Ezen kiviil

ilyen esetekben érvényét vesziti a szavatossag és a

garancia is.

« A késziilék nem jaték. Az elemeket/akkukat gy tarolja,
hogy gyerekek ne férhessenek hozzajuk.

« Ne hagyja a csomagoldanyagot szanaszét heverni, mert a
gyerekek szamara veszélyes jatékszerré valhat.

« Védje a terméket extrém hémérséklettdl, kozvetlen
napsugarzastol, erds razkodasoktol, égheté gazoktol,
g6z0ktdl és olddszerektdl.

« Ne tegye ki a készlléket er6s mechanikai
igénybevételnek.

* Ha mar nem biztonsagos a készlilék tovabbi
hasznélata, vonja ki a hasznélatbdl, és akadalyozza
meg
a véletlen hasznalatat. A biztonsagos hasznalat mar nem
biztosithato, ha a késziléknek

- lathat6 sériilései vannak,

- méar nem mitk6dik rendeltetésszeriien,

"
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A

hosszabb idén keresztill kedvezétien
korlilmények kozott volt tarolva, vagy

sulyos szallitasi igénybevételnek volt kitéve.

Kezelje 6vatosan a késziiléket. Lokések, Utkozés vagy a
leesés még csekély magassagbdl is karosithatja a
terméket.

Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott mas
készilékek biztonsagi el6irasait és hasznalati
Utmutatoit is.

Ne hasznalja a kész(iléket olyan helyiségekben
vagy kérnyezeti feltételek kozétt, amelyeknél
éghetd gazok, gézok, vagy por lehet jelen. Kerilje
az lizemeltetést

- er6s magneses vagy elektromagneses mezék
kozvetlen kdzelében,

- adoantennak vagy nagyfrekvencias generatorok
kozelében,

mert ez befolyasolhatja a mérést.

Ne fedje be hasznalat kozben az érzékeld nyilasait.
Ne dugjon semmilyen targyat a késziilék nyilasaiba.

A termék csak szabalyszeriien rogzitett védékupakkal és
teljesen zart hazzal védett por és vizsugar ellen, és igy
hasznalhato bel- és kiiltéren egyarant. Az adatgyijtot
nem szabad nyitott elemtartéval vagy védékupak nélkl
lizemeltetni.

Az elemeket gyerekek szamara nem hozzaférhetd
helyen kell tarolni. Ne hagyja az elemeket szanaszét
heverni, mert fennall a veszély, hogy gyerekek vagy
haziallatok lenyelik 6ket.



« Elemek behelyezésekor Uigyeljen a helyes
ii: polaritasra!
« Az elemet ki kell venni a készlilékbdl, ha azt hosszabb

ideig nem hasznélja, az elem kifutdsanak meggatiasara. A
kifolyt vagy seériilt elem a borrel érintkezésbe jutva marasi
sérliléseket okozhat. Hordjon ezért megfeleld
védokeszty(it, ha sértilt elemekkel kell tevékenykednie.

« Ne szedje szét, ne zarja révidre és ne dobja tlizbe az
elemeket. Nem feltdlthetd elemet ne probaljon
feltdlteni. Robbbanasveszély!

« Forduljon szakemberhez, ha kétségei timadnak a
készilék mikodésével, biztonsadgossagaval vagy
csatlakoztatasaval kapcsolatban.

« Karbantartési-, bedllitasi- és javitasi munkat csak
szakemberrel vagy szakmUhellyel végeztessen.

iztaban a helyes csatlakoztatassal vagy kezeléssel, vagy
1sek merliinének fel, amelyekre a jelen Gtmutaté nem adott

ljon mlszaki tanacsadd szolgalatunkhoz vagy mas
szakemberhez.

13



7. KEZELOSZERVEK

Valw)
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1 Erzékeld nyilasok

2 Piros LED ellenérzé lampa
3 Z8ld LED ellenérzé lampa
4 Elemtartd rekesz

5 LC kijelz6

6 Nyomégomb DOWN
7 Nyomégomb ELEMTARTO NYITAS

8 Nyomogomb ENTER
9 Gumitomités

10 Gumitomités

11 USB dugd

12 Véddkupak



Szimbélumok az LC kijelz6n

szimbdlum

v

jelentése

Figyelmeztetd jelzés: A mért értékek a konfiguracioban
rogzitett hatarokon belil vannak.

Fels6/also riasztasi hatar nincs beallitva.

Figyelmeztetés: A mért értékek tullépik a konfiguracional
rogzitett hatarértékeket.

A felvételt ledllitottak.
A felvétel folyamatban van.

A felvételt megszakitottak.

A késziilék felvételre kész: a késziléket konfiguraltak,
és a felvétel még nem kezdédétt meg. Ez a kijelzés
eltlinik, amint az adatgy(ijt6 adatokat kezd régziteni.

Elem szimbolum: teljes elemkapacitas

Elem szimbélum: elégséges elemkapacitas

Elem szimbolum: alacsony elemkapacitas, az elemet
cserélni kell.

Hoémérséklet mértékegység

A relativ Iégnedvesség mértékegysége
(csak DL-210TH, DL-220THP-nal)

15



16

Szimbélum

hPa/
mmHg/
kPa

ID
MAX/MIN
usB

USB PDF

SZUNET
MODE
STAR

MODE
STOP

TIME
STAR

TIME
STOP

Jelentése

A légnyomas
mértékegysége (csak a DL-

Adatgy(jt6 1D
Legnagyobb/legkisebb mért érték

Szémitdgéppel 6sszekotve.

Szamitogéppel 6sszekotve, és a PDF jelentés
készl.

Mutatja, hogy a sziinet funkcié a
hatarérték riasztashoz aktivalva van.

Mutatja, hogy a Start (inditas) mod keriilt kivalasztasra.
Megjelenik, mielétt a felvétel indul.

Mutatja, hogy a Stopp (ledllitas) mod kerdilt
kivalasztasra. Megjelenik, miel6tt a felvétel

Mutatja a megmaradt idét a felvétel kezdete el6tt.

Mutatja a megmaradt idét a felvétel végeéig.

Készen &l a felvétel inditaséra, ha az ENTER (8)
gombot néhany masodpercig nyomva tartja.
(Valassza a konfiguracional a "START PER
TASTENDRUCK"-ot (inditas gombnyoméssal)
mint "BEDINGUNGEN FUR



Szimbo6lum

Jelentése

A felvétel ledllithatd, ha az ENTER (8) gombot néhany
masodpercig nyomva tartja. (Vélasszaa

konfiguracional a ,STOPP" gombot, mint

,BEDINGUNG FUR AUFZEICHNUNGSENDE" (feltételt a

Készen &ll a hatarérték-szlinet funkcié aktivalasara,
Ugy, hogy az ENTER (8) gombot néhany
masodpercig nyomva tartja.

Készen all a hatarérték-sziinet funkcio deaktivalasara,
(gy, hogy az ENTER (8) gombot néhany masodpercig
nyomva tartja.

A megmaradd idd napjai, egységek. (Ha a
fennmarado idd egy napnal révidebb, a
fennmaradé idé HH:MM (6ra:perc) formaban lesz

Készenlét a firmware frissitéséhez.
Mérési hiba

A mért értékek a mérési tartomanyon kivil
vannak.

Konfiguraciés hiba. A konfiguralaskor egy hiba
kovetkezett be. Ismételje meg a konfiguraciot.

17



8. LED-ES ALLAPOTKIJELZO

18

LED-es kijelzd

A zold

LED-es
ellendrzé lampa
(3) villog.

A piros LED-
es ellendrzé
lémpa

(2) villog.

A piros és zold
LED-es
ellendrzé
lampa (2,3)
folyamatosan
A zold

LED-es
ellenérzé
lémpa kétszer

Egyik LED
sem

Leiras

A mért érték(ek) a konfiguralt also és felsd riasztasi
hatarokon beliil vannak.

A memdria tele van.

A mért érték(ek) a konfiguralt also és felsé
riasztasi hatarokon kiviil vannak.

Afelvétel a ,START PER TASTENDRUCK*
(inditas gombnyomassal) vagy ,ENDZEIT* (végs6
id6) médban befejezédott. (A felvétel Ujboli
inditasara konfiguralja Ujra az adatgy(ijtot.)

Az "Inditds gombnyomassal" médban az adatgy(ijté
készen &l a felvétel inditasara. (A felvétel inditasara
tartsa az ENTER (8) gombot néhany mésodpercig
nyomva.)

Az adatgy(ijté PDF jelentést allit el6.

A konfiguracio sikeres volt.
A firmware-t sikeresen aktualizalta.

A LED riasztast a konfiguracional
deaktivalta.



9. UZEMBE HELYEZES

a) Véddokupak

Az adatgy(ijtd csak akkor teljesen védett portél és vizsugartol, ha

A a védokupakot (12) és a gumi tomitéseket (9, 10) felhelyezte. Ez
a védelem lehetdvé teszi a folyamatos rogzitést nedves
helyiségekben és a szabadban.

» A védbkupakot csak akkor tavolitsa el, ha az elemet cseréli, vagy az
adatokat a szamitogépén kiolvassa.

» A védbkupakot az adatgy(ijtorél valo lehizassal tavolitsa el. A
védokupak a gumitémitésnek (10) kdszénhetden szorosan (il a
helyén.

* Helyezze a védSkupakot ismét szorosan fel az adatgyditére.

b) Kapcsolat a szamitogéppel
» Tavolitsa el a véddkupakot (12) az adatgy(ijtérél.

» Kosse Gssze az adatgy(ijtét a szamitégépe egy szabad USB
csatlakozojaval.

» A szamitdgép Uj hardvert ismer fel. Az adatgy(jtéjének modelltipusa
adathordoz6 eszkdzként jelenik meg a szamitdgépén.

c) A szamitogéppel valé kapcsolat megszakitasa
» Tévolitsa el az adatgyjtét a szamitogépérdl, a dugé kihuzasaval
* Helyezze a védékupakot ismét fel az adatgydijtore.

d) Az inditas/leallitas mod kivalasztasa

» Valassza a konfiguracional a "Start" modot a
JFELTETELEK A ROGZITES INDITASHOZ" alatt.

* Valassza a konfiguracional a "Stopp" leallitasi modot a
"FELTETEL A ROGZITES BEFEJEZESEHEZ" alatt.

19
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e) Datum és o6raid6 rogzitése a konfiguracional

Vélassza ki a honapot, évet és oraidét a datum valasztéval és az idd
tolészabalyozokkal. Az id6 kijelzés , TIME"-ként, HH:MM:SS (6ra, perc,
masodperc) formaban térténik. Hagyja jova ,DONE* -nal. A datum és
6raidd beallitasok a megfelel6 mez6kben megjelennek.

Kattintson alternativaként ,NOW"-ra, a régzités azonnali inditasahoz. A
tényleges datum és 6raidd - amint helyileg a szamitogépén be van
allitva - automatikusan a ,STARTZEIT*/,ENDZEIT* (inditasi
idé/befejezési id6) mez6ben jelenik meg.

f) Az ENTER gomb

Nyomja az ENTER gombot, a maximalis és minimalis mérési
értékek kozotti valtashoz.
Nyomja és tartsa nyomva az ENTER gombot néhény mésodpercig, a

rdgzités inditasahoz/ledllitdsahoz, vagy a szlinet funkcio
aktivalasahoz/deaktivalasahoz.

10.AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

a) Védéfolia

Tavolitsa el a védofoliat az LC kijelz6rdl (5).

b) Elemek betétele/cseréje

Helyezze be az elemet az elsd hasznéalatba vétel elétt, vagy
cserélje ki az elemet, haaz " 0 " elemszimb6lum
megjelenik az LC kijelzon.

=> Azelem eltavolitasa és cseréje nem tordl adatokat vagy
bedllitdsokat.

Vegye le a védokupakot az adatgydijtorol.



« Nyomja és tartsa nyomva a BATTERIEFACH OFFNEN (7)
(elemtarto nyitas) gombot, és hizza ki a logger (gy(ijt6) egységet a
hazbdl. A hadz a masodik gumitdmitésnek (9) készénhetden
szorosan .

« Engedje el a BATTERIEFACH OFFNEN gombot.

» Az elemtarté (4) a logger egység hatoldalan talalhatd. Tegyen be egy
Uj, megfeleld elemet (Iasd "21. MUszaki adatok" az 50. oldalon) az
elemtartéba és figyeljen kzben a korrekt pélusokra (pozitiv/+ és
negativ/-).

» Tolja vissza a logger egységet a miiszerhazba. Vigyazzon arra,
hogy az LC kijelz6 a haz LCD ablakaval egyezzen.

» Helyezze a védékupakot ismét fel az adatgydijtdre.

Az adatgy(ijtd legjobban szobahémérsékleten miikddik. Ha a
terméket extrém alacsony hémérsékleten alkalmazza, az elem

mikaodési ideje lecsokken. llyen esetben a kévetkez6k szerint
csokkentheti az adatgy(ijtd teljesitmény felvételét, hogy az
lizemelési id6t meghosszabbitsa:

LC kijelz6 kikapcsolasa
LED riasztas kikapcsolasa
hosszabb mintavételi rata beéllitasa

Részleteket taldlhat a "11. Konfiguraci¢" fejezetben a 20.
oldalon.

11. Konfiguralas

Az elem berakasa utan konfiguralja az adatgyijtét vagy a szoftverrel, vagy
a weboldalon keresztiil. Valassza ki a rogzitési paramétereket: a
mintavételi ratat, inditasi idét, felvétel idétartamot, sziinet funkciot, LED
villogas id6kozoket, LC kijelzd aktivalas/deaktivalast és beallitdsokat a
PDF jelentéshez.
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=) Akonfiguracios fogalmak és parancsok a szoftver és weboldal kbz6tt

valtozhatnak.

A kovetkez6 utasitasok és magyarazatok a konfiguraciés weboldal
fogalmain és parancsain alapulnak.

A konfiguracids fajl elallitasa utan masolja ezt az adatgyijtére.

a) A szoftver telepitése

Helyezze be a mellékelt CD-t a szamitégép DVD meghajtéjaba.

A telepités automatikusan elindul. Ha ez nem torténik meg, 1épjen be
a DVD meghajtéja mappajaba és nyissa meg az

L,autorun.exe" telepitofajit.

Vélassza ki a kivant — német, francia vagy angol - nyelvet.

Kdvesse az utasitasokat a képernydn, a telepités lezarasahoz. Az
operdcios rendszerétdl fiiggben esetlegesen egy Ujrainditas
szilkséges.

Tovabbi informaciokhoz olvassa el a hasznalati itmutatét a CD-n (3.
fejezet).

A mellékelt szoftver a Voltsoft standard kiadasa. A professzionalis
verzié (Voltsoft Datenlogger, Nr. 101333) egy kilon kaphaté
kilonleges tartozék. Ha a professziondlis valtozatot szerzi be, kap egy
liszensz kulcsot. Kovesse a lépéseket

a Voltsoft hasznalati utmutatéban, hogy regisztraljon, és frissitsen a
professziondlis valtozatra.



b) A szoftver funkciok attekintése

Standard Professzionali

Felhasznalo kezelés X v
E-Mail kezelés X \
Altalanos beallitasok \ \
Nyelv beallitas y \
Az E-Mail formaja X \
Ké’szﬁl’élf kezelés (hozzdadas - N N
eltavolitas)

Felhasznaléi diagram X \
E-Mail riasztas X
Web feliilet X X

c) A konfiguracids fajl eléallitasa a szoftver segitségével
és a szoftver altal rogzitett fajl feltoltése az adatgydijtére
 Csatlakoztassa az adatgy(ijtot a szamitdgéphez.

* Inditsa el a Voltsoft szoftvert és kdvesse a szoftver kézikonyvben év6
hasznéalati Utmutatot (6. fejezet - valassza ki az On altal tamogatott
készliléket).

» Vadlassza le az adatgy(jtt a szamitogépérdl.
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d) A konfiguracios bedllitas atvezetése a weboldalon

Nyissa meg www.conrad.com -ot egy bongészében és navigaljon a
termékszam (pl. 1438090 a DL-200T adatgy(ijtéhdz) segitségével az

adatgyjtd termék-oldalara. Kattintson a linkre a konfiguraciés weboldalon,

ennek a megnyitasara.

F6 ablak — Attekintés

Altalanos
beallitasok

Opciok a
"MERES"-
hez

,OPCIOK A
PDF
JELENTESHEZ
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Vélassza ki a kivant nyelvet a weboldalra, tgy,
hogy a megfelelé zaszlora kattint.

Vélassza ki az adatgy(jtéje modelljét. A modell
megjel6lését a csomagolason és/vagy a terméken
taldlja. A kivalasztott modelltipus piros jelolést
kap.

Itt valaszthatja ki a rogzitési paramétereket az
adatgy(jtéjéhez.

Tovabbi utasitdsokhoz olvassa el az opciokat
az "Opciok a MERES-hez -

LALAPVETO BEALLITASOK"-hoz a

24. oldalon, és az opcidkat a

,MERES" — ,RIASZTASBEALLITAS"-hoz a 27.
oldalon.

Itt hatdrozza meg a PDF jelentés tartalmat és
megnevezését.

Tovabbi utasitasokhoz olvassa el az
"OPTIONEN PDF-BERICHT"“-¢t a 28. oldalon.



Andere
Einstellungen

Hier kénnen Sie die Konfigurationsdatei erstellen,

eine vorherige Einstellung laden oder die Eintrage
auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen.

Fir weitere Anweisungen lesen Sie ,Andere
Einstellungen® auf Seite 29.

MERES® -  ALAPVETG BEALLITASOK® - opcidk Valassza a

,MESSUNG" (mérés)-t a navigacios lécen, és adjon be beallitdsokat
,GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN® (alapveté beallitasok) alatt.

»LOGGER-
ID“

JFELTETEL
EK
ROGZITES
INDITASHOZ

A Logger-ID egy négyjegy(i azonosito. Adjon be egy
szamot 0000 és 9999 kozott, pl. 0014-et.

Alkalmazzon kilonb6z6 logger-ID-ket, hogy
adatgyijtoket kiilonb6zd konfiguracios
fajlokkal kilonb6z6 alkalmazasokhoz
megjeldljon.

Valasszon egyet a kdvetkezé opcidkbol, annak
meghatarozasara, mikor kezdje az adatgydjté a
felvételt. Minden opcionak van egy standard stopp
bedllitasa.

,UMGEHEND, BIS SPEICHER VOLL IST*
(folyamatosan, amig a memdria megtelik) az
adatgy(ijté azonnal inditja a rogzitést, amig a

,START PER TASTENDRUCK" (Inditas
gombnyomassal): Az adatgy(ijté inditja a régzitést, ha
az ENTER (8) gombot néhany masodpercig nyomva
tartjia. Az adatgy(jto ledllitja a rogzitést, ha a
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»BEDINGUN
GEN FUR
AUFZEICHN
UNGS-
START*
(feltételek
rogzités
inditashoz)

,BEDIN
GUNG FUR
AUFZEICH
NUNGSEN-
DE*
(feltételek
arogzités
befejezésh
ez)

,START
-IDG*
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,START ZUR STARTZEIT*: Az adatgydijté elinditia a
rogzitést egy meghatarozott datummal és id6ben,
amig a memdria meg nem telik.

,START-/ENDZEIT*: Az adatgyijt6 inditja és
befejezi a rogzitést egy meghatarozott ddtummal és
idében.

,FORTLAUFENDE PROTOKOLLIERUNG" (folyamatos
jegyz6konyvezés) : Az

adatgy(ijtd inditja a rogzitést azonnal, és egy szalagon
feljegyzi. Az Ujabb adatok felilirjak a legrégebbi
adatokat. A rogzités/jegyzokonyvezés lell, amint az
elem kiiriil, vagy a "FORTLAUFENDE
PROTOKOLLIERUNG® (folyamatos jegyzékdnyvezés)
opciot
Vlasszon egyet a kdvetkezd opcidkbdl, annak
meghatarozasara, mikor allitja le az adatgy(ijté a
rogzitést.

LJKEINE": Nem kerll meghatarozasra feltétel a
ledllitashoz. Az adatgydijtd ledllitja a rogzitést a
kévetkezd beallitasra alapozva: ,BEDINGUNGEN
FUR AUFZEICHNUNGSSTART (feltételek rogzités

,STOPP" GOMB: Az adatgy(ijtd ledllitja a rogzitést,
ha az ENTER (8) gombot néhany masodpercig
nyomva tartja.

,PDF-KESZITES UTAN“ Az adatgy(ijté leéllitja a
rogzitést, ha a PDF jelentés elkészilt.

Hatérozza meg a datumot és 6raidét, amikor a
felvételnek indulnia kell.



,VEG-ID6*

,INDITAS
KESLELTE
TES
PERCEKBE
N

L,MINTAVE
TELI
RATA“

FELVETE
L
IDOTARTA
M

oLED-
VILLOGAS
IDOKOZ

LKIJELZO
AKTIVALA
SA*

DHatérozza meg a datumos és draidét, amikor a
felvételnek le kel allnia.

Hatarozza meg a késleltetést azonnal a rogzités
kezdetén.

Hatarozza meg, hogy milyen gyakran hajtsa végre és
tarolja az adatgyijt6 a méréseket,
"MASODPERCBEN",

,PERCBEN" vagy ,ORABAN".

Ha az adatgy(itét kilonlegesen alacsony
hémérsékleten alkalmazza, valasszon egy
hosszabb mintavételi idtartamot, hogy a
teljesitmény felvételt csokkentse, és igy az elem
élettartamot meghosszabbitsa.

Ez az érték automatikusan lesz kiszamitva a
mintavételi id6koz alapjan, és a felhasznalé altal nem
véltoztathaté meg.

Valassza ki, hogy milyen gyorsan villogjanak a LED
ellendrzé lampak (2,3). Valasszon egy 5, 10, 15, 20, 25
vagy 30 masodperces idékozt.

Tavolitsa el a pipat az ellendrzé dobozrél, az LC
kijelz6 kikapcsolasara, vagy tegyen pipat az ellenérzé
dobozra, az LC kijelz bekapcsolasahoz.

> Ha az adatgy(itét kilonlegesen alacsony
hémérsékleten alkalmazza, valasszon egy
hosszabb mintavételi idtartamot, hogy a
teljesitmény felvételt csokkentse, és igy az elem
élettartamot meghosszabbitsa.

27



28

MERES" - ,RIASZTAS BEALLITAS* - opciék
Konfiguralja a riasztas bedllitdsokat a "Messung" (mérés) regiszterkartyan.

LLED
RIASZTAS
AKTIVALA
SA"

,SZUNET-
FUNKCIO
HATARER
TEK“

LFELSO
RIASZTAS
I HATARY/
LALSO
RIASZTA
sl
HATAR®

A LED-es riasztas jelzi, ha egy mérési érték a
meghatarozott tartomanyon kivil van.

A LED-es riasztas deaktivalasara tavolitsa el a kis pipat
az ellendrzé dobozban.

A LED-es riasztas aktivalasara tegyen pipat az
ellendrzé dobozba.

=> Ha az adatgy(ijtét kiildnlegesen alacsony
hémérsékleten alkalmazza, deaktivalja a LED
riasztast, hogy a teljesitmény felvételt
csokkentse, és igy az elem élettartamot
meghosszabbitsa.

A rdgzités alatt a riasztas hatarérték figyelmen kivil
hagyhato.

Vélassza az ,AKTIVIEREN*“tvagy ,DEAKTIVIEREN'*
t, a Pause (szlinet) funkci¢ aktivalasara/deaktivalasara.

=> A sziinet funkci nem allitja le a rogzitést.

Vélasszon paramétereket, iigy, hogy a paraméter

ellenérzé dobozkat aktivalja, és az alsé és felsd

riasztasi hatarértékeket szamokban megadja.

Vélassza ki a légnyomas kivant mértékegységét a

Dropdown-mentibél (csak a DL-220THP-nél).

> A piros LED-es ellenérzé lampa (2) villog, ha a
mért érték az also és felsd riasztasi hatarok
tartomanyan kivl van.



OPCIOK A PDF JELENTESHEZ"

Vélassza az ,OPTIONEN PDF-BERICHT"“-et a navigécios lécen, és adjon
be bedllitasokat a PDF jelentés tartaimanak meghatérozésara.

»SPRACHE* Valassza ki a nyelvet, amelyen a PDF jelentés
(nyelv) megjelenését kivanja, a valasztasi box-bol.

Kattintson a ,NAME EINGEBEN" (név
beadas)-ra, a fajinév mintak
meghatarozasara.
- Egy Uj ablak nyilik: ,BITTE
NACHFOLGEND EIN NAMENSMUSTER
AUSWAEHLEN"
(Kérjuk, valasszon egy név mintat)
Vélassza ki a kivant elemeket
,PDF- (tulajdonos, sorozat-ID, modellnév, datum,
FAJLNEV* id6/
hely) és a sorrendjtiket.
Max. 6 elem vélaszthato ki. A kivalasztott
elemek megjelennek a "DATEINAME"
(fajinév) mezében.
- Nyomja a ,LOSCHEN"“t, ekkor minden
kivalasztott elem torlédik. A ,fajinév*
mez0 ismét ires.

,DATUMFORM Valassza ki az elényben részesitett datum
ATUM formatumat a mentibél.

Vlasszon a 12 6ras és a 24 ¢ras kijelzés

iiIDOFORMATUM formatum kozott.

»TULAJDONOS* Adja be a tulajdonos nevét.



,MUKODES
HELYE*

JELENTES
NEVE*

,FELHASZN
ALol

Adja be a hely nevét, pl. azt a helynevet, ahol
felvételt kivan késziteni.

Adjon be egy jelentés nevet, amely a PDF
jelentésben ki lesz jelezve.

Adjon be megjegyzéseket vagy kiegészitd
informéaciokat, amennyiben sziikséges.

Egyéb beallitasok

30

,KONFIGU
RACIO
LETREHO
ZASA"

LFELTOLT
ES
BEALLITA
SOK*

»STAN
DARD“

Hozza létre a konfiguracios fajlt, tarolja azt a
szamitdgépén, és telepitse fel az adatgydijtére.
Tovabbi utasitasok érdekében olvassa el a
kovetkezSket: e) Konfiguracios fajl eldallitasa a
weboldal segitségével" a 30. oldalon, és f) "Egy

a weboldalon el8allitott konfiguracios fajl feltltése
az adatgy(jtére" a 30. oldalon.

Toltson fel egy elébbi konfituracios fajlt -
amennyiben van ilyen - a jelen fajl részleteinek
atvizsgalasara a weboldalon.

- Egy (j ablak jelenik meg.

- Valasszon egy konfiguracios fajlt, amit el6tt
eldallitott, és a szamitégépen elmentett.

Allitsa vissza a beallitasokat a standard értékekre
és -bedllitasokra.



e) A konfiguracios fajl eléallitasa a weboldal segitségével

» Akonfiguracios beallitasok végrehajtasa utan valassza a
,KONFIGURATION ERSTELLEN“t (konfiguracio el6allitasa), hogy a
konfiguracios fajlt a szamitogépére letdltse.

» Egy Uj ablak jelenik meg, a konfiguracios fajl nevének
megvaltoztatasara. A standard név ,Setlog’. Ha sziikséges,
véltoztassa meg a fajl nevét.

» Hajévahagyja a fajl nevét, kattintson a ,KONFIGURATION
ERSTELLEN"re.
A konfiguracids fajlja a szamitogépére letdltddott/importalodott.

f) Egy a weboldalon létrehozott
konfiguracios fajl feltoltése az
adatgydijtére
» Vegye le a védBkupakot az adatgy(ijt6rdl.
» Csatlakoztassa az adatgy(ijtét a szamitogéphez.
 Huzza a szamitdgépe letdltés mappajabol a konfiguracios fajlt az
adatgy(ijté mappéjaba, a konfiguracid kivitelezésére.
» Az0ld LED-es ellendrzd Iampa (3) kétszer villog, ha a konfiguracios fajlt
sikertilt telepiteni az adatgy(ijtére.

» Ha az adatgyijtén a konfiguralds megtértént, valassza le a
szamitogépérol.

g) A konfiguracios beallitasok feliilvizsgalata

* Azinditasi md a konfiguracios bellitason alapul.
,BEDINGUNGEN FUR AUFZEICHNUNGSSTART" (feltételek a rogzités
inditésahoz).

+ Astop mod alapja: ,BEDINGUNG FUR AUFZEICHNUNGSENDE®
(a rogzités befejezés feltétele).
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Meg tudja vizsgalni, melyik inditasi mod aktiv, Ugy, hogy a meglévé
konfiguracios fajlt a web felliletre tolti, a PDF jelentésben utdnanéz,
vagy az adatgy(ijté funkciomendijét elhivja.

Meg tudja vizsgalni, melyik ledllitasi mod aktiv, Ugy, hogy a meglévé
konfiguracios fajlt a web feliiletre tolti, vagy az adatgy(ijtd
funkciémenuijét el6hivja.

Tovabbi utasitasokért a meglévé konfiguracids beallitasok
feltdltéséhez olvassa el a "Mas bedllitasok" fejezetet a 29. oldalon.

Tovabbi utasitasokért a funkciémeni el6hivasahoz olvassa el
,) Funkciomend el6hivasa” fejezetet a 41. oldalon.

12.AZ LC KIJELZON LATHATO

UZEMMODOK, BEALLITASOK ES
KIJELZESEK ATTEKINTESE

a) Uzemmodok és beallitasok

A kovetkezd 'kor'\figuréciés bedllitasok végrehajtasahoz olvassa el az
"Opciok a MERES ALAPVETO BEALLITASAIHOZ" c. részt a 24. oldalon.
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1. lizemmod
Funkcio A régzités azonnal indul.
A rdgzités automatikusan leall, ha megtelt a memoria.

Bedllita o Valassza a kovetkez6t: UMGEHEND, BIS SPEICHER
s VOLL IST* (folyamatosan amig a memdria meg nem



2. lizemmod

Funkci6 A rogzités azonnal indul.
A régzités ledll, ha az ENTER gombot néhany
masodpercig nyomjak.

Bedllita o Valassza a kovetkezét: UMGEHEND, BIS SPEICHER
s VOLL IST* (folyamatosan amig a meméria meg nem
telik) mint "feltételeket a rogzités inditasahoz"

o Vélassza a ,STOPP" gombot, mint "Feltételt a
3. lizemmod
Funkcié A rogzités azonnal indul.

A rogzités ledll a PDF jelentés elkészillése utan.

Bedllita o Valassza a kovetkez6t: UMGEHEND, BIS SPEICHER
s VOLL IST* (folyamatosan amig a meméria meg nem
telik) mint "feltételeket a rogzités inditasahoz"

. Va’lgss;a a ,,NACH E’I_Z)F-ERSTELLUNG“ (a PDF
4. izemmod

Funkcid A rogzités indul, ha az ENTER gombot néhany
masodpercig nyomva tartja.

A régzités leall, ha megtelt a memoria.

Bedllita  » Valassza az "INDITAS GOMBNYOMASRA" opciot, mint
s JFELTETELT A ROGZITES INDITASHOZ"
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5. lizemmaod

Funkcio A rdgzités indul és ledll, ha az ENTER
gombot néhany masodpercig nyomja.

Bedllita o Valassza az "INDITAS GOMBNYOMASRA" opciét, mint

s FELTETELEK A ROGZITES INDITASHOZ" alatt.
* Valassza a ,STOPP" gombot, mint ,FELTETELT A
ROGZITES BEFEJEZESHEZ"
6. lizemmaod

Funkcio A rdgzités indul, ha az ENTER gombot néhany
masodpercig nyomva tartja.

A rogzités leall a PDF jelentés eldallitasa utan.

Bedllita o Vélassza az "INDITAS GOMBNYOMASRA" opciét, mint
s JFELTETELEK A ROGZITES INDITASHOZ" alatt.

o Valassza a ,PDF ELOALLITAS UTAN" opcidt, mint
JFELTETELT A ROGZITES BEFEJEZESHEZ"

7. izemmod

Funkcié A régzités indul a meghatérozott idépontban. A
rogzités automatikusan ledll, ha megtelt a memoria.

Bedllitda e Valassza az INDITAS AZ INDITASI IDOBEN* opciét,
s mint
JFELTETELEK A ROGZITES INDITASHOZ" alatt.



8. izemmod

Funkcié A rogzités indul a meghatérozott idépontban.
A régzités ledll, ha az ENTER gombot néhany
masodpercig nyomjak.
Bedlita  « Vélassza az ,INDITAS AZ INDITASI IDOBEN" opcidt,
’ T:IE}.TETELEK AROGZITES INDITASHOZ" alatt.
¢ Hatarozza meg a datumot és draidét a rogzités
inditasara a ,STARTZEIT* mezdben.
¢ \Vdlassza a ,STOPP" gombot, mint "Feltételt a
9. izemmod
Funkcié A rdgzités indul a meghatérozott iddpontban.

Beallita
s

A régzités leall a PDF jelentés elkészilése utan.

o Valassza az ,INDITAS AZ INDITASI IDOBEN* opcict,
mint
JFELTETELEK A ROGZITES INDITASHOZ" alatt.

¢ Hatarozza meg a datumot és draidét a rogzités
inditasara a ,STARTZEIT* mez6ben.

o Vélassza a ,NACH PDF-ERSTELLUNG" (a PDF
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10. izemmaod

Funkcio A rogzités indul és ledll a meghatérozott éraidében.

Bedllita o Vélassza az INDITAS/BEJEZES® opciét, mint
s LJFELTETELT A ROGZITES INDITASHOZ"
Hatarozza meg a datumot és 6raidét a rogzités
inditasara a ,STARTZEIT* mezdben.
Hatarozza meg a datumot és 6raidét a rogzités
befejezésére az ,ENDZEIT* mezében.

11. izemmod

Funkci6 Az adatokat a késziilék azonnal, és egy szalagra
rogziti.
A rogzités leall, amint az elem kimertil, vagy
FOLYAMATOS JEGYZOKONYVEZES* a
,FELTETELEKET A ROGZITES INDITASHOZ"

helyettesitl.
Bedlita o Valasszaa FOLYAMATOS JEGYZOKONYVEZES
s opciot mint "FELTETELT A ROGZITES INDITASRA".



12. lizemmod

Funkci6 Az adatokat a kész(ilék azonnal, és egy szalagra
rogziti.
Ha egy kiegészitd leallitd modot akar, vélassza a
kévetkez6t:

A rdgzités ledll, ha az ENTER gombot néhany
masodpercig nyomja.
Bedlltd o Valasszaa ,FOLYAMATOS JEGYZOKONYVEZES
s opciét mint "FELTETELT A ROGZITES INDITASRA".
« \Vdlassza a ,STOPP" gombot, mint "Feltételt a
rogzités befejezéséhez"
13. izemmod

Funkci6 Az adatokat a késziilék azonnal, és egy szalagra
rogziti.
Ha egy kiegészitd lellitd modot akar, vélassza a
kévetkez6t:

A régzités leall a PDF jelentés elkészilése utan.

Bedlltd o Vélasszaa ,FOLYAMATOS JEGYZOKONYVEZES
s opciot mint "FELTETELT A ROGZITES INDITASRA".

o Vélasszaa ,NACH PDF-ERSTELLUNG® (a PDF
elkésziilte utan) opciot, mint
e Az 1-13- mddhoz kiegészitd funkcidkat alkalmazhat, a régzités
inditasi idejének késleltetésére. Adjon be a konfiguracional
"INDITAS KESLELTETES PERCEKBEN" alatt egy értéket percekben.
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b) Kijelzések az LC kijelzén

« Egyes beallitasoknak nincs kijelzése a kijelzén. A beallitdsok
ellendrzésére olvassa el a ,g) Konfiguracios beallitasok
vizsgalata" fejezetet a 30. oldalon

. v e a@a | Ha nincs kijelzés, vagy ha az adatgy(ijt6 a rogzitést
° inditja/ledllitia, a kijelz6n az utols6 mérés jelenik
Lj 5 B meg.
Méd Start-méd Stopp-méd Megjegyzések
Ha a meméria tele
1 Nincs semmi nem van, a piros LED
a kijelzén alkalmazh ellendrzé lampa (2)
até villog.

Allitsa le a felvételt,
gy, hogy az ENTER

4 ®
2 Nincs semmi 5& OP gombot néhany
a kijelz6n masodpercig

nyomva tartja.

Nincs semmi Nincs semmi
a kijelz6n a kijelzén
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Moéd  Start-méd

C Gkt

Stopp-méd

nem
alkalmazh

Ctof

Nincs semmi
akijelzén

nem
alkalmazhatd

Megjegyzések

Ha a meméria tele
van, a piros LED
ellendrzé lampa (2)
villog.

Inditsa a felvételt,
gy, hogy az ENTER
gombot néhany
masodpercig
nyomva tartja.

Inditsa és &llitsa le a
felvételt, tgy, hogy
az ENTER gombot
néhany masodpercig
nyomva tartja.

Inditsa a felvételt,
gy, hogy az ENTER
gombot néhany
masodpercig
nyomva tartja.

Ha a meméria tele
van, a piros LED
ellendrzé lampa (2)
villog.
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Méd  Start-méd

10

1

12

13

Stopp-méd

ceo

Stof

Nincs semmi
Kijelzés

v ®

2

BE §°CP

nincs semmi
akijelz6n

nincs semmi
a kijelzon

nincs semmi
akijelzon

Nincs semmi
akijelzén

Megjegyzések

Allitsale a
felvételt, Ggy, hogy
az ENTER
gombot néhany
méasodpercig
nyomva tartja.

Allitsa le a felvételt,
gy, hogy az ENTER
gombot néhany
masodpercig
nyomva tartja.



Mod Start-méd Stopp-mod Megjegyzések
,INDITAS KESLELTETES PERCEKBEN*

az1-13.
modtol
fligaden

13. ADATOK ROGZITESE

a védokupakot (12) és a gumi tomitéseket (9, 10) felhelyezte. Ez
a védelem lehet6vé teszi a folyamatos rogzitést nedves
helyiségekben és a szabadban.

j Az adatgyiijtd csak akkor teljesen védett portél és vizsugartél, ha

Hasznélat elétt gy6zdjon meg réla, hogy a véddkupak
szorosan ra van téve az adatgy(ijtore, és a haza teljesen
zérvavan.

Ne meritse vizbe!

Ne hasznalja a kész(iléket erés magneses mez6k, vagy
addantennak kdzvetlen kézelében.

Ne fedje le az érzékeld nyilasait.
« Figyeljen arra, hogy a gumitémitések a helyes pozicioban legyenek, és
a kupak szorosan iljon az adatgydijton.
» Helyezze el az adatgy(ijtét a tervezett helyére.

» A védbkupakot akkor kell levenni, ha az elemet beteszilcseréli, vagy a
tarolt adatokat a szamitogépen ki akarja olvasni. Huzza le a
véddsapkat a készulékrdl.

» Tegye ismét vissza a védékupakot a kdvetkezo felvétel el6tt szorosan
az adatgydijtére.
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a) Funkciomenii el6hivasa

Nyomja meg a DOWN (6) gombot, a funkciémenii behivasahoz Ha
ismételten nyomogatja a DOWN gombot, egymas utan megjelenik az
utolsé rogzitett mérés, az adatgy(ijté-ID és a konfiguracional kivalasztott
inditas/leallitas mod.

b) A felvétel inditasa

<« A felvé}el indul, a kdyetk'ezgi konfigur;’aciés beallitasra alapozva:
LFELTETELEK A ROGZITES INDITASHOZ"

« Ha az adatgyijt6 a rogzitést inditja, az LC kijelzén " " jel&(
meg.

« P“jelzi, hogy az adatgyiijtd készen all a felvételre; és kialszik,
amint az adatgyijtd a rogzitést végzi.

c) Afelvétel befejezése

« Afelvétel megall, a kdvetkezd konfiguraciés bedllitasra alapozva:
,BEDINGUNG FUR AUFZEICHNUNGSENDE * (feltétel a rogzités
befejezéséhez). Ha feltételként
arogzités befejezéshez "NINCS" semmi kivalasztva, a felvétel a
"Feltételek a rogzités inditasahoz" alapjan fejez6dik be.

« Ha az adatgyijt6 a rogzitést ledllitja, az LC kijelzén " " je.ik
meg.

d) Afennmaradé idé kijelzése a felvétel
inditasig/leallitasig
« Nyomja meg a DOWN (6) gombot, a funkciémenii behivasahoz.
« Nyomja meg a DOWN gombot t6bbszor, amig ,STARTZEIT* és/ivagy

LENDZEIT* (befejezési idd) és a fennmaradd id (6ra/percben, vagy
napokban kifejezve) az LC kijelzén megjelenik.
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A 24 6ranal révidebb idészakok HH:MM (6ra:perc) formaban lesznek
kijelezve. Ha a fennmaradd id6 a 24 ¢rat meghaladja, akkor
napokbanjdzédik ki" "

* Amint a felvétel indul/ledll, az utols6 mérés érték megjelenik a kijelz6n.

» Nyomja mega DOWN gombot, a funkciémeniihdz valé visszatérésre.

e) A hatarérték-sziinet funkcio
aktivalasa/deaktivalasa

*  Ahatarérték riasztas - szlinet funkcionak a felvétel alatti
aktivalasara/deaktivalasara a hatarérték riasztast a
konfiguracio alatt aktivaini kell (lasd az opcidkat a
,MERES" - ,RIASZTASBEALLITAS"-hoz a 27. oldalon) .

v e @a | ENTER o
Hosszab °C
n ok:nés :": ""
an vl L2
PAUSE Sziinet P
be

® wa| ENTER | v @ @@

of Fl=| 258
Pl Sziinet ki

Készen &l a hatarérték-szlinet funkcio deaktivalasara, Ugy, hogy az
ENTER (8) gombot néhany masodpercig nyomva tartja.

Amint a riasztas-sziinet funkco aktivalva/deaktivalva van, a kijelz6n az
utolsé mérés jelenik meg.



=> Arbgzitett értékek aktivalt szinet-funkciondl a jelentés grafikus

részében a szokasos modon lesznek kijelezve. Mindenesetre a
grafikus megjelenitésben vilagosan lathatd, mikor és milyen hosszan
volt a sziinet funkci6 aktivalva.

Ha a hatarérték-sziinet funkcio a felvétel alatt aktivalodik, nincs LED
riasztas, és nincs figyelmeztetd ,.\“ vagy ,X“ jelzés. A minimalis és
maximalis értékek nem aktualizalodnak.

f) A minimalis/maximalis mért értékek kiolvasasa

v ® an v @ v @
°c ENTER °c ENTER °c
U réviden réviden
megnyo megnyo
L' mni . mni .
d MAX — MIN

->
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Nyomja meg a DOWN (6) gombot a funkcidmeniiben tébbszor,
amig azt a rogzitést (pl. hémérséklet) eléri, amelynek a maximalis
és minimalis mérési értékeit le akarja olvasni.

Nyomja meg az ENTER (8) gombot, hogy a kiolvasasi médot a
maximalis és minimalis értékekhez elhivja.

Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a kivalasztott felvételben a
maximalis és minimalis mért értékek koz6tt atvaltson.

Nyomja meg a DOWN gombot, hogy a maximalis és minimalis
értékek kiolvasasi modjat elhagyja.

értéket.
A legnagyobb és legkisebb mért értékek keriiinek rogzitésre a
felvétel inditasanak id6pontjatol kezdve.

Az utolsd mért értékekhez az adatgy(ijté atvizsgalja és aktualizélja
az értéket a kijelzon, amennyiben a hatarérték-sziinet funkcié nincs

,MAX" mutatja a legmagasabb értéket, és ,MIN“ a legalacsonyabb



aktivalva.
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A legmagasabb és legalacsonyabb mért értékeket tobbet nem
aktualizaljak, ha a késziilék a rogzitést ledllitja.

14. A PDF JELENTES ELOALLITASA

Kosse dssze az adatgyijtét a szamitogépével.

Egy PDF jelentés automatikusan elkésziil. A piros és z6ld LED
kontroll-ldmpa (2, 3) egyszerre villan fel, és az LC kijelzén

,USB PDF" jelenik meg. Ezen id6 alatt az adatgy(ijtét ne valassza le a
szamitogépérdl.

Nyissa meg az adatgy(ijté meghajtojat a szamitogépén.

Amint a PDF fajl sikeresen elkésziilt, a ,PDF* kialszik az LC

kijelzon (5). ,USB* megmarad az LC kijelzon.

Vélassza ki és nyissa meg a PDF fajlt.

A PDF jelentés altalanos informéaciokat tartalmaz a késziilékre, az
adatgy(ijtd beallitasokra, a riasztas allapotara vonatkozdan, és egy
grafikat, amely a rogzitési idé alatt mért adatokat mutatja be.

Mentse el a PDF fjlt a szamitégépén, és zarja be a fajlt.
Vélassza le az adatgy(ijtét a szamitdgépérdl.

=)  Atarolt mérések szamatol fliggéen a PDF fajl elGallitasa mintegy

30 masodpercig tarthat.

A PDF jelentésben csak a felvétel alatt mért legmagasabb és
legalacsonyabb értékek jelzddnek ki, a szlinet funkcio alattiak
nem.
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15. ADATOK TORLESE

Az adatokat, amennyiben sziikséges, torélni kell.
Az adatok torlése nincs befolyassal a konfiguracios
bedllitasokra.
Nyomja és tartsa a DOWN és ENTER gombot nyomva, és kdsse
0Ossze az adatgy(ijtét a szamitogépével. Az LC kijelzén ,USB* jelenik
meg. Az sszes adat torlédik.
Eressze fel a gombokat.
A szamitdgépén lévé adatgy(jté meghajto tres, ami azt jelenti, hogy
az Osszes adat sikeresen torl6dott. Valassza le az adatgy(jtét a
szamitogépérol.

16. A FIRMWARE FRISSITESE

Toltse le a legujabb adatgyijté firmware-t a termékoldalrél a
www.conrad.com alatt.

v o @a
ENTER

nnn f| Hosszapb
uuu ‘D' nyomas UP ‘D

N

Nyomja a DOWN (6) gombot tébbszor, amig a négyjegyt
logger ismertetéjel és ,ID* nem jelenik meg a kijelzén.

Nyomija és tartsa nyomva az ENTER (8) gombot, amig a
négyjegyd Iogger{lpaz , “dltal nem lesz helyettesitve.

Kdsse dssze az adatgy(ijtot a szamitdgépével.
Huzza ra az adatgyijt6 firmware-jét a szamitogépére.
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Az adatgy(jtd megkezdi a frissitést. Ezen idé alatt az adatgy(ijté
rovid ideig nem tekinthet6 taroléeszkéznek. Ne vélassza le az
adatgy(ijt6t a szamitogépérdl!

» Amint az adatgy(ijt6 ismét taroldeszkdzként jelenik meg, a frissités
lezarult. A zoéld LED ellenérzd 1ampa kétszer villog.

o Vadlassza le a késziiléket a szamitogéprdl.

=>  Azadatgyiijté firmware véltozata a PDF jelentés bal alsé sarkaban
atvizsgalhato.

17. A STANDARD FIRMVER
VISSZAALLITASA

A firmware visszaallitasa térli az 6sszes konfiguracios
bedllitast, de nincs befolyasa a tarolt mérésekre.

« Tavolitsa el az elemet, amint a "9. Uzembe helyezés" fejezetben a 18.
oldalon leirtuk.

» Nyomja és tartsa a DOWN gombot nyomva, és ksse dssze az
adatgy(ijtét a szamitogépével. Amint a zold LED ellendrzé lampa
(3) felvillan, engedje el a DOWN gombot.

 Varjon néhany percig, amig a szamitdgép az adatgy(jtét USB
késziilékként felismeri. A firmware visszaallitodott.

 Konfigurdlja az adatgy(jtét, amint a "11. Konfiguralas" fejezetben a
20. oldalon leirtuk.
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18. HIBAELHARITAS

Probléma

A szamitégép
nem ismeri fel
az
adatgy(ijtot.

Nem késziil
PDF f4jl.

Nem
realisztikus
informaciok

A nyomégomb
ENTER/DOWN
nem reagal,
annak
ellenére,

Az LC kijelzd
nincs
bekapcsolva.

Lehetséges megoldas

Ellendrizze, hogy a csatlakozas utan "USB*
kijelzésre keriilt-e az adatgydijtén. Ha igen, dugja
be egy masik USB csatlakozdba.

Vizsgélja meg, hogy a funkcié az USB- adathordozd
eszkdzok alkalmazésara a szamitogépén aktivalva
van-e.

Ellenérizze, hogy az adatgy(ijtét a

szamitogépe felismerte-e.

Viizsgélja meg, hogy a sz&mitdgépe az

adatgy(ijt6t Uj adathordozo6 eszkdzként jelzi-e ki.
Vizsgalja meg, hogy az adatgydjté nem végez-e egy
firmver frissitést (Iasd 16. "A firmver frissitése" a 45.
oldalon).

Allitsa az adatgy(ijtd firmver-jét vissza (lasd 17.
"Visszaallitas a standard firmver-re" a 46. oldalon).

Allitsa vissza az adatgy(ijt6 firmver-jét (lasd 17.
"Standard firmver-re visszaallitas" a 46. oldalon).

Vizsgalja meg, hogy az LC kijelz6t nem
kapcsolta-e ki a konfiguracional (lasd "Mas
beallitasok" a 29. oldalon)

Cserélje ki az elemet.
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Probléma Lehetséges megoldas

Nincs Vizsgalja meg, hogy a LED riasztas a konfiguracios
LED-es fajlban nem volt-e kikapcsolva (lasd "Mas
riasztas. beallitasok" a 29. oldalon).

Vizsgalja meg, hogy a riasztas nem lett-e
ledllitva (lasd "A hatarérték riasztas-sziinet
funkci¢" a 42. oldalon)

19. KARBANTARTAS ES TISZTITAS

* Akészilék az alkalmankénti tisztitason kivil nem igényel karbantartést.
« Tisztitas el6tt valassza le a kész(iléket az elektromos halézatrol.
* Ne meritse a készliléket vizbe.

» Semmi esetre se alkalmazzon agressziv tisztitoszert vagy oldészert,
Alkalmazzon egy szaraz, puha és tiszta antisztatikus térléruhat a
termék feliiletének a tisztitaséra.
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20.ELTAVOLITAS

a) A késziilék
Az elektronikus késziilékek Ujrafeldolgozhatok és ezért nem
szabad 6ket a haztartasi hulladékba dobni.
Téavolitsa el a terméket a hasznos élettartam letelte utén a

B \onatkozo torvények szerint.

Vegye ki az esetleg a készillékben 1évé elemeket/akkukat, és
azokata terméktdl elkilonitve tavolitsa el.

b) Elemek/akkuk

Felhasznaloként térvény kotelezi az elhasznalt elemek leadasara. tilos

ezeket a haztartasi szeméttel egytt eltavolitani.
A kéros anyagokat tartalmazo elemeket ezzel a
szimbélummal jeldlik, arra utalva, hogy az eltavolitas a
haztartasi szeméttel egyiitt tilos. A mértékado nehézfémek
jelélései a kdvetkezok: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb =
6lom (a jeldlés az elemeken lathato, pl. a szeméttartaly jelkép
alatt balra).

Az elhasznalt elemeket, akkumulatorokat téritésmentesen leadhatja a
lakéhelye kézelében talalhato gydjtéhelyen, szakiizleteinkben vagy minden
olyan helyen, ahol elemet és akkumulatort arusitanak!

Ezzel eleget tesz torvényi kotelezettségeinek, és hozzajarul a kérnyezet
védelméhez!
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21.MUSZAKI ADATOK

a) Minden modell
Tapellatas ........cocovveverrrenerenes 1db 3 V-0os gombelem, CR2450 tipus
Elemek tizemélettartama 1 év (mérési idékoz 1-szer/perc) Védettség

Mintavételi rata 1 perc - 24 6ra
Méret (Szé x Max Mé) .........c.c.... kb. 37 x 86 x 19 mm  Suly
... kb. 42 g (gombelemmel egyiitt)

b) Rend. sz. 1435090, Modell sz. DL-200T
Mért érték ......coovviriiriieicci Homérséklet
Tarolokapacitas 40020 a hémérséklet adatok szamara
Felbontds........c.ccoveuiiviciciciiriciens 0,1°C
Hoémérséklet mérési tartomany............. -30...+60 °C
Hoémérséklet pontossag ............. +/-0,5°C (>0 ... +60 °C)
+-1°C(-30... +0 °C)
¢) Rend. sz. 1435091, Modell sz. DL-210TH
MErt 8rtékK ..o Homérséklet, relativ
|égnedvesség tarold kapacitas ... 20010 a
hémérséklet adatok szamara
20010 a relativ légnedvesség adatok

szadmara Felbontds.............c.cccocvcviniiiriniiinnnns 0,1°C/0,1 % rF

Hoémérséklet mérési tartomany............. -30...+60 °C

Homérséklet pontossag ............. +/-0,5°C (>0 ... +60 °C)
+-1°C(-30... +0°C)

Relativ légnedvesség

mérési tartomany.............cccceeeee. 0-100%
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Relativ légnedvesség
PONtOSSAGA.....voveverreeririrerieriina +/-5,0 % (0 - 20 %, 80 - 100 %)

+-3,5 % (>20 - 40 %, 60 - <80 %)
+-3,0 % (>40 - <60 %)

d) Rend. sz. 1435092, Modell sz. DL-220THP

MErt €rtek .....ooevveiries Hémérséklet, relativ Iégnedvesség,
légnyomas  Tarolasi

kapacitds ...........ccoevervirienns 13340 hémérséklet adatok

szamara

13340 relativ Iégnedvesség adatok
szamara 13340 légnyomés adatok

széméra
FelbONtas........covuurvveerreieriieriis 0,1°C/0,1 % rF/1hPa
Homérséklet mérési tartomany............. -30...+60 °C
Hémérséklet pontossag ............. +/-0,5°C (>0.... +60°C)

+/-1°C (-30 bis +0 °C)
Relativ légnedvesség
mérési tartomany.
A relativ légnedvesség
PONtOSSAGA ...vvvevverrrrrinas +/-5,0 % (0 - 20 %, 80 - 100 %)

+1-3,5 % (>20 - 40 %, 60 - <80 %)
+/-3,0 % (>40 - <60 %)
Légnyomas mérési tartomany ................ 300 - 1200 hpa
Légnyomas pontossaga .. +/- 3 hpa
700 - 1100 hPa,
-20..0°C,+50...70 °C)
+/- 2 hpa
(700 - 1100 hpa, >0 ... <+50 °C)

0-100%
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