Hasznalati atmutaté

1.

A COMET buvar- és kiiltéri szivattyik 12 V egyenfesziiltségrol mikodnek.
Aramforrasként akkumulator, halézati tapegység vagy transzformatoros
egyeniranyitd egység hasznélhaté. Transzformatoros egyeniranyitd
egységek esetében a megengedett fesziltség legfelijebb 14 V. Ha az aram
nem simitott, akkor a munkaciklus nem haladhatja meg a 15 percet. Ezt
kévetben a hitési ido legalabb 15 perc.

A szivattyl csatlakozokapcsaira a kévetkezO moédon kell bekétni az
aramforrast: 2-eres ¥pos kabel: plusz (+) - pdlus
fekete/fehér minusz (-) - pélus fenér &

2-eres tomldkabel: plusz (+) - p6lus barnaminusz (-) - p6lus kék

A szivattyl mikodtetéséhez be kell iktatni egy kapcsolét a plusz (+) -
pélusba (példaul kapcsolé a vizcsapban, labkapcsold, stb.).

A COMET buvar- és kdltéri szivattydk lég- és vizzar6 tomitéssel vannak
ellatva. A szivattylk nem igényelnek karbantartast. A felhaszndlt anyag
fiziolégiailag artalmatlan, szagtalan és iztelen.

A COMET buvar- eés kiltéri szivattyGk max. 60 °C hémérséklet viz
széllitdsara szolgalnak. Ovja a szivattylkat erés Utésektdl. Fagyveszély
esetén le kell ereszteni a tartalyt, vagy ki kell venni a szivattyat. A szivattyl
legfeljebb 2 6ra hosszat jarhat szarazon.

Ha légtelenithet, vagy légtelenitett visszacsapdszeleppel rendelkezd
bavarszivattylt vasarolt, akkor teljesen vizbe meritett szivattydan figyelje
meg, hogy a szivattyd fedele és a toldaléka kozott kilép-e egy finom
vizsugar. Tévedésbdl feltételezik, hogy a viz a kabel mellett Iép ki, de nem
igy van. Ez a "bugyborékolas" tervezett, és ez a szivattyu tényleges
légtelenitése.

Az elhasznalédott késziiléket nem szabad a normal haztartasi
hulladék kézé dobni, hanem az elektromos és elektronikai
hulladékok Ujrahasznositasa céljdra rendszeresitett gydjtshelyen
kell leadni. A terméken, a hasznélati utmutatén vagy a
csomagolason elhelyezett jelkép erre utal.
Az anyagok jelélésiknek megfeleléen Ujrahasznosithatok. A hasznalt
készilekek ujbdli felhasznalasaval, alapanyagaik értékesitésével, vagy a
hasznositas mas formaival On is nagymértékben hozzéjarul kérnyezetiink
védelméhez. « Lakdhelye dnkormanyzatanal érdeklédhet afelél, hogy hol
talalhat megfelelé hulladékgydijté helyet.
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