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HU Vérnyomasméro készulék
BU-90E

Hasznalati utasitas
23200 06/2012

HU Késziilék és LCD-kijelzd
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Rendeltetésszerii hasznalat

- A készllék felnbttek vérnyomasanak felsé
karon torténé mérésére szolgal.

Nem javasolt hasznalat

+ A készilék gyermekek vérnyoméasmeérésére
nem alkalmas. Az id6sebb gyermekeknél
térténd hasznalatrol kérdezze orvosat.

+ A készulék aritmids, diabéteszes, keringési
problémaval rendelkezd vagy szélhlidéses
személyeknél nem alkalmazhaté.

Hibas mérések altalanos okai

Jelmagyarazat

+ A mérés el6tt pihenje ki magat 5-10 percig, és
ne egyen semmit, ne igyon alkoholt, ne
dohanyozzon, ne végezzen fizikai munkat, ne
sportoljon és ne firédjon. Ezek a tényezék mind
befolyasolhatjak a mérési eredményt.

» Tavolitson el minden olyan ruhadarabot, amely

tul feszesen van a fels6 karjan.

Mindig azonos karon végezze a mérést (altalaban

a bal karon).

Vérnyomasat rendszeresen, naponta azonos

idépontban mérje, mivel a vérnyoméas a nap

folyaman valtozik.

A kar megtamasztasanak minden kisérlete

novelheti a vérnyomast.

Helyezkedjen el kényelmesen és lazan, és a

mérés folyaman ne feszitse meg a mérésre

szolgald karjanak izmait. Szikség esetén
hasznaljon tdmasztoparnat.

Ha a kar Ut6ere a szivhez képest magasabban

vagy alacsonyabban van, akkor a mérés hibas

lesz.

A lazan felhelyezett vagy nyitott mandzsetta

hibas mérést okoz.

Ismétlédé mérések esetén a vér feltorlodik a

karban, amely hibas eredményhez vezethet.

FONTOS

Koévesse a hasznélati utmutatot!
Ezeknek az utasitasoknak afigyelmen
kivll hagyéasa sulyos sérilésekhez vagy
a készilék meghibasodasahoz vezethet.

FIGYELMEZTETES

A kdvetkezd figyelmeztetéseket be kell
tartani, hogy a felhasznalét fenyegetd
sériléseket el lehessen kertlni.

FIGYELEM

A kovetkezd figyelmeztetéseket be kell
tartani, hogy a készUlék karosodasat el
lehessen kerdlni.

MEGJEGYZES

Ezek az Utmutatasok fontos informaciokkal
szolgalnak az 6sszeszerelésrél és az
lizemeltetésrél.

- B PO

A készllék osztalyba sorolasa: B tipusu

LOT szam NS PN
Egymast kdveté vérnyomasmérések 1 perces
szlinetek beiktatasaval végezhetd, vagy miutan
Gyarto a kar magasra emelésével a feltorlédott vér

Ujra lefolyhatott.

Gyartasi idépont
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H U Biztonsagi utmutatasok

A készillék hasznalatba vétele el6tt olvassa el
figyelmesen a hasznalati utmutatét, kiilénés tekintettel
az alabbi biztonsagi tudnivalokra, és O6rizze meg a
hasznalati utmutatét. Ha a késziiléket tovabbadia,
feltétleniil mellékelje hozza ezt a hasznalati utmutatét.

AA[]

+ A készulék csak otthoni hasznalatra alkalmas. Egészségugyi kétségek
esetén hasznalat el6tt konzultaljon orvosaval.

+ AkészUléket csak a hasznalati Utmutat6 szerinti rendeltetésnek megfeleléen
hasznélja. Nem rendeltetésszerli hasznéalat esetén a garanciaigény
megszinik.

*Ha betegségben szenved (mint pl. artérias elzarédas), akkor a készllék
hasznélata el6tt egyeztessen orvosaval.

*Nem szabad a késziiléket szivritmus-szabalyozé frekvencigjanak ellendr-
zésére hasznalni.

- Varandossag esetén lgyeljen a szikséges évintézkedések betartasara és
egyéni terhelhetéségére; adott esetben egyeztessen orvosaval.

» Ha mérés kdzben kellemetlenségek lépnek fel, mint pl. fajdalom a felkarban
vagy mas panaszok, nyomja meg a START/STOP gombot @, hogy
elinditsa a mandzsetta azonnali légtelenitését! Lazitsa meg a mandzsettat
és vegye le a felkarjarél!

+ A készilék csak a hozza val6 mandzsettaval mikodik megfelel6en.

+ A készilék gyermekeken nem hasznalhato.

» Gyermekek a készlléket nem hasznalhatjak. A gydgyaszati termékek nem
jatékszerek!

« A készuléket gyermekektdl tavol kell tartani.

« A légtomlét — fulladasveszély miatt — ne tegye a nyak koré.

« Apr6 alkatrészek (példaul csomagoléanyag, elem, elemtarté fedél stb.)
lenyelése fulladast okozhat.

+ A készilék hasznalatba vétele el6tt a felhasznalénak meg kell gy6z&dnie
arrdl, hogy a készullék biztonsagosan és rendeltetésszerlien mikddik.

* A méréshez csak a mellékelt mandzsetta hasznélhatd. A mandzsettat nem
lehet mésikkal helyettesiteni vagy kicserélni. Az csak pontosan azonos
tipust mandzsettara cserélhet6.

« A késziléket nem szabad er6s sugarzasnak kitett helyiségekben vagy erés
sugarzast kibocsatéd készllékek (példaul radidaddk, mobiltelefon vagy
mikrohullamd sité) koérnyezetében Uzemeltetni. llyen hatasok miikddési
zavarokat vagy pontatlan mérési értékeket eredményezhetnek.

*Ne hasznélja a készlléket égheté gaz (példaul altatbgaz, oxigén vagy
hidrogén) vagy éghet6 folyadék (példaul alkohol) kbzelében.

« Tilos a készuléken médositasokat végezni.

» Meghibasodas esetén ne probalkozzon a késziilék javitasaval. A javitasokat
szakszervizzel végeztesse.

» Ovja a készuléket nedvességtdl. Ha mégis folyadék keriilne a készulékbe,
azonnal tavolitsa el az elemeket, és ne hasznalja tovabb a késziléket.
Ebben az esetben forduljon a szakkeresked6héz, vagy kozvetlendl
benniinket értesitsen.

+ A készulék tisztitAsdhoz nem szabad higitét (oldoszert), alkoholt vagy
benzint hasznalni.

+ Ovja a késziléket sulyos utésektdl és a leejtéstol.

- Tavolitsa el az elemeket, ha a késziléket hosszabb ideig nem hasznalja.

ELEMEKRE VONATKOZO BIZTONSAGI MEGJEGYZESEK

* Ne szedje szét az elemeket!

+ Cserélje ki az elemeket, ha a kijelz6n megjelenik az elem szimbolum.

« A kimerllt elemeket haladéktalanul tavolitsa el az elemtartobdl, mivel
kifolyhat és a készuléket karosithatja!

Az elemek kifolyasanak fokozott veszélye; kerllje a bérrel, a szemmel és a
nyalkahartyakkal valé érintkezést! Az elemsavval valo érintkezés esetén
rogtén oblitse le bé, tiszta vizzel az érintett helyeket, és azonnal forduljon
orvoshoz!

* Ha az elem lenyelésére kerlilne sor, azonnal orvoshoz kell fordulni!

» Mindig egyszerre cserélje ki az 6sszes elemet!

+ Csak azonos tipusu elemeket helyezzen be, és ne hasznéljon egyszerre
klonboz6 tipusu vagy hasznalt és uj elemeket!

- Ugyeljen az elemek helyes elhelyezésére és a polaritasra!

«Tavolitsa el az elemeket, ha a késziléket legaldbb 3 hénapig nem
hasznélja.

+ Az elemeket ne tartsa gyermekek altal elérheté helyen!

* Ne toltse Ujra az elemeket! Robbanasveszély all fenn!

* Ne zérja rovidre azokat! Robbanasveszély all fenn!

* Ne dobja tlizbe azokat! Robbanasveszély all fenn!

+ Az elhasznalt elemeket és akkumulatorokat ne a haztartasi hulladékkal
dobja ki, hanem tegye az erre szolgalé gydjt6taroldkba, vagy adja le a
szakkereske dések elemgydijté helyein!

Késziilék és LCD-kijelz6

© Csatlakozo a tapegységhez @ Vérnyomasméré késziilék

© MEM gomb (memdrialehivas) @ START/STOP gomb @ SET gomb
0 Elemtarté (a készllék aljan) @ Dugaszcsatlakozé 1égtémléhoz

O LCD-kijelz6 @ Datum/idé kijelzése @ Szisztolés nyomas kijelzése
@ Diasztolés nyomas kijelzése @ Pulzus szimbdluma

® Pulzusfrekvencia kijelzése @ Elemcsere szimbdluma @ Aritmia
kijelzése (szivritmuszavar) @ Memoria sorszama @ Memoria
szimboluma (® Vérnyomasjelz6 (zold - sarga - narancs - piros)

@ Felhasznaldi memoria 1/2

Mi van a dobozban?

El&szdr azt ellenérizze, hogy a késziilék hianytalanul megvan-e.

A késziilékhez az alabbiak tartoznak:

+ 1 vérnyomasméré készilék ecomed BU-90E - 1 mandzsetta légtomiével
4 elem (tipus: AA, LR6) 1,5V -1 tarolé taska -1 hasznalati utmutatd

Ha a kicsomagolasnal szallitasbol eredd kart észlel, haladéktalanul 1épjen
kapcsolatba a szakkeresked@vel, ahol a késziléket vasarolta.

Mi az a vérnyomas?

A vérnyomas az a nyomas, amely minden egyes szivdobbanéasndl Iétrején
az erekben. Ha a sziv 6sszehlUzdédik (= szisztolé) és a vért az artéridkba
pumpalja, az nyomasemelkedéshez vezet. Ennek legmagasabb értékét
nevezzik szisztolés nyomasnak, és vérnyomasmérésnél a készilék ezt adja
meg els6 értékként. Ha a szivizom elernyed, hogy Uj vért fogadjon, a nyomas
csOkken az artéridkban. Ha az erek ellazultak, a készulék ekkor méri a
masodik értéket — a diasztolés nyomast.

Hogyan torténik a mérés?

Az ecomed BU-90E egy olyan vérnyomasmérd, amely a felkaron térténd
vérnyomasmérésre szolgal. A mérés itt mikroprocesszorral torténik, amely
nyomasérzékelbvel értékeli ki az ingadozasokat, amelyek a vérnyomasméré
mandzsetta felfujasakor és leengedésekor keletkeznek az artérian.

A WHO szerinti vérnyomasosztalyok

Ezeket az értékeket az Egészségligyi Vilagszervezet (WHO) az életkor

figyelembe vétele nélkll hatarozta meg.

Alacsony vérnyomas szisztolés <100

Normal vérnyomas (z6ld kijelz6-terulet ®)
szisztolés 100 - 139

A magas vérnyomas (hipertonia) formai

Enyhe hiperténia (séarga kijelzé-tertlet @)
szisztolés 140 — 159 diasztolés 90 — 99

Kozépsulyos hipertonia  (narancsszin( kijelz6-terllet @®)

szisztolés 160 — 179 diasztolés 100 — 109

(piros kijelzé-terulet @)

szisztolés >180

FIGYELMEZTETES
A tal alacsony vérnyomas ugyanolyan egészségi kockazatot jelent,

mint a magas vérnyomas! A szédiilési rohamok veszélyes
helyzetekhez vezethetnek (pl. Iépcson vagy koziti forgalomban)!

diasztolés <60

diasztolés 60 - 89

Sulyos hipertonia
diasztolés >110

A mérések befolyasolasa és értékelése

+Mérije meg tbbbszdér a vérnyomasat, mentse el az eredményeket és
hasonlitsa 6ssze egymassal! Egyetlen eredménybdl ne vonjon le kévetkez-
tetéseket!

- Vérnyomasértékeit mindig egy orvosnak kell kiértékelnie, aki az On kéreldz-
ményével is tisztdban van. Ha rendszeresen haszndlja a késziléket és
feljegyzi az értékeket az orvosa szamara, id6rél id6re orvosat is tajékoz-
tathatja a vérnyomas alakulasarol.

+ Vérnyomasméréseknél gondoljon arra, hogy a napi értékek sok tényez6tl
fiiggenek. igy a dohanyzas, az alkoholfogyasztas, a gyégyszerek és a testi
munka kilénbéz6 médon befolyasolja a mért értékeket.

+ Vérnyomasat étkezések el6tt mérje meg!

+ Miel6tt vérnyomast mér, legalabb 5-10 percig pihenjen!

*Ha a szisztolés vagy diasztolés mérési érték a készilék helyes kezelése
ellenére szokatlan (tul magas vagy tul alacsony), és ez tébbszér megismét-
16dik, akkor tajékoztassa az orvosat! Ez akkor is érvényes, ha ritka esetben
egy szabalytalan vagy nagyon gyenge pulzus nem teszi lehetévé a mérést.

Uzembe helyezés

Elemek behelyezése/cseréje

Hasznalat el6tt be kell helyeznie a készllékbe a mellékelt elemeket. A
készulék aljan talalhatd az elemtartd fedele @. Nyissa ki és helyezze be
a 4 db mellékelt 1,5 V-os AA LR6 tipust elemet. Ugyelien a megfelelé polari-
tésra (ez az elem tartoban jelélve van). Zarja vissza az elemtartd fedelét.
Cserélje ki az elemeket, ha az elemcsere szimbdluma @ a kijelz6n @
megjelenik, vagy a kijelz6n semmi nem jelenik meg a készilék bekapcsolasa
utan.

Tapegység hasznalata

A késziléket specidlis tapegységgel (MEDISANA cikksz. 51125 nem része
a széllitott csomagnak) is lehet mikddtetni, amelyet a készilék hatoldalan
talalhatd, erre a célra szolgéld csatlakozoba @ lehet bedugni. Az elemek
kézben a készilékben maradnak. Ha a dugds csatlakozét bedugja a
vérnyomasmérd készulék hatoldalan, az elemek mechanikusan kikapcsolnak.
Ezért el6szodr a tapegységet kell bedugni a dugaszoldaljzatba, aztan kell
Osszekapcsolni a vérnyomasmérd készilékkel. Ha a vérnyomasmeérd
készlléket mar nem haszndlja, el6szér a dugds csatlakozot kell kihdzni a
vérnyomasmérd készulékbdl, majd a tapegységet a dugaszoldaljzatbdl. Ezzel
elkerllheti, hogy minden alkalommal Ujra be kelljen allitani a datumot és a
pontos idét.

Beallitas
1. Bedllitas inditasa:

Nyomja meg a késziilék kikapcsolt allapotaban a SET gombot @. Amikor a 0
vagy 0. 0 érték megjelenik a kijelz6n, megkezdheti a beallitast.

2. Mérésegység beallitasa:

A MEM gomb @ minden megnyomasaval valtoztathatd a mérés mérték-
egysége (mmHg/kPa). A mérésegység elfogadasahoz nyomja meg a SET
gombot @. Ezutan a felhasznalé beallitasaba Iép tovabb.

3. Felhasznal6 beallitasa:

A kijelzén megjelenik a fh vagy B érték. A MEM gomb @ megnyomasaval
valaszthato ki a(z) M és a(z) B felhasznalo. A felhasznalo elfogadasahoz
nyomja meg a SET gombot @. Ezutan az évszam bedllitasaba lép tovabb.

4. Evszam bedllitasa:

Az év beviteli helye villog. Nyomja meg a MEM gombot @ annyiszor, hogy
megjelenjen a kivalasztott évszam. Az évszam elfogadasahoz nyomja meg a
SET gombot @. Ezutan a honap és nap beallitdsaba Iép tovabb.

5. Hénap és nap beallitasa:

A hénap beviteli helye villog. Nyomja meg a MEM gombot @ annyiszor, hogy
megjelenjen a kivalasztott hdnap. A hénap elfogadasédhoz nyomja meg a SET
gombot ©.

Folytassa a miiveletet a nap beallitasaval. A hénap beallitasanal leirtaknak
megfelelGen jarjon el. Nyomja meg a MEM gombot @ annyiszor, hogy meg-
jelenjen a kivalasztott nap. A nap elfogadasahoz nyomja meg a SET gombot

Ezutan a pontos id6 beallitasaba Iép tovabb.

6. Pontos id6 bedllitasa:

Az ora beviteli helye villog. Nyomja meg a MEM gombot @ annyiszor, hogy
megjelenjen a kivalasztott 6ra. Az éra elfogadasdhoz nyomja meg a SET
gombot ©.

A perc beviteli helye villog. Az éra beéllitasanal leirtaknak megfeleléen jarjon
el. Nyomja meg a MEM gombot @ annyiszor, hogy megjelenjen a kivalasztott
perc. A perc elfogadasédhoz nyomja meg a SET gombot @. Ezzel a bedllitasi
eljaras befejez6dott. A kijelz6n a CL érték jelenik meg. A beéllitasi médbdl a
SET gomb @ megnyomasaval léphet ki.

Elemcserénél a beirt id6k elvesznek és azokat ujbol be kell allitani.

A mandzsetta felhelyezése

1. A hasznalat el6tt dugaszolja be a légtdmld végdarabjat a készllék bal olda-
lan 1évé nyilasba @.

2. A mandzsetta nyitott oldalat tolja 4t a fémkengyelen, hogy a tép6zar a
kiilsé oldalon legyen és hengeres forma (1. abra) keletkezzen. Tolja fel a
mandzsettat a bal felsd karjara!

3. Helyezze el a 1égtoml6t a kar k6zépvonalan, a k6zépsd ujj meghosszab-
bitasaban (2. abra) (a)! A mandzsetta also6 széle 2 — 3 cm-rel a kdnydkhajlat
folott legyen (b)! HUzza feszesre a mandzsettat és zarja le a tép6zarat (c)!

4. Meztelen fels6karon mérjen!

5. Csak ha a mandzsettat nem lehet a bal karon elhelyezni, akkor tegye fel a
jobb karjara! A méréseket mindig ugyanazon a karon kell elvégezni.

6. Helyes mérési pozicié Ul6 helyzetben (3. abra).

A vérnyomas mérése

Miutdn a mandzsettat rendeltetésszer(ien felhelyezte, megkezdheti a mérést.

1. Kapcsolja be a késziiléket a START/STOP gomb @ megnyomasaval.

2. Ha megnyomja a START/STOP gombot @, akkor két rovid sipolas
hallatszik, és a kijelz6n megjelenik az dsszes jel. Ezzel a teszttel a kijelz6
mikddése ellenérizhet6.

3. A késziilék mérésre kész és a 0 szamjegy kb. 2 méasodpercig villog. A
készulék ezt kdvetéen automatikusan elkezdi felpumpalni a mandzsettat a
vérnyomas méréséhez. A kijelzé mutatja a ndvekvé nyomast.

4. A mandzsetta felpumpalasa mindaddig folytatddik, mignem annak
nyomasa eléri a méréshez szikséges értéket. Ezt kdvetben a késziilék
lassan kiengedi a levegét a mandzsettabdl és elvégzi a mérést. Amint a
készulék jelet rogzit, a kijelzdn 1évd pulzus szimbélum @ villogni kezd. A
készllék altal vett minden szivhanghoz egy sipolas hallatszik.

5. A mérés befejezését a késziilék hosszu sipolassal jelzi és a mandzsettabdl
leengedi a leveg6t. A szisztolés és a diasztolés vérnyomas, valamint a pul-
zus értéke a pulzus szimbdélumaval € egyltt megjelenik a kijelzén @. Ha
mérési mértékegységként kPa-t vélasztott, akkor az értékek kPa-ban
lesznek megjelenitve. A WHO szerinti vérnyomasosztalyoknak megfeleléen
villog a vérnyomasijelz6 @ a hozza tartoz6 szines oszlop mellett. Ha a
készlilék rendszertelen pulzust érzékelt, akkor még az aritmia kijelzése M*
is villog.

FIGYELMEZTETES
Az otthoni mérések alapjan ne hozzon gyogykezelésre

vonatkozo6 dontéseket. Soha ne valtoztassa meg a rendelt
gyogyszerek adagolasat.

6. A mért értékeket a készillék automatikusan a kivalasztott memoriaban (fh
vagy B) tarolja. Mindegyik memériaban legfeliebb 90 mért érték tarolhato
a hozza tartozé datummal és idéponttal egyutt.

7. A mérési eredmények a kijelzén maradnak. Ha nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a készullék kb. 3 perc utan automatikusan kikapcsol,
ill. a START/STOP gombbal @ is kikapcsolhato.

Mérés megszakitasa

Amennyiben barmilyen okbdl kifolydlag (példaul a paciens rosszulléte miatt)
meg kell szakitani a vérnyomas mérését, akkor a START/STOP gomb @
barmikor megnyomhaté. llyen esetben a készilék automatikusan azonnal
kiengedi a levegét a mandzsettabol.

A tarolt értékek megjelenitése

Ez a készilék egyenként 90 taroldhely kapacitdsu 2 kilén memdridval
rendelkezik. Az eredményeket automatikusan elhelyezi a kivalasztott memo-
ridban. A tarolt mért értékek lehivasahoz nyomja meg kikapcsolt késziléknél
a MEM gombot @. A kijelzén az dsszes kdzépérték megjelenik. Ha ujra
megnyomja a MEM gombot @, akkor az utoljara tarolt mérés eredménye jele-
nik meg a kijelz6n. Az MEM gomb @ Ujbdli megnyomasaval az el6zé mért
értékek jelenithet6k meg. Ha az utols6 tarolt értékhez jutott €s nem nyom meg
semmilyen gombot, akkor a készllék a memorialehivo tizemmaéddban kb. 120
masodperc utan automatikusan kikapcsol. A START/START gomb @ megny-
omasaval a memodrialehivé Gzemmodbdl barmikor kiléphet és a készlléket
egyidejlleg ki is kapcsolhatja. Ha a memoériaban mar 60 mért érték van tarol-
va és Uj érték tarolasara kerul sor, akkor a késziilék a legrégebbi értéket torli.

A tarolt értékek torlése

Ha biztos abban, hogy az 6sszes tarolt értéket véglegesen tordini szeretné,
akkor nyomja meg kikapcsolt késziléknél a SET gombot @ hétszer; ekkor a
CL érték jelenik meg a kijelzén. Nyomja meg a START/STOP gombot @,
ekkor a CL kijelzés haromszori villogasat kdvetéen a készllék a tarolé tartal-
mat torli. Ha ezt kovetéen megnyomja a MEM gombot @, akkor a kijelzén az
M és ,no” érték jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a tarol6 nem tartalmaz
adatokat.

Hibak és megsziintetésiik
Hibajelzések
Szokatlan méréseknél a kdvetkezd szimbdlumok jelennek meg a kijelzén:

Szimbolum Ok Megsziintetés

E-1 Gyenge jel vagy Megfeleléen helyezze fel a mandzsettat.
a nyomas hirtelen Ismételje meg megfelel6 médon a mérést.
valtozik

E-2 Kulsé erételjes Radiotelefon vagy méas nagyfrekvencias

zavar készllék kdzelében a mérés hibas lehet.
A mérés soran ne mozogjon és ne beszéljen.

E-3 Hiba a
felpumpalasnal

Megfelel6en helyezze fel a mandzsettat.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakozé
megfeleléen van-e bedugaszolva a készllékbe.

Mérjen Gjbol.
E-5 Szokatlan Ismételje meg a mérést 30 perces pihendsziinet
vérnyomas utan. Ha haromszor egymas utan szokatlan
eredményeket kap, akkor beszéljen orvosaval.
|- — Gyenge elemek Az elemek nagyon gyengék vagy kimerultek.

Cserélje ki mind a négy elemet 0j 1,5 V-os,
LR6 AA tipusu elemre.

Zavarok megsziintetése

Probléma Ellenérzés Ok és megoldasok
Nincs Ellenérizze az elemek Helyezzen be Uj elemeket.
teljesitmény er@sségét.
Ellenérizze az elemek Helyezze be az elemeket
helyzetét. eléirasszerien.
Nem pumpal Ellenérizze, hogy a Dugaszolja be a csatlakozét

fel csatlakozé megfeleléen szilardan.
van-e bedugva.

Ellenérizze, hogy a
csatlakozé nincs-e megtérve

vagy nem szelel-e.

Hasznaljon Gj mandzsettat.

Err jelenik Ellendrizze, hogy a Viselkedjen nyugodtan.

meg a kijelzén  felpumpalasnal mozgatta-e

és a mérés a karjat.

megszakad Ellenérizze, hogy a mérés A mérés soran ne beszéljen.

soran beszélt-e.

Szivargo
mandzsetta

Ellenérizze, hogy a
mandzsetta nincs-e tul
lazan felhelyezve.
Ellenérizze, hogy a
mandzsetta nem sérilt-e
meg.

Helyezze fel a mandzsettat
szilardan.

Hasznaljon Uj mandzsettat.

Ha egy problémat nem tud megoldani, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyartoval. Ne szerelje szét a készlléket sajat kezliileg.

Tisztitas és karbantartas

A készulék tisztitasa el6tt tavolitsa el az elemeket. A készuléket puha
kendével tisztitsa, melyet gyenge szappanos vizzel enyhén nedvesitsen be.
Soha ne hasznaljon dérzshatasu tisztitoszert, alkoholt, naftat, higitot vagy
benzint stb. Ne martsa a készlléket vagy barmely kiegészitéjét vizbe.
Ugyeljen arra, hogy ne keriiljon nedvesség a késziilékbe.

Ne nedvesitse be a mandzsettdt és ne kisérelie meg annak vizzel val6
tisztitasat. Ha a mandzsetta mégis nedvessé valt volna, akkor t6rélje meg
Ovatosan szaraz ruhaval. Helyezze el a mandzsettat kinyujtva, ne géngy-
Olitse fel és hagyja teljesen megszaradni a levegén.

A késziléket ne tegye ki kdzvetlen napsugarzasnak, évja a szennyez6déstd|
és a nedvességtdl. Ne tegye ki a késziiléket szélséséges forrésagnak vagy
hidegnek. Ha nem hasznalja a késziiléket, akkor a tartdtaskaban tarolja. A
készuléket tiszta és szaraz helyen tarolja.

Artalmatlanitasi Gtmutato

Ezt a késziiléket nem szabad kidobni a haztartasi szemétbe.
Minden egyes fogyaszté kdteles minden elektromos vagy elektro-
nikus készlléket leadni lakdhelyének gy(jtéhelyén vagy a kereske-
dénél — figgetlenul attél, hogy tartalmaz-e karos anyagot vagy nem
B - hogy tovabbitani lehessen kdrnyezetkimélé artalmatlanitasral
A hasznalt elemeket ne a haztartasi szemétbe dobja ki, hanem a veszélyes
hulladékok k6zé vagy a szakkereskedésben talalhaté elemgyjt6helyre!
Artalmatlanitas tekintetében forduljon az illetékes helyi hatésaghoz vagy a
kereskedéhoz!

Iranyelvek és szabvanyok

Ez a vérnyomasmérd készilék megfelel a kilsé alkalmazasu vérnyomas-
mér6 készllékekre vonatkozéd EU-szabvany el6irasainak. Rendelkezik EU-
iranyelvek szerinti tanusitvannyal és a ,,CE 0297“ CE-jellel (megfelel6ségi jel).
A vérnyomasmérd készilék megfelel az EN 1060-1 és EN 1060-3 szamu
eurdpai eléirasoknak. Eleget tesz tovabba a , Tanacs gyogyaszati termékekre
vonatkoz6 93/42/EWG (1993. junius 14.)" EU-iranyelveinek el6irasainak,
valamint a 89/336/EWG EU-iranyelveinek.

Elektromagneses 6sszeférhetéség: (lasd kulén melléklet)

Miiszaki adatok

Név és modell

Kijelz6 rendszer
Tarol6helyek

Mérési modszer
Fesziltségellatas
Vérnyomas-mérési
tartomany

Pulzusmérési tartomany
A statikus nyomas
maximalis méréseltérése
Pulzusértékek maximalis
méréseltérése
Nyomaseldallitas
Levegbleeresztés
Autom. kikapcsolas
Uzemeltetési feltételek

: Vérnyomasméré készilék ecomed BU-90E
: digitalis kijelz6

1 2 x 90 mérési adatokhoz

: oszcillometrikus

1 6V=,4x1,5V elem (tipus: AA LR6)

1 0—299 mmHg
1 40 — 199 szivverés/perc

: 3 mmHg

1 az érték = 5%-a
: automatikus, mikropumpaval
: automatikus
. kb. 3 perc utan
1 +5°C és + 40 °C kozdtt,
15 - 85 % relativ paratartalom
1 - 20 °C és + 55 °C kozott,
10 - 85 % relativ paratartalom
: kb. 130 mm x 109 mm x 60 mm

Tarolasi feltételek

Méretek (H x Sz x M)

Mandzsetta : 500x150 mm / 22 - 36 cm feln6ttek szamara
Suly (készulékegység) 1 kb. 254 g elemek nélkdl

Cikkszam 1 23200

EAN kéd 1 40 15588 23200

Specialis tartozék . - Halbzati adapter,

cikksz. 51125 / EAN 40 15588 51125 7

- M 22 — 36 cm mandzsetta felnéttek szamara
atlagos fels6karmérettel
cikksz. 51168 / EAN 40 15588 51168 4

- L 32 - 42 cm mandzsetta felnéttek szamara
nagy fels6karmérettel
cikksz. 51169 / EAN 40 15588 51169 1

A folyamatos termékfejlesztések soran fenntartjuk a jogot a
miiszaki és formai valtoztatasokra.

Garancia/javitasi feltételek

Garancialis esetben forduljon a szaklizlethez vagy kdzvetlenll a szervizhez.
Ha a késziléket be kell kiuldenie, akkor adja meg a meghibasodast és
mellékelje a vasérlasi bizonylat (szdmla) masolatét.

Ennek soran a kdvetkez6 garancialis feltételek érvényesek:

1. Az ecomed termékekre a vasarlas datumatdl szamitott két éves garancia
érvényes. A vasarlas datumat garancidlis esetben a vasarlasi bizonylattal
vagy szamlaval kell igazolni.

2. Az anyag- vagy gyartashibabol eredé hianyossagok megsziintetése a
garanciaidén belll kéltségmentesen torténik.

3. Garanciaszolgéltatds esetén a garanciaidd sem a készllékre, sem a
kicserélt alkatrészekre vonatkozéan nem hosszabbodik meg.

4. Nem tartoznak a garancia ala az alabbiak:

a. minden olyan sérilés, amely (példaul a haszndlati utmutaté figyelmen
kivil hagyasabol eredd) szakszerlitlen hasznélat miatt kdvetkezik be.

b.olyan sérllések, amelyek a vevé vagy illetéktelen harmadik fél altali
javitasra vagy beavatkozasra vezethetdk vissza.

c. olyan széllitasi sérilések, amelyek a gyart6tdl a felhasznaldig tarté uton
vagy a szervizbe torténd bekildés soran keletkeznek.

d.olyan tartozék alkatrészek, amelyek normél kopasnak vannak kitéve
(példaul mandzsetta, elemek stb.).

5. A készulék altal okozott kbzvetett vagy kdzvetlen kdévetkezményes karok
esetén a felel6sség akkor is ki van zarva, ha a késziléken keletkezett
sérlilés garanciaesetként lett elismerve.

MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
Az ECOMED a MEDISANA AG bejegyzett markaja.

Javitas esetén, tartozékokra és potalkatrészekre vonatkozoan
forduljon ide:

Privat Kereskedelmi Kft
11 Sereg utca
Szekesfehervar

Tel.: +36 22 327 983
Fax: +36 22 319 316
eMail: privat@privatkft.hu
Internet: www.privatkft.hu
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