| - HASZNALATI UTMUTATQNEZZIP O WER
G ERMANY

N @ NAGY DIGITALIS KIJELZO R
¢ Termék sz. :
EGYSZERUEN 2.440.007

Termék sz. : 2.440.007 GD BEALLITHATO

12

o V4
apcsolo

ﬂkiielzavel
) -] D)RoHS
komforrn

axhess GmbH & Co. KG «

G

www.axhess.de



12V-os id6kapcsolo-ora

12V-os id6kapcsolo ora Lzl

Kérjiik, nagyon gondosan olvassa el ezt az utmutatot, miel6tt
a késziiléket lizembe helyezi, és Orizze meg késobbi
betekintés céljabol, ha pedig harmadik személynek
tovabbadja a késziiléket, adja vele az utmutatot.
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1 Tudnivalok az utmutaté hasznalatahoz

B ep P

Figyelem! Biztonsagi tudnivaldk: ezek figyelmen
kivlil hagydsa az anyag meghibasodasahoz és a
készilék mikodésének
befolyasolasahoz/karosodasahoz vezethet.

Figyelem! Biztonsagi tudnivalék: Elektromos drammal
vagy elektromos feszlltséggel kapcsolatos veszélyekre
utal. Figyelmen kivil hagyasa személyi sériiléseket és
anyagi karokat okozhat. A készllék mikddését
befolyasolhatja.

MEGJEGYZES: Kiegészits informaciok a készUlék kezeléséhez

Altalanos biztonsagi tudnivalok - FONTOS - !
Figyelem! Az axhess GmbH & Co. KG, Industriestrasse 11,
56598 Rheinbrohl nem vallal szavatossagot a karokért és
kovetkezményekeért, melyek a kdvetkez6kbdl adédnak:

csatlakozasi-, kezelési-, és / vagy szerelési hibakbol.
er6szak alkalmazasabdl, a késziilék karositasabdl és

/vagy a csatlakozé vezetékek hibaibdl

késziilék meghibasodasbdl tulfesziltség miatt.
barmilyen valtoztatasbdl a készliléken és/vagy a csatlakoz6

vezetékeken.

egyéb, az Utmutatéban leirt céloktdl eltéré haszndlatbol.

folyadék behatasabdl valamint a

- készulék

Kinyitasabol.

- Sohase hasznalja nedves, vizes kdrnyezetben!

Csak szaraz kérnyezetben hasznalja!
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- kovetkezményi karok, amelyek a nem rendeltetésszer(
hasznalatbdl és/vagy hibas akkumulatorok miatt keletkeznek.

- A készlléket kizardlag a rendeltetésének megfeleld célokra
hasznalja.

- Jelen Gtmutat6 figyelmen kivil hatasanak a kdvetkezménye a
garancia elvesztése.

A késziléken javitast csak arra felhatalmazott szakember
végezhet, aki ismeri az ezzel kapcsolatos veszélyeket/eldirasokat.

Ugyeljen a késziilék biztonsagos elhelyezésére! Az idSkapcsold orat
biztonsagosan kell felallitani/elhelyezni, ugy, hogy ne eshessen le vagy ne
borulhasson fel. Biztositsa Ugy a késziléket, hogy a gyerekek ne férienek
hozza! A gyerekek nem képesek a keletkezd veszélyek felismerésére és
felmérésére! Ne tegye ki a készlléket tartésan kdzvetlen napsugarzas
vagy egyéb héforras hatdsanak. Kerdlje a készllék felmelegedését kiilsé
behatésok altal.

A hdlézati kabel karosodasanak elkerilésére soha ne a kabelt hlizza
kikapcsolaskor, mindig a dugét fogja meg és igy vélassza le a
tapellatasrol.

Sériilt csatlakozé kabellel ne hasznélja a késziléket. A késziléket mindig
kiképzett szakember altal javittassa. Eghetd anyagokat, pl. gyertyat ne
allitson a készllékre, Ne helyezzen folyadékkal toltott edényt, viztartét,

italtarté edényt a készilékre, melléje, vagy a kdzelébe.

ora
3. A szallitas tartalma

1 12V-o0s id6kapcsol6 6ra

1 Gombelem, 3V-os

1 Tébbnyelvi hasznalati utmutato
1 Ujrafeldolgozhaté csomagolas

4. Rendeltetésszerii hasznalat

Az id6kapcsolé érakat, mint ahogy ezt a 12 V-os kivitellit is, a hozzajuk
csatlakoztatott késziilékek egy hatarozott, elére bedllitott id6pontban valé
bekapcsolasara tervezték. Ugyanigy az id6kapcsol6 éra a csatlakoztatott
késziléket egy meghatérozott, elére bedllitott idSpontban ismét
kikapcsolja. Mindennek el&feltétele, hogy az idékapcsol6 6ra egy tartés
aramot vezet6 12V-os konnektorral van dsszekdtve. A kapcsol6dra
bedllitasai a memoridba kerlinek. Egy cserélhet6 athidal6 elem a
kapcsolddra adattaroléjat fesziltséggel latja el, ha az a 12 V-os fedélzeti
halézatrél nem kap feszlltséget. A beallitott adatok fennmaradnak. Ez a
kapcsol6dra 12 V-os gépjarmii fedélzeti halézaton valé hasznalatara van
tervezve. Eltérd feszlltség tonkreteszi a 12 V-os kapcsoldorat, tilos mas
feszliltséghez csatlakoztatni! A maximalis kimeneti aram 10A.

12V-os csatlakoztatott késziilékek 12V/10A - max. 120 W

teljesitmény felvétellel mikddtetheték ezzel az idékapcsold oraval.

Mo auwer,

12V-os id6kapcsolo
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5. Miiszaki adatok Digitalis 12 V-os id6kapcsol6 6ra

Figyelem! A 12V-os id6kapcsol6 6ra lzembe helyezése el6tt Taparamellatas 12V DC
‘ gy6z6djon meg a kiséré dokumentumok alapjan a jarmi Max. kimend 10A / 120W DC
12V-o0s szivargyuijtéjanak aramellatasarol és maximalis aram
terhelhetGségerdl. Adat kijelzés LC kijelz8, digitalis, négyjegyd,
E o1 T be a kvelk | Oraidé jelzés digitalis, 24 oras, perc kijelzéssel.
igyelem! Tartsa be a kdvetkez6 alapvet6
v P Kapcsold funkcié | Programozhaté BE-KI funkcié.
biztonsagi 6vintézkedéseket elektromos késziilékek Két kapcsolasi opcio allithato be.
hasznalatanal a sajat és masok biztonsaga érdekében: Ha 12V DC fedélzeti feszlltséggel van
Hattér- Osszekodtve
« elektromos aramutés valamint eqgy beallitd gomb
. A vilagitas miikddtetésénél automa-
* tiizveszély tikusan vilagit, 5nmagat kioltja.
* sériilések idékapcsol6 6ra automatikusan
. anvaai kar. Akkufelligyel6- kikapcsolja
vag magat, ha a jarmi akku feszUltség
A késziiléket csak sérllésmentes hazzal és vezetékkel funkcié lesullyedt

kb. 8 V-ra. igy a csatlakoztatott
készUilékek is kikapcsolodnak. Ez a
funkcié megakadalyozza, hogy egy jarmi

hasznalja! A késziiléket sohase fedje be. Ugyeljen mindig a
megfeleld szell6zésre. A készilékkel kapcsolatos

tevékenységnél, pl. tisztitasnal, apolasnal elészér mindig akku a szilkséges indit6 fesziltség

szakitsa meg a 230V-os tapellatast. Vegye figyelembe az ala stllyedve kis(ljon.

Osszes, az el6zGekben leirt biztonsagi rendszabalyt! Adatok tarolasa A beallitott adatok a taroldba keriilnek.
Bedllitas 3V-0s gombelem szolgal az

LC kijelzé ellatasara, az elmentett
adatok megtartésara, ha az idékapcsolo
ora

nincs a 12V-os halézattal 6sszekotve.
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6 Az idékapcsolo ora csatlakoztatasa
Uzembe helyezés.

Miel6tt egy készlléket a kapcsolodrahoz csatlakoztat, és miel6tt a
kapcsolodrat a 12 V-os feszilltség ellatashoz csatlakoztatja, az
o6raidét be kell allitani.

1. Az id6tartam beallitasa

1.1. Nyomja a Mode / (CNC) gombot egyszer, majd nyomja a
Set (bedllitas) gombot.

1.2. Az id6 beallitas kész, az els6 két szamjegy az LC
kijelzén villog.

1.3. Miikddtesse a Bedllitas (set) gombot Gjbol, az 6rak bedllitasara.

1.4. Nyomja a GO gombot, a beallitas nyugtazasara.
Az LC kijelzés utols6 két szamjegye villog.

1.5. Nyomja a beallitas (set) gombot Ujbdl, a percek bedllitasara.

1.6. Nyomja a GO gombot a bedllitds nyugtazasara, ezzel az
oraidé beallitasa lezarult.

2. Timer (id6zit6) beallitas
2.1. Az 6raidé beallitas utan nyomja a Mode (CNC) gombot ajbol,
az id6zité mod kivalasztasara.

2.2. Kdvesse a lépéseket 1.1 -t6l 1.6-ig.

12V-os id6kapcsolo
6ra [

2.3. Az id6zit6 beadllitasa utdn nyomja a Mode /Cancel gombot
Ujbol, a Timer 2 (2. id6zits) beallitasara. Allitson be egy masdik
kapcsolasi idét, ha szilkséges.

3. Id6zité programozas

31 Nyomja a Mode / Cancel gombot, az id6zit6 maod
kivalasztadsara. Harom id6zitd mod kdzil lehet valasztani.
1. id6zit6, 2. id6zitd és 3. id6zit6.

3.2 Nyomja GO gombot az inditashoz.

3.3 Nyomja a Mode / Cancel gombot 5 masodpercig, ha az
id6zitdé programot sztornirozni kivanja.

3.4 Nyomja a GO gombot 5 masodpercig az inditas bevezetéséhez.

3.5 Nyomja a Mode / Cancel gombot 5 masodpercig, a
teljesitmény leadas befejezésére. (Aktudlis proba: a GO
nyomasa 5 masodpercig)

4, LC-kijelz6

4.1 Ha az id6zit6 (Timer) jelzés tartdsan a kijelz6n van, azt
jelenti, hogy az id6zités be van éllitva. (kapcsolasi id6
kivalasztva)

4.2 Ha az id6zit6 (Timer) jelzés tartésan a kijelzén villog, azt jelenti, hogy

az idézités most aktiv.

(kapcsolasi id6 aktiv)
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7 A késziilék apolasa és tisztitasa

Az idékapcsolé ora tisztitdsahoz és dpolasahoz csak egy szaraz ruhat
haszndljon. 1d6rél idére, ha szlikséges tordlje le vele a készlléket. Ne

haszndljon folyadékot vagy kémiai tisztitészereket. Ne meritse vizbe a
készuléket. Ne engedijen folyadékot a késziléken keresztll folyni.

8 Hibaelharitas

A kapcsoloora nem miikédik

Lehetséges ok: A kiegészit elem nincs aktivalva, nincs
helyesen betéve, az elem kimerdlt.

Lehetséges megoldas

- A kiegészité elem aktivalasa, elemet megfeleléen

behelyezni, Uj elem behelyezése.

A kijelzé6 rendben lévének tiinik, de a csatlakoztatott késziilék
nem kap aramot.

Lehetséges ok: A 12V-os dugaszalj nincs arammal ellatva. Az
idékapcsol6 6ranak nincs érintkezése.

Lehetséges megoldas

A jarmi gyujtasat kapcsolja be. A kapcsol6drat megfeleléen

dugja be a 12V-o0s dugaszaljba. Az 6sszekottetést a csatlakoztatott
készllékkel vizsgalja meg, és szilkség esetén

allitsa helyre. A csatlakoztatott késziiléket vagy vezetéket vizsgalja meg, ha

hibas,
javittassa meg. Az id6kapcsold 6rat ne hasznalja tovabb.

9 Garancia

Alapvetden az altalanos szavatossagi feltételek érvényesek az axhess
GmbH & Co. KG-nél is. Ezek kizarélag a gyartasi vagy anyaghibakra
vonatkoznak. A garancia a vasarlas napjaval kezdédik és a vasarlas
napjatél szamitott 24 hénap utan végzédik. Ha a készllék vagy a
csatlakoz6 vezeték hibas, vigye azt vissza a beszerzés helyére. A
szavatosséag intézéséhez mellékelje okvetlenll a kovetkezbket: a vasarlas
igazolasa (pénztari nyugta, szamla) a vasarlas idejével, és a reklamacio
okanak, a hibanak ismertetése.

10 Eltavolitas

A csomagolas Ujra feldolgozhaté. A csomagoléanyagot a megfeleld
Ujra feldolgozhaté haztartasi szemétbe dobja.

Elhasznalédott késziilékek

Ha a készllék egyszer véglegesen befejezi miikddését, juttassa a
vonatkoz6 térvényeknek, eléirdsoknak és rendelkezéseknek megfeleld
gydjtéhelyre.

Kérdéses esetben forduljon az illetékes hulladékgyjté
véllalathoz, vagy a helyi kézszolgaltatohoz.

A késziiléket semmi esetre se dobja a hztartasi szemétﬁ
11
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A 3V-0s gombelemet-az-slomtartéban-akészilék-oldalon)

12V Id6kapcsold ora

kilén kell az elemeket gy(jté helyeken eltavolitas céljabol
leadni!

Ezért vegye ki a gombelemet miel6tt az elhasznalt

készlléket Ujrahasznositasra leadna!

Németorszagban a készllékek és elemek artalmatlanitasi
koltségeit a gyartd elére befizette. WEEE Reg.Nr. DE
36207475

Védje a kdrnyezetet €€

Megjegyzés: Ha a késziilék nincs a 12V-os aramellatasra
csatlakoztatva, a hattérvilagitas inaktiv, a gombelem
terhelésének csokkentésére.

11 Miiszaki adatok

Marka
Cikkszam 12V-o0s id6kapcsold éra idézitével, LC kijelzével
Termékszam 2.440.007

készUiléktipus

Felligyeld és ellenérz6 eszkdz, programozhaté
programozhaté.

Kapcsolasi id6

kettd

Kapcsolasi id6 tarolas:

igen

Bemeneti feszliltség

12 V DC egyenaram (DC) 12 V (Volt)

Kimenéfesziltség

12V DC

Kimend
teljesitmény max.

10A DC, max. 12V 120W

Csatlakozo 2 polust 12V-os Gsszekdtd dugd
dugb tipusa

Polaritas Plus (+, pozitiv ) belll, kzépen
Termek méret 110x55x32 mm (LxBxH)
mm-ben

Termék meret 121 x 82 x 38 mm (LxBxH)
csomagolva

Termék sllya

0,086 kg ( 3V elemmel, csatlakoz6 vezetékkel,
csomagolas

nélkil .

3 V-o0s elem sulya 0,210 kg
Termék suly

csomagolva 0,115 kg

Csomagolas kivitele

0,060 kg karton




05.2016 Miszaki valtoztatasok joga elézetes bejelentés nélkil fenntartva.
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12 Megfelel6ségi nyilatkozat

A terméken vagy a csomagolason vagy az utmutatoban
Az axhess GmbH & Co. KG, Industriestrasse 11, 56598 Rheinbrohl,

kijelenti, hogy a termék: Profi Power 12V id6kapcsol6 6ra digitalis
kijelzével, cikkszdm 2.440.007, amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik,
koncepcidjaban és épitési mddjaban, valamint az EG iranyvonal(ak)
altalunk hasznalt alapveté biztonsagi- és egészségugyi
kdvetelményeinek megfelel.

alkalmazott jelzések:
Hasznalat el6tt az utmutatét el kell olvasni és azt

mego6rizni. Gyerekektél tavol tartani. Nem jatékszer!

A terméket Iévé WEEE jel arra utal, hogy semmi

©
Megfelels EG iranyvonal(ak) 2011/65/EU RoHS ﬁ esetre sem szabad a haztartasi szemétbe kidobni.
—

konformak az alkalmazott harmonizalt EN50498:2010 Gytijthelyeken le kell adni.

normakkal. Ne haszndlja a szabadban.

Rheinbrohl, den 15. Mai 2016 Ovja a nedvességtsl és nyirkossagtol!

Axel Hess, A termék egyendrammal mikddik.

Uzemvezetd

Axhess GmbH & Co. KG 4 Karton, Gjbél felfrissithet6.

c € @ Duales System Deutschland GmbH.

RoHS Megfelel a 2011/65/EU iranyvonalnak.







