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1. Bevezetés

Tisztelt vasarlonk!
Kdszonjlk, hogy ezt a késziiléket valasztotta.

A termék megfelel a nemzeti és az eurdpai torvényi kovetelményeknek.

A késziiléknek ebben az allapotban vald megtartasara és a veszélytelen hasznalat biztositasara a felhasznalé
koteles ezt a hasznalati tmutatét figyelembe vennil

Ez a hasznélati Utmutaté ehhez a készillékhez tartozik. Fontos tudnivalékat tartalmaz az lzembe
& helyezésre és a kezelésre vonatkozdan. Legyen tekintettel erre, amikor a késziiléket masnak tovabbadija.
Orizze meg tehat a hasznalati Utmutatét, hogy sziikség esetén fellapozhassa.

Mszaki kérdéseivel forduljon az alabbi cimekre:

Németorszag: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at/

www.business.conrad.at

Svajc: www.conrad.ch

www.biz-conrad.ch

2. A szimbdélumok magyarazata

A haromszdgbe foglalt villam szimbdlum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, példaul
{ i 5 aramiités.

A haromszdgbe foglalt felkialtojel olyan fontos tudnivalokra utal az Gtmutatéban, amelyeket okvetlenil
H figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyilszimbolum mellett tovabbi tanacsokat és kezelési tudnivalokat olvashat.



3. Rendeltetésszerii hasznalat

A tisztaviz szivattyu maganhasznalatra valo, pl. a hazikertben. Ez a termék nem alkalmas
berendezések vizellatasara iparban, vagy nyilvanos helyen(pl.
pl. parkokban).

Szallitott folyadékként csak tiszta, édesviz a megengedett. A szallitott folyadék hémérséklete max. +35 °C lehet.

A tisztaviz szivattyu pl. tartalyok (es@viz gy(jték) at-/kiszivattylzasara, arra alkalmas készllékek furt kutbol
(talajvizbdl) torténd vizellatasara vagy pl. egy uszémedencébdl torténd vizkiszivattylzasra szolgal.

Egy kils6 uszokapcsolé aktivalja automatikusan a tisztaviz szivattyut novekedd vizéllas esetén. Az Uszokapcsolot
hasznalaton kivil a buvarszivattyu oldalahoz lehet erdsiteni.

Ezt a hasznalati Utmutatét tovabb kell adni a tisztaviz szivattyd minden felhasznélojanak. A tisztaviz szivattyt pumpa akkor
hasznalhato csak elészérre, ha ezt az utmutatot atolvasta és megértette. Feltétlenil vegye figyelembe a hasznalati utmutato
biztonsagi eléirasait és egyéb informacioit.

A fentiektdl eltérd alkalmazas karosithatja a késziiléket, tovabba egyéb veszélyekhez, pl. rovidzarlathoz, tlizhdz,
aramuitéshez sth. vezethet. A készillék egyetlen részét sem szabad atalakitani, ill. atépiteni!

Akészlilék teljesiti az eurdpai és a nemzeti torvenyi eléirasokat. Az 6sszes eléforduld cégnév és készillékmegnevezés
a mindenkori tulajdonos markaneve. Minden jog fenntartva.

4. A szallitas tartalma

+ Tisztaviz szivattyu
* Menet-6sszekoté darab
+ Témldcsatlakozo

+ Hasznalati atmutatod

Aktualis hasznalati utmutatok ]
1

Toltse le az aktualis hasznalati Gtmutatokat a kdvetkezé web-oldalrdl: :

www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenitett QR-kodot. Kovesse a web- EI

oldal Utmutatasait.



5. Biztonsagi tudnivalok
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A hasznélati utmutaté elGirasainak be nem tartasabol eredé karok esetén érvényét vesziti a
szavatossag/garancia. A kovetkezményes karokért nem vallalunk felelésséget!

A szakszer(itlen hasznalatbél vagy a biztonsagi eléirasok figyelmen kiviil hagyasabol eredé targyi
vagy személyi karokért nem vallalunk felelésséget. llyen esetekben érvényét vesziti a
szavatossag/garancia.

a) Altalanos tudnivalok

Biztonsagi és engedélyezési okokbdl (CE) a terméket nem szabad 6nkényesen atépiteni és/vagy
maédositani. Egyébként pedig elvész a garancia/szavatossag.

A késziilék nem jaték. A gyerekek nem tudjak felmémi az elektromos késziilékekkel kapcsolatos
veszélyeket.

A késziilék IPX8 védettségi fokozatu.

A készilek kivitele az I. érintésvédelmi osztalynak felel meg. Fesziltségforrasul csak a kdziizemi
elektromos halézat egy véddérintkezés dugaszaljat szabad alkalmazni (a szennyvizszivattyd Uzemi
fesziiltségét lasd a "Miiszaki adatok” c. fejezetben).

Ne hagyja a csomagoléanyagot szanaszét heverni; az gyermekek szamara veszélyes jatékszer lehet.
Banjon 6vatosan a készlilékkel, 16kés, lités, vagy mar kis magassagbol vald leejtés kdvetkeztében is
megseérilhet.

b) Felallitasi hely, csatlakoztatas

+ Szerelje fel, illetve hasznalja a készliléket gyerekek altal el nem érhetd helyen.

+ A késziilék alkalmazasa kerti tavak, kutak, Uszomedencék, szokokutak stb. kdzelében csak akkor
engedélyezett, ha a késziléket hibadram- védékapcsolon (Fl-védékapcsold, <=30mA) keresztiil
mikodteti.

Ha személyek tartozkodnak egy uszémedencében, uszasra kialakitott toban, kerti toban, akkor
a terméket abban nem szabad miikddtetni.

Ausztriaban a késziiléket csak akkor szabad uszémedence vagy kerti t6 kozelében felszerelni és
hasznalni, ha a hibadram-véddkapcsolon kiviil még egy, az OVE (osztrak elektromos ellendrzs intézet)
altal bevizsgalt biztonsagi transzformator is eléje van kapcsolva.

A felszerelés helyén nem léphet fel a fagypont korlli vagy alatti kdrnyezeti hémérséklet (<0°C). Ekkor
megfagy a viz a tisztaviz szivatty(ban. Es a jég nagyobb térfogata miatt tonkremegy a tisztaviz szivattyt.
Télen fagymentes helyen és szaraz allapotban tarolja a szivattyut.

Amennyiben hosszabbitdkabelt hasznal vagy a szivattyuig kabelvezetésre van szikség, annak
keresztmetszete nem lehet kisebb mit a szivattyl sajat kabeléé. Kizardlag véddérintkezés
hosszabbitévezetéket hasznaljon, ami alkalmas kiltéri hasznalatra is.
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Ovja meg a tisztaviz szivatty( halozati vezetékét hidegtdl/forrosagtol, olajtolibenzintsl és hegyes élektd.
Ne Iépjen a halozati kabelre és ne hajtson keresztil rajta (pl.kerti kocsival, kerékparral,autoval). Ne trje
meg a kabelt, ne tegyen ra kiilonboz6 targyakat.

Az 0sszes elektromos csatlakozasnak az elontés ellen védett helyen kell lennie, mert kiilénben
életveszélyes aramiités lehetésége all fenn. Adott esetben alkalmazzon megfelelé véd6hazat a
csatlakozésok szdmara.

Ovja a halézati dugét nedvességtél! Ne fogja meg a halozati dugot nedves vagy vizes kézzel.
Aramiités miatti életveszély all fenn!

A halézati kabelt, ill. a halozati dugét nem szabad levagni.

c) Uzemeltetés

+ A készliléket gyerekek és fiatalkoruak nem hasznalhatjak. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik nem
ismerik ezt a hasznalati Gtmutatot. A szellemi vagy testi fogyatékos személyek csak akkor hasznalhatjak
a késziléket, ha értlik felelésséggel bird személy feligyeli és kioktatja ket.

Csak legfeliebb +35°C hémérsékletli édesvizet szabad szallitani a késziilékkel.

A szallitott folyadéknak tisztanak kell lennie. A tisztaviz szivattyd kivitelébdl adédéan max. 5 mm-es
magméretli szennyez8dést megengedett.

A késziilék nem alkalmas ivéviz szallitasara.

A termék nem alkalmas korroziv/maro, gydlékony vagy robbanékony
folyadékok (pl.benzin, fiitdolaj, nitrohigitd), zsirok, olajok, sdsviz, vagy toalettek lefolydvizének a
szallitasara.

A dugaszolé aljzatnak, amelyhez a szivatty(t csatlakoztatja, kénnyen hozzaférhetdnek kell lennie. A
halézati kabelnek lefelé kell futnia a halézati dugaszaltdl, hogy a kabelen visszafolyd viz ne folyhasson
be a dugaszaljba.

Ha a tisztaviz szivattydt pl. egy kutban kell hasznalnia, gondoskodni kell megfeleld rogzitésrdl, pl. egy
kotéllel. A kotélnek biztonsagi okbol el kell birnia a szennyvizszivattyd sulyanak legalabb a
haromszorosat. Ne rogzitse a tisztaviz szivattyit a halézati kabelével, és ne is hordja, tartsa vagy meritse
vizbe vele a szennyvizszivatty(t.

A készillék nem védett szarazon futas ellen.

A készilléket nem szabad felligyelet nélkiil jaratni.

A késziiléket nem szabad hosszu ideig mikodtetni.

A szallitott kdzegben a szivattyd miikddése kdzben nem tartézkodhatnak személyek.

A késziiléket nem szabad robbanékony folyadékban vagy gazban, illetve azok kdzelében hasznaini,
robbanasveszélyes!

A szivattyd hibds mikddése vagy hibaja miatti kovetkezményes karok megfeleld intézkedésekkel
megelézhetdk (pl.vizszintjelzd, érzékeld, riasztokésziilék, tartalékszivattyd stb.).

A késziiléket csak mérsékelt klimaban hasznalja, tropusi klimaban ne.



& + Ne zérja le a tisztaviz szivattyu kifolyooldalat, ha jar a szivattyu.
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Alkalmazzon pl. egy megfeleld nyomaskapcsol6t, amely id6ben kikapcsolja a szivatty( aramellatasat.
A tisztaviz szivattyu legfeljebb 5 percig jarhat zart nyomdoldal ellenében,hogy ne karosodjon. Mar ez
alatt az 5 perc alatt felmelegszik a tisztaviz szivattyiban lévé viz. Ha kinyitja a nyomdoldalt, forré viz jon
ki, ez leforrazas/sebesiilés veszélyét jelenti.

Ne allitsa a készlléket szivonyilasaival kézvetlentl pl. egy kerti 16 iszapos, homokos vagy kéves talajéra.
Hasznaljon példaul alapnak egy kélapot. Kiildnben a szivonyilas mar révid id elteltével teliesen vagy részben
is eltdmddhet.

Ezenkivil ha a szallitott folyadékban a homok, kavicsok vagy méas kemény targyak megnévelik

a tisztaviz szivattyl kopasat és csokkentik a teljeitményét.

Minden egyes hasznalat el6tt ellenérizze a késziléket, hogy nem sérlilt-e pl. a haz, a tdmitések és a
halozati kabel/halozati dugo.

Amennyiben hibat talal, a késziiléket NEM szabad hasznéalatba venni.

Ha a készillék mar 8ssze van kétve a halozati fesziiltséggel, akkor el6szor kapcsolja le a hozzatartozd
halozati dugaszalj mindegyik polusat Ugy, hogy vagy lekapcsolja a kismegszakitét, vagy kicsavarja a
biztositékot, végul lekapcsolja a hozzatartoz6 dramvédé kapcsolot.

Csak ezutan huzza ki a tisztaviz szivattyu halozati dugéjat a konnektorbdl. Ezutan a késziléket nem
szabad tovabb hasznalni, el kell vinni egy szakszervizbe.

Ne prébélja sajat maga javitani a késziiléket, bizza szakemberre a javitast.

Ha feltételezhetd, hogy a tisztaviz szivattyd biztonsdgos miikddése mar nem garantalt, akkor vonja ki a
hasznalathdl, és gondoskodjon arrél, hogy véletleniil se lehessen hasznélatba venni, és hizza ki a halézati
dugét a konnektorbol. Akkor feltételezhetd, hogy a készlék mar nem tizemeltethetd veszélytelendl, ha:

-- a tisztaviz szivatty(in vagy a csatlakozd vezetékeken lathaté sérilések vannak -- a

tisztaviz szivattyd nem mikodik tovabb

-- a tisztaviz szivattyt kedvezétlen koriilmények kézott szallitottak vagy taroltak -- stlyos

szallitasi sériilések keletkeztek a késztiléken.

Mindig hizza ki a halézati dugét a dugaszalibol, ha mar nem fogja hasznalni a kész(iléket , ha
lizemzavart harit el, vagy tisztitja ill. karbantartja a kész(iléket.

Ne a vezetéknél fogva hiizza ki a haldzati dugét a konnektorbél. A halézati dugét az oldalsd
fogofelliletnél fogva huzza ki a halézati dugaszaljbdl.

Ne fogja meg nedves kézzel a halézati dugot, mert életveszélyes aramiitést szenvedhet.

A késziiléket a hordfogantylnal fogva vigye, ne a halozati kabelnél fogva.

Ha a készliléket hideg helyrél meleg helyiségbe viszi atszallitas kdzben), paralecsapodas keletkezhet.
Ezaltal életveszély allhat fenn aramiités kovetkeztében!

Ezért hagyja, hogy a késziilék elészor felvegye a helyiség hmérsékletét a hasznalatbavétel, ill. a
haldzati feszliltségre valo csatlakoztatas el6tt. A korilményektél fliggden ez tobb 6ra hosszat is
eltarthat.



6. Kezeloszervek

2

1 haldzati kabel IP44-es védbérintkez8s haldzati dugoval

2 kiengedd nyilas

3 hordfogantyu (alkalmas egy kotél felerdsitésére is a tisztaviz szivattyl vizbemeritéséhez)
4 Kabeltarté az Uszokapcsold kabeljéhez

5 Uszokapcsold

6 Beszivo nyilasok



1. A tisztaviz szivattyu elhelyezése

+ Er6sitsen a hordfogantytra egy kelléen erds, vizalld kbtelet, amellyel leeresztheti a tisztaviz szivattyut pl. egy
katba.

A tisztaviz szivattyut sosem szabad a halézati kabeljénél vagy az Uszokapcsolonal fogva tartani vagy
& rogziteni! Ettdl megsérilhet a haldzati kabel, és az dramiités lehetdsége életveszélyt idéz eld. A tisztaviz
szivattyut nem szabad a viztémlével rogziteni.

ﬂ%itse a kotelet egy alkalmas tartéhoz.
Ne helyezze a szivatty( beszivo nyilasat szennyezédésre, sarra vagy falevelekre pl. egy es6viz gy(ijtébe,
mivel a szivattyl ezektdl eltémitddhet. Javasoljuk, hogy tartson min. 30 cm tavolséagot a talajtdl,
+ Ahhoz, hogy az On 4ltal hasznalt tomlét dsszekdsse a tisztaviz szivattytival, hasznalhatja az egyiittszallitott
Osszekotd elemet és a tdmldcsatlakozot.
+ Afogantyu oldalan egy kabeltarté talalhato. Ezzel az Uszokapcsoldhoz vezetd kabel rogzithetd.
A kabel rogzitési helyétél fliggden adadik ki késébb a megfeleld bekapcsolasi ill. kikapcsolasi vizszint.
Allitsa be a hasznalati helynek megfeleld vezetékhosszt, hogy az liszokapcsold a tisztaviz szivattyt kivansag
szerint be- vagy kikapcsolhassa.

8. Uzembe helyezés

+ Miutén a tisztaviz szivattyut felerésitette egy kotélre, vagy hasonldra, és a kotelet megfeleléen felkététte, dugja be
a haldzati dugét egy szabvanyos véddérintkezés halézati dugaszaljba. Kiiltéri hasznalathoz IP44-es dugaszaljra
van szlikség.

A halézati dugot csak akkor szabad bedugni, ha a halézati dugaszalj szaraz. Egyébként fennall az

& életveszélyes aramiités lehetésége.

Ha az Uszokapcsold helyesen van pozicionalva, bekapcsolodik a tisztaviz szivattyd, és elkezdi beszivni a vizet,
és a kilépd nyilason at szallitani.

Na nem torténik vizszallitas, még levegd van a tisztaviz szivattylban és a téml6ben. Ha kell,

meggyorsithatja a beszivasi folyamatot, ha vagy a tisztaviz szivattyuba vagy a tdmlébe vizet tolt vagy a tisztaviz
szivattyut kissé ide-oda mozgatja.

A tigtaviz szivattyl automatikusan kikapcsolddik, ha az Gszékapcsolo lestillyed.

A tisztaviz szivattyat manualisan is lehet miikodtetni Ugy, hogy az Uszékapcsolot régziti a fogantyun 1évé
szemhez, vagy egy magasabb helyre teszi.

A tisztaviz szivattyut igy azonban nem szabad feliigyelet nélkiil hasznalni, mivel a tisztaviz szivattyl viz
nélkil sem kapcsolodik ki, és ettél tonkremegy.



9. Uzemen kiviil helyezés

Ha le kell vélasztani a tisztaviz szivattyut a viztoml6rél (pl.tisztitashoz, karbantartdshoz vagy téli tarolashoz), a
kovetkezdket tegye:

+ Valassza le a tisztaviz szivatty(t a tapellatd halézatrol, hiizza ki ehhez a halézati dugét a halézati dugaszaljbdl.

. %’fzza ki a tisztaviz szivattyt a vizbél vagy a fliggesztékotéInél, vagy a hordfogantyunal fogva.

A tisztaviz szivattyut soha nem szabad a halézati kabelnél, az iszokapcsolonal vagy a témlénél fogva
kihtzni. Ettél megsérilhet a haldzati kabel, és az aramiités lehetdsége életveszélyt idéz eld.

+ Szerelje le a tdml6t a tisztaviz szivattyurl.
+ Eressze ki a maradék vizet a tisztaviz szivattyubdl ugy, hogy azt megdénti vagy fejreallitja.

+ Széritsa meg a tisztaviz szivattyt és a halézati kabelt. Tekerje fel a halézati kabelt.

+ Teleltesse at a tisztaviz szivattyut egy fagymentes és szaraz helyiségben.
——> Gondoljon arra is, hogy letiritse a szabadban lefektetett tomléket is, hogy ne érje fagykar Gket; nyissa ki
az esetleg felhelyezett vizcsapokat.
+ Aftisztaviz szivattyut kizarélag a hordfogantytnal fogva vigye, ill. szallitsa. Sose tartsa a viztémlénél, az
Uszokapcsolonal de kiiléndsen a halozati kabelnél fogva.
+ Hasznalat, ll. ledrités utdn marad még egy kis viz a tisztaviz szivattyiban. Emiatt tarolaskor, vagy gépkocsiban
torténd szallitaskor gondoskodjon megfeleld alatétrol.

10. Karbantartas és tisztitas

A tisztaviz szivattyban nincsenek On altal karbantartandd részek, emiatt sose nyissa fel vagy szerelie szét. A
készilléket csak feljogositott szakember, megfeleld szakmiihely tarthatja karban, vagy javithatjia az ezzel jaro
felnyitassal egyutt.

Tisztitas el6tt valassza le a tisztaviz szivatty(t a halozati fesziltségrél, hizza ki a haldzati dugdjat a konnektorbdl.
Akeészlilék kuils6 felliletének tisztitasahoz elegendd egy tiszta, szaraz és puha ruha. Esetleg dblitse le a killsejét tiszta
vizzel.

A szivényilasok korili esetleges szennyezédéseket folydvizzel (pl.kerti slaggal) tavolitsa el. A szivattyu belsejét
ugyancsak folyo vizzel lehet atobliteni igy, hogy elézéleg eltavolitja a viztomlét és a csatlakozéidomot.

Tarolas el6tt szaritsa meg a tisztaviz szivattyut és a halézati kabelt.

Semmiképpen se hasznaljon agressziv tisztitdszereket, alkoholt vagy mas kémiai oldatot, mivel a
készilékhazat karositjak, sét, a készilék miikodését is kedvezétlendl befolyasolhatjak.
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11. Hibak, zavarok elharitasa

A tisztaviz szivatty(l megvasarlasaval On egy, a technika legujabb allasa szerint megépitett, izembiztos késziilékre
tett szert. Ennek ellenére eléfordulhatnak problémak vagy hibak. Emiatt olvassa el az alabbi hibakeresési
informéaciokat.

A tisztaviz szivattyi nem sziv

Nyomja meg az esetlegesen meglévé nyomoéoldali zarészelepet, mert kiildnben nem tud eltdvozni a szivattyibdl a levegé.
Lengesse a szivattyut egy kicsit ide-oda. Toltson esetleg vizet a szivattyubalill. a toml6be. Huzza ki egy pillanatra a halozati
dugot a haldzati dugaszaljbol, majd dugja vissza.

Tisztitsa meg a szivonyilasokat (eldz6leg valassza le a haldzati fesziiltségrél a szivattydt!).

+ Avizszint tul alacsony, a szivattyu csak levegét sziv.

A szivatty nem indul be, ill. m{ikddés kozben leall

+ Ellendrizze a taparamellatast, ill. az aramkéri biztositékot és az aramvédd kapcsolét. Ha leoldott az aramvédd
kapcsold (FI kapcsold), valassza le a tisztaviz szivattylt a halozati fesziiltségrél, és vizsgalja meg az esetleges
sériiléseket (pl.halozati kabel).

+ A szivattyu belsejében Iévé szivattylkereket megakasztja a szemét. Valassza le a tisztaviz szivattyit a halozati
fesziltségrél, vegye le a viztdmlbt, és 6blitse at a szivattyl belsejét vizzel.

+ Az Uszokapcsold nincs helyesen pozicionalva.

+ A tilmelegedésvédelem kioldott. Valassza le a szivattylt a halozati fesziiltségrél, és hagyja lehdlni (legalabb 30
percig). Szlintesse meg a lekapcsolas okat (pl.til magas vizhdmérséklet, tul hosszu szarazon futas, stb.).

A szillitasi mennyiség csokken, ill. nagyon kicsi

+ Vizsgalja meg a szivényilasokat, nem szennyezédtek-e el.

+ A szivattyd levegét sziv be, mivel a beszivé nyilasok mar nincsenek teljesen viz alatt.

+ Vizsgalja meg a viztéml0 csatlakozasat a szivattyln.

+ Vizsgalja meg a viztomld tdmitetlenségét vagy megtoréseét.

+ A szallitasi mennyiség elvileg a szallitasi magassag novekedésével aranyosan csokken.

o Atoml6 atmérd tal kicsi.

Az Uszoékapcsolé nem kapcsol be, ill. ki.

+ Az Uszobkapcsold nincs helyesen pozicionalva.

+ Rdgzitse az Uszokapcsolo vezetékét oldalt a csiptetds tartoval, igy az Uszékapcsold egy kisebb vizszint
elérésekor (pl. egy ciszternaban) helyesen bekapcsol.
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12. Eltavolitas

E Az elhasznalt elektronikus késztilékek értékes nyersanyagnak tekintenddk, és nem valok a haztartasi

szemétbe! Az elhasznalt készliléket az érvényes torvényi eldirasoknak megfeleléen kell eltavolitani.
|

13. Miszaki adatok:

Uzemi fesziltség................coccererrrn 230 VIAC, 50 Hz
Védelmi 0Sztaly........ccovververrvervrennnn. |

Védettség: IPX8

Névleges teliesitmény ........cccocvveninininineens 750 W

Kimenételjesitmény (P2) ........cccocverveereernnnns 550 W

ONSZIVO.covrrecce s nem

Tulmelegedésvédelem ...........ccocvveenne. igen

Szérazonfutas elleni védelem.................. nem

CsatlakozOKAbel............cccveveveerireinriiriiinens HO7RN-F, 3 x 1 mm?, hossza kb. 10 m

Bemeritési MElYSEQ.......cocvvcvvrerrvceieeieinnne max. 7 m

SZAIlitAS MAGASSAG.......vervrerrrrereereirerrcireeseieens max. 8,5 m

SZAllitott MENNYISEF. ....ceeveverereiiereireerereseieiseieeens max. 11000 I/éra (a szallitasi magassagtdl fligg)
Szallitott anyag.........oveeerereereenrenerereeseene Tiszta ivéviz

Szemcseméret,szennyezédés max. 5 mm

Szallitott anyag hémérséklete.................... max. +35°C
CsatlakozOmenet............ooceevvveereerneineencisinenes 39 mm (1 1/4%1G
Méret (@ X Ma) ...ooveveniireeeeeee 147 x 305 mm
ST kb. 5,35 kg (kabellel egyiitt)
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