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Kérjuk, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalégusbdl szarmaznak! Teljes korl tajékoztatast a felhasznaldi
dokumentacié tartalmaz. Az internet-letdltés altalanos hasznalati feltételei érvényesek.

(http://download.phoenixcontact.de)

ElSszerelt relémodul csavaros csatlakozassal, részei: reléfoglalat, teljesitményérintkezés relé,
dugaszolhato kijelz6-/ zavarsziiré modul és tartokengyel. Erintkezd kivitele: 2 valtdéérintkezd.
Bemeneti feszlltseg: 230 V AC

Kereskedelmi adatok

package_quantity

10

GTIN

4046356732819

Miszaki adatok

Megjegyzés

Hasznalati korlatozas

EMC: A osztalyu termék, lasd a gyarté nyilatkozatat a letoltési
tertileten

Méretek

Szélesség 16 mm
Magassag 89 mm
Mélység 75 mm
Kdrnyezeti feltételek

Kornyezeti homérséklet (lizemi) -40°C...50°C
Kornyezeti hmérséklet (tarolas/szallitas) -40°C..85°C
Gerjesztdoldal

Bemeneti fesziiltség Uy 230V AC

Bemeneti fesziiltségtartomany Uy-re vonatkoztatva

lasd a diagramot

Tip. bemeneti aram Uy esetén

6 mA

Jellemz6é mvalaszidé

3ms..12ms

Jellemz6 visszaejtési idétartomany

3ms..20 ms

Tekercsfesziiltség 230 VAC
Védokapcsolas varisztor
Uzemi fesziiltség kijelz6 sarga LED

Erintkez6oldal

Erintkez6 tipusa

2 valtéérintkez6

Kapcsolé6-érintkezo fajtaja

Egyszeres kontaktus

Erintkez6 anyaga

AgNi

Maximalis kapcsoléfesziiltség

250 V AC/DC
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Miszaki adatok

Erintkezdoldal

Minimalis kapcsoléfesziiltség

5V (10 mA esetén)

Kapcsoléaram minimum

10 mA (5 V-nal)

Maximalis bekapcsolasi aram

12 A (20 ms, zaro)

Tartés hatararam

8 A (lasd a diagramot)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

192 W (24 V DC mellett)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

124 W (48 V DC mellett)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

108 W (60 V DC mellett)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

52 W (110 V DC mellett)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

48 W (220 V DC mellett)

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés)

2500 VA (250 V AC-n)

Kapcsolasi képesség a DIN VDE 0660/IEC 60947 szerint

2 A (24 V, DC13 esetén)

Kapcsolasi képesség a DIN VDE 0660/IEC 60947 szerint

0,2 A (250 V, DC13 esetén)

Kapcsolasi képesség a DIN VDE 0660/IEC 60947 szerint

3A (24 V, AC15 esetén)

Kapcsolasi képesség a DIN VDE 0660/IEC 60947 szerint

3 A (120 V, AC15 esetén)

Kapcsolasi képesség a DIN VDE 0660/IEC 60947 szerint

3 A (250 V, AC15 esetén)

Csatlakozasi adatok bemeneti oldal

Megnevezés csatlakozas

Gerjesztéoldal

Csatlakozasi mod

Csavaros csatlakozas

Csupaszolasi hossz

8 mm

Merev vezet6 keresztmetszete

0,14 mm?2 ... 6 mm?

Hajlékony vezetd keresztmetszete

0,14 mm?2 ... 4 mm?

Vezet6-keresztmetszet AWG

26...10

Csatlakozasi adatok: kimeneti oldal

Megnevezés csatlakozas

Erintkezéoldal

Csatlakozasi mod

Csavaros csatlakozas

Csupaszolasi hossz

8 mm

Merev vezet6 keresztmetszete

0,14 mm? ... 6 mm?

Hajlékony vezet6 keresztmetszete

0,14 mm? ... 4 mm?

Vezet6-keresztmetszet AWG

26...10

Altalanos

A megjegyzés tipusa

Uzemeltetési tudnivalok

Megjegyzés

FBS 2-6... dugaszolhaté athidalék a bemeneti oldalhoz (A2) és
FBS-2-8... dugaszolhaté athidaldk a kimeneti oldalhoz (11/ 21)

Tesztfesziiltség relétekercs/reléérintkez6

4 kVe (50 Hz, 1 min)

Tesztfesziiltség valtoérintkezd/valtoérintkezo

2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Uzemmoéd 100 % ED
Védettség IP20 (Relétalp)
Védettség RT 1l (Relé)

Mechanikus élettartam

kb. 10 kapcsolasi Gtem

Beépitési pozicio

tetsz6legesen
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Miszaki adatok

Altalanos

| Szerelési utasitas

térkoz nélkil sorolhatéak

Szabvanyok és meghatarozasok

Szabvanyok/el6irasok

DIN EN 50178

Méretezési Iokofesziiltség

6 kV

Szigetelés

Biztonsagos levalasztas, alapszigetelés és 4 kV
feszultséglokes a valtoérintkezdk kozott.

méretezési

Szennyez6dési fok

2

Tulfesziiltség kategoria

Environmental Product Compliance

China RoHS

Rendeltetésszer(i hasznalat ideje (EFUP): 50 év

China RoHS

A veszélyes anyagokra vonatkozo informaciok a ,Letoltések” fill

,Gyartoi nyilatkozat” kategériajaban talalhatok

Besorolasok

eCl@ss
eCl@ss 5.0 27371601
eCl@ss 5.1 27371601
eCl@ss 6.0 27371601
eCl@ss 7.0 27371601
eCl@ss 8.0 27371601
eCl@ss 9.0 27371601
ETIM
ETIM 2.0 EC001437
ETIM 3.0 EC001437
ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211917
UNSPSC 7.0901 39121516
UNSPSC 11 39121516
UNSPSC 12.01 39121516
UNSPSC 13.2 39122334
Tartozékok

Dugaszolhato athidalo
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Tartozékok

FBS 2-6 - 3030336

FBS 2-6 BU - 3036932

FBS 2-6 GY - 3032237

J

FBS 2-8 - 3030284

f

FBS 2-8 BU - 3032567

%

FBS 2-8 GY 7042 - 3032541
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Tartozékok

Végtarté kapocs

CLIPFIX 35 - 3022218

Vizsgalédugasz

MPS-MT - 0201744

SzigetelShiively

MPS-IH WH - 0201663
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MPS-IH RD - 0201676

i

MPS-IH BU - 0201689

al
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Tartozékok
MPS-IH YE - 0201692
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Kapocsjelolo, felirat nélkiil

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004
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Tartozékok

ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972
/ 4

Jelolétartok

STP 5-2 - 0800967
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Rajzok
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Kérnyezeti hdmérséklet [*C] ——==

@ DC-tekercsek
@ AC-tekercsek

lizemi feszultségtartomany
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Kapcsolofesziiltség [V] -
@ AC, chmos terhelés P 69 [V)

@ DC, ohmos terhelés sorba kapesolt érintkezék
@ DC, ohmos terhlés
@DC LUR=40ms

Megszakitasi teljesitmény
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@ DC tekercs
@ AC tekercs

Erintkezéderating

Diagram
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Kapcsolasi ciklusok
7
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Kapcsolasi aram [A] -

@ 250 V AC, ohmos terhelés (DC tekercsek)
@ 250 V AC, ohmos terhelés (AC tekercsek)

Villamos élettartam

Diagram
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Elettartam-csokkenési tényezd
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Kapcsolasi rajz
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