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1. Bevezetés

Tisztelt Vasarlonk!

K&szonjlk, hogy készUlékiinket valasztotta.

Ez a késziilék megfelel a térvényi, nemzeti és eurdpai kdvetelményeknek.
Ezen éllapot fenntartasa és a veszélytelen mikddés biztositasa érdekében
On, mint felhasznalo kteles betartani a hasznalati Gtmutato elgirasait!

tudnivalokat tartalmaz az Uzembe helyezésre és a kezelésre

j Ez a hasznalati utmutaté a késziilék tartozéka. Az utmutatd fontos
vonatkozoan. Figyelien erre akkor is, amikor a késziiléket tovabbadja.

Orizze meg tehat a hasznalati Gtmutatét, hogy sziikség esetén
fellapozhassa.

Miszaki kérdések esetén keresse fel az alabbi webhelyeket:

Németorszag: www.conrad.de
Ausztria: www.conrad.at
Svéjc: www.conrad.ch



2. Jelmagyarazat

A haromszogbe foglalt felkialtojel az Utmutatd olyan fontos
tudnivaléira hivja fel a figyelmet, amelyeket feltétlendl be kell
tartani.

——3 A nyilszimbolum mellett kiilénleges tanacsokat eés kezelési
tudnivaldkat olvashat.

3. Rendeltetésszerii hasznalat

Az akcidkamera egy olyan kompakt videdkamera, amely egyarant
alkalmas a szabadban film- és fényképfelvételek, valamint jarmivek
belsejében felvételek készitésére is. Szamos tevékenységhez
alkalmazhato, pl. evezéshez, kerékparozashoz és bivarkodashoz.

Egy vizhatlan tok is talalhato a szallitas tartalmaban. igy az akciokamerat
hasznélhatjuk Uszas és buvarkodas kdzben is, de csak 30 m mélységig.
Legyen tekintettel masok személyiségi jogaira. Ne fényképezze vagy
filmezze azokat, akik ezt nem engedélyezték. Ezenkivil azt is vegye
figyelembe, hogy a késziilék autds kameraként valé hasznalata bizonyos
orszagokban korlatozott ill. tilos.

Biztonsagi és engedélyezési okokbdl tilos a késziiléket atalakitani és/vagy
maddositani. Amennyiben a kész(iléket a fentiektdl eltérd célra hasznalja, a
készlilék karosodhat. Ezenkiviil a szakszer(itlen hasznalat tlizet,
tulmelegedést, stb. is okozhat. Olvassa at figyelmesen és jol 6rizze meg a
haszndlati Utmutatét. A készilléket csak a haszndlati Utmutatéval egyditt
adja tovabb.

Az Utmutatéban tallhaté cégnevek és termékelnevezések a mindenkori
tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.
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4. A szallitas tartalma

akciokamera

Akku (mar benne van a kameraban)

Taviranyité (behelyezett elemmel)

Vizéll6 héz, tartalék fedéllel

korméany- illetve csétarté konzol

Tapadokorongos tartd
2 db sisaktarto

7 db tart6 adapter

2 db csiptetd

5 db tarté szij

4 db kabelkotegeld
Fém biztonsagi bilincs

2 db éntapadé lap
USB-kabel

Tisztitokendd E ] E

Hasznélati tmutaté
1
A legujabb hasznalati atmutatok E
Toltse le a legfrissebb hasznélati Utmutatokat a www.conrad.com/

downloads web-oldalrél, vagy szkennelje be a megjelenitett _QR-kédot.
Kévesse a web-oldal utmutatésait.



5. Biztonsagi tudnivalok

(N

Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a hasznalati
Utmutatot, kiilonds tekintettel a biztonsagi tudnivalokra! Az
ebben a hasznalati Gtmutatoban szerepld, biztonsagra és
szakszerii hasznalatra vonatkozo elGirasok figyelmen kiviil
hagyasabol eredé személyi sériilésekért/ anyagi karokért
nem vallalunk felelésséget. A fentieken tilmenden érvényét
vesziti a szavatossag/jotallas is.

a) Altalanos informaciok

Ez a késziilék nem gyerekjaték. Tartsa tavol gyermekektél és
haziallatoktol.

Ne hagyja a csomagoléanyagot szabadon heverni, mert
kisgyermekek szamara veszélyes jatékka valhat.

Ovja a késziiléket szélsdséges homérséklettdl, kozvetlen
napsugarzastol, erés razkodasoktol, éghetdé gazoktol,
g6z0ktdl és oldoszerektdl.

Ne tegye ki a késziiléket nedvességnek vagy csapadéknak,
ha nincs ra felszerelve a vizall6 haz.

Ne tegye ki a késziiléket mechanikai igénybevételnek.
Banjon mindig 6vatosan a késziilékkel. Utsdéstsl, Gitéstd,
vagy akar kis magassagbol torténd leeséstdl is megsériilhet.
Tartsa be az 6sszes olyan késziilék hasznélati Gtmutatojat és
biztonsagi eldirasait, amit a termékhez csatlakoztat.



* Ha a biztonsédgos hasznélat mar nem lehetséges, akkor
helyezze hasznéalaton kivil a késziiléket és akadalyozza meg,
hogy valaki véletleniil ismét hasznalatba vegye. A biztonsagos
hasznélat akkor nem lehetséges mar, ha a késziilék

- lathatd sériilést szenvedett,

- mar nem miikddik rendeltetésének megfelelden,

- hosszabb idén keresztiil kedvezétlen korlimények kdzott
volt tarolva, vagy

- aszallitds soran jelentds igénybevételnek volt kitéve.

+ Forduljon szakemberhez, ha kétségei tdmadnak a termék
mikddésével, biztonsagossagaval vagy csatlakoztatasaval
kapcsolatban.

* A karbantartasi, bedllitasi és javitasi munkakat kizarélag
szakemberrel vagy szakmUhellyel végeztesse.

+ Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a hasznalati
Utmutatéban nem taldl valaszt, fordulion a mszaki
ligyfélszolgalatunkhoz vagy mas szakemberhez.

b) Akku

+ Az akku csak a készilékben téltheté. Soha ne prébalja meg
kiszerelni az akkut és egy kilsé toltével feltolteni.

+ Az akku toltése csak egy USB-s toltével vagy egy szamitégép
USB csatlakozéjan keresztiil torténhet. Méas t6ltdaram
betaplalds a készilék meghibasodasahoz vezethet és a
beépitett akku tulheviilhet ill. kigyulladhat (robbanasveszély!).

+ Soha ne dobja tlizbe az akkut. Tiiz- és robbanasveszély!



+ A kifolyt vagy sértilt akkumulatorok bérrel érintkezve marasi

& sériilést okozhatnak, ezért viselien ilyenkor megfeleld

védokeszty(it.

+ Az akkukbdl kifolyd folyadék kémiailag nagyon agressziv.
Azokat a targyakat vagy felileteket, amelyekkel érintkezésbe
kertilt, részben vagy egészében erésen karosithatja.

6. A kijelz6 és a kezeldszervek

1
2

© o N o O B~

10 Toltésjelzé

11 Allapotkijelzés
12 Kijelzd

kioldé gomb
WiFi haldozat jelzése 1 2

felfelé nyilgomb A

POWER/MODE 4
gomb 5

lefelé nyilgomb ¥
Objektiv

USB csatlakozé
kartyanyilas
HDMI csatlakozd

- O W oo

-
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7. A beépitett akku toltése

N

A készlilék toltésére csak egy legalabb 500 mA terhelhetdségii
USB aljzat hasznélhato. Ezt ltalaban minden szamitogép USB
aljzata képes biztositani.

Az els6 lizembehelyezés elétt teljesen fel kell tolteni az akkut. A
normal toltési idd kb. 3 ora.

Rendszeresen téltse fel az akkut akkor is, ha nem hasznalja az
akcidkamerat (havonta legaldbb egyszer). Kilénben az akku
mélykisilése kovetkezhet be, ami a terméket tartdsan
hasznélhatatlann teszi.

Az akku behelyezése soran vigyazzon az érintkezokre. Ezek
polaritasa igazodjon az elemtartd rekesz pélusaihoz.

+ Az akku a kamera aljan lévé akkutartdé rekeszben van. Az akku
behelyezéséhez ill. kivételéhez nyomja meg az akkutarté rekesz fedelén
1évé kis fiilet és hajtsa fel az akkutartd fedelét.

Zarja le ismét az akkutarto rekeszt.

Csatlakoztassa a mellékelt USB toltdkabelt az USB aljzathoz (7).
Dugja be az USB-kabel masik végén |évé csatlakozodugot a szamitogép

egyik USB portjaba vagy egy erre alkalmas USB-s tapegységbe.

A LED toltésjelzd (10) toltés kozben vordsen vilagit és csak akkor alszik

el, amikor a toltés befejezdott.

A toltés befejezése utan hiizza ki az USB-kabelt.

+ Az akku egy feltdltéssel kb. masfél oranyi 1080p felbontasu, ill. egy
éranyi 4K felbontasu videodfelvétel készitéséhez elegendo.



+ Az LC kijelz6 (12) jobb felsd sarkaban 16vé toltésjelz6 mutatja az akku
pillanatnyi allapotat. Az akkut akkor kell feltolteni, amikor a toltottségjelzd
EQX‘ {ires akku szimbolumat jeleniti meg.

Ha az akku egy videdfelvétel kozben mertil le, az akcidkamera
befejezi a felvételt, elmenti azt és automatikusan kikapcsol.

8. Egy memoriakartya hasznalata

A

Az akcidkamera nem rendelkezik sajdt memoriaval. Ezért
hasznélat el6tt gy6zddjon meg arrél, hogy a memériakartya be
van-e helyezve.

A haszndlhatd memdriakartya tipusok a "Mlszaki adatok"
fejezetben talalhatok.

A memoriakartyak rendkivil sokféle kivitele és az esetenként
erBsen gyarté-specifikus funkcidi miatt nem garantalhatd, hogy ez
a késziilék az dsszes memoériakartya tipust felismerje és azokon
minden mveleti lehetdséget is elérjen.

Amennyiben a kész(ilék nem ismerné fel a memoriakartyat, akkor
elébb vegye ki, majd ismét dugja vissza a helyére.

+ Dugja be a memériakartyat a kartyanyilasba (8) ugy, hogy az
bekattanjon a helyére.

+ A memoériakartya érintkez6i nézzenek az objektiv (6) felé.

+ A kivételhez réviden nyomja meg a memoriakartyat. Ekkor az kissé elére
ugrik a helyérol (8) és igy mar ki lehet venni.
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9. Tartozékok

Az egyiittszallitott tartozékok segitségével a legvaltozatosabb
maodokon és helyzetekben hasznélhat¢ illetve régzitheté az
akciokamera.

Az alabbi képeken lathatdk a kilonféle rogzitési lehetdségek.
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10. Kezelés

a) Altalanos kezelés

Be-/kikapcsolas
+ Nyomja meg a POWER MODE (4) gombot, ezzel lehet be- vagy
kikapcsolni az akcidkamerét.
——3 Amikor az akciokamera be van kapcsolva, a LED allapotjelz6 (11)
vilagit és akkor villog, amikor késziil a felvétel.
Ha hosszabb ideig nem haszndljgk az akcidkamerat,
automatikusan kikapcsol, hogy feleslegesen ne meriljon le az

akku. Azt az idétartamot, amelynek eltelte utan az akcidkamera
lekapcsol, a meniiben lehet beallitani.

Uzemallapot

—3 Akiilénbdzd lizemmadok a kijelz (12) bal fels részén jelennek
meg megfeleld szimbolummal.

+ Az akcidkameranak 2 tizemmodja van: [—:]

videofelvétel készitése és

[S fenykepfelvétel keszitése
+ Nyomja meg réviden a POWER/MODE (4) gombot bekapcsolt
allapotban a kivant izemmod kivélasztasahoz.
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b) Videofelvétel

+ Vélassza ki a POWER/MODE (4) gombbal a videdfelvétel izemmodot.

+ Kivansaga szerint allitsa be az akcidkamerat és nyomja meg a kioldé
gombot (1) a felvétel inditdsahoz.

Felvételi izemmaddban villog a LED llapotjelz6 (11) és a kamera jele
voros szinre valt.

+ Afelvétel ledllitdsahoz ismét nyomja meg a kioldé gombot (1).

—3 Ha amemériakértya megtelt, a felvétel automatikusan elmentédik
és befejez6dik.

1 Uzemmod visszajelzé 1 2 3 45 6

2 Felvételi idétartama 00:00:00/00:51:46
3 Hatralévd idd

4 memoriakartya behelyezve

5 a vided hangjat BE/KI kapcsolni
6 Toltottségi llapot jelzé

7 Avideofelvétel felbontasa

14



c) Fényképfelvétel

* Valassza ki a POWER/MODE (4) gombbal az fényképfelvétel izemmodot.

+ Allitsa az akcidkamerat a kivant irdnyba és nyomja meg a kioldé gombot
(1) a fénykép készitéséhez.

1 Uzemmod visszajelzo

2 elérhetd tarolokapacitas a
képek szdméra

3 memoriakartya behelyezve

4 toltdttségjelzé lampa

5 aképfelbontas aranya

d) Lejatszas

Tartsa lenyomva a kiolddgombot (1)és ezzel a lejatszas lizemmodba valt
at.

+ Valassza ki a kivant fajlt ezekkel a gombokkal: A (3) ill. ¥ (5).

S Videofajlok esetében a képernyd aljan megjelennek a meghajtok
bettijelei, a fénykép fajlok esetében viszont nem.
. Nyomja meg a kioldd gombot (1) a kivalasztott fajl lejatszasahoz.

1 Uzemmod visszajelzé !

2 aféjlok sorrendje
3 Afajlok 6sszessége

4 Toltéttségi allapot jelzd
5 aképfelbontas aranya
6 elozo fajl

7 kovetkezé fajl
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¢) A Beallitasok meniije
+ Tartsa lenyomva a kiolddgombot (1) és Iépjen be a Beallitasok mentibe.
+ Az egyes meniipontokat ezekkel a gombokkal valassza ki: A (3) vagy ¥ (5).

—* Ameni mindig fentr6l indul lefelé, fliggetlenil attdl, hogy melyik
Gombot nyomtak meg.
. A kioldé gomb (1) nyitjia meg az almendket ill. hagyja jova a

vélasztast.

Beallitasok

leiras

a felvétel felbontasi
aranya

a képfelbontas és képfrekvencia konfigurélasa

torzitas korrekcio

korrekcié csak ezeknél: 1080p, 30 B/s; 720p,
30/60

Bls
Fehéregyensuly a fehéregyensuly bedllitdsa
a megvilagitas
beéllitdsa a megvilagitas-korrekcié bedllitasa

Mérés izemmaod

a fényerd bedllitasa

Elesség

Kanal
akép

6g bedllitdsa

Videomindség

a video minéség beallitasa

1SO a fotok ISO szerinti érzékenységének bedllitasa
vizjel

(idsbélyeq) Datum és 6raidd rogzitése

Hangfelvétel a hang rogzitésének be-/kikapcsoldsa.
Pixellnet a képfelbontas beallitasa

megvilagitasi id6tartam

a megvilagitasi idétartam bedllitdsa

Képforgatas

a képirany beéllitasa (normal

vagy inverz a fejlink folott készilt képeknél)
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Beallitasok

leiras

WLAN

a WLAN funkcié aktivalasa/hatéstalanitasa
ugyanaz a funkciéja mint ennek a gombnak: A

WLAN informacidk

WLANnév és jelszé

visszadllitasa
WLAN beallitdsok

a WLAN-beallitasok visszaallitasa

az alkalmazasok

Fényforras

a haldzati frekvencia olyan beallitdsa, aminek
kévetkeztében elkerilhetd

a videdfelvételek villodzasa a videdfelvétel
készitése kdzben: Europa 50

Hz / USA 60 Hz

LED-es jelzések

a LED lizenetek aktivalasa/hatastalanitasa

automatikus

Képerny6kimélé

annak az idétartamnak a beadllitasa, aminek
letelte utan

és aktivitas hianya esetén a képernyd
automatikusan kikapcsol

Automatikus kikapcsolas

annak az idétartamnak a beallitasa, aminek
letelte utan

és aktivitas hianya esetén a kamera
automatikusan kikapcsol

billentylihang

a billenty(ihangok
be-/kikapcsolasa

Sprache (nyelv)

A meni nyelvének a kivalasztasa

A datum kijelzésének
formaja

az év, hénap és nap beallitasa

A pontos id beallitasa

Az 6raidd beallitasa.

A datum beallitasa

A datum beallitasa

formattalas

A memoriakartya formazasa
FIGYELEM - a memériakartyan lévé dsszes
adat visszavonhatatlanul torlédik

a gyari beallitdsok
visszadllitasa

A gyari bedllitdsok visszaallitasa




készlilék informéacio

informéciok a készulékrdl
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f) Taviranyitas

A taviranyitoval tavolrél kezelhetjiik a kamera kioldd gombjat a
fényképfelvételek készitéséhez. Ugyanigy lehetséges a videdfelvételek
elinditasa és megallitasa is.

Mindehhez az sziikséges, hogy az akciékamera video- vagy
fényképfelvétel izemmaddban legyen.

—

A készlilék taviranyitéval vald iranyitasa a meniben vagy a
Lejatszas izemmaodban nem lehetséges.

+ Nyomja meg a taviranyito piros gombjat egy videdfelvétel elinditdsahoz
ill. megallitdsahoz.

+ Nyomja meg a taviranyito sziirke gombjat egy fénykép készitéséhez.

Elemcsere

AN

18

Az elemek nem valok gyermekek kezébe.

Az elemeket/akkumulatorokat ne hagyja feliigyelet nélkil, mert fennall
annak a veszélye, hogy gyerekek vagy haziallatok véletiendl lenyelik
azokat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Akifolyt vagy sériilt elemek a bérrel érintkezve marasi sériiléseket
okozhatnak, ezért hasznalion ilyen esetekben megfeleld
védokesztydit.

Az elemeket nem szabad révidre zami, szétszedni, vagy a tlizbe
dobni. llyen esetben robbanasveszély all fenn!

Hagyomanyos (nem feltdlthetd) elemeket nem szabad télteni,
robbanasveszély all fenn! Csak ujratolthetd akkukat toltson, ehhez
megfeleld toltékészléket hasznaljon.

Az elemek berakasakor figyeljen a helyes polaritasra (pozitiv/+ és
negativ/-).



Kiszallitaskor a gombelem mér benne van a taviranyitéban. Tehat azonnal

hasznéalhato.

Ha a taviranyitd hatétavolsaga csokken vagy a taviranyité mar nem

mikadik, az elemet a kbvetkezok szerint kell kicserélni.

+ Oldja ki a taviranyité hatoldalan lévé elemtarto fedelén taldlhato 4 db
csavart és vegye le a fedelet.

+ Tolja ki a lemertilt elemet a tartobdl és helyezzen be egy azonos tipusu,
Uj elemet (ennek adatait Id. a "Miiszaki adatok" fejezetben).

A plusz pélus nézzen felfelé.

Zarja le ismét az elemtart6 fedelét. Kézben Ugyeljen arra is, hogy a
tomitd gy(r ne csipddjon be.

11. Csatlakoztatas kiilso késziilékekhez

a) Csatlakoztatas szamitogéphez

Amig az akciokamera szamitdgéphez csatlakozik, addig az akku
automatikusan toltddik.

Csatlakoztassa a mellékelt USB toltékabelt az USB aljzatba (7).

+ Dugja be az USB kabel masik végét a szamitdgépe USB aljzataba.
+ Az akciokamera bekapcsol és a szikséges meghajtd programok
automatikusan telepiilnek.

Most a kijelzdn megjenik az Uj eszkdz csatlakoztatdsakor szokasos
valasztasi lehetdség (adattarold méd vagy toltési mod).

+ Valassza ki az egyiket és nyomja meg a kioldégombot (1).
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Tarol6 kezelés

+ A meghajtd telepitését kovetden a szamitdgép fajlkezeldjével hozzaférhet
a behelyezett memoriakartya adattartalmahoz és megtekintheti, térolheti,
lementheti stb. a rajta 1évo fajlokat.

b) Csatlakoztatas TV késziilékhez

Az akciokamerat a TV készlilékhez csatlakoztathatja és a felvételeket egy

nagy képernydn élvezheti.

+ Kosse dssze a HDMI csatlakozot (9) a TV késziilék egyik HDMI
bemenetével.

Keressen a TV készlilékén egy megfelelé6 HDMI bemenetet.

+ Az akcickamera képe megjelenik a TV kész(iléken.
+Amikor az akciokameran elinditja a lejatszas funkcict, a felvételek rogton
megtekintheték a TV késziiléken.

—3 A csatlakoztatashoz egy mikro HDMI dugdval elltott HDM
kabelre van sziikség, ami a szakkereskedelemben beszerezhetd.
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12. Miikodtetés az applikacion keresztiil

1. El6széris toltse le a mobiljara az appot:
- A Google Play Store-ban (az Androidos készillékekhez) az appot az
aldbbi néven taldlja: ,Renkforce Action Cam RF AC4K 300“.
- Az Apple App Store-ban (az iOS késziilékekhez) az appot igy talalja
meg: ,Renkforce Cam RF AC4K 300",

2. Kapcsolja be a kamerét.
3. Nyomja meg ezutan a A gombot és ezzel aktivalja a WLAN funkciét.
Ennek hatasara a WLAN visszajelz6 villogni kezd.

4. Most inditsa el az appot és allitsa be ezt a halézati kapcsolatot: ,RF-
AC4K-300“. Amennyiben jelszét kell megadnia, irja be a "00000000"-t.

5. Amikor létrejon a kapcsolat az app-on keresztil:
- a WLAN visszajelzd folyamatosan vilagit;
- akamera képemydje (ill. annak tartalma) megjelenik a mobiljan az

app képernydjén;
- innentdl kezdve méar kényelmesen tudja vezérelni az akcidkamerat a
mobil alkalmazasrol.

Ha bontani akarja a kapcsolatot a kamera és az app kozétt, elég, ha
megnyomja a A gombot, ami hatastalanitia a WLAN funkci6t.Software-
Update (szoftverfrissités)

Amikor elérhetévé valik a szoftverfrissités, akkor az applikacio
inditasakor egy Uizenet figyelmeztet erre.

Kdvesse az applikacié utasitasait annak érdekében, hogy a szoftver
mindi% a legujabb verzidval miikddjon.

Az akcidkamerat ilyenkor parositani kell az app-pal.
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13. Tisztitas

& Semmiképpen ne hasznéljon agressziv tisztitoszereket, alkoholt,
vagy mas vegyszereket, mivel ezek a kész(ilékhazat karosithatjak,
s6t, a miikodést is kedvezétienil befolyasolhatjak.

+ Tisztitas el6tt valassza le a készilléket az USB-s fesziltségforrasrol.

+ Hasznélja a vele szallitott kend6t a termék tisztitdsahoz.

Tisztitas kozben ne nyomja meg tdl erésen a kijelz6t (12) vagy az
objektivet (6), ezzel elkeriilhet6 a felilet sérilése.

14. Problémamegoldas

A késziiléket nem lehet bekapcsolni

+ Az akku lemeriilt. Toltse fel.

+ Nincs benne akku.

A késziilék nem kezelhetd
+ Kapcsolja ki a késziiléket (POWER/MODE (4) gomb hosszl

megnyomasaval) majd ismét be.

+ Vegye ki az akkut és korllbellil 1 perc elteltével tegye vissza.

Nem menthetdk fajlok a memoériakartyara

+ A memoériakartya nincs formatélva. Formattalja azt a Bealltasok
meniben.

Hibas/Sérilt a memdriakartya. Kisérletképpen probalkozzon egy masik
memoriakartyaval.

A memoriakartya nem felelel meg a "Miiszaki adatok" részben szerepld
kovetelményeknek.
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15. Artalmatlanitas

a) A késziilék

Az elektronikus késziilékek Ujrahasznosithaté anyagok, ezért nem
E valok a haztartasi hulladék kdzé. Az elhasznalodott késziléket az

érvényes torvényi el6irdsoknak megfelelden kell artalmatlanitani.

— Vegye ki az akkut az akcidkamerabdl és az elemet a taviranyitobol

és ezeket a terméktdl elkiilonitve artalmatlanitsa.

b) Akkuk/elemek

Ont, mint végfelhasznalét trvény kételezi (Elemekre vonatkozé rendelet)
az elhasznalt elemek és akkumulatorok leadaséra; tilos ezeket a
héztartasi szeméttel egyiitt kidobni.

A kéros anyag tartalmu elemeket/akkukat az itt Iathato
szimbolumok jeldlik, ezek a haztartasi szeméttel egyiitt torténd
E artalmatlanitas
tilalmat jeldlik. A legfontosabb nehézfémek jeldlései a kovetkezok:
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=6lom (a jeldlés az elemeken és az
akkumulatorokon, pl. a baloldalon lathaté szeméttartaly ikon alatt
talalhato).
A hasznélt elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a lakéhelye
hulladékgy(jté helyén, a szakiizleteinkben vagy minden olyan
helyen, ahol elemeket, akkumulatorokat forgalmaznak.
Ezzel On eleget tesz a térvényi kotelezettségeinek és hozzajarul a
kérnyezet védelméhez.
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16. M{iszaki adatok

.....3,7 V/1050 mAh (Li-lon)
..ca. 60/90 perc (Video 4K/1080p)

kb. 3 6ra
Taviranyito eleme........cccocvvcvvvreins CR2032 tipusu 3 V-0s gombelem
ObJEKHIV. ..o 170° széles latoszogl
Kijelz6 méret.........cooucuvvvnrrnnnns 5cm (29
Adattérold eszkozok.............c..vrvvuns microSD, microSDHC,

microSDXC (class 10) max. 128 GB

HDMI kimenet. .mikro HDMI

Videdformatum....
Vided felbontas.............ccervuvns 4K@ 30/60 fps
27K @30 fps
1080 p @ 30/60/ 120 fps
720 p @ 30/60/ 120/ 240 fps
Képfelbontds..........cccveeneueennns 16/ 13/ 8 Megapixel
Onkioldé (késleltetése).....3/5/10/20's
Sorozatkép készitése.. 3/5/10kép
Megvilagitasi korrekcid0 / +-1/ +-2 / +-3
TaVIFANYitO.....vveeecrris 2,4 GHz RF
Adofrekvencia, WiFi.............. 2,4 GHz
Adoteljesitmény, WiFi..........ccccoevenee 12 dBm
Hatétavolsag, WiFi..........cocorverunnens 5-10m
Vizallosag IP68 (a vizallo haz hasznalata mellett)

Meriilési mélység..
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Operéacios rendszerek...............ovveeeened min. Windows 2000
min. Android 4.1
min. iOS 8.0

Miikddési- és tarolasi hémérséklet....-10 ... +45°C

Méretek........ooevererereennnn 59 x 41 x 24,5 mm
SUY oo 58 g (csak a kamera)

17. Megfeleléségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strae 1, D-92240 Hirschau,
ezennel kijelenti, hogy ez a kész(ilék megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.

— Az EU megfeleldségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkezd internet
cimen all rendelkezésre: www.conrad.com/downloads.
Vélasszon egy nyelvet egy z4szlé szimbdlumra valo kattintassal,

és adja be a termék rendelési szamét a keresébe; Ezt kovetden az
EU megfelel6ségi nyilatkozatot PDF formatumban letoltheti.
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