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1. Bevezetés 
 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
 

Köszönjük, hogy készülékünket választotta. 
 
Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. 

Ezen állapot fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása érdekében 

Ön, mint felhasználó köteles betartani a használati útmutató előírásait! 
 

Ez a használati útmutató a készülék tartozéka. Az útmutató fontos 

tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre 

vonatkozóan. Figyeljen erre akkor is, amikor a készüléket továbbadja. 
  

Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén 

fellapozhassa. 

Műszaki kérdések esetén keresse fel az alábbi webhelyeket: 
 

Németország: www.conrad.de 
 

Ausztria: www.conrad.at 
 

Svájc: www.conrad.ch 
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2. Jelmagyarázat 
 
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos 
tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell 
tartani. 

  
A nyílszimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési 

tudnivalókat olvashat. 
 
 

3. Rendeltetésszerű használat 
 
 
Az akciókamera egy olyan kompakt videókamera, amely egyaránt 
alkalmas a szabadban film- és fényképfelvételek, valamint járművek 
belsejében felvételek készítésére is. Számos tevékenységhez 
alkalmazható, pl. evezéshez, kerékpározáshoz és búvárkodáshoz.  
Egy vízhatlan tok is található a szállítás tartalmában. Így az akciókamerát 
használhatjuk úszás és búvárkodás közben is, de csak 30 m mélységig.  
Legyen tekintettel mások személyiségi jogaira. Ne fényképezze vagy 
filmezze azokat, akik ezt nem engedélyezték. Ezenkívül azt is vegye 
figyelembe, hogy a készülék autós kameraként való használata bizonyos 
országokban korlátozott ill. tilos.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy 
módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a 
készülék károsodhat. Ezenkívül a szakszerűtlen használat tüzet, 
túlmelegedést, stb. is okozhat. Olvassa át figyelmesen és jól őrizze meg a 
használati útmutatót.  A készüléket csak a használati útmutatóval együtt 
adja tovább.  
Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori 

tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. 
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4. A szállítás tartalma 
 
 

• akciókamera 

• Akku (már benne van a kamerában) 

• Távirányító (behelyezett elemmel) 

• Vízálló ház, tartalék fedéllel 

• kormány- illetve csőtartó konzol 

• Tapadókorongos tartó 

• 2 db sisaktartó 

• 7 db tartó adapter 

• 2 db csíptető 

• 5 db tartó szíj 

• 4 db kábelkötegelő 

• Fém biztonsági bilincs 

• 2 db öntapadó lap 

• USB-kábel 

• Tisztítókendő  

• Használati útmutató 

 

A legújabb használati útmutatók 
 
Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/ 
downloads web-oldalról, vagy szkennelje be a megjelenített  QR-kódot. 
Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
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5. Biztonsági tudnivalók 
 
 

Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a használati 
útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az 
ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és 
szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért 
nem vállalunk felelősséget. A fentieken túlmenően érvényét 
veszíti a szavatosság/jótállás is.  

 

a) Általános információk 
 

• Ez a készülék nem gyerekjáték. Tartsa távol gyermekektől és 

háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert 
kisgyermekek számára veszélyes játékká válhat. 

 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen 
napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, 
gőzöktől és oldószerektől. 

 

• Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy csapadéknak, 

ha nincs rá felszerelve a vízálló ház. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 

• Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. Ütődéstől, ütéstől, 
vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet. 

 

• Tartsa be az összes olyan készülék használati útmutatóját és 
biztonsági előírásait, amit a termékhez csatlakoztat. 
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• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor 
helyezze használaton kívül a készüléket és akadályozza meg, 
hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos 
használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék 

 

-  látható sérülést szenvedett, 
 

- már nem működik rendeltetésének megfelelően, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között 

volt tárolva, vagy 

- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék 
működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával 
kapcsolatban. 

 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag 
szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse. 

 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati 

útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki 

ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 
 
 

b) Akku 
 
• Az akku csak a készülékben tölthető. Soha ne próbálja meg 

kiszerelni az akkut és egy külső töltővel feltölteni. 

• Az akku töltése csak egy USB-s töltővel vagy egy számítógép 
USB csatlakozóján keresztül történhet. Más töltőáram 
betáplálás a készülék meghibásodásához vezethet és a 
beépített akku túlhevülhet ill. kigyulladhat (robbanásveszély!). 

 

• Soha ne dobja tűzbe az akkut. Tűz- és robbanásveszély! 
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• A kifolyt vagy sérült akkumulátorok bőrrel érintkezve marási 
sérülést okozhatnak, ezért viseljen ilyenkor megfelelő 
védőkesztyűt. 

 

• Az akkukból kifolyó folyadék kémiailag nagyon agresszív. 
Azokat a tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe 
került, részben vagy egészében erősen károsíthatja.  

 

6. A kijelző és a kezelőszervek 
 

1 kioldó gomb  

2 WiFi hálózat jelzése 

3

3 felfelé nyílgomb ▲ 

4
4 

POWER/MODE 
gomb 5

5 lefelé nyílgomb  ▼  

6 Objektív  

7 USB csatlakozó  

8 kártyanyílás  

9 HDMI csatlakozó  

10 Töltésjelző 

7
11 Állapotkijelzés 8

12 Kijelző 9

  10

  11

 

1 2  

 

 

6  

12 
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7. A beépített akku töltése 
 
 

A készülék töltésére csak egy legalább 500 mA terhelhetőségű 
USB aljzat használható. Ezt általában minden számítógép USB 
aljzata képes biztosítani. 

  
Az első üzembehelyezés előtt teljesen fel kell tölteni az akkut. A 

normál töltési idő kb. 3 óra. 
  

Rendszeresen töltse fel az akkut akkor is, ha nem használja az 
akciókamerát (havonta legalább egyszer). Különben az akku 
mélykisülése következhet be, ami a terméket tartósan 
használhatatlanná teszi. 

 
Az akku behelyezése során vigyázzon az érintkezőkre. Ezek 

polaritása igazodjon az elemtartó rekesz pólusaihoz. 

• Az akku a kamera alján lévő akkutartó rekeszben van. Az akku 
behelyezéséhez ill. kivételéhez nyomja meg az akkutartó rekesz fedelén 
lévő kis fület és hajtsa fel az akkutartó fedelét. 

 

• Zárja le ismét az akkutartó rekeszt. 
 

• Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt az USB aljzathoz (7). 
 

• Dugja be az USB-kábel másik végén lévő csatlakozódugót a számítógép 

egyik USB portjába vagy egy erre alkalmas USB-s tápegységbe. 

• A LED töltésjelző (10) töltés közben vörösen világít és csak akkor alszik 

el, amikor a töltés befejeződött. 

• A töltés befejezése után húzza ki az USB-kábelt. 
 

• Az akku egy feltöltéssel kb. másfél órányi 1080p felbontású, ill. egy 

órányi 4K felbontású videófelvétel készítéséhez elegendő. 
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• Az LC kijelző (12) jobb felső sarkában lévő töltésjelző mutatja az akku 
pillanatnyi állapotát. Az akkut akkor kell feltölteni, amikor a töltöttségjelző 
egy üres akku szimbólumát jeleníti meg. 

 
Ha az akku egy videófelvétel közben merül le, az akciókamera 
befejezi a felvételt, elmenti azt és automatikusan kikapcsol. 

 
 

8. Egy memóriakártya használata 
 
 

Az akciókamera nem rendelkezik saját memóriával. Ezért 
használat előtt győződjön meg arról, hogy a memóriakártya be 
van-e helyezve. 

  
A használható memóriakártya típusok a "Műszaki adatok" 

fejezetben találhatók. 
 

A memóriakártyák rendkívül sokféle kivitele és az esetenként 
erősen gyártó-specifikus funkciói miatt nem garantálható, hogy ez 
a készülék az összes memóriakártya típust felismerje és azokon 
minden műveleti lehetőséget is elérjen. 

 
Amennyiben a készülék nem ismerné fel a memóriakártyát, akkor 

előbb vegye ki, majd ismét dugja vissza a helyére. 

• Dugja be a memóriakártyát a kártyanyílásba (8) úgy, hogy az 

bekattanjon a helyére. 

• A memóriakártya érintkezői nézzenek az objektív (6) felé. 
 

• A kivételhez röviden nyomja meg a memóriakártyát. Ekkor az kissé előre 
ugrik a helyéről (8) és így már ki lehet venni. 

 

 

10 



9. Tartozékok 
 
 
Az együttszállított tartozékok segítségével a legváltozatosabb 

módokon és helyzetekben használható illetve rögzíthető az 

akciókamera. 

Az alábbi képeken láthatók a különféle rögzítési lehetőségek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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10. Kezelés 
 
 

a) Általános kezelés 
 

Be-/kikapcsolás 
 
• Nyomja meg a POWER MODE (4) gombot, ezzel lehet be- vagy 

kikapcsolni az akciókamerát. 
 

Amikor az akciókamera be van kapcsolva, a LED állapotjelző (11) 

világít és akkor villog, amikor készül a felvétel. 
  

Ha hosszabb ideig nem használják az akciókamerát, 
automatikusan kikapcsol, hogy feleslegesen ne merüljön le az 
akku. Azt az időtartamot, amelynek eltelte után az akciókamera 
lekapcsol, a menüben lehet beállítani. 

 

Üzemállapot 
 

A különböző üzemmódok a kijelző (12) bal felső részén jelennek 

meg megfelelő szimbólummal. 
 

• Az akciókamerának 2 üzemmódja van:  

videófelvétel készítése és 

  fényképfelvétel készítése 
 

• Nyomja meg röviden a POWER/MODE (4) gombot bekapcsolt 

állapotban a kívánt üzemmód kiválasztásához. 
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b) Videófelvétel 
 

• Válassza ki a POWER/MODE (4) gombbal a videófelvétel üzemmódot. 
 

• Kívánsága szerint állítsa be az akciókamerát és nyomja meg a kioldó 

gombot (1) a felvétel indításához. 

• Felvételi üzemmódban villog a LED állapotjelző (11) és a kamera jele 

vörös színűre vált. 

• A felvétel leállításához ismét nyomja meg a kioldó gombot (1). 
 

Ha a memóriakártya megtelt, a felvétel automatikusan elmentődik 
és befejeződik. 

 

1 Üzemmód visszajelző 1 2 3  45 6 

2 Felvételi időtartama 

            

  00:00:00/00:51:46       

3 Hátralévő idő             

4 memóriakártya behelyezve             

5 a videó hangját BE/KI kapcsolni             

6 Töltöttségi állapot jelző      

Video 

     

7 A videofelvétel felbontása 

          

     4K60FPS      

              

      7       
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c) Fényképfelvétel 
• Válassza ki a POWER/MODE (4) gombbal az fényképfelvétel üzemmódot. 
• Állítsa az akciókamerát a kívánt irányba és nyomja meg a kioldó gombot 

(1) a fénykép készítéséhez. 
1 2 3 4 

 

1  Üzemmód visszajelző 0403

 

2 elérhető tárolókapacitás a 
képek számára 

3 memóriakártya behelyezve 
4 töltöttségjelző lámpa 

5  a képfelbontás aránya 
Photo (fotó) 

16M 
  

   

d) Lejátszás 
5 

  

Tartsa lenyomva a kioldógombot (1)és ezzel a lejátszás üzemmódba vált 
át. 
• Válassza ki a kívánt fájlt ezekkel a gombokkal: ▲(3) ill. ▼(5). 

 

Videofájlok esetében a képernyő alján megjelennek a meghajtók 
betűjelei, a fénykép fájlok esetében viszont nem. 

• Nyomja meg a kioldó gombot (1) a kiválasztott fájl lejátszásához. 

1 Üzemmód visszajelző 1
   

2 a fájlok sorrendje    

3 A fájlok összessége    

4 Töltöttségi állapot jelző 6
  

  

5 a képfelbontás aránya 
6 előző fájl 
7 következő fájl 

 

2 3 4 

 

 
00001/00011 

 

7 

 
4608X3456 

 

5 
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e) A Beállítások menüje 
• Tartsa lenyomva a kioldógombot (1) és lépjen be a Beállítások menübe. 
• Az egyes menüpontokat ezekkel a gombokkal válassza ki: ▲(3) vagy ▼(5). 

 

A menü mindig fentről indul lefelé, függetlenül attól, hogy melyik 
Gombot nyomták meg. 

• A kioldó gomb (1) nyitja meg az almenüket  ill. hagyja jóvá a 
választást. 

Beállítások leírás 
a felvétel felbontási 
aránya a képfelbontás és képfrekvencia konfigurálása 

torzítás korrekció 

korrekció csak ezeknél: 1080p, 30 B/s; 720p, 
30/60 

B/s  

Fehéregyensúly a fehéregyensúly beállítása 
a megvilágítás 
beállítása a megvilágítás-korrekció beállítása 

Mérés üzemmód a fényerő beállítása 

Élesség a képélesség beállítása 

Videominőség a video minőség beállítása 

ISO a fotók ISO szerinti érzékenységének beállítása 

vízjel 

Dátum és óraidő rögzítése 
(időbélyeg)  

Hangfelvétel a hang rögzítésének be-/kikapcsolása. 

Pixellnet a képfelbontás beállítása  

megvilágítási időtartam a megvilágítási időtartam beállítása 

Képforgatás 

a képirány beállítása (normál 

vagy inverz a fejünk fölött készült képeknél)  
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 Beállítások  leírás 

 
WLAN 

 a WLAN funkció aktiválása/hatástalanítása  
  

ugyanaz a funkciója mint ennek a gombnak: ▲     

 WLAN információk  WLANnév és jelszó 

 visszaállítása  
a WLAN-beállítások visszaállítása  

WLAN beállítások 
 

    

 
az alkalmazások 

 

a hálózati frekvencia olyan beállítása, aminek 
következtében elkerülhető 

  a videófelvételek villódzása a videófelvétel 
készítése közben: Europa 50  

Fényforrás 
 

  

Hz / USA 60 Hz     

 LED-es jelzések  a LED üzenetek aktiválása/hatástalanítása  

 automatikus  

annak az időtartamnak a beállítása, aminek 
letelte után 

 Képernyőkímélő  

és aktivitás hiánya esetén a képernyő 
automatikusan kikapcsol 

 
Automatikus kikapcsolás 

 

annak az időtartamnak a beállítása, aminek 
letelte után 

  és aktivitás hiánya esetén a kamera 
automatikusan kikapcsol     

 
billentyűhang 

 a billentyűhangok 
  

be-/kikapcsolása     

 Sprache (nyelv)  A menü nyelvének a kiválasztása 

 
A dátum kijelzésének 
formája  az év, hónap és nap beállítása 

 A pontos idő beállítása  Az óraidő beállítása. 

 A dátum beállítása  A dátum beállítása 

    A memóriakártya formázása 
 formattálás  FIGYELEM – a memóriakártyán lévő összes 

    adat visszavonhatatlanul törlődik 

 
a gyári beállítások 
visszaállítása  A gyári beállítások visszaállítása 



 készülék információ  információk a készülékről 
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f) Távirányítás 
 
A távirányítóval távolról kezelhetjük a kamera kioldó gombját a 
fényképfelvételek készítéséhez. Ugyanígy lehetséges a videófelvételek 
elindítása és megállítása is.  
Mindehhez az szükséges, hogy az akciókamera video- vagy 

fényképfelvétel üzemmódban legyen. 
 

A készülék távirányítóval való irányítása a menüben vagy a 

Lejátszás üzemmódban nem lehetséges. 
 
• Nyomja meg a távirányító piros gombját egy videófelvétel elindításához 

ill. megállításához. 

• Nyomja meg a távirányító szürke gombját egy fénykép készítéséhez. 
 

Elemcsere 

Az elemek nem valók gyermekek kezébe.  
 

Az elemeket/akkumulátorokat ne hagyja felügyelet nélkül, mert fennáll 

annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik 

azokat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
 

A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket 
okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő 
védőkesztyűt. 

 
Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe 

dobni. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn! 
 

Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni, 
robbanásveszély áll fenn!  Csak újratölthető akkukat töltsön, ehhez 
megfelelő töltőkészüléket használjon. 

 
Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra (pozitív/+ és 

negatív/-). 
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Kiszállításkor a gombelem már benne van a távirányítóban. Tehát azonnal 

használható. 

Ha a távirányító hatótávolsága csökken vagy a távirányító már nem 
működik, az elemet a következők szerint kell kicserélni.  
• Oldja ki a távirányító hátoldalán lévő elemtartó fedelén található 4 db 

csavart és vegye le a fedelet. 

• Tolja ki a lemerült elemet a tartóból és helyezzen be egy azonos típusú, 
új elemet (ennek adatait ld. a "Műszaki adatok" fejezetben).  

A plusz pólus nézzen felfelé. 
 

• Zárja le ismét az elemtartó fedelét. Közben ügyeljen arra is, hogy a 

tömítő gyűrű ne csípődjön be. 
 

11. Csatlakoztatás külső készülékekhez 
 
 

a) Csatlakoztatás számítógéphez  
 

Amíg az akciókamera számítógéphez csatlakozik, addig az akku 

automatikusan töltődik. 
 

• Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt az USB aljzatba (7). 
 

• Dugja be az USB kábel másik végét a számítógépe USB aljzatába. 

• Az akciókamera bekapcsol és a szükséges meghajtó programok 

automatikusan települnek. 

• Most a kijelzőn megjenik az új eszköz csatlakoztatásakor szokásos 

választási lehetőség (adattároló mód vagy töltési mód). 

• Válassza ki az egyiket és nyomja meg a kioldógombot (1). 
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Tároló kezelés 
 
• A meghajtó telepítését követően a számítógép fájlkezelőjével hozzáférhet 

a behelyezett memóriakártya adattartalmához és megtekintheti, törölheti, 
lementheti stb. a rajta lévő fájlokat. 

 

b) Csatlakoztatás TV készülékhez 
 
Az akciókamerát a TV készülékhez csatlakoztathatja és a felvételeket egy 

nagy képernyőn élvezheti. 
 
• Kösse össze a HDMI csatlakozót (9) a TV készülék egyik HDMI 

bemenetével. 

• Keressen a TV készülékén egy megfelelő HDMI bemenetet. 
 

• Az akciókamera képe megjelenik a TV készüléken. 
 

• Amikor az akciókamerán elindítja a lejátszás funkciót, a felvételek rögtön 

megtekinthetők a TV készüléken. 
 

A csatlakoztatáshoz egy mikro HDMI dugóval ellátott HDM 

kábelre van szükség, ami a szakkereskedelemben beszerezhető. 
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12. Működtetés az applikáción keresztül 
 
 

1. Előszöris töltse le a mobiljára az appot: 
 

- A Google Play Store-ban (az Androidos készülékekhez) az appot az 
alábbi néven találja: „Renkforce Action Cam RF AC4K 300“. 

- Az Apple App Store-ban (az iOS készülékekhez) az appot így találja 
meg: „Renkforce Cam RF AC4K 300“. 

2. Kapcsolja be a kamerát. 
 

3. Nyomja meg ezután a ▲gombot és ezzel aktiválja a WLAN funkciót. 
Ennek hatására a WLAN visszajelző villogni kezd. 

4. Most indítsa el az appot és állítsa be ezt a hálózati kapcsolatot: „RF-
AC4K-300“. Amennyiben jelszót kell megadnia, írja be a "00000000"-t. 

5. Amikor létrejön a kapcsolat az app-on keresztül: 
 

- a WLAN visszajelző folyamatosan világít; 
 

- a kamera képernyője (ill. annak tartalma) megjelenik a mobilján az   

app képernyőjén; 
 

- innentől kezdve már kényelmesen tudja vezérelni az akciókamerát a 
mobil alkalmazásról. 

 
Ha bontani akarja a kapcsolatot a kamera és az app között, elég, ha 
megnyomja a ▲ gombot, ami hatástalanítja a WLAN funkciót.Software-
Update (szoftverfrissítés)  
Amikor elérhetővé válik a szoftverfrissítés, akkor az applikáció 

indításakor egy üzenet figyelmeztet erre. 

Kövesse az applikáció utasításait annak érdekében, hogy a szoftver 

mindig a legújabb verzióval működjön.  
 

Az akciókamerát ilyenkor párosítani kell az app-pal. 
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13. Tisztítás 
 
 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, 
vagy más vegyszereket, mivel ezek a készülékházat károsíthatják, 
sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.  

 

• Tisztítás előtt válassza le a készüléket az USB-s feszültségforrásról. 
 

• Használja a vele szállított kendőt a termék tisztításához. 
 

• Tisztítás közben ne nyomja meg túl erősen a kijelzőt (12) vagy az 

objektívet (6), ezzel elkerülhető a felület sérülése. 
 

14. Problémamegoldás 
 

A készüléket nem lehet bekapcsolni 
 

• Az akku lemerült. Töltse fel. 

• Nincs benne akku. 
 

A készülék nem kezelhető 
• Kapcsolja ki a készüléket (POWER/MODE (4) gomb hosszú 

megnyomásával) majd ismét be. 

• Vegye ki az akkut és körülbelül 1 perc elteltével tegye vissza. 
 

Nem menthetők fájlok a memóriakártyára 
 
• A memóriakártya nincs formatálva. Formattálja azt a Beálltások 

menüben. 

• Hibás/Sérült a memóriakártya. Kísérletképpen próbálkozzon egy másik 

memóriakártyával. 

• A memóriakártya nem felelel meg a "Műszaki adatok" részben szereplő 

követelményeknek. 
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15. Ártalmatlanítás 
 
 

a) A készülék 
 

 Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem 

valók a háztartási hulladék közé. Az elhasználódott készüléket az 

érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.   
Vegye ki az akkut az akciókamerából és az elemet a távirányítóból 
és ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. 

 

b) Akkuk/elemek 
 
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (Elemekre vonatkozó rendelet) 
az elhasznált elemek és akkumulátorok leadására; tilos ezeket a 
háztartási szeméttel együtt kidobni. 
 

 A káros anyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható 
szimbólumok jelölik, ezek a háztartási szeméttel együtt történő 

ártalmatlanítás   
tilalmát jelölik. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: 
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és az 
akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt 
található). 

 
A használt elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a lakóhelye 
hulladékgyűjtő helyén, a szaküzleteinkben vagy minden olyan 
helyen, ahol elemeket, akkumulátorokat forgalmaznak.  

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a 

környezet védelméhez. 
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16. Műszaki adatok 
 
 

Akku.............................................3,7 V/1050 mAh (Li-Ion) 

Akku üzemidő................................ca. 60/90 perc (Video 4K/1080p) 

Akku töltési időtartam.............................kb. 3 óra 

Távirányító eleme..................................CR2032 típusú 3 V-os gombelem 

Objektív...........................................170° széles látószögű 

Kijelző méret................................5 cm (2“) 

Adattároló eszközök..............................microSD, microSDHC,  

microSDXC (class 10) max. 128 GB 

HDMI kimenet...........................mikro HDMI 

Videóformátum.........................MP4 H.264 

Videó felbontás..........................4 K @ 30 / 60 fps  

2.7 K @ 30 fps  

1080 p @ 30 / 60 / 120 fps  

720 p @ 30 / 60 / 120 / 240 fps 

Képfelbontás..............................16 / 13 / 8 Megapixel 

Önkioldó (késleltetése)......3 / 5 / 10 / 20 s 

Sorozatkép készítése.....................3 / 5 / 10 kép 

Megvilágítási korrekció0 / +-1 / +-2 / +-3 

Távirányító..............................2,4 GHz RF 

Adófrekvencia, WiFi..............2,4 GHz 

Adóteljesítmény, WiFi......................12 dBm 

Hatótávolság, WiFi...........................5 - 10 m 

Vízállóság......................................IP68 (a vízálló ház használata mellett) 

Merülési mélység.....................................max. 30 m (vízhatlan tokban) 
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Operációs rendszerek...........................min. Windows 2000  

min. Android 4.1  

min. iOS 8.0 

Működési- és tárolási hőmérséklet....-10 ... +45 ºC 
 

Méretek..............................59 x 41 x 24,5 mm 

Súly .............................................................58 g (csak a kamera) 

 

17. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
 
 
A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, 

ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. 
 

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet 

címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads. 

  
Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, 
és adja be a termék rendelési számát a keresőbe; Ezt követően az 
EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 


