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1. Bevezetés 
 

 

Tisztelt Vásárlónk! 
 

Köszönjük, hogy készülékünket választotta. 
 

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. 
 

A készülék jelenlegi állapotának megőrzése és a balesetmentes használat biztosítása érdekében Önnek, mint a 

készülék használójának be kell tartania a jelen használati útmutatóban található útmutatásokat! 
 

Ez a használati útmutató a készülék tartozéka. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe 

helyezésre és a kezelésre vonatkozóan. Figyeljen erre akkor is, amikor a készüléket továbbadja. 
 

Őrizze meg ezért a használati útmutatót későbbi betekintés céljából. 
 

Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülék-megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog 

fenntartva. 
 

Műszaki kérdések esetén keresse fel az alábbi webhelyeket: 
 

Németország: www.conrad.de/kontakt 
 

Ausztria: www.conrad.at  

www.business.conrad.at 
 

Svájc: www.conrad.ch  

www.biz-conrad.ch 
 

 

 

2. Jelmagyarázat 
 

 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található olyan fontos tudnivalókra hívja fel a 

figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani. 

 

A nyílszimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat. 
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3. A készülék ismertetése 
 

 

Ez a termék egy összkerék-meghajtású autómodell, amely az együttszállított távirányító segítségével vezeték nélkül, 
rádiójelekkel irányítható. Ezekkel a kormányzási funkciókkal rendelkezik: előre és hátra menet, balra/jobbra fordulás 
(ezek fokozatmentesen állíthatók). A modell menetkészre van összeszerelve. 
 
A szállítás tartalmában van még ezenkívül egy Li-Ion-meghajtó akku a hozzávaló USB töltőkészülékkel, valamint 4 

db AA/Mignon típusú elem az adóegységhez. 
 

A készülék nem játékszer, nem alkalmas 14 év alatti gyerekek számára. 
 

Tartsa be a használati útmutató biztonsági előírásait! Ezek fontos információkat tartalmaznak a készülék 
kezelésével kapcsolatban. Figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót a modellautó üzembe 
helyezése és használata előtt. 

  

A fentiek figyelmen kívül hagyása számos veszéllyel, pl. sérülésveszéllyel jár. 
 

 

 

4. A szállítás tartalma 
 

 

• menetkészre összeszerelt jármű 
 

• adó (távirányító) 
 

• 4 db AA/Mignon típusú elem 
 

• kétcellás Li-Ion-meghajtó akku (névleges feszültsége 7,4 V) 
 

• USB Li-Ion töltőkészülék 
 

• Binding (párosító) dugasz 
 

• Használati útmutató 

 

A legújabb használati útmutatók 
  

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloadsweb-oldalról, vagy 

szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
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5. Biztonsági tudnivalók 
 

 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a 

szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 
 

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi 
károkért vagy személyi sérülésért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a 
szavatosság/garancia! 

 

A szavatosság és a garancia köréből ki van zárva a normális használatból eredő kopás(pl.  

kopott gumiabroncsok, kopott fogaskerekek) és ütközésből származó sérülések(pl. törött, repedt 

karosszéria részek). 
 

Tisztelt vevőnk, ezek a biztonsági tudnivalók nemcsak a készülék védelmét, hanem saját személyének, 
valamint másoknak a biztonságát is szolgálják. Emiatt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet a készülék 
használatba vétele előtt. 

 

a) Általános információk 
 

Figyelem, fontos tudnivaló! 
 

Egy modell használata közben anyagi károk és személyi sérülések következhetnek be. Ezért feltétlenül 
törődjön azzal, hogy a modell használatához megfelelő biztosítással, pl. felelősségbiztosítással 
rendelkezzen. Amennyiben felelősségbiztosítással rendelkezik, a modell üzembe vétele előtt tájékozódjon 
a biztosító intézetnél, hogy modell működtetésére is érvényes-e a biztosítás. 

 

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy módosítása. 
 

• A készülék nem játékszer, nem alkalmas 14 év alatti gyerekek számára. 
 

• A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az a gyermekek számára veszélyes játékká 

válhat. 
 

• A távirányított modellek használatát és kezelését meg kell tanulni! Ha még sohasem vezetett ilyen 
modellt, óvatosan kezdje el, először ismerje meg, hogyan reagál a modell a távirányító utasításaira. 
Ehhez türelem kell! 

 

• A modell használatánál ne vállaljon kockázatokat! A saját és környezetünk biztonsága kizárólag a 

modell felelősségteljes kezelésétől függ. 
 

• A jármű rendeltetésszerű használatához esetenként karbantartási munkák és javítások is 
hozzátartoznak. Például használat közben lekopnak a kerekek, vagy egy vezetési hibánál "baleseti kár" 
keletkezhet. 

 

Használjon ilyenkor a javítási munkákhoz kizárólag eredeti tartalékalkatrészeket! 
 

• Ha a használati útmutató segítségével sem tisztázható kérdések merülnek fel, vegye fel velünk a 
kapcsolatot (elérhetőségeink az 1. fejezetben találhatók meg), vagy forduljon más szakemberhez. 
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b) Üzembe helyezés  
 

• A modellautóhoz csak az együttszállított kétcellás Li-Ion-meghajtó akkut (névleges feszültsége: 7,4 V) 
használja, esetleg egy ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező tartalék meghajtó akkut. A modellautót ne 
működtesse a hálózati adapterről, még próbaképpen se. 

 

• Használatba vételkor először mindig az adót kapcsolja be, Csak azután szabad csatlakoztatni a 
meghajtó akkut a modellautóhoz, és majd ezután szabad bekapcsolni a modellautó. Ettől eltérő esetben 
a modellautónél előre nem látható viselkedés alakulhat ki! 

 

Ehhez a következőket tegye: 
 

-- a meghajtó akku csatlakoztatása előtt helyezze a modellautót egy megfelelő felületre, ahol majd a 

kerekek szabadon gurulhatnak. 
 

-- kapcsolja ki a modellautót. 
 

-- most kapcsolja be az adót, ha ez még nem történt volna meg. Ellenőrizze ennek működését (pl.az 

adó üzemállapot jelzőjét). 
 

-- az adóegységen állítsa a kormány és motorfunkció finombeállítását középső állásba; az 

adóegységen forgassa a Dual-Rate gombját a "MAX" állásba (ütközésig jobbra). 
 

-- helyes pólussal csatlakoztasson egy teljesen feltöltött meghajtó akkut a modellautóhoz (piros kábel = 

plusz/+, fekete kábel = minusz/-). 
 

-- csak ezután kapcsolja be a modellautót. 
 

Mielőtt felületről levenné és a kerekeivel a talajra helyezné a modellt, ellenőrizze, hogy az az 

elvárásoknak megfelelően reagál-e a távirányító parancsaira (kormányzás és meghajtás). 
 

-- amennyiben a modellautó nem az elvárások szerint viselkedik, akkor olvassa át a 11 és 15 szakaszt. 

 

c) A modellautó vezetése 
 

• A szakszerűtlen kezelés súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Csak olyan távolságra 

vezessen, amíg a modellt képes szemmel tartani. Ezért ne vezessen éjszaka sem. 

• Csak olyankor vezessen, amikor a reakcióképessége nincs korlátozva. A fáradtság, az alkohol általi 

vagy  

a gyógyszeres befolyásoltság az igazi autóhoz hasonlóan téves reakciót idézhet elő. 
 

• A járműmodellt közutakon, tereken és utcákban nem szabad vezetni. Ne használja magánterületen sem a 

tulajdonos beleegyezése nélkül. 

• Ne vezessen emberek vagy állatok irányába! 
 

• Ne vezesse a modellautót nagy hidegben. A műanyagok elvesztik az elaszticitásukat, amiből már egy 

kisebb balesetnél is nagy kár keletkezhet. 
 

• Ne vezessen zivatar alatt, nagyfeszültségű vezetékek vagy rádió-adótornyok közelében. 
 

• Ne vigye ki az autót esőben és ne vezesse a vizes füvön, pocsolyán, sáron vagy havon keresztül. A 
modell sem nem vízálló, sem nem vízhatlan. A nedvesség nemcsak korróziót okoz, hanem az 
elektronikát is tönkreteheti. 

 

• Legyen az adó mindaddig bekapcsolva, amíg a jármű működik. 
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• A leállításhoz előbb kapcsolja ki a modellt és teljesen válassza le a meghajtó akkut a modellautóról. 
 

Csak most szabad az adót kikapcsolni. 
 

• Ha már gyengék az elemek (ill. az akkumulátorok) a távirányítóban, lecsökken a hatótávolsága. 

Cserélje ki ekkor az elemeket, illetve az akkumulátorokat újakra. 
 

• Ha a meghajtó akku legyengül, a jármű lassúbbá válik, ill. nem reagál már pontosan a távirányításra. 
 

A modellautóban lévő meghajtó akku nem csak a motor, hanem a vevőegység és a kormányszervó 

feszültség- és áramellátását is biztosítja. 
 

A modell funkcióinak zavara esetén hagyja abba az autózást (kapcsolja ki a modellautót, válassza le a 
meghajtó akkut a modellautóról és kapcsolja ki az adóegységet). Azután cserélje ki a meghajtó akkut 
egy teljesen feltöltött akkura, illetve töltse fel a meghajtó akkut. 

 

• Minden akkucsere előtt iktasson be egy legalább 5 - 10 perces szünetet, hogy a motor és az 

elektronika lehűlhesen. 
 

• A meghajtó akkut a töltés előtt és a töltés után hagyja teljesen lehűlni. 
 

 

 

6. Tudnivalók az elemekről és akkumulátorokról 
 

 

Bár az elemek és akkumulátorok használata a mindennapi életben már magától értetődő, mégis 
számos veszély és probléma adódhat. Különösen a magas energiatartalmú LiPo- és lítium-ion 
akkumulátoroknál (a hagyományos NiCd- vagy NiMH akkumulátorokkal szemben) feltétlenül be kell 
tartani a különböző előírásokat, ellenkező esetben robbanás- és tűzveszély áll fenn. 

  
Vegye figyelembe ezért a következő - az elemekkel és akkumulátorokkal való bánásmódra 

vonatkozó - általános információkat és biztonsági tudnivalókat. 

 

a) Általános információk 
 

• Az elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe. 
 

• Az elemeket/akkukat ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy 

gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz! 
 

• Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Ilyen esetben 

robbanásveszély áll fenn! 
 

• A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon 

ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. 
 

• Az elemekből/akkukból kifolyt folyadék nagyon agresszív vegyi anyag. A tárgyak vagy felületek, amelyek 
érintkezésbe kerülnek vele, részben erős károsodást szenvedhetnek.  Ezért az 
elemeket/akkumulátorokat megfelelő helyen tárolja. 

 

• Hagyományos (nem újratölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Tűz- és robbanásveszély! Kizárólag 
arra alkalmas akkumulátort töltsön; erre a célra használjon megfelelő akkutöltőt. 
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• Ügyeljen a helyes polaritásra (plusz és mínusz jelölés), amikor az elemet/akkut az adóba helyezi, ill. 

akkor is, amikor a meghajtó akkumulátort a modellhez csatlakoztatja. 
 

• Az akku technológiájától függően (NiMH, LiPo, Li-Ion....) mindig az ahhoz igazodó akku töltőre van 
szükség. Sohase töltse például a Li-Ion akkut NiMH töltővel! Tűz- és robbanásveszély áll fenn! 

 

Ezért az együttszállított meghajtó akkut (és az ahhoz kiegészítésként vásárolt, ugyanolyan 

jellemzőkkel rendelkező tartalék akkut is) kizárólag az együttszállított töltővel töltse. 
 

• A többcellás lithium akkuk töltéséhez feltétlenül szükséges egy megfelelő Balancer beiktatása is (ezt integrálták 

az együttszállított töltőbe). A Balancer (amit gyakran Equalizernek is neveznek) a cellák feszültségének 

ellenőrzésével akadályozza meg a lithium akkuk egyes celláinak túltöltését. 
 

Túltöltés esetén egy lithium akku felfúvódik, de akár elektromos tűz vagy robbanás is bekövetkezhet! 
 

• Csak hibátlan, sérülésmentes akkumulátort töltsön. Ha egy akku külső szigetelése illetve külső borítása, 
háza sérült, deformálódott vagy felfúvódott, akkor semmi esetre sem szabad azt töltőre tenni. Tűz- és 
robbanásveszély áll fenn! 

 

• Ne töltse a meghajtó akkumulátort közvetlenül a használat után. Hagyja először az akkut lehűlni 

(legalább 5 - 10 percig). 
 

• A töltés előtt mindig vegye ki a meghajtó akkumulátort a modellből. Válassza le teljesen az 

akkumulátort a menetszabályzóról/modellről. 
 

• Helyezze a töltőt és a meghajtó akkut egy hőálló, éghetetlen felületre. 
 

• A töltés során a töltő és a meghajtó akku melegszik. Ezért mindig biztosítson megfelelő távolságot a 
töltő és a meghajtó akku között. Soha ne helyezze a meghajtó akkut a töltőre! Soha ne takarja le a 
töltőkészüléket és a töltés alatt lévő akkut. Ne tegye ki a töltőt és a meghajtó akkut túl magas/alacsony 
hőmérsékletnek, valamint közvetlen napfénynek vagy nedvességnek/párának. 

 

• Ne töltsön akkumulátort felügyelet nélkül. 
 

• Az akkumulátorokat rendszeresen (2 - 3 havonta) töltse, mivel egyébként az akkumulátorok önkisülése 

által mélykisülés következhet be. Ezáltal az akkumulátorok használhatatlanná válnak! 
 

A NiMH akkuk (néhány speciális, csekély önkisülésű kivitel kivételével) néhány hét alatt elveszítik a 

töltésüket. 
 

A lithium akkuk általában több hónapig is képesek megtartani a töltésüket, mindamellett egy 

mélykisüléssel tartós károsodást szenvednek és többé már nem lehet azokat használni. 
 

• A lithium akkukat nem érdemes hosszabb ideig teljesen feltöltött állapotban tárolni, hanem csak kb. 50 
- 70%-os töltöttséggel (esetleg szükség lehet a gyártótól további adatokat beszerezni, ha lehetséges). 

 

• Soha ne használjon a töltéshez a megengedettnél magasabb töltőáramot. tarsa be az ideális, ill. a 
maximális töltőáramra vonatkozó gyártói adatokat. A szállítás tartalmában található töltő műszaki 
paraméterei  

teljes összhangban vannak a lithium meghajtó akku tulajdonságaival. 
 

• A feltöltés befejezésekor válassza le az akkumulátort a töltőkészülékről.  
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b) Adó  
 

• Amennyiben az adóban akkumulátort alkalmaznak, akkor annak üzemi élettartama a kisebb feszültség 

miatt (névleges feszültség: elem = 1,5 V,  akkumulátor = 1,2 V) erősen csökkenni fog. 
 

Ha mégis akkumulátorokat szeretne használni, a NiMH típusú akkumulátorokat ajánljuk, amelyek 
csekély önkisüléssel rendelkeznek. Üzembiztonsági szempontból akkuk helyett mégis inkább elemek 
használatát javasoljuk. 

 

• Soha ne használjon vegyesen elemeket és akkukat. 
 

• Az adóban mindig az egész elem- vagy akkucsomagot cserélje ki. Teljesen feltöltött és félig töltött 
elemeket/akkumulátorokat ne használjon keverten. Mindig azonos típusú és azonos gyártmányú 
elemeket/akkumulátorokat használjon. 

 

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, (pl. tárolásnál), akkor vegye ki az adóból az 

elemet/akkut, hogy a kifolyt elem/akku által okozott károkat elkerülje. 

 

c) A modellautó 
 

• A modellautót kizárólag az együttszállított Li-Ion meghajtó akkuval (névleges feszültsége: 7,4 V), vagy 
egy ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezőn tartalék meghajtó akkuval használja. Egy másik megoldás 
lehet az, hogy a modellautóhoz egy olyan hatcellás NiMH meghajtó akkut használ, amelynek névleges 
feszültsége 7,2 V. 

 

Soha ne helyezzen a modellbe másféle akkut, főleg nem elemet; és soha ne működtesse a 

modellautót hálózati adapterről. 
 

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, (pl. tárolásnál), akkor vegye ki a modellautóból az akkut, 
hogy a kifolyt akku által okozott károkat elkerülje. Teljesen szakítsa meg a meghajtó akku és a 
menetszabályozó/modellautó közötti elektromos összeköttetést. 

 

• Az együttszállított meghajtó akkut kizárólag az együttszállított töltővel töltse. Soha ne használjon ettől 
eltérő töltőkészüléket, mert az tüzet vagy a meghajtó akku felrobbanását okozhatja. 
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7. A modellautó meghajtó akkujának töltése 
 

 

Szállításkor a meghajtó akku általában üres és fel kell tölteni. Mielőtt egy akku képessé válna a maximális 

teljesítményének leadására, több teljes kisütési és feltöltési ciklusra is szükség lesz. 
 

A meghajtó akkut az együttszállított USB töltőkészülékkel kell feltölteni. 
 

Figyelem!  
 

Ne csatlakoztassa az USB kábelt egy számítógép/notebook vagy egy USB hub portjához, mivel ezek nem 

biztosítanak elegendő áramot a töltés számára. 
 

Használhat például olyan, kereskedelemben kapható USB hálózati töltőt, amely legalább 1 A kimenő 

áramot képes előállítani. 
 

A Li-Ion-meghajtó akkut kizárólag az együttszállított USB töltőkészülékkel töltse, esetleg megoldás lehet 
még egy neves, Balancerrel szerelt Li-Ion-töltő is. Soha ne használjon arra alkalmatlan töltőt, ugyanis 
ilyenkor tűz- és robbanásveszély fenyeget! 

 
Ne töltse az akkumulátort felügyelet nélkül. Töltés előtt tegye a meghajtó akkut egy hőálló, éghetetlen 

felületre, pl. kőlapra.. 
 

Ehhez a következőket tegye: 
 

• Válassza le a meghajtó akkut a modellautóról és teljesen válassza le a dugós csatlakozót is. Vegye ki a meghajtó 

akkut a modellautóból. 
 

• A meghajtó akkunak (A) egy kétpólusú T-dugója (B) és 

egy hárompólusú XH-dugója (C) van. 
 

Csatlakoztassa a meghajtó akkut a hárompólusú XH-  

dugóval az USB-töltő (E)  

megfelelő aljzatához (D). Ne alkalmazzon közben erőszakot. 
 

• Csatlakoztassa az USB töltőkészüléket egy erre 
alkalmas USB hálózati töltőhöz (kimenet 5 V/DC, min. 1 
A), majd azt dugja be egy konnektorba. 

 
• Az USB töltőkészüléken lévő piros LED mutatja a 

töltés folyamatát. 
 

Amikor a LED pirosan világít = folyik az akku töltése 
 

Ha a LED kialudt = befejeződött az akku töltése (vagy akku nem is volt csatlakoztatva) 
 

Teljesen üres akkumulátor esetén a töltés kb. 2 órát igényel.   

• Amikor befejeződött az akku töltése, akkor válassza le a Li-Ion akkut az USB töltőkészülékről. Ezt követően 

válassza le az USB töltőkészüléket az áramforrásról. 
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8. Az adó kezelőszervei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kormánykerék 
 

2 gáz/fék-kar (2) az előre/hátra haladáshoz 
 

3 Be-/kikapcsoló gomb 
 

4 Elemtartó fedél 
 

5 LED 
 

6 a kormányzás  „ST“ irányváltó kapcsolója 
 

7 A menetfunkció „TH“ irányváltó kapcsolója 
 

8 az „ST D/R“ forgatógomb (a fordulás Dual-rate potmétere) 
 

9 az „ST TRIM“ forgatógomb (az egyenes haladás finombeállítása) 
 

10 a „TH D/R“ forgatógomb (a haladás Dual-rate potmétere) 
 

11 a „TH TRIM“ forgatógomb (a haladás/semleges állás finombeállítása) 
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9. Üzembehelyezés 
 

 

a) A karosszéria levétele 
 

Húzza ki a felső részen lévő négy tartókapcsot és felfelé emelje le a karosszériát. 

 

b) A szabályzó-/vevőegység konfigurálása 
 

A tolókapcsolóval (C) kapcsolja ki a szabályzó-/vevőegységet (kapcsoló az „OFF“ állásban = kikapcsolva). A 
szabályzó-/vevőegységnek két jumpere (A, B) van, ezekkel lehet konfigurálni a haladási funkciót és az akku típusát. 
 

Ellenőrízze az előzetes gyári beállításokat, általában nem szükséges semmilyen módosítás.   

• A „F/R/B F/R“ (A) jumper: ezzel lehet a fékezési 

funkciót be- vagy kikapcsolni. 
 

„F/R/B“: a fékezési funkció be van kapcsolva 

(alapbeállítás). 
 

„F/R“: fékezési funkció ki van kapcsolva. 
 

• A „LiPo/NIMH“ (B) jumper: itt azt állítsa be, hogy milyen 

meghajtó akku van csatlakoztatva a 

menetszabályozóhoz. 
 

„LiPo“: LiPo- vagy Li-Ion-meghajtó akkut használnak 

(alapbeállítás) 
 

„NIMH“: NiMH-meghajtó akkut használnak 
 

Fontos!  
 

Amennyiben Ön egy Li-Ion-meghajtó akkut (ami a szállítás tartalmában megtalálható) használ a 

modellautóhoz és az akkut típusát „NIMH“-ra állítja be, akkor Li-Ion-meghajtó akkut mélykisülés éri és 

ettől tönkremegy. 
 

Ezért mindig figyeljen arra, hogy a pontosan adja meg az akku típusát, mielőtt elindítja a modellautót. 
 

A „LiPo“ beállításnál a szabályzó-/vevőegység le fogja kapcsolni a motort, amikor az akku feszültsége 6,0 

V alá esik. A Li-Ion-meghajtó akku ilymódon van védve egy mélykisütéstől. 

 

c) Az elemek/akkuk behelyezése az adóba 
 

• Úgy kapcsolja ki az adóegységet a Be-/kikapcsoló gombbal (3), hogy a tolókapcsolót a kormánykeréktől 

eltávolodva hátrafelé tolja. 
 

• Tolja ki az adóegység alján lévő elemtartó fedelet (4) és helyezzen be 4 db AA/Mignon típusú elemet az 
elemtartóba. Közben ügyeljen a helyes polaritásra és figyelje a plusz/+ és minusz/- jelzéseket. (ld. az elemtartóban 
és az elemeken lévő jelzéseket). 

 
Amennyiben az adóban akkumulátort alkalmaznak, akkor annak üzemi élettartama a kisebb feszültség 
miatt (névleges feszültség: elem = 1,5 V,  akkumulátor = 1,2 V) erősen csökkenni fog. Ha mégis 
akkumulátorokat szeretne használni, a NiMH típusú akkumulátorokat ajánljuk, amelyek csekély 
önkisüléssel rendelkeznek. Üzembiztonsági szempontból akkuk helyett mégis inkább elemek használatát 
javasoljuk. 

  

• Zárja vissza az elemtartó fedelét. 
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d) Az adó üzembe állítása 
 

• Az „ST TRIM“ (9) forgatógombot állítsa be az egyenes haladáshoz és a motor-funkció „TH TRIM“ (11) 

forgatógombját pedig középső állásba. 
 

• Ezután csavarja "MAX" állásba a kormányzás Dual-rate „ST D/R“ (8) potméterét és a motorfunkció Dual-rate „TH 

D/R“ (10) potméterét (azaz ütközésig jobbra). 
 

• Kapcsolja be az adóegységet a tolókapcsolóval (3). Ekkor világítani kezd a LED (5). 
 

Amikor a LED (5) villog, akkor az adóegység elemei üresek és ki kell cserélni azokat.  

 

e) A szabályzó-/vevőegység kikapcsolása 
 

Először kapcsolja ki a modellautó szabályzó-

/vevőegységét. 
 
A Be-/kikapcsoló gomb közvetlenül a szabályzó-
/vevőegység mellett található. Olvassa el a kapcsoló 
melletti feliratot, ill. nézze meg a jobbra lévő ábrát. 
 

• (A) = „ON“: bekapcsolva 
 

•  (B) = „OFF“: kikapcsolva 
 

 

 

e) A meghajtó akku behelyezése a modellautóba 
 

Figyelem!  
 

A meghajtó akkut még nem szabad a modellhez csatlakoztatni. Először az adót helyezze üzembe, lásd a 

9. c) és d) pontokat. 
 

Fontos! 
 

Ez a modellautó kizárólag 2 cellás Li-Ion-/LiPo (7,4 V névleges feszültségű), vagy 6 cellás NiMH (7,2 V 
névleges feszültségű) meghajtó akkuval működtethető. Több cellás meghajtó akku használata esetén a 
szabályzó-/vevőegység túlhevül, emiatt tűzveszély keletkezik, ezen kívül túlterheltté válik a modellautó 
meghajtása is, ami ettől tönkre is mehet (pl. a differenciálmű). Ezzel a garancia/szavatosság is elvész! 

 

Saját akku használata esetén ellenőrízni kell, hogy az akku rendelkezik-e a menetszabályozóhoz illeszkedő 

dugós aljzattal és annak megfelelő-e a polaritása (piros kábel = plusz/+, fekete kábel = minusz/-). 
 
Húzza ki a tartókapcsokat (A) és azután hajtsa fel az akku 

tartókengyelét (B). 
 
Olymódon helyezze be a meghajtó akkut, hogy az akku 
csatlakozó vezetéke hátrafelé nézzen. Ettől eltérő esetben 
a csatlakozó vezeték miatt nem fog szabadon mozogni a 
kormány mechanikája. 
 
Most hajtsa vissza az akku tartókengyelét és az elején 
eltávolított tartókapcsokkal rögzítse azt. 
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g) A meghajtó akkujának csatlakoztatása a szabályzó-/vevőegységhez 
 

Először kapcsolja ki a szabályzó-/vevőegységet (a kapcsoló állása „OFF“), ld. a  9. e) szakaszt. 
 

Ha eddig még nem történt volna meg, helyezze üzembe az adót (lásd a 9. c) és d) szakaszt). Ellenőrízze, hogy az 

adóegységen lévő LED (5) világít. 
 

Amikor a LED (5) villog, akkor az adóegység elemei üresek és ki kell cserélni azokat.   

Annak érdekében, hogy megelőzzük a kerekek és ezzel együtt a modell hirtelen és felügyelet nélküli 
elindulását (pl.amikor el van állítva a meghajtás finombeállítása), helyezze rá a modellt egy megfelelő 
alátétre (vagy Startboxra), hogy a kerekei szabadon foroghassanak a levegőben. 

  

Nem szabad belenyúlni a hajtásba! Ne fogja le a kerekeket. 
 

Fontos! 
 

A meghajtó akku csatlakoztatása előtt ellenőrízze a „LiPo/NIMH“ jumper állását, ld. a 9. b szakaszt). 
 
Csak most csatlakoztassa a meghajtó akkut a szabályzó-/vevőegységhez. A felépítésének köszönhetően a dugó és 
az aljzat téves bekötés ellen védett. Ha Ön mégis a saját meghajtó akkuját használja, akkor ügyeljen a helyes 
polaritásra (piros kábel = plusz/+, fekete kábel = minusz/-). Ne erőszakosan csatlakoztassa az akku dugaszait a 
szabályzó-/vevőegységhez. 
 

Ügyeljen arra, nehogy a kábel a jármű meghajtása, illetve a kormánymechanizmus közé kerüljön.  

A rögzítéshez használhat akár kábelkötegelőket is. 
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h) A szabályzó-/vevőegység bekapcsolása 
 

Kapcsolja be a szabályzó-/vevőegységet (a kapcsoló állása „ON“, ld. a 9. e) szakaszban a képet). 
 

Ezt követően a motor a működés ellenőrzése végett sípszóval jelez. 
 

Sípolás akkor hallható, amikor a motort a szabályzó-/vevőegységen keresztül rövid időre megvezéreljük. 
  

Hangjelzés Jelentése 

  

Egy rövid sípszó Az akku típusa „NIMH“-ra van beállítva. 

  

Két rövid sípszó Az akku típusa „LIPO“-ra van beállítva. 

  

Egy hosszú sípszó 

Sikerült beazonosítani az adó jeleit és a helyes semleges állást, a szabályzó-

/vevőegység 

 üzemkész 

  

 

A szabályzó-/vevőegységen lévő LED a működés visszajelzőjeként működik: 
 

LED Jelentése 

  

a LED folyamatosan világít Sikerült beazonosítani az adó jeleit, a szabályzó-/vevőegység üzemkész 

  

A LED  nem világít 

Nem sikerült beazonosítani az adó jeleit (mertpéldául az adóegység ki van 

kapcsolva) 

  

A LED mp-ként villog A meghajtó akku gyenge/üres 

  

A LED gyorsan villog Zajlik a Binding (párosítási) folyamat 

  

 

Most nézze meg, hogyan működik a modellautó meghajtása és kormányzása, forgassa például jobbra-balra a 

kormánykereket (1) vagy működtesse óvatosan a gáz/fék-kart (2), amivel az előre vagy hátrahaladás szabályozza. 
 

Ha a meghajtás a gáz-/fék kar semleges (középső) állása ellenére is megindulna, akkor úgy és addig 
állítson az adó „TH TRIM“ (11) potméterén, hogy a motor leálljon. 

 

 

i) A karosszéria felhelyezése és rögzítése 
 

Helyezze vissza a karosszériát a tartókra és a korábban eltávolított tartókapcsokkal biztosítsa azt. 
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j) A modellautó kormányzása 
 

• Tegye le az indulásra kész modellautót a talajra. Viszont közben ne nyúljon bele a meghajtásba és a modellautót 

se a kerekeinél fogva tartsa. 
 

• A „TH D/R“ (10) forgatógombbal a haladási funkcióhoz szükséges Dual-rate beállítását lehet elvégezni. Ön ezzel 
a potméterrel  - erősen leegyszerűsítve - a modellautó legnagyobb sebességét állíthatja be, miközben az 
adóegységen lévő a gáz- és fékkar ütközésig van mozgatva. 

 

Az óramutató járásával egyező irányban való jobbra forgatással (a „MAX“ 

irányába) = gyorsabb haladás, az ellenkező irányban történő balra forgatással 

(a „MIN“ irányába) = lassabb haladás. 

Ha a forgatógombot teljesen balra, a "MIN" irányába fordítjuk, akkor a modellautó se előre, se hátrafelé 

nem indul el. 
 
• A „ST D/R“ (8) forgatógombbal lehet a kormányzás funkció Dual-rate beállítását elvégezni. Ezzel lehet a 

kanyarodás legnagyobb szögét beállítani, amikor a kormánykerék (1) ütközésig el van fordítva. 
 

Az óramutató járásával egyező irányban való jobbra forgatással (a „MAX“ irányába) = a kanyarodás legnagyobb 

szögét állítjuk be a kormány ütközésig történő elfordításakor. 
 

Az óramutató járásával ellenkező irányban való balra forgatással (a „MIN“ irányába) = a kormány ütközésig 

történő elfordításakor a fordulás szöge kisebb lesz. Ha a forgatógombot teljesen balra fordítanánk a 

"MIN" irányába, akkor már nem is működne a kanyarodás. 
 
• Amennyiben a modellautó haladás közben oldalra (balra vagy jobbra) húz, noha a kormánykerék középállásban 

van, akkor az adóegységen a„ST TRIM“ (9)  forgatógombbal  változtasson a fordulás finombeállításán. 
 

• Ha a modellautó nem áll meg akkor, amikor Ön elengedi a gáz/fék-kart (2) (tehát a kar középső/semleges állásba 
kerül), akkor az adóegységen a „TH TRIM“ (11) forgatógombbal  változtasson az előre/hátra haladási funkció 
finombeállításán. 

 

• Az előre- vagy hátramenet közi irányváltáskor a gázkar egy pillanatra (kb.1 mp-re)  

kerüljön semleges állásba (a semleges állás = gáz/fék-kart (2) elengedjük, nem nyúlunk hozzá). Ha a gáz/fék-kart 
(2) előremenetből azonnal hátramenetbe tolja, a meghajtáson rögtön a fék funkció fog működésbe lépni (és ilyenkor 
a modellautó nem fog azonnal hátrafelé elindulni). 

 
Csak nagyon óvatosan kezelje az adóegységen található gáz-/fék kart és kezdetben ne is vezessen túl gyorsan, 

hanem inkább szánjon rá időt, hogy teljes egészében kiismerje a modellautó viselkedését a különböző 

helyzetekben. Ne mozgassa gyorsan, rántásszerűen a távirányító kezelőelemeit. 
 

Azonnal állítsa le az autózást, amennyiben az adó vezérlési utasításaira a modellautó nem a megszokott 
módon, vagy egyáltalán nem reagál. Ez a viselkedés származhat egy gyenge meghajtó akkutól, az adó 
elemeinek/akkuinak lemerülésétől vagy a modellautó és az adó közötti túl nagy távolságtól is. 

 
Akár az éppen használatban lévő csatornán előforduló más zavaró tényezők (pl.más modellek használata, 
vagy Bluetooth®, WLAN kapcsolatban lévő adatforgalom által), de egyéb kedvezőtlen forgalmazási 
viszonyok is kiválthatják a modellautó szokatlan viselkedését. 

 
Mivel a vevő áramellátását a meghajtó akku biztosítja, egy gyenge vagy lemerült meghajtó akku is 

okozhatja a modellautó váratlan reagálását (pl. a kormányszervó rángatózását)  
 

Ha lemerült a meghajtó akku, akkor várjon 5 percig, amíg a motor és az elektronika kellően lehűl. Csak 

ezután indítsa ismét útjára a modellautót - már egy feltöltött meghajtó akkuval. 
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A következő oldal ábráin az egyes funkciók láthatók, az ábrák nem szükségszerűen egyeznek meg 

teljesen az együttszállított adó külső megjelenésével!  
 
1. Engedje el a gáz/fék-kart (2) és ekkor elindul a modellautó (amennyiben meg sem mozdul, akkor esetleg a „TH 

TRIM“ forgatógombbal korrigálni kell a finombeállítást az adóegységen), olyankor a gáz/fék-kar (2) legyen 

középállásban (semleges állásban). 

 

 

 

 

 

2. Az előrefelé való elinduláshoz húzza be lassan a gáz-/fékkart a fogantyú irányába. 
 

 

 

 

 

 

3. Haladjon az autóval előre, majd fékezzen (a jármű kicsi késleltetéssel fog reagálni; nem fog lassan 

továbbgurulni), a fékezéshez folyamatosan távolítsa el a fogantyútól a gáz-/fékkart 

 

 

 

 

 

4. Haladjon az autóval előre, majd fékezzen és ekkor tolasson vissza: ehhez a gáz-/fékkart folyamatosan távolítsa 
el a fogantyútól (ezzel fékezi az autót); Amikor a modell már áll, a gáz/fék-kart (2) egy pillanatra  (kb.1 mp-re) 
állítsa a semleges állásba, majd utána a gáz/fék-kart (2) folyamatosan távolítsa el a fogantyútól (ekkor a 
modellautó tolatni kezd). 

 

 

 

 

 

Előrefelé haladni fékezni és amikor a modell áll vissza tolatni  

Várjon egy rövid ideig  

(1 mp-ig) 
 

Ha a gáz/fék-kart (2) az előre menetből közvetlenül a hátramenetbe tolja (azaz irányt akar váltani), a meghajtáson 

rögtön a fék funkció fog működésbe lépni (vagyis a modellautó nem fog elindulni hátrafelé!). 
 
Ha gyorsan kell átkapcsolni az előre haladásból a hátrafelé haladásba (irányt váltani), akkor a gáz/fék-kart (2) először 
távolítani kell a fogantyútól, majd semleges állásba állítani (ha a modellautó eközben előre halad, akkor be fog 
kapcsolni a fékezés). Ilyenkor a gáz/fék-kart (2) mégegyszer távolítsa a fogantyútól és a modellautó hátrafelé fog 
elindulni. 
 

Tehát a modellautó egy előrefelé haladásból akkor fog átváltani és hátrafelé elindulni, ha a gáz/fék-kart (2) 

másodszor is távolítjuk a fogantyútól. Ez persze csakis egy fékezési funkció beiktatásával lehetséges; ezenkívül 

ez a fékezési funkció védi a meghajtást attól a túlterheléstől, amit egy azonnali irányváltás okozna. 
 

 

18 



k) Vezetés befejezése 
 

A vezetést a következőképp kell befejezni: 
 

• Engedje el az adón a gáz-/fékkart, úgyhogy az semleges állásban legyen és hagyja a modellautót kigurulni. 

Engedje el a kormánykereket (1) is. 
 

• Miután megállt a modellautó, kapcsolja ki azt a Be-/kikapcsoló gombbal (ennek a helyzetét ld. a 9. e) szakaszban 

lévő képen). 
 

Figyelem!  
 

Mindeközben ne nyúljon a kerekekhez vagy a meghajtáshoz és az adóegységen semmi esetre se 

mozdítsa meg a gáz-/fékkart (2) vagy a kormánykereket (1)! Ne a kerekeinél fogja meg az autót! 
 

• Kapcsolja ki az adóegységet a Be-/kikapcsoló gombbal. 
 

Mindig ebben a sorrendben haladjon: először kapcsolja ki a modellautót, majd azután az adóegységet.   

Ha az autózás közben csak kisebb szüneteket tart, akkor a meghajtó akku benne maradhat a 
modellautóban. Ha viszont hosszabb ideig nem használja,(pl. tárolásnál), akkor vegye ki a modellautóból 
az akkut.  Ezenkívül vegye ki az elemeket/akkukat is az adóegységből. 

 

Használat után töltse fel a meghajtó akkut. 
 

Ha a modellautót hosszabb ideig nem fogja használni (pl.téli leálláskor), akkor ne feledje 2-3 havonta 
feltölteni a meghajtó akkut, hogy ezzel elkerülje annak káros mélykisülését. A mélykisülés miatt a Li-Ion-
meghajtó akku tönkremegy és használhatatlanná válik. 
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10. A lengéscsillapítók beállítása 
 

 

A lengéscsillapítókat az első és hátsó tengelyre kell felszerelni úgy, hogy felül a bölcsőjéhez (A), alul pedig az alsó 
keresztmerevítőhöz (B) rögzítjük a kívánt állásban. A karosszéria és a tengelyek között változtatható geometria más-
más viselkedést eredményez rugózás közben. Viszont mindez csak igen csekély mértékben hat ki a modellautóra. 
Ezért azt ajánljuk Önnek, hogy ne módosítsa a lengéscsillapító előre megadott szerelési pontjait. 
 

Amennyiben Ön mégis változtatni szeretne, ne feledje, hogy a felfüggesztést mind a két oldalon 

egyszerre kell beállítani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első tengely Hátsó tengely 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



11. Az adóegység beállítási változatai 
 

 

a) A haladás Dual-rate funkciója 
 

A „TH D/R“ forgatógombbal (10) wird a haladási funkció Dual-rate beállítását lehet elvégezni. Ön ezzel a potméterrel  
- erősen leegyszerűsítve - a modellautó legnagyobb sebességét állíthatja be, miközben az adóegységen lévő a gáz- 
és fékkar ütközésig van mozgatva. Ezt például gyakorlatlan vezetőknél lehet jól használni, amikor korlátozni akarjuk 
számukra a maximális sebességet. 
 

• Az óramutató járásával egyező irányban való jobbra forgatásnál (a „MAX“ irányába) = gyorsabb 
 

• Az óramutató járásával ellenkező irányban való balra forgatásnál (a „MIN“ irányába) = lassabb 
 

Ha a forgatógombot teljesen balra, a "MIN" irányába csavarjuk, akkor modellautó se előre, se hátrafelé 

nem fog elindulni. 
 

Ha a forgatógombot teljesen jobbra, a „MAX“ irányába csavarjuk, akkor ezzel a sebességet korlátlanra 

állítottuk. 

 

b) A fordulás Dual-rate funkciója 
 

A „ST D/R“ (8) forgatógombbal lehet a fordulás funkció Dual-rate beállítását elvégezni. Ezzel lehet a kanyarodás 

legnagyobb ívét beállítani arra az esetre, amikor a kormánykereket (1) teljesen ütközésig fordítjuk el. 
 

• Az óramutató járásával egyező irányban való jobbra forgatásnál (a „MAX“ irányába) = a kanyarodás íve a 

legnagyobb lesz, amikor a kormányt teljesen ütközésig elfordítjuk. 
 

• Az óramutató járásával ellenkező irányban való balra forgatásnál (a „MIN“ irányába) =  a kanyarodás íve a 

legkisebb lesz, amikor a kormányt teljesen ütközésig elfordítjuk. 
 

Amikor a forgatógombot teljesen balra a "MIN" irányába fordítjuk, már nem is működik a kormányzás, ill. 

kanyarodás.   

Amikor a forgatógombot teljesen jobbra a „MAX“ irányába fordítjuk, akkor a modellautó a lehető 

legnagyobb kanyarodási ívben fog kanyarodni. 
 

Figyelem!  
 

Az állítható kormányszervó útja hosszabb, mint a kormány mechanikája által behatárolt fordulási szög. 
Amikor a „ST D/R“ forgatógombot (8) „MAX“ állásba csavarjuk, zümmögni fog a kormányszervó, hiszen a 
kormány mechanikája ütközésig kifordult. Eközben mind a kormányszervó, mind az elektronikája túlzott 
igénybevételnek van kitéve. Ezért úgy állítsa be a „ST D/R“ forgatógombot, hogy a kanyarodás szög még 
nagy legyen, de csak annyira, hogy a szervó még ne kezdjen el zümmögni. 

 

Ha leveszi a karosszériát, könnyen tanulmányozhatja a kormány mechanikájának működését. 
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c) Az előre/hátra haladás finombeállítás funkciója 
 

Ha a modellautó nem áll meg akkor, amikor Ön elengedi a gáz/fék-kart (2) (tehát a kar középső/semleges állásba 
kerül), akkor az adóegységen a „TH TRIM“ (11) forgatógombbal  változtasson az előre/hátra haladási funkció 
finombeállításán. 
 

A forgatógomb általában a középállás környékén szokott lenni (a forgatógomb nyila a „0“-ra mutat).  

A modell szerkezeti kialakítása miatt esetleg szükség lehet egy kisebb korrekcióra, hogy a modellautó meg is 

álljon, amikor  

a gáz/fék-kart (2) elengedjük. 
 

Az is előfordulhat, hogy a motor halkan sípol (és a modellautó mégis megáll), ha semleges állás 

finombeállítása nem pontos. 

 

d) A kormányzás finombeállítás funkciója 
 

Amennyiben a modellautó haladás közben oldalra (balra vagy jobbra) húz, noha a kormánykerék középállásban van, 
akkor az adóegységen a„ST TRIM“ (9)  forgatógombbal  változtasson a fordulás finombeállításán. 
 

A forgatógomb általában a középállás környékén szokott lenni (a forgatógomb nyila a „0“-ra mutat).  

A modell szerkezeti kialakítása miatt esetleg szükség lehet egy kisebb korrekcióra, hogy a modellautó 

egyenesen haladjon. 

 

e) A haladási funkció fordított beállítása 
 

Amikor Ön az adóegységen a gáz/fék-kart (2) a fogantyú irányába húzza, a modellautó leginkább előrefelé szokott 
haladni. Ha ilyenkor a modellautó éppen fordítva működik, akkor kapcsolja át a „TH“ (7) irányváltó kapcsolót a másik 
állásba. 

 

f) A fordított kormányzás beállítása 
 

Amikor Ön a kormánykereket (1) balra (az óramutató járásával ellenkező irányban) fordítja, akkor a modellautónak 
balra kell fordulnia. Ha ilyenkor a modellautó épp az ellenkezőjét csinálja, akkor kapcsolja át a „ST“ (6) irányváltó 
kapcsolót a másik állásba. 
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12. A Binding funkció 
 

 

Annak érdekében, hogy a 2,4 GHz-es távirányítás zavarmentesen működjön, az adót és a vevőt digitálisan azonosan 
kell kódolni. A digitális kódolás összehangolása (ez egy kapcsolat az adó és a vevő között) a Binding (párosító) 
funkció segítségével végezhető el. 
 
Az adó és a vevő általában már egymásra hangolva kerülnek ki a gyárból, így ezeket azonnal használatba lehet 

venni. 
 
Az újbóli párosításra csupán a vevő vagy az adó cseréje után, vagy egyikőjük hibás működésének megszüntetése 

érdekében lehet szükség. 
 

Ehhez a következőket tegye: 
 

• Kapcsolja ki a modellautót és azután az adóegységet 

is. 
 

• A szállítás tartalmában található egy Binding-dugó (ez egy  

hárompólusú dugó, amelyen egy jumper van a két külső 
érintkező között), ld. a jobb oldali képet, (A) pozíció. Ezt 
a csatlakozó dugót dugja be a szabályzó-/vevőegység 
(C) „TH“ (B) hárompólusú csatlakozó aljzatába, ami a 
kormányszervó kábele mellett található. 

 

• Kapcsolja be az adót, közben a piros LED 

folyamatosan világítson. 
 

• Ha eddig még nem történt volna meg, csatlakoztasson 

egy meghajtó akkut a modellautóhoz. 
 

• Kapcsolja be a modellt. 
 

• Ekkor a szabályzó-/vevőegység LED-je gyorsan villog. Rövid idő elteltével a LED már folyamatosan világít. A 

vevőegység és az adóegység "megtanulták" egymást. 
 

• Először a modellautót, majd azután adóegységet kapcsolja ki. 
 

• Húzza ki a Binding dugót a szabályzó-/vevőegységből. 
 

• Először az adót kapcsolja be, majd utána a modellt. 
 

• Ellenőrízze, hogy a modellautó helyesen reagál-e az adóegység kormányzási funkcióira.  
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13. Fail-Safe-funkció 
 

 

Amikor a szabályzó-/vevőegység nem kap megfelelő jelet az adótól, akkor a motor biztonsági okokból kikapcsol (a 

kormányzás szervója megtartja az utolsó helyzetét). 
 

A Failsafe-funkció az alábbi esetekben szokott aktiválódni: 
 

• A vevőegység túlságosan eltávolodott az adóegységtől. 
 

• Más készülékek zavart keltenek a 2,4 GHz tartományban. 
 

• Az adóegység ki van kapcsolva. 
 

• A vevőegység nem jelentkezett be az adóegységre (ld. a 12 szakaszt) 
 

• Kiürültek az elemek az adóegységben. 
 

 

 

14. Az alacsony feszültség észlelése 
 

 

Az előre beállított akku típusától függően (jumperrel állítható a szabályzó-/vevőegységen, ld. a 9. b) szakaszt), amikor 
a feszültség egy bizonyos szint alá esik, a motor teljesítménye 50%-ra csökken, ill. akár teljesen le is kapcsolódik, 
hogy ezáltal védje a meghajtó akkut a káros mélykisütéstől. 
 
Ebben az esetben kapcsolja ki a modellautót; válassza le a meghajtó akkut a modellautóról és azt követően ismét 

töltse fel (mielőtt elkezdené az üres akku töltését, hagyja az akkut teljesen lehűlni). 
 

A szabályzó-/vevőegységen 50%-os teljesítménycsökkentés A motor lekapcsolása 

Az akkumulátor típusa   

   

Li-Ion/LiPo (2 cella) Akkufeszültség < 6,6 V Akkufeszültség < 6,0 V 

   

NiMH (6 cella) Akkufeszültség < 4,5 V Akkufeszültség < 4,0 V 
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15. Hibaelhárítás 
 

 

Még ha ez a modell a technika mai állásának megfelelően készült is, annak ellenére előfordulhat helytelen működés 
vagy hiba. Ezért be szeretnénk mutatni az esetleg felmerülő hibák elhárítását. Vegye figyelembe ezen kívül a 
távirányító mellékelt használati útmutatóját. 
 

A modell nem vagy nem helyesen reagál 
 

• A 2,4 GHz-távirányító készülékeknél a vevőt be kell tanítani az adóra. Ezt a műveletet angolul „Binding-ek“ 
(összekötésnek) vagy „Pairing-nek“ (párosításnak) mondják. A betanítási műveletet általában a gyártó már 
elvégezte, de Ön is elvégezheti. Ehhez nézze át a 12. szakaszt. 

 

• Lemerült-e a modell meghajtó akkuja vagy esetleg üresek az adó elemei/akkui? Cserélje ki a meghajtó akkut, 

illetve az adó elemeit/akkuit újakra. 
 

• Ugye, először az adót kapcsolta be, és csak utána a menetszabályozót? Ui. a menetszabályozó fordított esetben 

biztonsági okokból nem fog működni. 
 

• Helyesen van csatlakoztatva a meghajtó akku? Vizsgálja át a dugós csatlakozót, hogy az esetleg 

elszennyeződött vagy oxidálódott. 
 

• Nincs már túl messze a modellautó? Egy feltöltött meghajtó akkuval és az adóban lévő teli elemmel/akkuval a 100 m-es 
és azon túli hatótávolság is lehetséges. Ugyanakkor a hatótávolságot csökkenthetik bizonyos környezeti hatások, pl. zavar 
az adó frekvenciáján, vagy más adók (amelyek nemcsak távirányító adók, hanem az ugyancsak a 2,4 GHz-es frekvencián 
forgalmazó WLAN-/Bluetooth® berendezések is) általi zavar, továbbá fémből készült tárgyak, épületrészek, stb. közelsége 
is. 

 

A jármű a gáz-/fékkar elengedése után nem áll meg 
 

• Korrigálja az adón a haladási funkció finombeállítását (be kell állítani a semleges állást), ld. a 11. c) szakaszt. 
 

A modellautó lassabb lett, ill. a kormányszervó alig vagy egyáltalán nem mozdul; az adó és a modellautó 

között nagyon kicsi a távolság. 
 

• A meghajtó akku gyenge vagy üres. 
 

A vevő és a kormányszervó energiaellátásáról is a menetszabályozó BEC-je gondoskodik. Ezért egy gyenge vagy 
üres akku ahhoz vezet, hogy a vevő többé már nem működik megfelelően. Cserélje ki a meghajtó akkut egy teljesen 
feltöltött másik meghajtó akkura (előtte tartson 5 - 10 perc szünetet, hogy a motor és a menetszabályozó 
megfelelően lehűlhessenek. 

 

• Ellenőrizze az adó elemeit/akkumulátorait is. 
 

Menet közben a modellautó lelassul vagy megáll 
 

• A meghajtó akku gyenge vagy üres. 
 

• Túl nagy az adóegységtől való távolság, aktiválódott a vevőegység Failsafe funkciója (biztonsági okokból 

lekapcsolja a motort). 
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A modellautó nem egyenesen halad 
 

• Az adón állítsa be az egyenes haladást a kormányzás megfelelő finombeállításával. 
 

• A modellautó az előbb esetleg nem ütközött valamivel? Ilyenkor vizsgálja át a modellautót, talál-e hibás vagy 

törött alkatrészt és cserélje ki azt. 
 

A kormányzás az adón lévő kormánykerékhez képest éppen fordítva működik 
 

• Aktiválja az adóegységen a fordított kormányzás funkciót, ld. az 11. f) szakaszt. 
 

A haladás funkció az adó gáz-/fék karjához képest éppen fordítva működik 
 

• Ha a gáz-/fék kart a fogantyú irányában húzzuk, akkor a modellautó általában előre szokott haladni. Ha nem ez a 
helyzet, akkor aktiválja az adón a haladás irányváltó funkcióját (ld. a 11. e). szakaszt). 

 

A fordulás nem, vagy nem megfelelően működik, a kormány ütközésig való kitérése túl kicsi 
 

• Ellenőrízze a kormányzás funkció Dual-rate beállítását, ld. a 11. b) szakaszt. 
 

• Ellenőrizze, nem lazultak-e le közben a kormány mechanika egyes alkatrészei; 
 

A modellautó csak nagyon lassan gurul. 
 

• Ellenőrízze a haladási funkció Dual-rate beállítását, ld. a 11. a) szakaszt. 
 

 

 

16. Tisztítás és karbantartás 
 

 

a) Általános információk 
 

Tisztítás vagy karbantartás előtt előbb a modellautót kell kikapcsolni, majd azután az adóegységet és kivenni a 

meghajtó akkut a modellautóból. 
 
A vezetés után tisztítsa meg a járművet minden szennyeződéstől, portól pl. egy hosszúszőrű ecsettel és 

porszívóval. A sűrített levegő spray szintén jó szolgálatot tehet. 
 

Ne használjon tisztítósprayt vagy általános háztartási tisztítószereket. Ezek károsíthatják az elektronikát, 
valamint a műanyag alkatrészek és a karosszéria elszíneződését is okozhatják. 

  
A járművet sohase mossa le vízzel, pl. egy nagynyomású tisztítóberendezéssel. Ettől a jármű tönkremegy! 

 
A karosszéria letörléséhez egy puha, enyhén benedvesített kendőt lehet használni. Ne dörzsölje túl erősen a 

kendővel, ettől karcolási nyomok keletkeznek. 
 

Ellenőrizze ezen kívül minden használat előtt és után a jármű sérülésmentességét. Amennyiben sérülést 

talál, a járművet nem szabad használni ill. üzembe helyezni. 
 

 

 

 

 

 

26 



b) Kerékcsere 
 

Csavarja le a kerékanyát (A) és húzza le a kereket a 

tengelyről (C). 
 
A kerék lehúzásakor a menetes persely anya (B) valószínűleg 
a felnin marad, de lehet, hogy az is lejön a tengelyről (C). 
Ilyenkor mindenképpen ügyeljen arra, hogy a persely stiftje 
(D) ki ne essen és el ne vesszen. 
 
Amikor a kerék majd ismét visszakerül a helyére, akkor 
előtte feltétlenül ellenőrízze, hogy a persely stiftje (D) a 
helyén legyen, pontosan a tengely (C) közepén és aztán 
beleüljön a  menetes persely anya (B) ehhez kialakított 
hornyába. 
 
Ha elveszett a stift (D), akkor a motor nem tudja átadni a 
forgatónyomatékot a kerékre, azaz a kerék szabadon 
forog. 
  
Ezután helyezze fel az új kereket úgy, hogy a belső 
hatlapos csavar pontosan illeszkedjen a felnin belül a 
menetes persely anyára. 
 

Húzza meg a kerékanyát (A). 
 

A meghúzás közben ügyeljen arra, hogy a kerékanya (A) 
helyesen legyen felrakva. A kerékanya ugyanis egy ú.n. 
önzáró anya. az önzáró anya egyik oldalán egy műanyag 
betét található. Ennek az anyag meghúzása közben kifelé 
kell néznie. 
 

A csavart ne húzza meg nagyon erősen, mivel 

akkor a kerék megszorul, ez viszont károsíthatja a 

meghajtást. 
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17. Ártalmatlanítás 
 

 

a) A készülék 
 

Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A 

használt készülék ártalmatlanításánál be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket. 
 

Vegye ki a készülékből az esetleg bennmaradt elemeket/akkumulátorokat és azokat a készüléktől elkülönítve adja le 

őket a megfelelő gyűjtőhelyen ártalmatlanítás céljára.  

 

b) Elemek/akkumulátorok 
 

Önt, mint végfelhasználót törvény (elemekre vonatkozó rendelkezés) kötelezi minden elhasznált elem és 

akkumulátor leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni. 
 

A veszélyes anyag tartalmú elemeken/akkumulátorokon a mellékelt szimbólumok láthatók, amelyek a 

háztartási   

szemét útján való ártalmatlanítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők:  
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható 

kuka ikon alatt található). 
 
A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fióküzleteinkben, valamint 

minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. 
 

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 
 

 

 

18. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
 

 

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel 

a 2014/53/EU irányelvnek. 
 

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:   

www.conrad.com/downloads 
 

Válasszon egy nyelvet az egyik zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési 
számát a keresőmezőbe; Ezt követően az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti. 
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19. Műszaki adatok 
 

 

a) Jármű 
 

Méretarány............................................................01:10 

Megfelelő meghajtó akku típus.................................kétcellás Li-Ion-/LiPo-meghajtó akku (névleges feszültsége: 7,4 V) vagy 

hatcellás NiMH-meghajtó akku (névleges feszültsége: 7,2 V) 

Meghajtás...............................................................540 típusú villanymotor 

Kardántengelyes összkerékhajtás 

Differenciálmű az első és a hátsó tengelyen 

Futómű .................................................Független kerékfelfüggesztés elől és hátul 

Lengéscsillapító spirál rugókkal 

Méretek (Szé x Mé x Ma)  .......................................450 x 330 x 200 mm 
 

Abroncs méretek (B x Ø)...........................60 x 120 mm 
 

Keréktávolság...........................................................265 mm 
 

Hasmagasság.....................................................38 mm 
 

Súly.............................................................kb. 1752 g (meghajtó akku nélkül) 

 

b) Adó 
 

Áramellátás4 db AA-/ceruzaelem 
 

Frekvenciatartomány.......................................2,4 - 2,48 GHz 
 

Adóteljesítmény...................................................18 dBm 
 

Méretek...................................................208 x 86 x 160 mm (M x Sz x H) 
 

Súly.............................................................kb. 210 g (elem nélkül) 

 

c) A meghajtó akku 
 

Kivitel.......................... Li-Ion, 2 cellás, T-csatlakozóval 

Névleges feszültség....................................... 7,4 V 

Kapacitás.............................................. 2000 mAh 

Kisütési sebesség....................................... 10C 

 

d) USB töltőkészülék 
Üzemi feszültség................................. 5 V/DC 

Bemeneti árammin. 1 A 

Megfelelő akku típusLi-Ion, 2 cellás, XH-csatlakozóval 

Töltőáram .........................................................500 mA 

Töltési idő.........................................................kb. 4,5 h (teljesen üres akku esetén) 
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