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1. Bevezetés

Tisztelt vasarlonk!
K&szonjlk, hogy ezt a kész(iléket valasztotta.

A termék megfelel a nemzeti és az eurdpai torvényi kdvetelményeknek.
A készilléknek ebben az allapotban valé megtartaséra és a veszélytelen hasznalat
biztositasara a felhasznald kételes ezt a hasznalati utmutatot figyelembe venni!

Ez a haszndlati Gtmutaté ehhez a késziilékhez tartozik. Az Gtmutat6é fontos

& tudnivalokat tartalmaz a hasznélatba vételhez és a kezeléshez. Legyen tekintettel
erre, amikor a késziiléket masnak tovabbadja. Orizze meg tehat a hasznalati
Utmutatét, hogy sziikség esetén fellapozhassa.

Muszaki kérdéseire az alabbi elérhetéségek valamelyikén kaphat vélaszt:

Németorszag: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at/

www.business.conrad.at

Svéjc: www.conrad.ch

www.biz-conrad.ch

2. A szimbélumok magyarazata

A haromszdgbe foglalt villam szimbdlum akkor jelenik meg, ha az egészségét
fenyegeti veszély, példaul dramiités.

/i\ A haromszdgbe foglalt felkialtojel olyan fontos tudnivaldkra utal az Utmutatéban,
amelyeket okvetlen(l figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyilszimbélum mellett tovabbi tanacsokat és hasznalati tudnivalékat olvashat.



3. Rendeltetésszerii hasznalat

Az idGjarasjelzé allomas a beltéri-/kltéri hdmérséklet, a beltéri-/kiiltéri légnedvesség és a
légnyomas értékeinek kijelzésére szolgal.

Akilsd érzékeld adatai radioatvitel utjan, vezeték nélkiil tovabbitddnak az idéjaras-allomasra.
A tovabbiakban az iddjarasjelzd allomas egy beépitett légnyomasérzékeld segitségével
kiszamitja az id6jaras eldrejelzést, amelyet grafikus szimbolumokkal megjelenit a kijelzén. Az
id6jaras eldrejelzést a késziilék dranként aktualizélja.

Az 6raid6t és datumot a DCF jel automatikusan beéllitja; vételi problémak esetén kézzel vald
bedllitas is lehetséges. Ezen kivill a késziilék ébresztési funkcioval is rendelkezik "szundikalas"
maéddal ("Snooze").

A készilék taparamellatasat elemek adjak. Az id6jarasjelzé allomast a vele szallitott halozati
adapteren keresztil is lehet miikddtetni.

Biztonsagi és engedélyezési okokbol tilos a késziiléket atalakitani és/vagy médositani. A
készillék karosodhat, ha a megadottél eltéré célokra haszndlja. Ezen kiviil a szakszer(itien
kezelés rovidzarlat, tliz, aramiités stb. veszélyét is el6idézheti. Figyelmesen olvassa el és rizze
meg a haszndlati Utmutatét. Ha a késziiléket tovabbadja mésoknak, csak a hasznélati
Utmutatéval egyitt tegye.

Az 6sszes el6forduld cégnév és készilékmegnevezés a mindenkori tulajdonos mérkaneve.
Minden jog fenntartva.

4. A szallitas tartalma

* |d&jarasjelz6 allomas
* Kiils érzékeld EI E
* Halozati adapter

* Hasznélati utmutato

Aktualis hasznalati utmutatok
Toltse le az aktudlis hasznalati Utmutatokat a www.conrad.com/downloads weboldalrél, vagy
szkennelje be az ott megjelenitett QR-kddot. Kévesse a web-oldal utmutatasait.



5. Jellemzék és funkciok

+ DCF-77 radidjel vezérlésii 6ra manualis

beallitasi lehet6séggel + |d6jaras adatok az utdbbi 24 6rarol

+ |dgjaras elérejelzés 5 szimbélummal * Minimalis/maximalis mérési értékek
+ |d&jaras tendenciajanak kijelzése + Héindex

+ Naptar + Harmatpont

+ A hét napja kijelezve 7 nyelven + Akijelzd vilagossaganak illesztése

+ Max. 8 kiils6 érzékelével

+ Ebresztééra szunnyadasi funkciéval miikddtethetd.

+ Hémérséklet-fliggd riasztas + Elemkimertilés kijelz6je

+ Légnedvességfiiggo riasztas + Ajel er6sségének kijelzése
+ Holdfazisok + °Cvagy °F

6. Biztonsagi tudnivalok

Figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét, és kiilondsen a biztonsagi
& eldirasokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a hasznalati Gtmutatéban
szerepl6é biztonsagi, és a szakszer(i hasznalatra vonatkozé eldirasokat, az
ebbdl eredé személyi sériilésekért vagy anyagi karokért nem vallalunk
& felelésséget. Ezen kiviil ilyen esetekben érvényét vesziti a szavatossag és a
garancia is.

a) Altalanos tudnivalok

Ne hasznélja a készlléket kérhazban, vagy mas gydgyaszati intézményben.
Annak ellenére, hogy a készillék viszonylag gyenge radiojelet bocsat ki, ezeken a
helyeken az életfenntartd késziilékekben miikddési zavart idézhet elé. Ugyanez
vonatkozik esetleg més teriiletekre is.

A gyarto nem vallal feleldsséget a helytelen kijelzésekért, mért értékekért vagy iddjaras
elérejelzésekeért, és a kovetkezményekért, amik ezekbdl adodhatnak.

A terméket privat hasznélatra tervezték; Nem alkalmas gydgyaszati és
kézdnségtajékoztatasi célokra.

A készilék nem jaték. Tartsa tavol a készUléket gyermekektdl és haziéllatoktol.

Ne hagyja a csomagoléanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek
jatékszernek tekinthetik, ami szamukra veszélyes lehet.
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Ovja a készilléket szélséséges homérséklettsl, kdzvetien napsiitéstsl, erés
razkodasoktol, éghetd gazoktdl, g6zoktdl és oldoszerektdl.

Ovja az idsjarasjelzé allomast és a halézati adaptert ezeken kiviil erds hoté,
nagy nedvességtdl és nyirkossagtol.

Ne tegye ki a késziiléket mechanikai igénybevételnek.

Ha a biztonsagos hasznalat mar nem lehetséges, allitsa le a késziiléket, és védje
meg a véletlen hasznalattdl. A biztonsagos hasznalat mar nem garantélhaté, ha
a készlileknek

-- lathato sérilései vannak,

-- mar nem mUikddik rendeltetésszeriien,

-- hosszabb id6n keresztiil kedvezétlen kérnyezeti kdriilmények kdzott taroltak,
vagy

- sulyos széllitasi igénybevételnek volt kitéve.

Kezelje 6vatosan a késziiléket. Lokés, Utés, vagy mar kis magassagbol vald

leejtés kdvetkeztében is megsériilhet.

Ne hasznélja azonnal a készilléket, ha hideg helyrél meleg helyiségbe vitte. A

kézben keletkezd kondenzviz bizonyos kériilmények kozott tonkreteheti a

készuléket. Hagyja, hogy a készllék eldszor vegye at a szobahémérsékletet,

mielétt csatlakoztatnd és hasznalna. A kériilményektdl fliggden ez tobb ora

hosszat is eltarthat.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei tamadnak a készillék mikddésével,

biztonsagossagaval vagy csatlakoztatasaval kapcsolatban.

A karbantartasi, beéllitasi és javitasi munkékat kizarélag szakemberrel vagy egy

szakmihellyel végeztesse.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a hasznalati Gtmutatéban nem talal

vélaszt, forduljon a miszaki ligyfélszolgalatunkhoz vagy mas szakemberhez.

b) Halézati adapter

A hélézati dugaszalj legyen a késziilék kozelében, kdnnyen hozzaférhetd helyen.

A taparamellatasra csak az egyittszallitott halozati tapegységet szabad

alkalmazni.
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+ A halézati tApegység szamara fesziiltségforrasként csak a kozlizemi elektromos
hélézat egy szabvanyos dugaszol6 aljzata hasznélhaté. Ellenérizze a haldzati
tapegység csatlakoztatasa elétt, hogy a rajta feltiintetett fesziltség azonos-e a
helyi halézat fesziiltségével.

A hélézati tapegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihuzni.

A hélozati tapegységet ne huzza ki a vezetékénél fogva a konnektorbdl, hanem
fogja meg magan a késziiléken az erre szolgalé fogofellletet a kihuzashoz.
Gondoskodjon arrél, hogy a kéabel az elhelyezéskor ne tudjon 6sszenyomaédni,
megtdrni vagy éles szélektdl megsériilni.

Ugy fektesse le a kabeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson
el benniik. Sériilésveszély all fenn.

Biztonsagi okokbdl zivatar esetén mindig hiizza ki a halézati tapegységet a
konnektorbdl.

7. Elemekre/akkukra vonatkozé tudnivalok

Az elemek/akkumulétorok nem valok gyerekek kezébe.

Az elemeket/akkumulatorokat ne hagyja szabadon heverni, mert fenndll annak a veszélye,
hogy gyerekek vagy haziallatok lenyelik 6ket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
A kimertilt elemeket/akkukat id6ben cserélje ki, mivel a kiliriilt vagy eléregedett
elemek/akkuk kifolyhatnak.

+ A kifolyt vagy sérilt elemek/akkumulatorok a bérrel valé érintkezéskor felmarhatjak a bort,

hasznaljon ezért ilyen esetben megfeleld védokesztyit.
Az elemekbél/akkumulatorokbol kiszivargé folyadék kémiailag nagyon agressziv. A targyakat vagy
felilleteket, amelyekkel érintkezésbe keriil, részben erdsen karosithatja.

Tarolja ezért az elemeket/akkumulatorokat megfelelé helyen.

Az elemeket és akkumulatorokat nem szabad rdvidre zarni vagy tlizbe dobni.
Robbanasveszély!

Hagyomanyos (nem feltlthetd) elemeket nem szabad feltdlteni. Ez
Robbanasveszély!

Elemeket és akkumulatorokat soha ne keverjen.

Ne hasznaljon keverten kiilonbdzd toltottségi llapott (pl.teljesen és félig feltdltott) elemeket
vagy akkukat.



+ Mindig egyszerre cserélje le az dsszes elemet, ill. akkut. Az elemek/akkumulatorok
berakasakor Ugyeljen a helyes polaritasra (plusz/+ és minusz/-).
——3 Aziddjarasjelzd allomas és a killsé érzékeld akkukkal is mikodtethets.
Mindenesetre a kisebb fesziltség (elem = 1,5V, akku = 1,2 V) miatt

az lizemélettartam erésen lecsokken.

Ezen tllmenden az akkuk igen érzékenyek a hémérsékletre, ami alacsony kiils6
hémérsékletnél az akku lizemélettartamat tovabb csokkenti.

Ezért azt javasoljuk, hogy mind az idéjarasjelzd allomasban, mind a kilsé
érzékeldkben jomindségu alkali elemeket, és ne akkukat alkalmazzon.

8. Kezel6szervek
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Idéjarasjelz6 allomas

1

o AL
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TIME SET gomb
ALARM gomb

ALERT gomb
ALARM/SNOOZE gomb
CHANNEL/+ gomb

MEM/- gomb
INDEX gomb
Furat felakasztashoz

Kiilsd érzékelé

17
18
19
20
21

22
10

LED
Felakaszt6 rész

Toldkapcsold a csatorna kivalasztashoz

Elemtartd
RESET gomb

RCC gomb

9

10
1
12
13

14
5
6

=

BARO gomb
°C/°F gomb
Reset gomb

DC al

Elemtarto boritas

Tolokapcsold a kijelzo

vilagossagahoz
HISTORY gomb
SENSOR gomb



9. A gombok funkcioi

gomb

TIME SET

ALARM
(ébresztés)

ALERT
(figyelmeztetés)

ALARM/SNOOZE

Funkcio

Idéjarasjelzo allomas
Normal kijelz6 médban 2 masodpercig nyomva tartani, a
id6beallitd modba jutashoz.
Az iddbeallitd mddban nyomni, hogy a kdvetkezé beallitd
paraméterhez
jussunk.
Normal kijelzé médban nyomni, a riasztasi/ébresztési idd
kijelzéséhez
és az ébresztés be-kikapcsolasahoz.
Normal kijelzési médban 2 masodpercig nyomva tartani, a
riasztas beallito modba jutdshoz.

Riasztas beallito médban nyomni, a kévetkezd beallité paraméterhez

jutashoz.

Ha az ébreszt6 hang felhangzik, ezt a gombot nyomni, az ébresztés
befejezéséhez.

Hatarérték-riasztasi médban nyomni, hogy a riasztast be- és
kikapcsolja

Normél kijelzési médban 2 mésodpercig nyomva tartani, a
hatarérték riasztas beallitd médba jutashoz.

Hatarérték riasztas beallitdsi médban egyszer nyomni, hogy a
beallitasi opciok kdzott valtson.

Hatarérték riasztas beallitdsi médban 2 masodpercig nyomva tartani,
a beadas jovahagyasahoz és a normal kijelzési modba

|épéshez.

Ha az ébreszt6 hang felhangzik, ezt a gombot nyomni, hogy az
ébresztés jele

5 perccel késobb felhangozzék.

Ha a riasztas felhangzik, ezt a gombot 2 masodpercig nyomva
tartani,

ekkor ez a jel a kdvetkezd napon azonos idében ismét felhangzik.

1



gomb

CHANNEL/+

MEM/-

INDEX

HISTORY
(torténet)

ERZEKELO

BARO-ra
RESET

(visszaallitas)

°CI°F

12

Funkcio

Normal kijezé madban nyomni, hogy a kiilsé érzékel6k
kéz6tt valtson.

Normél kijelzési médban 2 mésodpercig nyomva tartani, hogy a
mérési értékeket minden kiilsé érzékelére ciklusosan kijelezze
A ciklus-szeri kijelzés kézben nyomni, hogy

visszajusson a normal kijelzési modba.

Nyomas a beallitasi modban: az érték ndvelése.

Nyomas normal kijelzési médban: a minimalis/maximalis
mérési értékek kijelzése.

Mialatt a minimalis/maximalis mérési értékek kijelz6dnek,

2 masodpercig nyomva tartani, az értékek visszaallitasara.
Nyomas a beallitasi modban: az érték csokkentése.

Normal kijelzési médban nyomni, hogy valtani tudjon
a harmatpont (DEW POINT) és a héindex (HEAT INDEX)

koz6tt.

Normél kijelzési médban nyomni, hogy az utébbi
24 ora rogzitett értékeit megtekintse.

ker
es
egysze megnyo és
r mni, hogy a kiils® érzékeld jelének ét
megke
zdje.

Normal kijelzési médban nyomni, hogy a Iégnyomas egységét
madosi
tsa.

Normal kijelzési médban 2 mésodpercig nyomva tartani, hogy a
barométer beallitasi modba (relativ/abszolut) jusson.
egysze megnyo

mni, minden beallitas torlésére, és az
id6jarasjelz6 allomas visszadllitasara a gyari bedllitasra.
Normél kijelzési modban nyomni, hogy a hémérséklet egységét
madosi
tsa.



Gomb Funkcio

RCC
RESET
(visszaallitas

)

visszaallitaséra.

10. Kijelzé

Kiils6 érzékeld

Egyszer nyomni, a DCF id6jel keresésének beinditasara.
Egyszer nyomni, a kiils érzékel6nek a gyari bedllitasra

HUMIDITY =~
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TEMPERATURE
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ALERT
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§ aLerT
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A |d&jaras elérejelzés + légnyomas
B Kiiltéri légnedvesség

C  Kilsé hémérséklet

D Oraidd, naptar, idéjaras index, holdfazis

E Beltéri légnedvesség

F  Beltéri hémérséklet

HUMIDITY —
-—" .

-, ¢
pu L u A

TEMPERATURE

§ ALERT

LOW o)
HIGH sl
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Fényesség
Allitsa be a kijelz6 fényerejét az idéjarasjelzo allomas hatoldalan 1évé tolokapcsoldval.

HI vilagos
LO  dimmelt

AUTO automatikus illeszkedés a kérnyezethez

11. Uzembe helyezés

a) Kiils6 érzékeld
_ Akulsé érzékeld fogadja a DCF iddjelet, és tovabbkiildi azt az id6jarasjelzé

éllomasra.

+ Vegye le a hatlapon lévé elemtartd fedelét.
+ Mielétt az elemeket berakja, 4llitsa be a kivant csatornat az elemtartoban talalhaté
tolokapcsoléval

—— Hatobb kills6 érzékel6t alkalmaz (max 8 db lehetséges), mindegyik érzékel6t masik
csatornara kell bedllitani.

+ Helyezzen be helyes polaritassal 2 db AA-méretii ceruzaelemet. Vegye figyelembe az
elemtartéban lathat6 polaritasjelzéseket.

+ Zarja vissza az elemtartot.

_ Amennyiben a csatornét utélag valtoztatja, nyomja meg ezutan a RESET gombot a
kills6 érzékel6n.

b) Id6jarasjelz6 allomas
Halozati adapter

+ Az adapter DC-dugdjat kdsse Gssze az id6jarasjelz6 allomas DC csatlakozdaljaval.

+ A héalozati adaptert kdsse dssze egy szokvanyos haztartasi dugaszoléaljzattal.

14



Elemek
—— Azelemes miikddés kizarolag a sziikségaramellatasra szolgal.

+ Vegye le az als6 oldalon lévé elemtarto fedelét.
+ Helyezzen be helyes polaritassal 3 db mikroelemet. Vegye figyelembe az elemtartoban
lathato polaritasjelzéseket.
+ Zarja vissza az elemtartét.
—— Haaz elemek berakasa utan semmi nem lathato a kijelzn, nyomja meg a RESET
gombot az iddjarasjelz6 allomason.

Annak érdekében, hogy a csatolas az id6jarasjelzé alloméas és a kiilsd érzékeld kozott
helyesen j6jjon létre, el6szor a kiilsd érzékel6be tegye be az elemeket. Ezutan nyomja
meg a RESET gombot az idéjarasjelz6 allomason.

Légkori zavarok miatt eléfordulhat, hogy a DCF iddjel nem foghat6 azonnal. Ejszaka
nagyobb a valészinlisége, hogy a DCF iddjelet venni lehet.

12. Elhelyezés

a) Kiils6 érzékel

+ Akilso érzékeldt olyan teriileten szerelje fel, amely az egész nap folyaman arnyékban van,
pl. egy falra, amely Eszak felé iranyul. A kdzvetlen napsiités és a meleg kidramlasa
kilénbdz targyakbol meghamisitja a hémérséklet mérést.

+ Akiils6 érzékelét egy megfelel§ csavarral, vagy egy megfelelé szdggel (egyiket sem
szallitiuk vele) egy falra lehet felrdgziteni.

+ Akiils6 érzékelét egy sik, stabil fellleten is fel lehet allitani.

b) Idéjarasjelz6 allomas

+ Allitsa fel az idsjarasjelz allomast egy sik és stabil feliileten.

+ Az iddjarasjelz6 allomast megfeleld csavarokkal vagy szégekkel (egyiket sem szallitjuk
vele) egy falra is fel lehet szerelni.

+ Ha a mellékelt adaptert a fliggeszté berendezésbe beteszi, a kjelzé a falra szerelésnél
egyenesen fog elhelyezkedni. Adapter nélkil a kijelzd esetleg felfelé mutat.
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13. A kiils6 érzékel6 jelének vétele

_ Az elsd iizembe helyezésnél az idéjarasjelzd allomas automatikusan fogadja a kils®
érzékeld jelét. A vétel manudlis bevezetéséhez tegye a kovetkezoket:

+ Nyomja meg normdl kijelzési moédban a SENSOR gombot, hogy a kiilsd érzékel6t
megkeresse, amelynek csatornaszama a kijelzon lathato. A vétel szimbdluma villog.
Amennyiben pl. az 1.csatorna van kijelezve, csak az 1 csatorna adasa vehetd.

+ A vétel szimbélum addig villog, amig a szimbolum jelét sikeril venni. Ha 5 percen belil

nincs jel vétel, a szimbdlum kialszik.
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A vétel szimbolum villog a radiés iddjel keresésének ideje alatt.

[ E | Ha nem keresik a jelet, a vétel szimbélum s6tét marad.
ouT
A mérési értékek helyett ilyenkor vizszintes vonalak jelennek meg.

A vétel szimbdlum tartésan vilagit, ha a készilék a jelet fogadja.

+ Amennyiben a jelatvitel megszakadt és egy o6ran beliil nem lesz helyredllitva, a vétel
szimbélum kialszik. A mérési értékek helyén az Er kijelzés jelenik meg (Error = hiba).

+ Amennyiben a jelet 48 ¢ran belll nem fogadja a készilék, cserélie le az adott kiilsé
érzékeldnek az elemeit. Ezutan jarjon el Gigy, ahogyan el6zéleg leirtuk, hogy az idéjarasjelzé
allomas és a kiilsé érzékeld csatolodjon.

14. Csatornavalasztas

— Eza funkcio akkor szikséges, ha tobb kiilsé érzékelével dolgozunk

+ Nyomja normal kijelzési mddban a CHANNEL/+ gombot, a kévetkezd csatornara vald
véltashoz.

+ Tartsa normal kijelzési mddban a CHANNEL/+ gombot 2 masodpercig, ekkor a csatornak
ciklus-szerGien jelennek meg egymas utan. Miutan egy sipolé hang hallatszik, a csatornak
egymas utan 4-4 masodpercig megjelennek.

—— Aciklusos kijelzésnél csak az a csatorna jelenik meg, amelyikre egy jelet kiildenek

at. Az inaktiv csatornakat a készulék atugorja.

+ Nyomja a ciklusos kijelzésnéla CHANNEL/+ gombot, hogy a ciklus modot befejezze és az
aktudlis csatorna tartdsan a kijelzon maradjon.
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15. A DCF-jel vétele

A DCF-jel a Mainflingenben (Frankfurt am Main /"
kézelében) mikodd radidadd altal lesugarzott A P
radiojel. Ennek hatotavja mintegy 1500 km, de ,-f(-z =,

idedlis vételi kortilmények kozott 2000 km is lehet.

A DCF iddjel tartalmazza tobbek Kezstt | ( le?

a pontos 6raidét (eltérés elméletileg I'l. \/ !
1 masodperc egy millié év alatt!) és a datumot. h, . I|

Természetesen elmarad a kérliményes kézi \ Em:- m - /
4tallitas is a nyari, ill. a téli id6szamitas kozott —

az iddjarasjelzé allomason, mivel az id atallasa
automatikusan torténik.

A DCF jel keresése és annak kiértékelése néhany percet vesz igénybe. Ezalatt ne mozgassa
az id6jarasjelz6 allomast, és ne nyomjon meg egyetien gombot sem.

Mar napi egyetlen sikeres vétel elég ahhoz, hogy az id6jarasjelzé allomasba beépitett kvarcora
eltérését egy masodperc alatt tartsa.

. Akillsd érzékeld fogadja a DCF iddjelet, &s tovabbkildi azt az iddjarasjelzd &lloméasra.

A méasodpercek fol6tt a vétel szimbdlum lathatd. A szimbolum villog a vétel kézben.

Az érzékel6 naponta 02:00 ¢ra és 17:00 6ra id6pontban automatikusan keresi a jelet.

16. Oraidé és naptar manualis beallitasa

Tartsa normal kijelzési médban a TIME SET gombot 2 masodpercig nyomva. Az elsé
paraméter villog.

Nyomja a CHANNEL/+ vagy MEM/- gombot, az érték modositasara. Tartsa a gombot
nyomva a gyors atfutashoz.

Nyomja meg a TIME SET gombot, a beéllitas jovahagyasahoz és a kovetkezd paraméterre
véltashoz.

Ha 60 masodpercig nem nyom gombot, a késziilék az utoljara beallitott értéket veszi at, és
az id6jarasjelz6 allomas atvalt a normal kijelzési mddra.
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+ Akovetkezd paramétereket allithatja be:

12124 6rés kijelzés — 6rak — percek — méasodpercek —év datumkijelz6  formatum
— hénap — nap — id6zéna — nyelv — radiéjel vezérelt 6ra be-ki — nyari iddszamitas

illesztésének be-kikapcsolasa

A nyari id6szamitas illesztés csak akkor all rendelkezésre, ha a radidjel vezérlési vétel

— aktivalva van.

A kovetkezd nyelvek koziil vélaszthat:

EN (angol) — FR (francia) — DE (német) — ES (Spanyol) — IT (olasz) — NL
(holland) — RU (orosz)

17. Ebresztési id6 beallitasa

Tartsa normal kijelzési moédban a ALARM SET gombot 2 masodpercig nyomva. Az érak
kijelzése villog.

Nyomja a CHANNEL/+ vagy MEM/- gombot az érték modositasara. Tartsa a gombot
nyomva a gyors atfutashoz

Nyomja az ALARM gombot, a bedllitas jovahagyasara, és a percek beallitdsara valo
véltashoz.

Allitsa be a perceket. Nyomja meg jovahagyas céljabol az ALARM gombot.

Ha 60 masodpercig nem nyom gombot, a késziilék az utoljara bedllitott értéket veszi at, és
az id6jarasjelzé allomas atvalt a normal kijelzési maddra.

18. Ebresztési funkcié aktivalasa

+ Nyomja meg normal kijelzési médban réviden az ALARM gombot. Az draidé helyén az
ébresztés ideje jelenik meg.

+ Mialatt az ébresztés ideje kijelzddik, nyomja Gjbdl az ALARM gombot, hogy a riasztas
funkciét aktivalja/deaktivalja.

Ha az ébresztés funkcio aktiv, az oraidd mellett egy harang szimbdlum vilagit.
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19. Ebresztés kikapcsolasa

+ Ajel elnémul automatikusan 2 perc malva.

+ Nyomja meg az ALARM/SNOOZE gombot a szundi funkciéhoz. A jel 5 perc malva Glbél
megszolal.

A szundi funkcid tetszéleges gyakorisaggal

megismételhetd. A szundi funkcié kdzben villog a harang

szimbélum.

Tartsa az ALARM/SNOOZE gombot 2 mésodpercig nyomva, vagy nyomja réviden az
ALARM gombot, a riasztd jel kikapcsolasara.

20. Homéroé

+ Nyomja meg a °C/°F gombot, ezzel valthat a Celsius fok és Fahrenheit fok mértékegységek
kozott.

+ Ha akiils6 hémérséklet kevesebb, mint +3 °C, egy hépehely szimbdlum jelenik meg a
kijelz6n balra.

+ Ha a hémérséklet a mérési tartomanyon kiviil van, a kévetkez6 jelzések jelennek meg a
kijelz6n:

TEMPERATURE

TEMPERATURE

4t

"

>+70 °C °C

L

<-40
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21. Tendencia kijelzés

A hdmérséklet és Iégnedvesség mellett az adott tendencia nyil forméjaban jelenik meg.

— —_— i,
stillye
emelkedd véltozatlan dé

22. Komfort jelzés

A komfortjelzés a bels6 hémérsékleten és belsd légnedvességen alapul.

® © %

tal
tal hideg kellemes meleg
—> Egyenletes hdmérséklet mellett eléfordul, hogy a kijelzés a légnedvesség hatéséra

valtozik.

0°C alatti vagy +60°C feletti hdmérsékleten nincs komfort kijelzés.

s

23. Idéjaras elérejelzés

A termék egy légnyomasérzékeldvel és egy szoftverrel rendelkezik, ez utébbi kapcsan egy
eldrejelzés egy kb. 30-50 km-es sugaru korre van megadva.

©.»

napos, deriilt gyengén felhds felhés
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esds havas

—> Aclérejelzés a kdvetkez6 12 - 24 6rara vonatkozik. igy el6fordulhat, hogy az aktualis
id6jaras nincs 6sszhangban a kijelzéssel.

Ha egy esds vihar varhato, a szimbdlum villog.

Amennyiben havat jeleztek, ez az informacid a kiilsé hdmérsékleten alapszik, nem a
légnyomason. Ha a kiilsd hémérséklet -3 °C alatt van, hopelyhes felhdk jelennek meg.

24. Barométer

a) Relativ Ilégnyomas beallitasa (opcionalis)
? abs = abszolut légnyomas

rel = relativ 1égnyomas

Tartsaa BARO gombot 2 masodpercig nyomva, amig az abs ill. rel jelzék nem villognak.

Amennyiben szlkséges, nyomja a CHANNEL/+ vagy MEM/- gombot, Ugy, hogy a rel jelz6
villog.

Nyomja meg a BARO gombot. Az érték villog.

Médositsa az értéket a CHANNEL/+ vagy MEM/- gombokkal.

Nyomja meg jovahagyas céljabél a BARO gombot.
? A gyarilag beallitott relativ Iégnyomas 1013 hPa.

Ha az értéket hozzéilleszti, az iddjaras szimbélumok is megvaltoznak.
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b) Egység médositasa

Nyomja meg a BARO gombot az egység médositasara. Kovetkezd egységek allnak
rendelkezésre:

+ hPa

+ inHg

+ mmHg

”e

25. Héindex és harmatpont

Nyomja az INDEX gombot, hogy a harmatpont (DEW POINT) és hdindex (HEAT INDEX)
kozott valtson.

——> AnhGindexet csak legalabb +27 °C hémérsékletnél szamitjuk.

26. Az id6jarasi adatok rogzitése

+ Nyomja meg a HISTORY gombot azon adatok megtekintésére, amelyeket a késziilék az
utébbi teljes éraban regisztralt.

+ Nyomja ujboél a HISTORY gombot, hogy még egy tovabbi éraval visszaugorjon.

—> Atermék tarolja az utébbi 24 6ra adatait.

27. Maximalis/minimalis mérési értékek

Nyomja meg a MEMI/- gombot, a mérési értékek kijelzéséhez a kovetkezé sorrendben: maximalis
kuiltéri hdmérséklet minimalis kiltéri hémérséklet maximalis kiltéri légnedvesség

minimalis kiltéri légnedvesség maximalis beltéri hémérséklet
—minimalis beltéri hdmérséklet —maximalis beltéri légnedvesség — minimalis beltéri
légnedvesség —

Maximalis légnyomas — minimalis Iégnyomas

6 masodperc gombnyomas sziinet utan az allomas atvalt a normal kijelzési modba.
Ha ezen értékeket a tarolobol tordlni kivanja, tartsa a maximalis/minimalis mérési értékek
kijelzésénél a MEM/- gombot 2 mésodpercig nyomva.
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28. Hatarérték riasztas

Tartsa az ALERT gombot 2 mésodpercig megnyomva. Az IN kijelz villog.

Nyomja sziikség esetén a CHANNEL/+ vagy MEM/- gombot, egy kiilsé érzékeld
kivalasztasara.

Nyomja meg a ALERT gombot. A fels& hémérséklet hatarérték villog.

Véltoztassa meg, ha szikséges, a hatarértéket, igy, hogy a CHANNEL/+ vagy MEM/-
gombot nyomja. Tartsa a gombot nyomva a gyors atfutashoz.

A riasztasi funkcid aktivaldsahoz nyomja meg az ALARM gombot, mikézben a hatarérték
villog. A riasztas szimbdluma megjelenik a kijelzon.

Jarjon el az elébbiek szerint, hogy a hatéarértékeket a kdvetkezd sorrendben médositsa
és/vagy aktivalja:

Fels6 hémérséklet hatarérték (HIGH) — alsé hémérséklet hatarérték (LOW) — felsé
légnedvesség hatarérték (HIGH) — als6 légnedvesség hatarérték (LOW)

Tartsa az ALERT gombot 2 masodpercig nyomva, vagy varjon 60 masodpercet, a normal
kijelzési modba visszatéréshez.

——> Amintegy hatérérték folé ill. ala [épiink, felhangzik egy riaszt0 jel, és a riasztas szimboluma
villog. Nyomja meg az ALARM/SNOOZE, ALARM vagy ALERT gombot, a jelzés
befejezésére. A jel elnémul automatikusan 2 perc mulva.

HUMIDITY —~*

Felsd hatarerték riasztas wjm N

légnedvességhez aktivalva MMP‘R“U Rc

W aceny I oot
e ——— |

Felsd hatarérték riasztas

hémérséklethez aktivalva
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29. Holdfazisok

Az idéjarasjelz6 allomas mutatja az aktualis holdfazist, az Eszaki féltekérsl szemlélve.

Abrazolas, megjelenités

Megnevezés

Gjhold

elsd negyed

névekv félhold

masodik negyed

Telehold

harmadik negyed

fogyo félhold

utols6 negyed
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30. Az elemek cseréje

+ Cserélie ki a kiils6 érzékeld elemeit, amint a = szimbolum fent balra a kijelz6n
megjelenik.

+ Ha tobb kilsd érzékeldt alkalmaz, nyomja ismételten a CHANNEL/+ gombot, annak
vizsgalatéara, hogy melyik kiilsd érzékeld igényel Uj elemeket.

31. Hibaelharitas

probléma Megoldas
Inditsa meg a jelkeresést, Id. a 13.)
fejezetet.
13.

Csokkentse a tavolsagot az
id6jarasjelz6 allomas és a kiilsé

Az id6jarasjelz6 allomason csak érzékeld kozott

a
vonalak jelennek meg a kilsé hdmérséklet /- Cserélje le az  elemeket kiilsé
|égnedvesség helyett. érzékeldben.

Gy6z6djon meg rola, hogy akadalyok
vagy zavarforrasok  a radidjel vételét
nem korlatozzak.

Rogzitse a kiilsé érzékelét egy arnyékos
Akiilsé hémérséklet napkdzben til magas.
falon, amely Eszak felé mutat.

32. Hatétavolsag

A radidjelek atvitelének hatotavolsaga a kiilsd érzékeld és az iddjarasjelzd allomas kozott

optimalis feltételek kozott legfeljebb 30 méter.

——> Ez alatt a hatotavolsagérték alatt az ad6 és a vevé kozotti, igynevezett "szabad
ralatasos hatotavolsagot" kell érteni (amikor az add és a vevd kdzvetlenil ralat
egymasra, mindenféle zavaré befolyas nélkiil).

A valds koriilmények kdzott az ado és a vevo kozott falak, fodémek stb. vannak, amik
a hatétavolsagot mind csokkentik.
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Mivel a radiés atvitelt kiilonbdz6 dolgok befolyasoljak, sajnos nem lehet hatérozott hatétavot
garantalni. Normél esetben a hasznélat egy csaladi hazban problémamentes.

A hatétavolsagot jelentésen csokkenthetik az alabbi tényezok:

Falak, vasbeton mennyezetek, fémszerkezetekkel erdsitett falak,
Bevont, fémgdzolt szigeteld ablakiivegek

fém- és elektromosan vezetd targyak kézelsége(pl. flitbtestek),
emberi test kozelsége,

Mas késziilékek, melyek azonos frekvencian mikodnek (pl. fejhallgatok, vezeték nélkdli

hangszorok stb.)

Villanymotorok, transzformator, halézati tpegység, szamitogép kozelsége

33. Apolas és tisztitas

Semmiképpen ne hasznaljon agressziv tisztitdszereket, alkoholt vagy mas kémiai
oldatot, mivel a késziilékhazat karositjak, s6t, a készilék mikodését is kedvezétlenil
befolyasolhatjak.

A készlilék - az idénként sziikséges elemcserétdl eltekintve - nem igényel karbantartast.
Karbantartast, javitast csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztessen. A késziilék
belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyek karbantartasat a felhasznalé elvégezhetné,
ezért soha ne nyissa fel a késziléket (kivéve a jelen hasznalati Utmutatéban leirt
elemberakast/elemcserét).

A kiils6 feliilet tisztitasahoz elegendd egy szaraz, puha és tiszta térléruha. Ne nyomja a
torlékendét erésen a kijelzére, mert azon karcolasok keletkezhetnek, valamint a kijelzé
meghibasodhat, sét tonkre is mehet.

A port a kész(ilékrél hosszUszér, puha és tiszta ecsettel, vagy porszivoval kdnnyen el lehet
tavolitani.

AKlsd érzékeld egy tiszta vizzel megnedvesitett torlovel tisztithato.
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34. Megfeleloségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strae 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a
jelen kész(ilék megfelel a 2014/53/EU iranyvonalnak.

—» Az EU megfeleldségi nyilatkozat telies szévege a kdvetkezd internet cimen all

rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Valasszon egy nyelvet egy zéaszldszimbdlumra vald rakattintassal, és adja be a
készilék rendelési szamat a keresémezdbe; ezutdn az EU megfeleléségi
nyilatkozatot PDF formatumban letdltheti.

35. Eltavolitas

a) A késziilék

A

Az elhasznalt elektronikus készllékek értékes nyersanyagnak tekintenddk, és nem
valok a haztartasi szemétbe! Az elhasznalt késziléket az érvényes térvényi
eléirasoknak megfelelden kell eltavolitani. Vegye ki az esetleg a készllékben 1évé
elemeket/akkumulétorokat, és elkiilonitve tavolitsa el Sket.

b) Elemek és akkumulatorok

)74

On, mint végfelhasznalé torvényileg kotelezett (a telepekre vonatkozé rendelkezés
szerint) minden

hasznalt elem/akkumulator leadasara; tilos azokat a haztartasi szemétbe

kidobnil

A karosanyag tartalmu elemeket/akkumulatorokat az itt athaté szimbolumok jeldlik,
amelyek a haztartasi szemét utjan valé eltavolitas tilalmara hivjak fel a figyelmet. A
legfontosabb nehézfémek jeldlései a kdvetkezdk: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=6lom

(ajelolés az elemeken és akkumulatorokon, pl. a baloldalon lathatd szeméttartaly ikon
alatt talalhato).

Az elhasznalt elemek/akkumulatorok ingyenesen leadhatdk lakéhelye hulladékgydjtd
allomasain, fiokjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulatorokat
forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz torvényi kotelezettségének, és hozzajarul a kdrnyezete védelméhez.
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36. Miiszaki adatok:

a) Altalanos tudnivalok

HAtOtAV. ..o max. 30 m
Radiéfrekvencia................... 433 MHz
AdOtElieSIMENY.......ooveereereree et 7dBm
AlappontosSag.........c..ceveveereens +1°C /5 % rel.pératart.

b) Idéjarasjelzé allomas

Elem tipuS.....cveveieceeeee 3 db mikroelem (nem szallitjuk vele)
Uzemi feltételek........................ -5...+50 °C, 10 - 90 % rel.paratart.

Tarolasi feltételek..........coorrrrrrrrnnns -20 ... +60 °C, 10 — 80 % rel.paratart.

Méret (Szé x Ma x Mé) 202 x 138 x 38 mm

517

¢) Kiilsé érzékeld

2 db AA méretii ceruzaelem

Elemtipus........ccovvcvnerenernniinns (nem szallitjuk vele)
°C,1-99%

Uzemi feltételek........................ 40 ... +60 rel.paratart.

Tarolasi °C,10-80 %

feltételek.......omrrrrnrinrinnn. -20 ... +60 rel.paratart.

Méret (Sz x Ma x

Mé)...ovvrrrirind 61x 114 x 40 mm

SUY. s

..... 859

d) Halézati adapter:

Bemeneti feszliltség................. 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz

Kimend fesziiltség/-aram ...........cccoouevnrveeenns 5V DC, 500 mA
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