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@ Hasznalati utmutaté

High Performance Bluetooth vevé/adé, RF-BTHP-
100

Rend. sz.: 1628712

Rendeltetésszerii hasznalat:

Ez a termék egy vezeték nélkiili vevé/ado, audio késziilékekhez. Ad6 lizemmodban a termék egy az
analdg vagy optikai audio bemeneten at fogadott audio jelet tovabbit Bluetoothon keresztiil. Vevé
lizemmadban a termék egy Bluetoothon keresztil fogadott audio jelet tovabbit egy vezetékes audio
készillékre. A termék optikai csatlakozkkal és 3,5 mm-es jack csatlakozokkal rendelkezik. A termék
képes 0sszekotni egy audio késziiléket kdzvetlenil vezetékesen hangfalakkal/fejhallgatokkal is. A
tapellatas USB-n keresztil torténik.

A késziilék csak beltéri hasznalatra alkalmas. Ne hasznalja a szabadban. Nedvességgel vald
érintkezését (pl. furdészobaban) feltétlendl el kell kerulni.

Biztonsagi és engedélyezési okokbdl tilos a késziiléket atalakitani és/vagy maédositani.
Amennyiben ezt a késziiléket az elébbiekben megnevezett céloktol eltérd célra alkalmazza, a
készilék karosodhat. Ezen kiviil a szakszeriitlen hasznélat rovidzarlatot, tiizet, dramiitést stb.
is okozhat. Olvassa at figyelmesen a hasznalati Utmutatot, és drizze meg. Ha a terméket
tovabbadja masoknak, ezt csak a hasznalati Utmutatoval egyiitt tegye.

A készlilék teljesiti az eurdpai és a nemzeti torvényi el6irasokat. Az dsszes eléforduld cégnév
és termék megnevezés az éppen aktualis tulajdonos markaneve. Minden jog fenntartva.

A szillitas tartalma

+ Adé/Vevd

+ USB-kabel

« 3,5 mm-es jack kabel E' E
* RCA kabel

« Hasznalati utmutatd

Aktualis hasznalati Gtmutatok
Toltse le az aktudlis hasznalati Utmutatokat a ~www.conrad.com/downloads -rél vagy
szkennelje a QR-kodot errdl az oldalrél. Kdvesse a web-oldal Utmutatasait.

A jelképek magyarazata
A haromszdgbe foglalt villdm szimboélum akkor jelenik meg, ha az egészségét
fenyegeti veszély, példaul aramiités.

A haromszdgbe foglalt felkialtojel olyan fontos utasitdsokra utal a hasznalati
Utmutatoban, amelyeket okvetlentil be kell tartani.
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A nyilszimbélum mellett tovabbi tippeket és hasznalati tanacsokat olvashat.

Biztonsagi tudnivalok

Figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét, és kiilondsen a biztonsagi
eléirasokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen hasznalati Gtmutatoéban
ismertetett biztonsagi tudnivalokat és informaciokat, az ebbdl eredé
sériilésekért vagy dologi karokért nem vallalunk felelésséget. Ezen kiviil ilyen
esetekben érvényét vesziti a szavatossag és a garancia is.
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+ A késziilék nem jaték. Tartsa tavol a kész(iléket gyermekektdl és haziallatoktl.

+ Ne hagyja a csomagoldanyagokat szanaszét hevemi, Ezt kisgyerekek
jatékszernek tekinthetik, ami szamukra veszélyes lehet.

+ Ovja meg a késziiléket sz8ls6séges hémérséklettsl, kozvetlen napsiitéstsl, erés
razkodasoktol, magas paratartalomtol, nedvességtdl, égheté gazoktol, gézoktél
és oldoszerektél.

Ne tegye ki a készliléket mechanikai igénybevételnek.

Ha a biztonsdgos mikddtetés mar nem lehetséges, éllitsa le a termék
Uzemeltetését, és védje meg véletlen hasznalattdl. A biztonsagos hasznalat mar
nem garantalhatd, ha a készlléknek

- lathaté sériilései vannak,

- mar nem milkodik rendeltetésszerien,
- hosszabb idén keresztl kedvezétlen korilmények kdzott taroltak, vagy
- sulyos szallitasi igénybevételnek volt kitéve.
+ Kezelje 6vatosan a kész(iléket. Lokés, utés, vagy mar kis magassagbol vald
leejtés kovetkeztében is megsériilhet.

+ Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott mas kész(ilékek biztonsagi
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el6irasait és hasznalati Gtmutatoit is.
Ne &ntsdn ki folyadékot a késziilék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazd

edényt a készilék mellé. Ha mégis folyadék kerlilne a késziilék belsejébe, azonnal
aramtalanitsa a hozza csatlakoztatott halézati dugaszaljat(pl. a kismegszakitd
lekapcsolasaval), majd huzza ki a halézati dugét a dugaszaljbol. Ezutan a késziiléket
nem szabad tovabb hasznalni, el kell vinni egy szakszervizbe.

Ne hasznalja azonnal a késziiléket, ha azt egy hideg helyiségbdl egy meleg

helyiségbe helyezte at. A kdzben keletkezd kondenzviz bizonyos koriilmények
kozott tonkreteheti a terméket. Hagyja a késziiléket elészor szobahémérsékletre
melegedni, mieldtt csatlakoztatna és hasznalna. A koriiményektdl fliggéen ez

tobb 6ra hosszat is eltarthat.

Bizonyosodjon meg réla, hogy az elhelyezéskor a csatlakozévezeték nincs

dsszenyomva, megtorve vagy éles peremektdl nem sériilt meg.

el bennuk. Sériilésveszély all fenn.

hallaskarosodast okozhat.

csatlakoztatasat illetden.

szakmihellyel végeztesse.

Ugy fektesse le a kabeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson
Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig til nagy hangerével, mert

Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék miikodését, biztonsagat vagy
A karbantartasi, beallitasi és javitasi munkakat kizarolag szakemberrel vagy egy

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a hasznalati ttmutatéban nem talal

valaszt, forduljon a mlszaki ligyfélszolgalatunkhoz vagy mas szakemberhez.

Kezel6szervek
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Csatlakoztatas
a) Ado lizemméd (TX)

csatlakoztathatja. A televizi6 hangjele a Bluetooth fejhallgatéra/hangfalra
tovabbithato.

+ Csatlakoztasson egy optikai kabelt (nem szallitjuk vele) a TX OPTICAL aljhoz (15).
+ Csatlakoztassa a jack kabelt a TX AUX aljhoz (14).

+ Csatlakoztassa a kabel masik végét a lejatszd késziilékhez.

+ Tolja az RX TX kapcsolét (4) a TX allasba.

b) Vevé lizemméd (RX)

——> Példa: Ebben az tizemmodban a sztereo berendezését vezetékesen a termékhez
csatlakoztathatja. Az okostelefonja/tabletie hangjele a sztereo berendezésre
tovabbitddik.

+ Csatlakoztasson egy optikai kabelt (nem szallitjuk vele) a RX OPTICAL aljhoz (16).
+ Csatlakoztassa a jack kabelt a RX AUX aljhoz (17).

+ Csatlakoztassa a kabel masik végét a lejatszo késziilékhez.

+ Tolja az RX RX kapcsolot (4) az RX allasba.

c) Tapellatas

+ Csatlakoztassa az USB kabelt a DC IN csatlakozéhoz (13).

+ Csatlakoztassa a masik végét a lejatszo6 késziléke egy USB csatlakozéjahoz vagy egy
megfeleld USB-s fesziiltségforrashoz.

——> Az USB csatlakozonak képesnek kell lennie 200 mA nagysagu aram szallitasara.

Hasznalat
——> Az optimalis kompatibilités és hangmindség garantalasahoz hasznalion CSR
chipkészletl Bluetooth késziilékeket.

A termék bemondja a készlilék statuszat. A bemondas be-/kikapcsolasahoz tartsal
lenyomva a nyil gombot (9) 6 masodpercig.

a) Be-/kikapcsolas

+ Tolja el az lizemmod kapcsol6t (1) balra vagy jobbra a késziilék bekapcsolasahoz.
Balra = Bluetooth (vezeték nélkili
atvitel); jobbra = Bypass (vezetékes
atvitel)

+ A termék kikapcsolasahoz tolja az lizemmod kapcsolét kozépallasba.

b) Audio lizemméd

Nyomja meg a nyil gombot (9) az audio bemenet-/kimeneti alj kivalasztasahoz.
OPT = OPTIKAI

AUX = 3,5 mm-es jack

c) Csatolas

—> Tartsa a Bluetooth késziiléket 1 méteres hatotavolsago belil a készllékek
csatolasakor.
+ Tolja az RX TX kapcsolot (4) a kivant helyzetbe (RX = vevd, TX = add).
+ Nyomja meg a Bluetooth gombot (11), hogy létrehozza a kapcsolatot egy korabban csatolt
késziilékkel.
+ Egy ] készllék csatolasahoz tartsa lenyomva a Bluetooth gombot kb. 3 masodpercig. Az
RX TX (12) lizemmdd jelz6 gyorsan villog.

+ Aktivalja a csatol6 izemmodot a Bluetooth késztilékén. A csatolasrol tovabbi informaciokat
a Bluetooth késziilék hasznalati utmutatéjaban talal.

+ Sikeres csatolast kovetden vilagit az RX TX izemmod jelz6 folyamatosan és az A vilagit a
csatlakoztatott késziilékhez tartozé jelzén (6).

d) Két késziilék csatlakoztatasa egyidejiileg add lizemmédban

——> Atermék nem tamogatja a kis késleltetési idejli aptXe kodeket, ha két késziilék van
egyszerre csatlakoztatva.

+ Miutén az els6 késziiléket csatlakoztatta, ismételje meg a b) fejezet 1épéseit egy masodik
késziilék csatlakoztatasahoz.

+ Sikeres csatolast kovetden az A és B jelzd vilagit a csatlakoztatott késziilékhez tartozo
jelzdn (6).

e) Vezetékes atvitel

Ha az iizemmod kapcsolét (1) jobbra a Bypass poziciéba tolja, az audio jel nem Bluetoothon

keresztlil tovabbitodik. Ehelyett az audio jel arrél készilékrdl (pl. televizio), ami a TX AUX (14)

vagy TX OPTICAL (15) aljhoz lett csatlakoztatva, vezetéken keresztill tovabbitodik a masik

készilékre (pl. hangfalra), ami az RX AUX (17) vagy RX OPTICAL (16) aljhoz lett
csatlakoztatva.

f) Hanger6 beallitasa
—— Ahanger6t csak AUX audio tizemmodban tudja beallitani.

+ Nyomja meg a + (5) gombot a hangerd néveléséhez.

+ Nyomja meg a - (7) gombot a hangerd csokkentéséhez.
Apolas és tisztitas
+ Valasszon le minden vezetéket tisztitas elétt a készlékrdl.

+ Semmiképpen ne hasznaljon agressziv tisztitdszereket, alkoholt, vagy mas vegyszereket,
mivel ezek a hazat karosithatjak, s6t, a miikddést is kedvezétleniil befolyasolhatjak.

* Ne meritse a késziiléket vizbe.

+ A késziilék nem tartalmaz karbantartast igényld részt. Soha ne prébalja meg a késztiléket
felnyitni vagy szétszedni.

+ A termék tisztitasahoz hasznaljon szaraz, nem bolyhosodd kendét.

Megfeleldségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strale 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a

jelen kész(ilék megfelel a 2014/53/EU iranyvonalnak.

——> Az EU megfeleléségi nyilatkozat a kévetkezd internet cimen all rendelkezésre:
www.conrad.com/downloads

Kattintson egy zaszlé szimbdlumra egy nyelv kivalasztasahoz és adja meg
a termék rendelési szamat a keresémez8ben. Ezutan az EU megfelel6ségi
nyilatkozatot let6ltheti PDF formatumban.

Eltavolitas

H

Az elhasznalt elektronikus késziilékek értékes nyersanyagnak tekintenddk, és nem
valok a haztartasi szemétbe! Az elhasznalt késziiléket az érvényes torvényi
eldirasoknak megfeleléen kell eltavolitani.

Ezzel eleget tesz torvényi kotelezettségének, és hozzajarul
védelméhez.

a kdrnyezete

Miiszaki adatok:

Bemend fesziiltség/-aram............ 5V DC, USB-n keresztiil, max. 200 mA
Kodek tamogatas..........c........ aptXe, aptXe low latency, SBC
Bluetooth........cccvcvrreinrenriiiiene V42
ChipkESzlet..........cccorrrrrcrinaeriiriianns CSR 8670

HAtOtAV ... max.100 m
Frekvenciatartomany............ccccoee.e.. 2402 - 2480 MHz
Adoteljesitmeény........c.ocveereevrrennnn. <20 dBm
CsatlakozoK........couvvereerrieeiniines 3,5 mm-es jack, optikai audio csatlakozd
Uzemelési feltételek.................... -10 ...+50 °C, 10 - 85 % rel. légnedv.
Térolasi feltételek...........cccovevrurrrunnne. -20 ...+60 °C, 10 — 90 % rel. légnedv.
Méret (Sz x Ma X M&).......coccrvervirnn. 114x19x 92 mm
S 759

Ez a Conrad Electronic SE publikacitja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikécioja.

Minden jog, beleértve a forditas jogat is, fenntartva. Mindennem(i mésolat, pl. fotokdpia, mikrofilm, vagy elektronikus
adatfeldolgozasban vald regisztralas csak a kiadé irasbeli engedélyével allithato eld. Az utannyomas, kivonatos formaban
is, tilos. A jelen publikacio megfelel a technika aktudlis allasanak a nyomtatas idején.
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