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Rugoés csatlakozas PUSH IN technolégiaval

Az innovativ PUSH IN technoldgia minimalisra csokkenti a
huzalozas idejét. A kdzvetlen behelyezés garantalja a nagy
kihtzasi erét a vezetékeknél, és az 0sszes vezetéktipus
egyszer( felszerelését.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MCV APG 1.5
Rendelési szdm 2485980000
Verzid A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN) 4050118496512
Menny. 50 Stick
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Weidmiiller 3%

A-sorozat
MCV APG 1.5

Miszaki adatok

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Szélesség 0,5 mm Szélesség (coll) 0,02 inch
Magassag 14 mm Magassag (coll) 0,551 inch
Mélység 28,6 mm Mélység (coll) 1,126 inch
Nettd tdmeg 0,24¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet, max. 40 °C Tarolasi hémérséklet, min. 10°C
Tarolasi hémérséklet 10°C..40°C Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Anyag adatok

Anyag Wemid Szin sOtétbézs
UL 94 éghetGségi osztaly V-0

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000886 eClass 6.2 25-02-10-07
eClass 9.1 27-14-11-33

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Letoltések

Engineering Data STEP

Tervezési adatok EPLAN

User Documentation StorageConditionsTerminalBlocks
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