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Osszeszerelt IE kabelek, EtherNet/IP alkalmazasokhoz
dugaszolhaté csatlakozéval, tipusa M12 X, IEC
61076-2-109 6A kategodria szerinti és RJ45 dugaszolhato
csatlakozé a 10 GBit/s-os alkalmazasokhoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus

IE-C6EL8BUGO050XCAU40-E

Rendelési szdm

2485600050

Verzio

Rendszerkabel, RJ45 IP 20, M12 X-type IP67
male, angled, Cat.6, / E osztalya (ISO/IEC 11801
2010), PUR, 5 m

GTIN (EAN)

4050118496345

Menny.

1 Stiick
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Méretek és tomegek

Hossz bm Hossz, inch 0,197 inch
Nettd tdmeg 2679 Szigetelés keresztmetszete 0,98 mm
Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet, max. 80 °C Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Uzemi hémérséklet, max. 80 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C

Uzemi hémérséklet -40 °C..80 °C Tarolasi hdmérséklet -40°C...80°C
Telepitési hdmérséklet -20°C..60°C

Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége

REACH SVHC Lead 7439-92-1
Szabvanyok
Flistzaro gemaR IEC 61034 Standard, 0sszedllitas UL Style 20963

Kabel elektromos tulajdonsagai

Kategoria

Cat.6p / E osztalya (1ISO/
IEC 11801 2010)

Test voltage: wire-wire-shield

700 Vs, 50 Hz, 1 min

Jellemzé impedancia

100 £5 Q 100 MHz-en

Hurokellenallas

290 O/km

Atviteli impedancia

15 mQ/m 1 MHz-en, 10
mQ/m 10 MHz-en, 30
mQ/m 30 MHz-en

Jelterjedési idd

5,2 ns/m

Sebesség

10 GBit/s

Kabel mechanikai jellemzéi és

anyagjellemzéi

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

5 x kadbelatméré

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé

10 x kabelatméroé

Sebesség

10 GBit/s

Kopasallésag

nagyon j6

Langterjedéssel szembeni ellenallas

Halogén

in accordance with IEC
60332-1-2

IEC 60754-1 szerint
halogénmentes

Olajokkal szembeni ellenallas

Fustzaro

in accordance with IEC
60811-2-1

gemaR IEC 61034

Kabel szerkezet

Vezetékezés

EIA/TIAT568 B

Vorosréz atmérd

0,48 um

Vezeték anyag

Tobberes 6nozott rézhuzal

Standard megnevezések

S/FTP, LIO2YSC11Y
4x2x0.15 PIMF FRNC GN

Sodratok Keresztmetszet 4*2*AWG 26/7 -
7 4*2*0,128 mm?

Szigetelés PE Szigetelés keresztmetszete 0,98 mm

Vezetékek szama 8 Vezetékerek elrendezése Csavart érpar

Paros arnyékolassal

Aluminium félia

Vezetékek - vezetékparok szinsorrendje

fehér - kék, fehér -
narancs, fehér - zold, fehér
- barna

Arnyékolas

Komplett arnyékolas

Vorosréz drotbol késziilt

S/FTP arnyékol6 fonat
Arnyékol6 fonat vastagsaga 0,1 mm Kopeny anyaga PUR
Kopenyatmérd, min. 6,1 mm Kopenyatmérd, max. 6,7 mm

Koépeny szine

z6ld (RAL 6018)
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dugo

Bal oldali csatlakozé verzidja Jobb oldali csatlakozé verzidja M12 X-type IP67 male,
RJ45 IP 20 angled

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002599 eClass 6.2 27-06-03-90

eClass 9.0 27-06-03-08 eClass 9.1 27-06-03-08

Jovahagyasok

ROHS Megfelel
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Vezetékezés Csapkiosztas

RJ45 White, Orange M12
Orange
White, Green
Blue
White, Blue
Green
White, Brown
Brown
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