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The analogue converters of the EPAK series are
characterised by their compact design.

The wide range of functions available with this series of

analogue converters make them suitable

for applications which do not require international

approvals.

Properties:

» Safe isolation, conversion and monitoring of your
analogue signals

* Configuration of the input and output parameters
directly on the device via DIP switches

¢ No international approvals

¢ High interference resistance

Altalanos rendelési adatok

Tipus EPAK-CM-CO-H
Rendelési szdm 7760054300
GTIN (EAN) 6944169742385
Menny. 1 Stiick
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Méretek és tomegek

Hossz 100 mm Hossz, inch 3,937 inch
Szélesség 17,5 mm Szélesség (coll) 0,689 inch
Mélység 89 mm Mélység (coll) 3,504 inch
Nettd tdmeg 80g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet, max. 85 °C Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Uzemi hémérséklet, max. 60 °C Uzemi hémérséklet, min. -20°C

Uzemi hémérséklet -20°C..60°C Tarolasi hémérséklet -40°C...85 °C

Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Bemenet

Bemend jel

AC (szinusz), DC

Bemend aram

0.1..1A AC/DC, 0.5..5A
AC/DC

Bemend frekvencia

40...60 Hz

Kimenet

Kimend aram

4...20 mA, Alarm output:
22 mA (measurement
range exceeded / incorrect

terhel6 impedancia &rama

input type) <500 Q
Altalanos adatok
Galvanikus levalasztas bemenet / kimenet / Hémérséklet egyltthatd

aramellatas kozott <250 ppm/K

Lépés valaszideje

< 300 ms (RMS)

Pontossag

+ 0,5 % a mérési
tartomanyra vonatkoztatva

Potencialbetaplalas

18..30 VDC

Aramfelvétel

<100 mA @ 24 VDC

Szigetelések koordinalasa

EMC szabvanyok

IEC 61000-6 /-2, IEC

Galvanikus levalasztas

bemenet / kimenet /

61000-6-4 aramellatas kozott
Lokofesziltség 4 kV (1,2/50 ps) Névleges fesziiltség 300V ACins
Szennyezés sulyossaga 2 Szigetelési feszliltség 2.2 kVAC, 1 min, 50 Hz

Tulfeszliltség kategdria

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0,4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. Rogzitési tartomany, névleges

0,6 Nm csatlakozas 2 mm?
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 0,5 mm?2 csatlakozas, max. 2 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, min. AWG 30 AWG, max. AWG 14
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002653 eClass 9.0 27-21-01-20
eClass 9.1 27-21-01-90

Letoltések

Approval/Certificate/Document of

Conformity Declaration of Conformity
Engineering Data STEP
User Documentation Instruction sheet
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