VIDA CSTV-1000EU - paramentesito készlet Hasznalati utmutato

Biztonsag - altalanos tudnivalok

oEzt a késziiléket tigy kell hasznélni, ahogy az a hasznalati itmutatéban le van irva.

eBeltéren hasznalhato, kizarolag haztartasi célokra.

oEzt a késziiléket § év alatti gyermekek, valamint korlatozott fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkezd személyek,
vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezd szeélyek csak akkor hasznalhatjak, ha feliigyelik 6ket vagy a késziilék
hasznalatara és az azzal egyiittjard veszélyekre vonatkozo utmutatast kaptak.

eTartsa a késziiléket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem érhetik el. Nem jatszhatnak gyermekek a késziilékkel vagy annak
tartozékaival. A késziilék tisztitdsat és karbantartasat nem végezheti gyermek, kivéve, ha 8 évnél id6sebb ¢és feliigyelik 6t.

oL enyelhetd apro alkatrészeket tartalmaz.
o3 ¢év alatti gyermekeket tartsa tavol a késziiléktdl, kivéve ha folyamatos felligyelet alatt vannak.

eFigyelem! A késziilék csomagolasdhoz hasznalt miianyag tasak veszélyes lehet. A fulladasveszély megakadalyozaséhoz tartsa a
tasakot babaktol és gyermekektdl tavol. Ez a tasak nem jatékszer.

*Gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilékrdl minden csomagoléanyagot és reklam etikettet vagy matricat eltavolitott az elsd
hasznalat el6tt.

Biztonsag - Kezelés

e Hasznalat el6tt mindig ellendrizze az AC/D adaptert, hogy ne legyen rajta meghibasodas. Ne hasznalja, ha sériilt vagy leesett.
Sériilés esetén vagy ha hibas a késziilék, forduljon egy szakképzett villanyszerel6hoz.

® Gy6z4djon meg arrrol, hogy a tapellatas megegyezik a késziiléken jelzett fesziiltséggel.

o Csak a vele szallitott halozati adaptert hasznalja.Ne hasznalja a késziiléket, ha az adapter sériilt,

e Ha a késziiléket nem hasznalja, vagy tisztitani kivanja, huzza ki mindig a halozati dugét a konnektorbol. A kapcsolat
megszakitdsahoz huzza ki az adaptert a konnektorbol.

e A késziiléket mindig fiiggdleges helyzetben allitsa egy szaraz és sima feliiletre.

e A tliz, aramiités vagy sebesiilések elleni védelem érdekébe ne meritse sem a kabelt sem a késziiléket vizbe vagy mas
folyadékba.

e Ne hagyja, hogy a hdlozati vezeték egy asztal vagy egy munkalap pereme folé 16gjon. Ne hagyja, hogy a vezeték forrd
feliilettel érintkezzen.

® Mindig iigyeljen arra, hogy a keze szaraz legyen, mieldtt az adaptert eltavolitja a konnektorbdl. Soha ne huzza ki az adaptert a
konnektorbdl a vezetéknél fogva. A sebesiilések vagy tiiz megel6zése érdekében, a késziilék nem takarhat6 le, ha az miikodik,

o Ne csatlakoztassa a késziiléket egy kiils6 idokapcsolohoz vagy tavvezérld rendszerhez.
e Hosszabbito kabel kelld 6vatossaggal hasznalhat6. A kabel elektromos teljesitményének legalabb olyan magasnak kell
lennie, mit az AC/DC adapter teljesitménye.
¢ Helyezze a kesziileket tavol mas objektumoktol egy j6 legaramlast helyiségben, hogy megfeleld szell6zesrol gondoskodjon.
Ugyeljen arra, hogy ne takarja semmi a szell6z6nyilasokat.

A szallitas tartalma:
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1. Levegd paramentesitd
2. Fali rogzit6 (VSB-1S)
3. Vizleereszté cs6

4. Halozati adapter

5. Csavarkészlet

6. Hasznalati utmutato

Sziikséges szerszamok
Csak falra szereléshez

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az PingiVida CSIV-1000EU péramentesitd zart beltér paramentesitésére alkalmas. A késziilék egy 9V-os halozati adapterrdl
miikddik, amit vele szallitunk. Az adapter 100-240V,50/60Hz halozati fesziiltségrol miikddik. Soha ne probalja a késziiléket vagy
az adaptert mas aramforrashoz csatlakoztatni. Mindig tartsa be a hasznalati itmutaté biztonsagi eldirasait. A késziilék teljesiti az

eurdpai €s a nemzeti térvényi eléirasokat.
Nem vallalunk felelGsséget balesetek vagy karosodas esetére, amelyek a hasznalati itmutato figyelmen kiviil hagyasa

miatt keletkeztek.

Miikodési elv és hasznalat

Der Pingi Vida C51V-10DOEU paramentesité egy kompakt késziilék, ami a zart helyiségekben elvonja a felesleges
légnedvességet, €s azt a beépitett tartalyaban gyjti.

UZEMBE HELYEZES

Olvassa el a hasznalati Gtmutaté elején talalhatd biztonsagi utmutatét gondosan, mieldtt hasznalni kezdi a késziiléket.

Falra szerelés
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A készletet eg¥ VSB-1S modellu fali rogzitovel széllitiluk. A fali r0gzit6 opcionalis, a késziilék nélkiile is hasznalhato.
A fali r6gzito telhelyezéséhez azt harom csavarral fixalni kell egy flggdleges feliiletre.

1. Valasszon egy olyan fiiggdleges feliiletet, ami me%felel()' tavolsagot biztosit a fali rogzitd és mas objektumok k6zott.
2. Fontos: biztositsa, hogy a fali rogzit6 ne fegyen tal messze egy konnektortol.
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3. Ellen6rizze, hogy a fali rogzitd biztonsagosan fiigg. Ha sziikséges, hasznaljon egy vizmértéket, hogy ellendrizze a
rogzitd egyenességét.
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4. Miel6tt a késziiléket a fali rogzitore akasztja: Tolja az adapter DC dugojat at a fali rogzitd jobb oldalan talalhato nyilason.
Opcionalisan ezt megteheti a vizleereszto csével is a bal oldali nyilason keresztiil.

5. Csatlakoztassa a DC dugét a késziilékhez. Opcionalisan csatlakoztathatja a vizleeresztd csovet is. Helyezze a késziiléket
ezutan a fali rogzitore.
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KEZELES

Uzemkész/bekapcsolva: A késziilék az eldlapjan 1év6 be-/kikapesold segitségével kapesolhaté be. A kapcsold fénye kék lesz. A
tartaly fénye szintén aktivalodik. A késziilék ekkor elkezdi kivonni a kornyezeti levegdbdl a felesleges paratartalmat.

Teli tartaly A késziilék automatikus kikapcsolas funkcioval rendelkezik. Ha a tartaly majdnem tele van, a tartaly fényének szine
piros lesz ¢és a be-/kikapcsol6 fénye halvanyodik.

Blaues Licht

A tartaly iiritése

A késziilek egy kb. 1000ml kapacitasu tartallyal rendelkezik. Ha a tartdly majdnem tele van, a késziilék nedvesség befogadasa
automatikusan kikapcsol és a tartaly fénye pirosra valt. Ekkor kapcsolja ki a késziiléket és huzza ki 6vatosan a tartalyt a
fogantytijanal fogva. A tartaly tetején 1év6 kis fedél ekkor eltavolithaté. Uritse ki a tartalyt pl. a mosogatoba. Ezutan forditsa fejre
a tartalyt egy ideig, hogy a maradék viz is kifolyhasson bel6le. Ekkor visszatolhatja a tartalyt a késziilékbe és bekapcsolhatja a
késziiléket.




Folymatos vizleeresztés
A késziiléket eg?/ praktikus opcidval szallitjuk a folyamatos paramentesitéshez. A késziilékkel egyiitt szallitott 10 mm-es leeresztd
cs6 tartalyon valo rogzitésével a begyﬁftétt viz kozvetleniil elvezethetd. A cs6é masik végét ehhez egy vodorbe vagy mosdoba kell
akasztani. Ezaltal nincs sziikség a tartaly tiritésére.
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Tipp: Ne dobja el a tartaly fedelét, hanem Orizze azt meg a kés6bbi hasznalatra. .

Figyelem: Ha telepiti a vizleereszt6 csdvet, nem lehetséges kihtzni tobbé a tartalyt a késziilékbol. Tavolitsa el a csdvet, mielott ezt
megprobalja.

Figyelem - tulcsordulas veszély: Ha telepitve van a vizleeresztd cs6, az automatikus kikapcsolas funkcié deaktivalodik. Ezért
iigyeljen arra, hogy megfeleléen nagy vodrdt hasznaljon és azt rendszeresen ellendrizze, hogy megelézze a vizkarokat.

Kiegészitd tulajdonsagok
Ejszakai iizemmaéd: A fény leszabalyozhato tigy, hogy az ¢jszakai lizemmod kapcsolot jobbra eltoljuk. Ez az eldlapon talalhato, a
tartaly felett.
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Téli tizemmod / normal tizemmod: A téli izemmad a jobb teljesitmény végett hasznalhato hideg kdrnyezetben. A téli izemmod
ugy aktivalhatd, hogy a késziilék hatoldalan talalhato kapcsolodt lefelé tolja. Ezt az tizemmodot csak 10 C alatti hdmérséklet esetén
sziikséges hasznalni.

A 10 C feletti hdmérsékletek esetén hasznalja a normal izemmodot az optimalis teljesitményhez.

A Kkésziilék eltavolitasa

Ne tavolitsa el a késziiléket a haztartasi hulladék kdz¢, hasznalja a lakhelyéhez kozel 1€vo gylijtdéallomasokat.
A helyi 6nkormanyzatnal érdeklddhet a gytijtéallomasok helyeirdl. Ha ellendrizetleniil tavolitjak el az
elektromos késziilekeket, es6zéskor veszelyes anyagok juthatnak a talajvizbe és iEy az ¢élelmiszerlancba is,
vagy az ¢vek soran megmérgezi a florat és faunat. Ha a késziiléket ujra cseréli, a kereskedének torvényi
kotelezettsége a régit ingyenesen atvenni eltavolitas céljabol.

TISZTITAS
A CSTV-1000EU kiilsé feliiletét, amennyiben sziikséges, egy enyhén megnedvesitett torldruhaval tordlje le.



Miiszaki adatok, CSTV-1000EU

AC-DC halozati adapter bemend fesziiltség..... 100-240V. 50/60Hz
AC-DC halozati adapter kimend fesziiltség DCI9V24
Teljesitményfelvét 18w
MAX. nedvesség befogadds /nap (32°C, RH 90%). ...eceeueeverererererenens 250cc
MAX. ajanlott alkalmazdsi teriilet ...........aeuueeenn... 30m?

Tartaly terfogat..anneneennnsecseensessseses suvenns . —. 1000 ml
Miikddési homérséklet (normal iizemmod).. ...eeeveereseroserosaenes 10°C ...-45°C
Miikidési homérséklet (téli izemmod) ....... ... 0°C-10°C
Meéret: -180 x 225 x 108 mm

Meéret fali tartoval: ....... geeeeee 180 X 275 x 110 mm



