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A D-SERIES relék tartozékai:
¢ Reléalapok

e LED / Véd6kupak modulok
* Fém tartdkengyelek

Altalanos rendelési adatok

Tipus SPW ECO 3CO
Rendelési szdm 1220250000
Verzié D-SERIES DRW / DRH, Reléfoglalatok, Erintkezék

szama: 3 Valtéérintkezd, Folytonos aram: 16 A,
Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248100101
Menny. 10 Stick
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D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO

Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Szélesség 38,7 mm Szélesség (coll) 1,524 inch
Magassag 92,1 mm Magassag (coll) 3,626 inch
Mélység 31T mm Mélység (coll) 1,22 inch
Nettd tdmeg 64,19
Hémérsékletek
Paratartalom 35...85 % rel. Tarolasi hdmérséklet, max.

paratartalom,

paralecsapddas nélkil 60 °C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 60 °C
Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...60 °C
Tarolasi hémérséklet -40 °C...60 °C
Termék kornyezetvédelmi megfelelosége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (cURus) E312083
Kimenet
Névleges kapcsolasi fesziiltség 500V AC Max. kapcsolasi feszlltség, AC 500V
Folytonos aram 16 A
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csupaszolasi hossz, névleges

Csavaros csatlakozas csatlakozas 8 mm
Meghuzasi nyomaték, min. 0,5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 1,2 Nm
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 0,5 mm?2 csatlakozas, max. 4 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0,5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 4 mm?
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, min. 0,5 mm?2 finomsodratu, max. 4 mm?2
Keresztmetszet csatlakoztatott Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
érvéghuvelyekkel és mlanyag mdanyag gallérokkal DIN 46228/4,
gallérokkal DIN 46228/4, névleges névleges csatlakozas, max.
csatlakozas, min. 0,5 mm?2 1,5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH
(DIN 46228-1), min. 0,5 mm?2 (DIN 46228-1), max. 2,5 mm?
Vezetékcsatlakozas M4 villas Kés mérete

kabelsaru (szigetelt) Gr. PH2
Altalanos adatok
Sin TS 35 Szin fekete
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
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Névleges fesziiltség 500V Tulfesziltség kategéria 1l

Szennyezés sulyossaga 2 Szigetel6éanyag csoport Iib

Védelmi osztaly IP10 Atutési szilardsag, bemenet/kimenet 4 kVett / 1 min
Clearance distance input - output =23 mm Creepage distance input - output =25 mm

Szomszédos érintkez6k atitési
szilardsaga

Lokéfesziiltség
4 kVett / 1 min

7.3 kV (1,2/50 ps)

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok EN 60664-1:2007, Tanusitvany szdma (cURus)

EN 61000-6-2:2005,

EN 61000-6-4:2007 +

A1:2011,UL 508 E312083
Besorolasok
ETIM 3.0 EC001456 ETIM 5.0 EC001456
ETIM 6.0 EC001456 eClass 6.2 27-37-16-03
eClass 7.1 27-37-16-03 eClass 8.1 27-37-16-03
eClass 9.0 27-37-16-03 eClass 9.1 27-37-16-03

Termékinformacio

Termékinformacié

For this socket, a cross connection is not available.

For this socket, markers are not available.

Joévahagyasok

Jovahagyasok

C Us

ROHS

Megfelel

Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

DE_PA_5600_160310_005.pdf

Brochure/Catalogue

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

Engineering Data

STEP

Tervezési adatok

EPLAN, WSCAD
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Dimensional drawing
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DC terheléskorlatozasi gorbe
Ohmikus terhelés

Dimensional drawing

A létrehozas datuma 2019. julius 24. 17:50:56 CEST

A katalégus édllapota 19.07.2019 / A miszaki moédositasok jogat fenntartjuk.



