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Produktabbildung

Séargaréz tomszelence, a zavar6 frekvenciak akar 100 dB
csillapitassal torténé arnyékolasara. A kabel arnyékolasa
rugos alatéttel csatlakoztathato.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VG M40 EMV-4 MS 22-32
Rendelési szdm 2435190000
Verzié VG EMV GEN 4 (EMC tomszelence

szoritoketreccel), Tomszelencék, M 40, 9, OD min.
22 - 0D max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
bar (30 min.), IP69K, Sargaréz, nikkelezett

GTIN (EAN) 4050118446944
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Méretek és tomegek

Hossz 69,5 mm Hossz, inch 2,736 inch
Nettd tdmeg 0,278 g

Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanusitvanyszamok - kabeltomszelence

Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence
(GERMLLOYD) E-14047 (cULus) E199260
Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence

(UL) E199260

Altalanos informaciék

AF 1. méret 50 mm AF 2. méret 50 mm
Anyag Séargaréz, nikkelezett Kabel kiilsé &tmérdje, max. 32 mm
Kéabel kiilsé atmérdje, min. 22 mm Kopeny atmérd, max. 27 mm
Kopeny atmérd, min. 18 mm Kilsé menet M 40
Menet hossza 9 mm Menetemelkedés 1,5 mm
O-gydru NBR Szoritébetét Poliamid
Tomszelencék metrikus Tomit6betét CR
Védelmi osztaly IP66, IP68 -5 bar (30 Védelmi osztaly, GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5
min.), IP69K bar (30 min.), IP69K
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000441 eClass 6.2 27-14-91-09
eClass 9.0 27-14-44-32 eClass 9.1 27-14-44-32
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Letoltések
Brochure/Catalogue CAT 3HDC 17/18 EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data STEP
Tervezési adatok EPLAN
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