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Product image

A TERMSERIES tartozékok tartalmaznak

¢ Tartalék relé

e Alap

¢ Elvalasztd lemezek
* Keresztosszekoték
¢ TApmodulok

A kép illusztracid

Altalanos rendelési adatok

Tipus

RCL425110

Rendelési szdm

8828370000

Verzio TERMSERIES, Relé, Erintkezék szama: 2
Valtéérintkez6 AgSnO 5 um Au, Névleges
vezérl6fesziiltség: 110 V DC, Folytonos &ram: 8 A,
Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248531530

Menny. 20 Stick
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Méretek és tomegek

Szélesség 12,7 mm Szélesség (coll) 0,5 inch
Magassag 29 mm Magassag (coll) 1,142 inch
Mélység 15,7 mm Mélység (coll) 0,618 inch
Nettd tdmeg 14,79
Hémérsékletek
Paratartalom 40°C /93 % Tarolasi hémérséklet, max.

rel. paratartalom,

paralecsapodas nélkil 85 °C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Tarolasi hémérséklet -40°C..85°C
Termék koérnyezetvédelmi megfelelé6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (cURus) E224238
Bemenet
Névleges vezérléfesziiltség 110V DC Névleges aram, DC 4.1 mA
Névleges teljesitmény 420 mW Meghuzasi/ejtési feszliltség, tip. 77V / 11V DC
Tekercsellenéllasa 288000+ 12 %
Kimenet
Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Folytonos dram 8A
Bekapcsolasi aram AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos),

15A/4s max. 2000 VA
DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), Bekapcsolasi késleltetés
max. 192W @24V <8 ms
Kikapcsolasi késleltetés <6 ms Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@1V
Max. kapcsolasi frekvencia névleges
terhelésnél 0.1 Hz
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhaté csatlakozas Osztas, mm (P) 5 mm
Altalanos adatok
Ellenérz6 gomb No Mechanical switch position indicator Nem
Szin Attetsz6 UL 94 éghetéségi osztaly V-2
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Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 250V Tulfesziltség kategéria 1}
Szennyezés sulyossaga 2 Szigetel6éanyag csoport llla
Védelmi osztaly IP20 Atutési szilardsag, bemenet/kimenet 5 kVess / Tmin
Kuszéut és hézag, bemenet - kimenet Szomszédos érintkezék atutési

> 10 mm szilardsaga 2,5 KVesi / 1 min.
Nyitott érintkezd atutési szilardsaga 1 kVett / 1 min

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok IEC61810-1, UL508 Tanusitvany szama (CSA) 249409-2426937
Tanusitvany szdma (cURus) E224238

Besorolasok

ETIM 3.0 EC001437 ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001437
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9.0 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01

Jovahagyasok

Joévahagyasok

us D

ROHS Megfelel

Letoltések

Brochure/Catalogue CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data STEP

Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
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Kapcsolasi rajz Graph

DC load breaking capacity
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Miscellaneous
(Ree JI I I 0 |

Type RIDER Control Low —J Cover version
W white

Type of construction n.v. transparent

3 16 A, pinning 5 mm Coil voltage

4 8 A, pinning 5 mm 012 12vDe

S 16 A pinning 5 mm, inrush version 024 24VOC
048  48VDC

Type of contact 110 110VDC

11C0

2200 524 24VAC

3 1ND 615 115VAC
730 230VAC
Contact material
4 AgNi 90/10
5 AgNi 90/10 hard gold plated
L AgSn02
T AgSn02 + Tungsten (W) pre-make contact

Tipuskédok
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