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Szunyogirto késziilék 7 /.

GARDIGO
G

Tisztelt vevé,

Kdszonjuk, hogy egyik mindségi termékink mellett dontdtt. A kdvetkezékben
ismertetjuk a készilék funkcidit és kezelését. Forditson id6ét ra, és olvassa el
gondosan ezt a haszndlati Gtmutatét. Vegye figyelembe a benne ismertetett 6sszes
biztonsagi és kezelési tudnivalét. Amennyiben kérdései lennének a készllékkel
kapcsolatban, forduljon a szakkeresked6h6z vagy az tigyfélszolgalati csoportunkhoz.
Orlinénk, ha tovabbajanlana termékiinket és sok 6rémet kivanunk a hasznélatahoz.
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Helyzet:

1. Rendeltetésszeri hasznalat:

Ezt a készlléket sziinyogok elriasztasara tervezték. Hanghullamokat gerjeszt,
7.000 Hz-es frekvenciaval, melyeket a szinyogok kellemetlennek érzékelnek. A
sznyogok ezért elkertlik azt a terliletet, ahol ezt a hangot halljék. A késziiléket
lakéhelyiségekben lehet hasznalni, és kozvetlenil a fali konnektorba kell
bedugni. Mas, a fentiektdl eltéré alkalmazés nem megengedett!
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. Biztonsagi tudnivaldk

* Az elektromos késziilékek, csomagolési anyagok nem valék gyerekek
kezébe. Gyerekek a készllékkel nem jatszhatnak.

o Atisztitast és a felhasznal6i karbantartast nem végezhetik gyerekek
feltigyelet nélkul.

e Akészlléket csak a szamara megfeleld, 220 — 240 V/AC feszlltséggel szabad
miikddtetni; 50 — 60 Hz

» Az esetleges javitdsokhoz a komoly karok megel6zése érdekében csak
eredeti alkatrészeket hasznaljon.

* Minden esetben meg kell vizsgalni, hogy a készlilék alkalmas-e az adott alkalmazasi
helyhez.

«  Orizze meg a hasznalati Gtmutatét és amennyiben a késziiléket tovabbadia,
adja vele azt is.

» AKkészilék kizardlag beltéri hasznalatra alkalmas!

* A késziléket védeni kell a nedvességtdl, a nedvességtél, az extrém
hidegtél és a hétél.

* Ez a készilék nem val6 arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok
(gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellé ismerettel nem rendelkezék
haszndljak, kivéve, ha a biztonsagukért felelés személy felligyel rjuk, vagy kioktatta 6ket
a készllék haszndlatéra, és 6k a lehetséges veszélyeket megértették.

« Kérjuk, ne tavolitsa el a matricakat a készllékrél, amelyek a biztonsagra
vonatkoz6 tudnivalékat tartalmaznak.

« Ha akészlléken sériléseket észlel, allitsa le annak alkalmazasat. Kapcsolja
le a biztositékot a biztonsagi szekrényben, majd ezutan hdzza ki a dugét a
konnektorbol.

* A Kkésziiléket soha ne tartsa kdzvetlenil a file kdézelébe. Az ultrahang

impulzusokat az emberek ugyan nem halljak, de magas hangnyomas

uralkodik ilyenkor, amely hosszabb id&étartam alatt terheli a fiilet.
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. A szallitas tartalma
Szlnyogirtd
Hasznalati Gtmutaté

4. Hasznalatba vétel

A Gardigo szunyogirté hangokat bocsat ki, amelyek a parosodni kivané him allatok
szarnycsapasanak hangjat utdnozzak. A ndstényszinyogok, amelyek mar
megtermékenyiltek, most vért kezdenek keresni, a magzatuk taplalasara. A himeket
elkerilik, és az adott teriletet révid id6 mulva elhagyjak. Ehhez a késziléket
egyszerlien egy dugaszolé aljba kell bedugni. Azt ajanljuk, hogy mar megelézésként
is dugja be a késziiléket. A szinyogok elriasztasanal a kdvetkezdket kell tudni:

e Valasszon egy dugaszolé aljzatot, amely el6tt legaldbb 1 m-ig nincs semmi akadaly. Ne
helyezze a késziléket batorok, fliggdnyok vagy mas targyak mogé. A hanghullamoknak
akadaly nélkil kell a kérnyezetben elterjednitk.

« A hanghullamok terjedése fligg a helyiség adottsagaitél és a dugasz
elhelyezésétol.

« A szlnyogirtdé 7000 Hz-es frekvencidju hullamot bocsat ki. Ezt a frekvenciat az ember
hallja ugyan, de a zaj mintegy 1 m-rél alig vehetd észre. A szlnyogok reagdlinak erre a
frekvenciara sokkal érzékenyebben, és a hangot 4 m-rél is jol halljgk. Ezért ez a
szlnyogriasztd egy kb. 25 m2-es fellletet fed le.

Megjegyzés: Sie On nem hallja az ultrahangokat, a kész(ilék miikédését viszont
a LED jelzés alapjan ismerheti fel.

Megjegyzés: Az éppen ott tartézkodd allatok reakcidja a készilékekre igen
véltozé lehet. A céglnk késziilékei, modszerei és alkalmazasi tippjei
tapasztalatokon, teszteken és a vevéink visszajelzésein alapulnak. Ezért az
allatok elriasztasa a legtdbb esetben sikeres.

5. Miiszaki adatok:

« Hatasteriilet: kb. 25 m2

« Frekvencia: 7.000 Hz

« Teljesitmény felvét: 0,9 mA- 0,2 W

« Aramellatas: 220 — 240 V~; 50 — 60 Hz

Uzemelési hémérséklet: 0 °C ... + 50 °C und < 90 % rel. nedvesség
Tarolasi hémérséklet: 0 °C ... + 50°C és < 90 % rel. nedv.

6. Altalanos tudnivalok

A CE megfeleléség bizonyitott, az erre vonatkoz6 nyilatkozatok a gyarténal
talalhatok.

Biztonsdagi és engedélyezési okokbdl nem megengedett a késziilék atépitése és/vagy
atalakitdsa, vagy szakszeriitlen hasznalatanak lehetévé tétele.

Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatasi hibak vagy karok,
amik a hasznalati dtmutaté figyelmen kivil hagyasabol adédnak, a Gardigo hataskorén
kivil esnek és az ebbdl adédé karokért nem vallalunk felel6sséget. Ez akkor is érvényes,
ha a készlléket modositani vagy javitani probaljak, médositjak a kapcsolasat vagy mas
alkatrészeket hasznalnak hozza, valamint olyan karok és kdvetkezményi karok esetén,
amik hibas kezelésbdl, gondatlan kezelésbdl vagy rongalasbdl adédnak. Minden ilyen
esetben érvényét veszti a garancia.

Szerviz forrodroét: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 az On Gardigo-
Teamije.
Elemeket és akkukat nem szabad
== a haztartasi szemétbe dobni!

A jelen késziléket élettartama végén nem szabad a normal haztartasi
hulladékgytjtébe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok
Ujrahasznositasa céljara rendszeresitett gydjtéhelyen kell leadni. A
terméken, a haszndlati Gtmutatén vagy a csomagolason elhelyezett jelkép erre
utal. A nyersanyagok jeldlésiknek megfeleléen UGjrahasznosithatok. Az
elhasznalédott készilékben taldlhaté anyagok Ujrahasznositasaval, vagy mas
terileten valé hasznélataval tevékenyen hozzajarul kdrnyezetlink védelméhez
is. Lakéhelye dnkormanyzatanal érdeklédhet afeldl, hogy hol talalhat megfelelé
hulladékgydijté helyet.




