Kompakt riasztorendszer
Hasznalati utmutato







Bevezetés

Bevezetés

A készlilék Uzembeadllitasakor olvassa el figyelmesen a
hasznélati Utmutatot, mikdzben az abrakat tartalmazé oldal
legyen kihajtva. A hasznalati utmutaté a készilékhez tartozik,
fontos lizembe helyezési és hasznalati tudnivalokat tartalmaz.
Vegye figyelembe az Osszes biztonsagi tudnivalot!
Uzembedllitas el6tt ellendrizze, hogy az oOsszes egység
helyesen van-e felszerelve. Ha kérdései vannak, vagy nem
biztos a készlilék kezelése feldl, kérdezzen meg egy
szakembert. Gondosan 6rizze meg a hasznalati Gtmutatét! Ha
a készlléket egy harmadik személynek atadja, minden
dokumentaciét adjon oda neki.

Rendeltetésszeri hasznalat

A CA 300 kompakt riasztérendszer specidlisan kisebb
objektumok, pl. egyszobas lakasok, nyaralok, lakdkocsik,
garazsok szamara késziilt. Az elemes taplalas (8 db elem 1,5
V-os elem (LR6, AA, alkali (nem része a szallitasnak))
kovetkeztében a készilék halézati csatlakozas nélkili
objektumokhoz is alkalmas. A vezérldegység egy felhasznaldi
kéd (egy- tizjegyl) segitségével programozhatd. A
vezérlbegység és a mozgasérzékeld kizarolg szaraz belsé
helyiségben alkalmazhaté. A hangos kiils6 sziréna beltérben
és Kkultérben egyarant alkalmazhaté. A készilék csak
maganhasznalatra valé. Minden mas hasznélat vagy a
készlilék modositasa rendeltetésellenesnek mindsil, és
jelentés veszélyekkel jar. A gyartd nem vallal feleldsséget a
szakszer(itlen hasznalatbél vagy helytelen kezelésbdl fakadd
karokert.

A szallitas tartalma

vezérlbegység

rogzitéesavar, 22 x 4 mm

tipli, 27 x 6 mm

kiils6 sziréna

rogzitéesavar, 22 x 3 mm

tipli, 22 x 5 mm

mozgasérzékeld

S NN =B

2 kétoldalas ragasztocsik, 15 x 45 x 2 mm (m x h x v)
10 kabelrogzitd (szeggel egyiitt)
1 db haszndlati utmutato

Kivitel
a vezérléegység elblapja (lasd A
abra) Q hangszoro (belsé sziréna)
W LED O (zéld)
E [ DLED
(pir
0s)
R
nyomoégombmezd
a vezérlbegység hatlapja (lasd B
abra ) T ahazhatlapja
Y tartécsavar (4 x) U felsé
szerel6tarto |
szabotazsérintkezé
O kabelatvezetés (kiilsd sziréna / vezéridegység) P
kabelatvezetés (mozgasérzékeld / vezéribegyseg) { alsd
szerel6tartd
w  kabel (hivellyel egyitt) (kiilsd sziréna / vezérléegység) i
kabel (mozgasérzékeld / vezérléegység)
Hatlap (nyitva) / vezérléegyseég elemtartdja
(lasd C abra)

Oa kiils6 sziréna dugaszos csatlakozasa
Pa mozgasérzékels dugaszos

csatlakozasa } elemtarto
w kabel (huvellyel egyiitt) (klils6 sziréna / vezérldegyseg) i
kabel (mozgasérzékeld / vezéribegység)

kulsé sziréna el6lapja (lasd D abra)
g hangszoro (kiilsd sziréna)
w kabel (hiivellyel egyitt) (kilsd sziréna / vezérldegyseg)

kils6 sziréna hatlapja (lasd E abra)
e felsd szerel6tarto

€a als6 szerelétarto
szabotazsérintkez6
t tartocsavar (4 x)



a kulsé sziréna elemtartdja (lasd F

abra) y elemtart6

mozgasérzekeld elblapja (lasd G abra) u

infravoros érzékeld

i kébel (mozgasérzékeld / vezérldegység)

a mozgasérzékeld hatlapja (lasd H

abra) o a haz hatlapja

p szerel6lyukak kitorési helyei

M{Uiszaki adatok:

Vezérl6egység
Tapfesziiltség:
Készenléti dram:
Riasztasi aram:
Taparamellatas:

Készenlét:

Elemfigyelmeztetés:
Bemeneti késleltetés
Kimeneti késleltetés

6V
kb. 0,1 mA
max. 120 mA
4 dh=t=b¥-0s elem
(LRS, AA, alkali)
(nem része a szallitasnak)
kb. 1 év
45V
8 masodperc:
30 masodperc

Szabotazsvédelem: leszerelés ellen

Belsd sziréna: kb. 100 dB (A) 1 m tavolsagban

Riasztasi ido kb. 60 masodperc

LED:

Elemallapot figyelmeztetés:

piros

Kimeneti késleltetés: z0ld

Hangszoré csipogd hang gombnyomaskor (a
felhasznaloi kod megvaltoztatasa)
dallam (a személyes
felhasznaloi kod megerdsitése)

Kezelés: 3 x 4-es matrix-tasztatira, egy-

tizjegy(l

Uzemi hémérséklet:
Méretek:
A haz anyaga:

felhasznaloi kad

kb. -10°C-tél +39°C-ig
6,5%x9,0x4,0cm
ABS mianyag

Mozgasérzékeld:
Erzékeld:

Erzékelési tartomany:

Hatotavolsag:
Uzemi hémérséklet:
Méretek:

A haz anyaga:
Kéabelhossz:
Szabotézsvédelem:

Kilsé sziréna
Tapfeszliltség:
Aramfelvétel:
Taparamellatas:

Szabotazsvédelem:

Piezoriasztas:
Riasztasi id6

Kabelhossz:

Uzemi hémérséklet:
Meéretek:

A haz anyaga:

Bevezetés

passziv infravords

kb. 90°

kb. 6 m 20°C-on

kb. -10°C-t6l +39°C-ig
4,1x6,0x3,2cm

ABS mianyag

kb. 300 cm (hivellyel egyditt)
kabelatvagas ellen

6V

ma% F2& mA

4db 1,5 V-0s elem

(LR6, AA, alkali)

(nem része a szallitdsnak)
kabelatvagas és

leszerelés ellen

kb. 105 dB (A) 1 m tavolsagban
Szabotazsriasztas: kb. 120 masodperc
Mozgasriasztas: kb. 60 masodperc
kb. 300 cm (hivellyel egyiitt)
-10°-t6l +39°C-ig
6,5x9,0x4,0cm

ABS-miianyag

Biztonsagi tudnivalék

Az alabbi
elégedettségére

informaciok
szolgélnak a

az On biztonsagara és
CA 300 kompakt

riasztérendszer hasznélatakor.
Gondoljon arra, hogy ezeknek a biztonsagi tudnivaloknak a
figyelmen kivil hagyasa jelentds baleseti veszélyeket

idézhet el6.

Az alkalmazott jelek és fogalmak magyarazata:
Veszély! Ha nem veszi figyelembe ezeket a

figyelmeztetéseket,

életét és egészségét veszélyezteti.

Figyelem! Ezeknek a megjegyzéseknek a figyelmen
kivil hagyasa miatt anyagi kara lehet.

Javaslat! Ezeknek a megjegyzéseknek a tekintetbe
vételével optimalis eredményeket érhet el.



Biztonséagi tudnivalok

Veszély!
+ Ne hagyja a kisgyerekeket feligyelet nélkiil a csomagolasi
anyagokhoz fémi. Kiilonben fulladas miatti életveszély all
fenn.
. Ne engedje a gyerekeket a késziilékkel jatszani.
Kiilonben élet- és sértilésveszély all fenn.
+ Ne alkalmazza a késziiléket beteg és fogyatékos emberek
és allatok jelenlétében!
Az er6s szirénahang nekik élet- és sérlilésveszélyt jelent.
+ A felszerelés kozben ne sértsen meg gaz-, elektromos-,
viz- vagy tavkozlési vezetékeket.
Kilénben élet- és sériilésveszély, tovabba anyagi kar
lehetésége all fenn.
+ Ne érjen a bdréhez és a testéhez kifolyt vagy sériilt elem!
Hasznaljon alkalmas véd6keszty(it és védéruhazatot!
Kilénben a mard hatdsl savak élet- és sérlilésveszélyt
okozhatnak.
+ Ne szerelje a készliléket tliz, héforras vagy 50°C feletti
hémérséklet tartés hoforras kozelébe!
Maskulénben robbanas miatti életveszély all fenn.
+ Ne zarja rovidre és ne toltse az elemet. Maskulonben
robbanas miatti életveszély all fenn.
+ Ne tegye ki a fiillét hosszabb ideig az erds szirénahangnak.
Gondoskodjon arrdl, hogy a hangszoré ne kézvetlentil a flile
mellett szdlalion meg. Kilénben sulyos hallaskarosodas
kovetkezhet be.
+ Akompakt riasztérendszert csak flilvédd viselése mellett
szerelje, és vigyazzon arra, hogy ne legyenek masok a
kornyéken, féleg gyerekek ne! Kildnben sulyos
hallaskarosodas kovetkezhet be.
+ Kezelje dvatosan a vezetékeket! Vezesse ugy ket, hogy
ne sérlilhessenek meg, és ne okozzanak botlasveszélyt.
Kilénben élet- és sériilésveszély all fenn.
+ Tartsa tavol a haziallatokat és a gyerekeket a kompakt

riasztérendszert6l! Az erds szirénahang
hallaskarosodast okozhat, tovabba panik-és
menekilési reakciokat valthat ki. Kildnben élet- és
sértilésveszély all fenn.

Figyelem!
+  Kizarolag 1,5 V-os LR6 (AA, alkal) (nem része a
szallitasnak) elemeket alkalmazzon!
+ Elemek berakasakor Ugyeljen a helyes polaritasra.
+ Hahosszabb ideig nem fogja hasznalni a késziléket, vegye
ki beldle az elemeket!
+ Csak Uj elemeket hasznaljon, semmi esetre se hasznaltat.
+ Ne takarja el trgyakkal a kompakt riasztérendszer
egyseégeit! Ellenkezé esetben a miikddéskepesség
elromolhat.
+ Akadalyozza meg, hogy a kompakt riasztérendszerre
nedvesség jusson!
+ Védje meg a kompakt riasztdrendszert er6s magneses
vagy elektromos tér behatasatol és erés mechanikai
igénybevételtdl, valamint razkodasoktol!
+ Csak a rendszerhez ill6 egylittszallitott eredeti alkatrészeket
alkalmazzon.
+ Uzembedllités el6tt ellendrizze, hogy az egységeket a
hasznélati Gtmutatonak megfelelden szerelte-e dssze.
+ Aleszallitott egységek 6sszeszerelése és izembeallitasa
elétt ellendrizze, hogy minden megvan-e és ép-e. Ne vegyen
hasznélatba seérilt késziiléket. Lépjen kapcsolatba egy
szakszervizzel.
+  Javitasokat csak meghatalmazott és erre kiképzett
szakemberrel végeztessen! Egyébként a szakszeritlen
hasznélat miatti karosodds és a garancia elvesztése
fenyeget.
+ Vigyazzon arra, hogy a mozgasérzékeld ne sériljon meg a
szerelési furatok felfurasakor!
+ A kompakt riasztérendszert csak egy



szaraz vagy nedves ruhaval tisztitsa - ne meritse vizbe!

Javaslat!

+_Iranyozza Ugy be a mozgasérzékel6t, hogy az észlelési
@ileten ne legyen héforras, pl. flitétest vagy szell6zényilas.
Ezeknek az objektumoknak a hésugarzasat a miikéds
mozgasérzékelé hékibocsatd testek mozgasanak ismerheti
fel, és igy hibas riasztast adhat.

+ Arendszer elemeit csak a ,Mszaki adatok*-ban megadott
Uzemi hoémérsékleten szabad alkalmazni. Az annal
magasabb vagy alacsonyabb hémérsékletek miikodési
zavarokat okozhatnak.

Uzembe helyezés

El6készilet és a szlikséges anyagok

A megadott anyagok nem részei a szallitasnak. Nem
kotelezd adatokrdl és tajékoztatd jellegli ertékekrdl van itt
sz0. Az anyagok tulajdonsagait a helyszin egyedi adottsagai
hatarozzak meg.

A kovetkezokre van sziiksége:

- 8db1,5V-0s LR6 (AA, alkali) elem

(nem része a szallitasnak) a vezéribegység és a kiilsé

sziréna taplalasara.

Egy ceruza a felszerelési helyek bejelolésére.

- Egy kereszthornyos csavarh(zé a rogzitécsavarok és a
tiplik beépitéséhez.

Egy Utveflro gép (faréheggyel egylitt) a rogzitdcsavarok
és a tiplik beépitéséhez.

Egy kézi furogép / @ 2 mm-es elektronikai csavarhizé a
mozgasérzékeld hazanak a hatlapjan (o) 1évé p
szerelélyukak kifurasara.

Egy filvédé.

Biztonsagi tudnivaldk / Gzembeéllitas

A vezérl6egység elhelyezése

A vezérldegységet szaraz  belsé
helyiségben szerelje fel.

Legyen jol hozzaférhetd, de ne azonnal lathaté helyen.

kizarolag

Kilsé sziréna
A kils6 szirénat lehetSleg az idjaras altal védett
kiilsé helyen, vagy szaraz belsé helyiségben szerelje
fel.
Legyen jol hallhatd, de a betordk altal ne legyen
kénnyen hozzaférhetd.

Mozgasérzékeld
A mozgasérzékelét egy szaraz belsé helyiségben
szerelje fel kb. 1,5 - 2 méter magassagban.
Ugy helyezze el, hogy egy betdrd altal feltételezhetden
bejart tartomanyt (kb. 6 méter) észlelje (lasd | abra).
A mozgéasérzékeld az észlelési tartomanyban mozgd
héforrasokra reagal. Valassza Ugy meg ezt a tartomanyt,
hogy az allatok és mas valtoz6 héforrasok, mint pl. a
fiités vagy fénynek valo kitettség (példaul a napsiités
vagy halogénsugarzas) ne kelthessen téves risztast. A
mozgasérzékeld hatotavolsaga figg az objektum
hémérsékletétdl, méretétél és mozgasiranyatol.
Alapjaban véve az érzékeld jobban felismeri a hozza
képest keresztiranyu mozgasokat, mint az egyenesen
feléje vagy vele ellentétesen torténé mozgasokat.
LehetSleg egy sarokban szerelje fel az érzékelét, ahol se
ablak, se fiitdkészulék nem esik a mozgasérzékeld
észlelési tartomanyaba.

Felszerelés
Javaslat! Gy6z8djon meg az érzékeld és a kiilsé
sziréna telepitése el6tt arrol, hogy a kabelek eleg
hosszlak-e az athidalandé tavolsaghoz. Ugyeljen arra,



Uzembeallitas / felszerelés

hogy a kabeleket ne hiizza at éles széleken, ne préselje
dssze vagy ne csipje be. A kébeleket lehetéleg a betord
altal hozzaférhetetlen modon vezesse. A tiz
kabelrdgzitét a falhoz, mennyezethez vagy a padiéhoz
valé rogzitésre alkalmazza.

Vezérlbegység

Csavarja ki a vezérléegység négy tartocsavarjatY, és
vegye le a haz hatlapjat T.

Jeldljon be egymas félott 60 mm-re lévo két lyukat a
kivalasztott helyen.

Fuarjon ki két lyukat (27 x 6 mm) a két tipli szamara, és
tolja beléjuk a tipliket. Csavarja be a két rogzitécsavart
(22 x 4 mm) a tiplikbe Ugy, hogy a csavarfejek még kb. 5
mm-t kialljanak.

Vezesse at a mozgasérzékeld i kabeléta
vezérldegység hatlapjan a nagyobb méret
kébelatvezeton.

Csatlakoztassa ezt a vezéribegység alaplapjan lévé 3
polust dugohoz (lasd C abraPa).

Vezesse at a kiilsd sziréna w kabelét a vezérlbegység
hatlapjan a kisebb méreti kabelatvezetén.
Csatlakoztassa ezt a vezérldegyseg alaplapjan lévé 2-
polust dugodhoz (lasd C abra Oa).

Rakjon be helyes polaritdssal négy 1,5 V-0s LR6 (AA,
alkali) elemet (a spirdlrugdhoz az elemek negativ
polusat) az elemtartoba } . Kétszeri csipogas hangzik
fel.

Siilyessze ismét vissza az elemtartot } a vezérléegység
elemtartéjaba, és rogzitse a haz hatlapjat T a négy
tartocsavarral Y.

CsUsztassa ra egyszerre a felsé szerelétartot U a felsd
csavarfejre és az als¢ szerel6tartot { az also csavarfejre.
Igazitsa be Ugy a csavarfejeket, hogy az egység
szilardan Uljon rajtuk.

Ugy tegye ezt hogy a szabotazsérintkezd | (a

H

haz hatlapjan) benyomddijon, és azonos szintben
felfekiidjon a felszerelési hely feliiletére.

Kils6 sziréna

Javaslat! Ha a Kkils6 sziréna széméra egy
kabelatvezetést kell kifirnia, annak a szirénahaz mogott
rejtve kell lennie. Figyeljen arra, hogy a lyuk elég nagy
legyen a kabel hlvelye w szamara. Vezesse be a
sziréna kabelét kivilrél a lyukon at, és késse 6ssze a
dugojat a vezérldegységgel a fentebb leirtak szerint.
Jeldljon be egymas f616tt 60 mm-re 1évé két lyukat a
kivalasztott helyen.

Farjon ki két lyukat (27 x 6 mm) a két tipli szamara, és tolja
beléjuk a tipliket.
Csavarja be a két rogzitdcsavart (22 x 4 mm) a tiplikbe
gy, hogy a csavarfejek még kb. 5 mm-t kialljanak.
Csavarja ki a kiilsd sziréna négy tartécsavarjat, és
vegye le a haz hatlapjat.
Rakjon be helyes polaritdssal négy 1,5 V-0s LR6 (AA,
alkali) elemet (a spiralrugdbhoz az elemek negativ
polusat) az elemtartébay .
Sillyessze ismét vissza az elemtartét y a kilso
sziréndba, és rogzitse a haz hatlapjat a négy
tartocsavarral

Csusztassa ra egyszerre a felsé szerel6tartot e a felsd
csavarfejre és az als6 szerel6tartot e az als6 csavarfejre.
lgazitsa be Ugy a csavarfejeket, hogy az egység
stilardan uljon rajtuk.

Ugy tegye ezt, hogy a szabotazsérintkezd r (a haz
hatlapjan) benyomddjon, és azonos szintben felfeklidjon
a felszerelési hely feliiletére.

Mozgasérzékeld
Kétoldalas ragasztécsikok

Rogzitse a mozgasérzékelét a kétoldalas ragasztocsik
segitségével.



vagy
Roégzitécsavarok és tiplik

Figyelem! Vigyazzon arra, hogy a mozgasérzékeld ne
sériiljon meg a szerelési furatok felfirasakor!

Oldja fel a mozgasérzékelé haza eldlapjanak a
reteszelését egy kis laposvégl csavarhuzoval (lasd G
abra), és vegye le a haz o hatlapjat.  Furjon ki a kézi
farogép / a @ 2 mm-es elektronikai csavarhizod
segitségével  két  kijelolt  kitorési  helyet p
szerelOlyukak céljara. Ezek lenetnek egymas
mellett vagy egymas felett is.

Jeldlje at szerelGlyukakat p a kivalasztott helyre. Furjon ki
két lyukat (22 x 4 mm) a két tipli szamara, és tolja beléjiik
a tipliket.

Csavarozza fel szilardan héz hatlapjat o két
rogzitécsavarral (22 x 3 mm) a tiplikre. Rakja fel a haz
elélapjat ugy, hogy a hatsd felsd pereme a haz
hatlapjanal o legyen. Majd hajtsa teljesen lefelé az
elélapot, amig be nem pattan a helyére.

Bévités nyitasérzékelével (opcionalis)
A CA 300 riasztérendszer max. 6 db reed-érintkez6vel
(magneses érintkezd nyitasérzékel6il (NC) pl. MK 01)
egeészithetd ki. Az érintkezdket nyitasérzékeldkent
alkalmazhatja ablakokon vagy ajtokon, amelyek a rendszer
élesitésekor mar be vannak csukva. Ne hasznaljon reed-
érintkez6t olyan ajtd megfigyelésére, amelyen at kell
elhagynia a védett teriiletet, mivel a nyitasérzékeld vezetéke
max. 8 masodperces bemeneti kimeneti késleltetést
engedélyez.
Ovatosan tavolitsa el kb. 25 mm hosszban a
mozgasérzékel6hoz mend kabel fehér kopenyeét (lasd K
abra).
Véagja el a sarga eret, és csatlakoztassa a reedérintkez6t
(reedérintkezdket) egy sorba kotott kéteres kabellel.
Szigetelje el egymastol szigetelészalaggal a kabeleket

Szerelés

a kabel megszakitasi helyének a szilard dsszekotésére.

Kezelés

A kompakt

riasztérendszer,élesitése”

(aktivalasa)
Nyomja meg kétszer az 1 gombot a nyomégombmezén
R. Ezzel beadja a felhasznaloi kddot (gyari beéllitasa
11).  Nyomja meg ezutadn egyszer az E gombot a
nyomégombmezén R. Ezzel megerdsiti a felhasznaloi
kddot.

Kimeneti késleltetés

A kompakt riasztérendszer egy csipogd hangot hallat, a LED
W (z6ld) kb. 30 masodpercre kigyullad. A kb. 30
masodperces kimeneti késleltetés ideje alatt at lehet menni a
megfigyelési teriileten anélkil, hogy a kompakt
riasztérendszer kivaltand a riasztast. Ha a kimeneti
késleltetés alatt a rendszer mozgast észlel, egy révid
csipogas hallhatd, és a 30 masodperces kimeneti késleltetés
Ujra kezdddik. A kimeneti késleltetési id6 befejezte utan a
LED W (z0ld) kialszik. A rendszer élesre van allitva /
aktivalva van.

A kompakt riasztorendszer inaktivalasa
Bemeneti késleltetés
Ha a mozgasérzékeld mozgast észlel, egy rovid csipogas
hallhaté, és a kb. 8 masodperces bemeneti késleltetés
aktivalodik.
A bemeneti késleltetés ideje alatt adja be a felhasznaloi
kodot a rendszer inaktivalasa céljabol.
Nyomja meg kétszer az 1 gombot a nyomégombmezén

R. Ezzel beadja a felhasznaloi kodot
(gyari beallitasa 11).  Nyomja meg ezutén
egyszer az E gombot a nyomégombmezén R. Ezzel
megerdsiti a felhasznaloi kodot.

A kompakt riasztorendszert inaktivalta, és megerésitésil
ket csipogd hang hangzik fel.



Kezelés

Ha nem a helyes felhasznaléi kddot adta be, a kompakt
riasztorendszer négy csipogd hangot hallat.

Riasztas

A riasztast a kovetkezd okok valtjak ki (a kompakt

riasztorendszer aktivalva van):
A passziv infravros mozgasérzékelé mozgast észlelt, és
a felhasznaléi kddot nem adték be helyesen a bemeneti
késleltetés (8 masodperc) ideje alatt. A vezérldegységet
eltavolitottak a felszerelési helyérdl, a szabotazsérintkezd
| mikddésbe lépett a szabotazskisérlet miatt.
A kiils6 sziréna kabelét w atvagtak, levalasztottak, vagy
a kilsé szirénat eltavolitottak a felszerelési helyérél (a
klilsé sziréna megszolal). A mozgasérzékel6hoz mend
kabelt atvagtak vagy levalasztottak (riasztas 8 masodperc
késleltetéssel).

Riasztasi jelek

A vezérlBegység belsd szirénaja és a kiilsé sziréna kb. 60

masodpercig erds szirénahangot kelt.

Ezutan a kompakt riasztorendszer Ujra élesre allitia magat. Ha

a kils6 szirena w kabelét atvagtak, levalasztottak, vagy a

kiilsé szirénat eltavolitottak a felszerelési helyérdl, a kiilsé

sziréna kb. 60 masodpercig erds szirénahangot kelt.

A riasztas megszakitasa
A riasztas kioldasa utan adja be a felhasznaléi kodot a
rendszer inaktivalasara. Nyomja meg kétszer az 1
gombot a nyomogombmezén R. Ezzel beadj aa
felhasznaldi kodot (gyari beallitasa
11).
Nyomja meg ezutdn egyszer az E gombot a
nyomégombmezén R. Ezzel megerdsiti a felhasznaldi
kodot.

A felhasznal6i kod megvaltoztatasa
Javaslat! Valtoztassa meg a gyarilag beallitott
felnasznaloi kodot az Gizembedllitds utdn azonnal sajat
személyes kodjanak a beadasa altal.

Valtoztassa meg a gyarilag beallitott 11 felhasznaldi kodot, és

adja be sajat személyes felhasznaloi kodjat:
Vélassza ki a személyes felhasznaloi kddjat. Ez a kdd
legfeliebb tiz szambél allhat. Egy 3-t6l 5-jegyi
felhasznaloi kodot gyorsan
be lehet adni.
Jegyezze meg és irja fel a kddot, és Orizze meg ezt a
feliegyzést a betdrd altal elérhetetlen helyen.
A kompakt riasztérendszert csak a helyes felhasznaléi
kod (gyarilag beallitott vagy személyes)
beadéasa esetén tudja kezelni. Nyomja meg kétszer az 1
gombot a nyomégombmezén R. Ezzel beadja a
felhasznaldi kodot (gyari beallitasa
11).
Nyomja meg ezutdn egyszer az E gombot a
nyomégombmezén. Felhangzik egy csipogd hang, és a
z0ld LED W villog. A nyomégombmez6
szamjegygombjainak a megnyomasaval R adja be az (j
személyes felhasznaloi kodjat. Majd nyomja meg egyszer
a P gombot a nyomdgombmezén R. A vezéribegység egy
dallamot szélaltat meg, amellyel  visszaigazolja a
személyes felhasznaloi kod beadasat.

Elemcsere
Figyelem! Az elemcserét kizarolag inaktiv kompakt
riasztérendszerrel hajtsa végre.
Javaslat! Az llandé magas vagy alacsony hémérséklet
és a magas paratartalom lerdviditheti az elemek
@ elettartamat. Az elemeket kb. 1 v izem utan cserélje ki.

1. Csavarja ki a vezérl6egység hatlapjanak a négy
tartécsavarjat, és vegye ki a négy elemet

} az elemtartdbdl. Rakjon be helyes polaritassal négy 1,5 V-os
LR6 (AA, alkali) elemet (a spiralrugéhoz az elemek negativ
polusat) a Jvezérldegyseg elemtartdjaba. Siilyessze ismét vissza
az elemtartét } vezérldegységbe, és rogzitse a haz hatlapjat T a
négy tartdcsavarral Y.



2. Csavarja ki a kiils6 sziréna hatlapjanak a négy
tartdcsavarjat, és vegye ki a négy elemet az elemtartobol. y
Rakjon be helyes polaritdssal négy 1,5 V-0s LR6 (AA, alkali)
elemet (a spiralrugohoz az elemek negativ polusat) a kiilsé
sziréna y elemtartojaba. Sllyessze ismét vissza az elemtartét
ay akiilsd szirénaba, és rogzitse az elemtartd fedelét a négy
tartocsavarral.

Elemcsere utan a kompakt riasztérendszer kezelését csak a
gyarilag beallitott 11 felhasznaléi koddal lehet elkezdeni.
Végezze el a felhasznal6i kod megvaltoztatasat.

A vezérlbegyseg figyelmeztet6 jelzést ad, amint az elemek
altal szallitott taparam nagyon lecsokken. A vezérléegység
kb. 20 masodpercenként egy csipogd hangot bocsat ki, és a
LED E villog.

Ebben az esetben cserélje ki mind a nyolc elemet 4j 1,5 V-0s
LR6 (AA, alkali) elemmel. Maskiilonben hibas riasztasokra
kertilhet sor.

Visszaallitasi (reset) funkcié

Elemcsere utan a kompakt riasztorendszer kezelését csak a
gyarilag beallitott 11 felhasznaldi kéddal lehet elkezdeni.
Végezze el a felhasznaldi kod megvaltoztatasat.

Karbantartas és tisztitas

A kompakt riasztorendszer karbantartasat és tisztitasat
inaktivalt allapotban végezze. Ellendrizze rendszeresen
a készlilékek miiszaki biztonsagat és mikodését. Ha
hosszU ideig nem fogja hasznalni a készUléket, vegye ki
bel6le az elemeket. A mlanyag felliletek tisztitasara
hasznéljon egy szélmentes ruhat és enyhe tisztitoszert
(oldészert nem).

Kezelés | hibakeresés
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