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USB-s forrasztépaka keramia forrasztoheggyel, 400

°C 8 Watt
Rend. sz.: 2182450

Rendeltetésszerii hasznalat

A termék képes a forrasztoon felforrdsitasara
annak  érdekében, hogy alkatrészeket
forrasszon egymashoz. A tapellatdés USB-n
keresztil torténik.

A késziléket csak zart helyiségben szabad
hasznalni, tehat a szabadban nem.
Nedvességgel vald érintkezését (pl. a
firdészobaban) feltétlentil el kell kerdilni.
Biztonsagi és engedélyezési okokbdl (CE) tilos a
készilék atalakitdsa és/vagy modositasa. A
készilék karosodhat, ha a megadottdl eltéré
célokra hasznalja. Ezenkiviil a nem megfelel6
hasznalat veszélyeket, példaul révidzarlatot, tiizet,
aramiitést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a
hasznélati itmutatot, és tartsa biztonsagos helyen.
Ha a késziiléket masnak tovabbadja, adja vele a
hasznélati tmutatét is.

A készilék megfelel a nemzeti és eurdpai
torvényi kovetelményeknek. Az dtmutatoban
talalhatd cégnevek és termékelnevezések a
mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog
fenntartva.

A szillitas tartalma
* Forrasztépaka

« védBsapka

« Lerakéallvany

* Forrasztdon

« haszndlati Gtmutato6

Aktualis hasznalati utmutato

Toltse le az aktualis haszndlati Utmutatokat a
kévetkezd web-oldalrol:
www.conrad.com/downloads  linkrél,  vagy
szkennelje be az ott megjelenitett QR-kodot.
Kévesse a web-oldal Utmutatésait.

A &2mbdlumok magyarazata
A haromszogbe foglalt villdm

szimbdlum akkor jelenik meg, ha
az egészségét fenyegeti veszély,
példaul aramiités.
A haromszdgbe foglalt felkialtojel
olyan fontos tudnivaldkra utal az
Utmutatéban, amelyeket okvetlendl
figyelembe kell venni és be kell
tartani.
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Biztonsagi tudnivalok
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Olvassa el a hasznalati

utmutatot
a biztonsagi utmutatot. Ha nem

és a kezelési utmutatoban a
megfeleld kezelésrél sz616
informacidkat, nem vallalunk
semmilyen felelésséget az
ebbdl ereddé személyi-/anyagi
karokért. Ezen kiviil ilyen
esetekben érvényét vesziti a
szavatossag és a garancia is.

és vegye figyelembe kiilondsen

koveti a biztonsagi utasitasokat

Ez a készilék nem valo arra, hogy testi,
érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok
(gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatian
és/vagy kell6 ismeret hijan levok hasznaljak, még
akkor is, ha a biztonsagukért felelds személy
feliigyel rajuk, vagy kioktatta oket a késziilék
hasznalatara.

+ Gyerekeknél felligyelet sziikséges annak
biztositasara, hogy nem jatékszernek
hasznéljak a készuléket.

Ne hagyja a csomagoldanyagokat szanaszét
heverni, mert a kisgyerekek jatékszernek
tekinthetik, ami szamukra veszélyes lehet.

+ Ovja a késziléket széls6séges
hémérséklettdl, kdzvetien napsiitéstél, erés
razkddasoktol, magas  paratartalomtdl,

nedvességtél, éghetd gazoktdl, gézoktdl és
oldészerektdl.

+ Ne tegye ki a késziléket mechanikai
igénybevételnek.

* Ha a biztonsagos haszndlat mar nem
lehetséges, vonja ki a készlléket a
hasznélatbdl, és védie meg a véletlen
hasznélattél. A biztonsagos hasznalat mar
nem garantalhato, ha a késziiléknek

-- lathaté sérilései vannak,

- nem miikddik rendeltetésszertien,

hosszabb ideig kedvezétien kornyezeti

feltételek mellett taroltak,

feltételek kdzott volt tarolva, vagy
- sulyos szallitasi igénybevételnek volt
kitéve.

+ Kezelje 6vatosan a késziiléket. Lokés, (ités,
vagy mar kis magassagbdl valo leejtés
kovetkeztében is megsériilhet.
Tartsa be azoknak a késziilékeknek a
haszndlati  Otmutatéjat és  biztonsagi
eldirasait is, amelyekhez ezt a késziléket
csatlakoztatja.
+ A forrasztéhegy nagyon felforrésodik
mikodés kozben. Ne érintse meg a forrd
pakahegyet. Sulyos égési sérilés veszélye
all fenn.
Amikor nem dolgozik vele, a forrasztopakat a
forrasztohegyével helyezze a vele szallitott
pékatartéra.
A pékatartét helyezze egy héallo feliiletre.
Kiilénben a felilet megsériilhet, amennyiben a
forrasztopaka lecstszik a pakatartorol.

+ Hasznélat utan hagyja

a terméket szobah6mérsékletiire hilni,

miel6tt eltenné.

Ne Iélegezze be a gbzt. A gz kérosithatja az

egészséget. Csak olyan helyiségekben

dolgozzon, ahol van fiistelszivé.

Ipari alkalmazas esetén vegye figyelembe az

illetékes  szakmai  szervezetnek az

elektromos berendezésekre és szerelési

anyagokra vonatkoz6 balesetmegel6zési

rendszabalyait is!

+ Gondoskodjon arrol, hogy a vezeték ne
legyen dGsszenyomva, megtorve, és éles
szélek se sértsék meg.

« amennyiben tovabbi kérdései vannak,

» Forduljon szakemberhez, amelyekre

ha kétségei lennének a miikddéssel,

biztonsaggal vagy az Utmutatét nem ad valaszt

vagy csatlakoztatasaval kapcsolatban forduljon az ligyfélszolgalatunkhoz,

* Karbantartési, beéllitasi és vagy mas szakemberekhez.

szakemberekh

szerelési munkat kizérélag az ez.

szakmihellyel végeztessen.
.megakadalyozza.

Uzembe helyezés
Soha ne csatlakoztassa a terméket szamitégéphez vagy notebookhoz.
& Annak az USB csatlakozonak, amihez a terméket csatlakoztatja, 1,6 A (1600 mA)
kimend aramot kell rendelkezésre bocsétania.
Tépforrasként hasznaljon egy USB-s tapegységet vagy egy powerbanket.

+ Hizza le a véddsapkat a forrasztohegyrdl. Ne forgassa el ekkor a védésapkat.

+ Csatlakoztassa a vele szallitott kabel jack dugojat a markolat aljan taldlhaté csatlakozéba.

+ Dugja be a kabel USB-dugéjat egy alkalmas USB-aramforrasba.

+ Erintse meg a kis fém félgombot a markolaton. A piros LED folyamatosan vilagit. A
forrasztohegy felforrsodik. Kb. 15 mp elteltével a termék készen all a forrasztésra.

+ Ha elengedi a kis fém félgombot, a termék 25 mp utan automatikusan alvé izemmadba
kapcsol. A fiitési folyamat megall.

+ Atermék teljes kikapcsolasahoz valassza le a kabelt.

Forrasztohegy cseréje

+ Véalassza le a késziiléket a fesziiltségforrasrél. Hagyja teljesen kih(ilni a forrasztéhegyet.

+ Oldja ki az anyat a forrasztohegy alsé végén. Vegye le az anyat.

+ Huzza ki 6vatosan a forrasztohegyet.

+ Helyezzen be egy Uj, azonos tipusu forrasztohegyet.

* Biztositsa a forrasztohegyet a korabban kioldott anyaval.

Apolas és tisztitas

« Tisztitas el6tt valassza le a késziiléket a fesziltségforrasrol. Hagyja teljesen kihdini a
forrasztéhegyet. .

+ Akésziilék belsejében nincsenek On altal karbantartandd alkatrészek, ezért ne nyissa fel.

+ Semmiképpen se hasznaljon agressziv tisztitoszereket, alkoholt vagy mas kémiai oldatot, mivel
a készlilékhazat karosithatjak, sét, a késziilék mikodését is kedvezotlenil befolyasolhatjak.

+ Ne meritse vizbe vagy mas folyadékba a terméket.

+ A pakahegy tisztitdsahoz ne hasznaljon reszel6t vagy dérzspapirt. Ez tonkreteheti a
pakahegyet.

+ A pakahegyet egy megnedvesitett szivaccsal tisztitsa, a folyasztészer és a forrasztéon
maradvanyok eltavolitdsahoz.
Végezetiil gondosan tisztitsa meg a pakahegyet.

+ Akésziiléket csak egy puha, széraz ruhdval vagy ecsettel tisztitsa.

Eltavolitas
Az elhasznalt elektronikus készllékek értékes nyersanyagnak tekintenddk, és nem
valok a haztartasi szemétbe! Az elhaszndlt késziiléket az érvényes torvényi
eldirasoknak megfelelden kell eltavolitani.
B Ezzel eleget tesz térvényi kotelezettségének, és hozzajarul a kdrnyezete
védelméhez.
Miiszaki adatok:

Uzemi fesziltség...............oovvrrcrrirvron 5 (V/ DC)
Teljesitményfelvétel.........c.coucrnirine 8w
Forrasztasi hémérséklet...................... max. 400 °C
K&belnossz..........c.coovvvvvienriinninnns 1,35m

Uzemi feltételek.........cocorovrrrrrrrrne. -6 ...+46 °C, 10 — 90 % rel. légnedv.

Térolasi
fEltEtEIEK. . .ovvveeerreeeiieecis -20...+60 °C, 10 - 70 % rel. légnedv.
Méret (L X @)...cvverrieevercrnes 170 x 19 mm
Suly
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