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Rendeltetésszerii hasznalat

A termék egy atalakitd, ami a HDMI jeleket fogadja és azokat egy szamitogép szadmara
tovabbitja az USB-A kimeneten keresztill kép és hang formajaban. A Windowse, MacOS és
Linux operacios rendszerekhez korlatozads nélkili Plug&Play tamogatast kinal. A
legelterjedtebb videdrogzitd szoftverekkel egyiitt is gond nélkiil miikédik, igy pl. a VLC lejatszo,
OBS Studio és AMCap, programokkal is.

A késziilék csak beltérben valé hasznalatra alkalmas. Ne hasznélja a terméket a szabadban!
A késziilék nedvességgel vald érintkezését (pl. firddszobaban) feltétlendl el kell kerdilni.
Biztonsagi és engedélyezési okokbol tilos a késziiléket atalakitani és/vagy modositani.
Amennyiben a készilléket a fentiektdl eltéré célra hasznalja, a készulék karosodhat. Ezen
tulmenden a szakszerlitlen hasznalat tovabbi veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el,
és gondosan 6rizze meg a hasznalati Utmutatot. Ha a terméket masoknak tovabbadja, adja
hozza a hasznalati utmutatot is.

Ez a termék megfelel az eurdépai és a nemzeti térvényi kdvetelményeknek. Az dsszes
eléforduld cégnév és készillék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendd.
Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

A szallitas tartalma
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« Video digitalizald
« Hasznalati utmutatd E'

Aktualis hasznalati Gtmutatok
Toltse le legUjabb valtozatot a kévetkezd web-oldalrél: www.conrad.com/downloads , vagy szkennelje

be az ott talalhaté QR-kddot. Kdévesse a web-oldal utmutatasait.

A szimbdlumok magyarazata

N

H A nyilszimbdlum kiilonleges informaciokra és kezelési tanacsokra utal.

A haromszogbe foglalt felkialtojel fontos tudnivalokra hivia fel a figyelmet. Mindig
figyelmesen olvassa el ezeket az informaciokat.

Biztonsagi tudnivalék
Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a hasznalati utmutatot, kiilonos
tekintettel a biztonsagi tudnivalokra! Ha a rendeltetésszer(i hasznalatra
vonatkoz6 biztonsagi tudnivalokat és informaciékat nem veszi figyelembe,
nem vallalunk feleldsséget az ebbdl adodo személyi- vagy dologi karokeért.
Ezen kiviil érvényét vesziti a szavatossag/garancia is.

a) Altalanos tudnivalok

+ Ezakészilék nem jaték. Tartsa tavol gyermekektdl és haziallatoktdl.

+ Ne hagyja a csomagoléanyagot szabadon hozzaférhetd helyen, mert veszélyes
jatékszerré valhat kisgyerekek kezében.

+ Ovja a késziiléket szélsdséges homérséklettdl, kozvetlen napsiitéstdl, ers
razkédastol, magas paratartalomtél, nedvességtél, éghetd gazoktol, gézoktdl és
oldoszerektdl.

+ Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

+ Ha a késziilék mar nem hasznalhat6 biztonsagosan, akkor helyezze izemen
kivil, és akadalyozza meg, hogy valaki akar véletlenll ismét hasznalatba vegye.
A biztonsagos hasznalat mar nem biztosithatd, ha a készlléknek

lathato sérilést szenvedett,

- mar nem rendeltetésszerlien mikodik,
- hosszabb idén keresztiil kedvezétien koriiimények kdzétt volt tarolva, vagy

- aszallitas soran jelentds igénybevételnek volt kitéve.

+ Banjon mindig 6vatosan a késziilékkel! Lokések, Utések vagy akar csekély
magassagbol valo leesés is karosithatja a késziiléket.

+ Forduljon szakemberhez, ha kétségei tdmadnak a kész(ilék miikddésével,
biztonsagossagaval vagy csatlakoztatasaval kapcsolatban.

+ Akarbantartasi-, beallitasi és javitasi munkakat kizarolag szakemberrel, vagy
engedélyezett szakmiihellyel végeztesse.

+ Hamég lenne olyan kérdése, amelyre ebben a hasznalati utmutatoban nem talalt
valaszt, forduljon a miszaki vevészolgalatunkhoz, vagy mas szakemberhez.

b) Csatlakoztatott késziilékek
+ Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott mas késziilékek biztonsagi
el8irasait és hasznalati itmutatoit is.

Attekintés

1 Bemenet: HDMI

BASETech

2 Kimenet: USB-A

A késziilék csatlakoztatasa az elektromos halézatra
1. Csatlakoztassa el6szér a bemend forrasat a HDMI bemenethez (Input).

—> Ajelmindség romlaséanak elkerllése érdekében a HDMI-kabel nem lehet hosszabb
15 m-nél.

2. Ezutén az USB-A csatlakozdt (Output) csatlakoztassa a szamitégépe egy szabad USB
csatlakozojahoz.

3. Ahardver csatlakozasa plug&play elv szerint torténik.
Ne feledje azonban, hogy a szamitégép elsé csatlakoztatasakor néhany percbe telik,
amig az dsszetevot Uj eszkdzként ismeri fel.

4. Ezutan inditsa el az On 4ltal hasznalni kivant szoftvert a videofelvételhez. A tesztelt
programok kdzé tartoznak tobbek kézott: VLC Player, OBS Studio és AMCap.

OBS: Open Broadcaster Softwaree

Az Open Broadcaster Softwaree egy ingyenes, platformtdl fiiggetlentl hasznalhaté nyilt
forraskodu szoftver videotartalmak streameléséhez és rogzitéséhez. A kdvetkezd linkrdl
ingyenesen letdltheté az OBS Studio: www.obsproject.com.

A konfiguraciéhoz a kdvetkezdkben talal egy rovid leirast (nincs garancia a helyességére).
1. Csatlakoztasson egy jelforrast a Video Grabberhez és hozzon létre kapcsolatot a
szamitégépével. Ehhez informéaciok a "Csatlakozas" fejezetben talalhatok.

2. Inditsa el ezutan a szoftver alkalmazast.

3. Hivjael6 a ,Sources” (forrasok) mentit és kattintson a ,+“-ra egy Uj jelforras
hozz4adéasahoz.

. Valassza ki a ,Video Capture Device* bejegyzést.
. Allitsa be a képméretet.

. Vélassza ki a ,Studio Mode" (dupla ablak) funkcitt.
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. Kattintson végiil a ,Start Recording® (felvétel inditasa) mezére.

——> Tovabbi informaciok a konfiguralashoz a kovetkezG weboldalon talélhatok:
www.obsproject.com/wiki.
Apolas és tisztitas
+ Barmilyen tisztitasi munkalat el6tt mindig valassza le a terméket a tapellatasrol és az
dsszes hozza csatlakoztatott készilékrél.

+ Ne hasznéljon agressziv tisztitoszereket, alkoholt vagy mas vegyi
oldészereket, mert ezek a hazat kérosithatjak, és hibas mikddéshez vezethetnek.
+ Hasznaljon széraz, szalmentes kend6t a készlilékhaz tisztitasahoz.

Hulladékkezelés

had

Az elektronikus készlilékek értékes alapanyagok, ezért nem valék a haztartasi
hulladék kdzé. A késziilék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes torvényi
szabalyozasnak megfelelé hulladékkezelésrol.

Ezzel On eleget tesz a torvényi kotelezettségeinek és hozzajarul a kdmyezet
védelméhez.

Miiszaki adatok

Uzemelési aram..............occoocc..... 5VIDC, 0,4 A

Bemenet HDMI: 4K (max. 3840 x 2160 p), 30 Hz

Kimenet.........ccoovevevnneinecinns USB-A 2.0: HD (max. 1920 x 1080 p), 60 Hz

HDMI kébel... .... AWG26, max. 15 m hosszu

USB szabvanyok..........c.cocoueerrennen. megfelel az UVC USB video6 szabvanynak;
megfelel az UAC USB audio szabvanynak

SZINMAIYSEY ..o 8/10/12 bites deep color

Plug & Play.......cccooverivenercireeneinen. igen

Tamogatott operacios rendszerek................... Windowse XP 32/64 bit (vagy magasabb),

MacOS 10.10

) (vagy magasabb), Linux Ubuntu 5.8 (vagy magasabb)
Uzemi kérilmények: -10 ... +55 °C, 5 - 90 % rF (nem kondenz&l6do)

Tarolasi feltételek.................. --20 ... +60°C, 5-90 % rel. nedvesség (nem kondenzalédo)
Méretek 64 x 28 x 13 mm (H x Sz x Ma)

Ez a Conrad Electronic SE kiadvanya, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva,
beleértve a forditas jogat is. Barmilyen reprodukciohoz, pl. fénymasolathoz, mikrofim-felvételhez vagy elektronikus
adatfeldolgozé késziiléken torténd feldolgozashoz a kiadd irasbeli engedélye sziikséges. Az utdnnyomas, még kivonatos
formaban is, tilos. A kiadvany megfelel a technika nyomtatas idején fennallo fejlettségének.
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