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Koszonjik, hogy egyik mindségi termékiink mellett dontott. A kdvetkezékben ismertetjik a
késziilék funkcioit és kezelését. Forditson id6t ra, és figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati
Gtmutatét. Tartsa be az sszes biztonsagi utasitast és kdvesse a kezelési utmutatét! Orizze
meg a hasznalati Gtmutatét és amennyiben a késziiléket tovabbadja, adja vele azt is.
Amennyiben kérdései lennének a készlilékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedéh6z
vagy az lgyfélszolgalati csoportunkhoz.

Oriilnénk, ha tovabbajanlana termékiinket, és sok érémet kivanunk a hasznalatahoz.

1. Rendeltetésszeri hasznalat

Ezt a nyestriasztét a jarmivek belsejébe bejutd nyest riasztasara fejlesztették ki. Valtozd
ultrahangfrekvenciakat bocsat ki piezo hangszdréval, ezenkivil a késziilék négy specialis
nagyfesziiltségl lappal (nagyfesziiltségli modullal) is rendelkezik, melyek a készilékben
lévé kondenzatoron keresztiil kb.400 +/- 50 V-ra téltédnek. Amikor a betolakod6 allat
hozzaér ezekhez a lapkakhoz, fajdalmas de nem halélos aramiités éri. A késziilék az
aramutésekkel egyitt haromszor ismétlédé villanofényt is bocsat ki, amely megijeszti és
elriasztja az allatot. Mas, a fentiektdl eltér6é alkalmazas nem megengedett! A szakszeritlen
alkalmazas, és/vagy az utmutaté figyelmen kivil hagyasa és/vagy nem megengedett
atalakitas miatt keletkezett anyagi karokra vagy azok kévetkezményeire a gyarté nem vallal
jotallast és a garanciara vonatkozo igény is eléviil.
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. Fontos tudnival6k a hatasmodrél és az alkalmazasrol.

A Gardigo altal gyartott Profi nyestriaszté ugyan nem képes megakadalyozni, hogy az
allat behuzédjon a motortérbe, de azt viszont igen, hogy ott ne érezze magat
kényelemben. Ezért aztan egyre inkabb nagy ivben kerlilni fogjak a készllék altal védett
terliletet.

A késziilék nagyjabdl 22 mp-ként hangjelzést bocsat ki a 12— 24 kHz-es
frekvenciatartomanyban.

A frekvencia folyamatos valtoztatdsa révén megakadalyozhatd, hogy a kartevék
hozzaszokjanak ezekhez. Ha az allatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang nem
sz(inik, hanem folyamatosan Ujra hallhatd, inkabb atkéltdznek egy masik teriiletre. Amig
ez a hatas érvényesiil, addig néhany nap, s6t néhany hét is eltelhet.

Az, hogy milyen jol terjednek a hanghullamok, a helyi adottsagoktdl fligg.

A készililékben négy specialis nagyfesziiltségli lemez (nagyfesziltségli modul) talalhatd
két kabelen. A nagyfesziiltségli egységek egy kondenzatoron keresztiil 400 V +/- 50 Volt
fesziiltségre toltédnek fel.

A behatol¢ allat fajdalmas - de nem haldlos - aramitést kap, ha legalabb egy modult
megérint.
A LED-es villanéfény kiegészité tavoltarté eszkodz.

. Biztonsagi tudnivalok

Az elektromos késziilékek, csomagolasi anyagok nem valok gyerekek kezébe.
A késziiléket csakis 12 V-os egyenaramrél mikodtesse.

Az esetleges javitasokhoz a komolyabb karok megelézése érdekében mindig eredeti
alkatrészeket hasznaljon.

Minden esetben ellendrizni kell, hogy a késziilék alkalmas-e a tervezett helyen torténd
felhasznalasra.

A beszerelésnél vigyazzunk, hogy a nagyfesziltségil lapkak ne keriiljenek a jarma
elektronikajahoz kdzelébe.

A motortérben feltétleniil ragassza fel a sarga szinli matricat, ezzel figyelmezteti
ugyanis az autdszerel6t arra, hogy ott nagyfesziiltségl alkatrészek vannak.

Ez a késziilék nem valé arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év
feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kell6 ismeret hijan levék
hasznaljak, még akkor is, ha a biztonsagukeért felelés személy felligyel rajuk, vagy
kioktatta ket a készlilék hasznalatara. Figyelni kell arra, hogy gyermekek ne kezdjenek
el jatszani a készulékkel.

Orizze meg a hasznalati Gtmutatét, és amennyiben a késziiléket tovabbadija, adja vele
aztis.
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. A szallitas tartalma

Nyestriasztd, Profi

4 db nagyfesziiltségti lemez
Osszekdtékabel

Hasznalati atmutatd

Felszerelés és lizembe helyezés

A nyestriasztét a motortérben, a karosszériahoz rogzitve kell elhelyezni. A motortérben
azokra az Utvonalakra célszer( a nagyfesziltségi lapkakat felszerelni, amelyeken a nyest
nagy valésziniiséggel bemaszhat. A készilék felismeri, amikor a gyuijtast levesszik, ill.
raadjuk. Ettél fliggéen automatikusan kapcsol be-, ill. ki. A késziilék felszerelésével bizzunk
meg egy szakembert.

Amennyiben az On autéjat egy nyest korabban mar meglatogatta, nagyon valészini,
hogy az allat egyuttal hatra is hagyta a szagjelét. A késziilék felszerelése el6tt
mindenképp tavolitsa el ezeket a szaganyagokat! Erre a legjobb megoldas egy nagyon
alapos motormosas.

Az allatok gyakran a jarmi alatt, pl. a parkoldban is hagynak szagmintat. Ezért erésen
javasolt, hogy mosoészerrel és sUroléeszkdzzel alaposan tisztitsak meg a nyest altal
megjeldlt helyet.

A nyestriasztét ugy kell elhelyezni a motortérben, hogy fréccsend viz vagy a szokasos
szennyezd&dés ne kerlljon ra. A késziiléket

vagy lemezcsavarral vagy kabelkotelegel6vel célszerii a karosszériahoz rogziteni a

motortéren belll. Arra nagyon lgyeljiink, nehogy a LED villan6fényt [e] valami
eltakarja.
A beszerelés kdzben ne feledje kivenni a biztositékot a plusz vezetéken 1évé hazabol. [

9]. Ugyanis ezzel a biztositékkal megel6zhetd a beszerelés soran a rovidzarlat és az,
hogy On esetleg aramitést szenvedjen a nagyfesziltségl egységek érintése altal.

Az akkumulatorhoz ugy vezesse a készlilék vezetékét [9] (piros szin(), hogy az mindig
elegendd tavolsagra legyen mind a mozgd/forgd, mind pedig a forré alkatrészektdl, mint
példaul a ventillator, a kipufogd ledmld, stb. Minden vezetéket rogzitsen gyorskotézével
is.

Ha ezzel végzett, akkor kdsse ra a piros szinii vezetéket [9] a jarmi akkumulator
plusz pélusara, a barnat [9] pedig a negativra.

A sziirke szinli vezetéket [°] (15.sz. kimenet) mindig az akku kapcsolt pluszra (pl.

gyujtaskapcsold, autoradid) kosse. A készilék felismeri, ha levesszik, ill. raadjuk a
gyuijtast. Ett6l figgéen automatikusan kapcsol be-, vagy ki.



FONTOS TUDNIVALO: Amennyiben az On autéjanak van CAN/BUS csatlakozoja, akkor
a sziirke szinli vezetéket kdsse ra a 15.sz. biztositék kimenetre.

Ha a 15. sz. aljzat nem miikddik vagy egyszeriien csak nem lehet rakétni, akkor keressen
a motortérben egy rezgésmentes helyet és oda szerelje fel a késziiléket. A motor altall
keltett rezgések ugyanis lekapcsolhatjak a késziiléket. Amikor On leveszi a gyuijtast,
akkor a készulék mintegy 60 mp mulva automatikusan bekapcsol (kapcsol6 automatika).

A motortérben azokra a helyekre célszer(i a nagyfesziltségii lapkakat [o] felszerelni,
ahol a nyest nagy valészinliséggel elhalad és hozzajuk érhet. Ugy tervezték, hogy
univerzalisan régzithessék a motorkerékparon beliil csavarokkal, kabelkotegelokkel vagy
mas régzitéanyagokkal. A jel6l6 szinek gyors felismerést tesznek lehetévé a motortérben
végzett javitasi vagy ellenérzési munkak soran.

A nagyfesziiltségii egységek felszerelése soran tartsa be az alabbiakat:

« A beépitési helyeket ugy kell megvalasztani, hogy a modulok érintkezési palyai ne
lehessenek erésen szennyezettek és ne legyenek kitéve allandé nedvességnek. Ez
szivargasi aramot generalhat, amely rovidzarlathoz és igy a nagyfesziltség
elmaradasahoz vezethet.

Ugyeljen arra, hogy a vezetékek ne fussanak mozgé vagy forré alkatrészek kozelében.
A modulok érintkezési fellletei nem érhetnek hozza a jarmi karosszérigjanak
vezetbképes alkatrészeihez, és elegendd szabad térrel kell rendelkeznilik. biztosan nem
fordulhat el6, hogy szikrat hiizna egy lapka és az aut6 elektronikajaval, hisz a rajta 1évo
400 +/- 50 Volt fesziiltség max 0,7 mm nagysagu szikrat tudna gerjeszteni. Ha a késziilék
legaldabb 5 mm-re van az auté mas elektronikus berendezéseitél, akkor egyéb, ilyen
jellegli veszélyhelyzet sem alakulhat ki.

Figyelem! Kérjiik, hogy a motortérben jol lathaté moédon ragassza ki
csomagban lévé sarga szinli matricat,pl. a levegésziiré hazra, vagy magara
a nyestriasztora.

« Ugy torténik a késziilék lizembehelyezése, hogy megnyomja a bekapcsolé gombot. Ha
j6 az elektromos bekotés, akkor a vorés [o] és a fehér 2 LED is elkezd vilagitani.

« A vorés LED [e] kb. 22 mp-ként felvillan, ez azt jelenti, hogy a késziilék az allatok
riasztasara szolgald hangokat (ez a riaszt6 frekvencia) bocsat ki. A fehér LED csak az
egyik lapka megérintése utan lathaté haromszori felvillanas eredményeként aktivalodik,
ezzel tdmogatja a késziilék riaszt6 funkcidjat.

Megjegyzés: A Gardigo Marten Shock Profi késziilék automatikusan kikapcsol, ha az autd
akkumulatora kb. 11 V ala esik,



ezzel megakadalyozza a nyestriaszté készllék mélykisiilését. Amikor a késziilék ,Car-
Battery-Controll* (CPC) funkcidja aktivalodik, a Nyestriasztd készllék mar tzemen kiviil
van, ezzel is kiméli a aut6 akkujat. Amennyiben az auté akkujanak fesziltsége (csere, vagy
feltdltés utan) eléri, vagy meghaladja a 11 Volt-ot, akkor a Nyestriasztd késziilék ismét
bekapcsol.

Figyelem! Nagyfesziiltség! A motortérben valé szerelés el6tt feltétleniil

A valassza le a késziiléket az akkurol, vagy kapcsolja ki a gombbal. Ezutan
varjon legalabb 3 percet, amig a nagyfesziiltségii részegységek fesziiltsége
lecsokken!
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Miiszaki adatok

Aramellatas: 12 V DC (a gépkocsi akkumulatorarol)

Atlagos aramfelvétel: 30 mA

Teljesitmény: 0,42 W

Biztositék: 1 A kiilsé

Hangnyomas: kb. 85 dB

Hangfrekvencia: kb. 12—-24 kHz +/- 10 %

A hanghatas bekapcsolasi idétartama: kb. 22 mp +/— 4 mp

A hanghatas kikapcsolasi id6tartama: kb. 22 mp +/— 4 mp
Nagyfesziiltségli modulok szama: 4 db

Fesziiltség a lapkakon: 400 V DC +/- 50 V DC

A nagyfesziiltség lecsengése (kikapcsolt késziiléknél): max. 60 mp
LED flash villogé: 3-szoros, a nagyfesziiltség bekapcsolasat kdvetéen
Visszajelz6 lampak: vords LED vilagit a riaszté hangok kibocsatasakor
Erintésvédelem: IP65

Uzemi hémérséklet: —30 °C és + 50°C kdzétt, < 90 % R.H.

Tarolasi hémérséklet: —30 °C és + 50°C kozétt, <90 % R.H.

Altalanos informaciok

N

A CE megfeleléség igazolasa megtortént, az erre vonatkozo nyilatkozatok a gyarténal
talalhatok.

Biztonsagi és engedélyezési okokbdl nem megengedett a késziilék atépitése és/vagy
atalakitasa, vagy szakszer(itlen hasznalatanak lehetévé tétele.

Figyelembe kell venni, hogy az lizemeltetési vagy csatlakozasi hibak, illetve a hasznalati
utasitas figyelmen kiviil hagyasa altal okozott karok kiviil esnek



a Gardigo hataskorén, igy az ezekbdl szarmazé hibakért nem vallalhat felelésséget. Ez
a kitétel akkor is érvényes, ha a késziiléken valtoztatasokat vagy javitasi probalkozasokat
végeztek, vagy idegen alkatrészeket hasznaltak fel, vagy az anyagi kart mas modon
tortént hibas kezelés, gondatlan banasmdd vagy helytelen hasznalat idézte el. Minden
ilyen esetben érvényét vesziti a jotallas.

Ha van olyan haziallat a késziilék kozelében, amely esetében kivanatos, hogy a
késziilék ne zavarja, akkor inkabb kapcsolja ki a késziléket.
* Ha a késziilék elszennyez6détt, tisztitsa meg egy nedves kendével.

8. Jotallas

A garancialis kotelezettség az Osszes olyan hidnyossag megsziintetésére vonatkozik,
amely kifogasolhaté alapanyag felhasznalasa vagy gyartasi hiba kovetkeztében
keletkeztek. Mivel a Gardigo cégnek nincs befolyasa a szakszerd felszerelést vagy kezelést

illetéen, ezért természetesen csak a készlilék telj &gért és a kifoga

1 tulajdonsagaiért
véllalhat felelésséget. A Gardigo cég nem vallal sem szavatossagot, sem felel6sséget a
készilékkel 6sszefliggd anyagi karokért vagy kovetkezményes karokért. Ez a kitétel akkor
is érvényes, ha a késziiléken valtoztatasokat vagy javitasi probalkozasokat végeztek, vagy
idegen alkatrészeket hasznaltak fel, vagy az anyagi kart mas maédon tortént hibas kezelés,
gondatlan banasmaod vagy helytelen hasznalat idézte el6.

Szerviz forrédrét: Tel. 00 53 02 9 34 87 88 Gardigo csapat

Tilos elektromos és elektronikus késziiléket a
— haztartasi szemétbe tenni!
Tilos a hasznalt késziiléket a normal haztartasi hulladékba tenni, ehelyett elektromos

és elektronikai hulladékok gyijt6helyén ujrahasznositas céljabdl le kell adni. A
terméken, a hasznalati Utmutatén vagy a csomagolason elhelyezett jelkép erre utal.
A felhasznalt anyagok jeldlésiknek megfeleléen djrahasznosithatéok. A hasznalt
készllékek ujbdli felhasznalasaval, alapanyagaik értékesitésével, vagy a
hasznositdés mas formaival On is nagymértékben hozzajarul kérnyezetiink

védelméhez. Lakohelye oOnkormanyzatatdl kérjen felvildgositast az aktualis

hulladékgy(ijté telepekkel kapcsolatban.




