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Hasznalati utmutaté
VC-SL16000 napelemes powerbank

Rend. sz.: 2377923

Rendeltetésszerii hasznalat

A késziilék hordozhaté pétakkumulatorként szolgal, és mobil készillékek (pl. tabletek,
okostelefonok, MP3-lejatszok, digitalis kamerak, stb.) akkumulatoranak a feltéltésére
alkalmas.. A fix beépitésl belsé akkumulatort USB-portrél vagy a napelemtablaval lehet
feltdlteni. A késziléknek toltottségi allapot jelzje és egy LED-fényforrasa van.

A termék por- és vizalld IP67-nek megfelelden. Ha a boritdsa megfeleléen le van zarva, a
termék rovid ideig aldmerithetd (max. 30 percig max. 1 méter mélyen). A termék Utésalld.
Biztonsagi és engedélyezési okokbdl tilos a terméket atalakitani és/vagy modositani.
Amennyiben a terméket a fentiektdl eltérd célra hasznalja, az ténkremehet. A szakszeriitlen
hasznélat rovidzarhoz, tlizhdz és tovabbi veszélyekhez vezethet. Olvassa at gondosan, és
Orizze meg a haszndlati Utmutatot. A terméket csak a hasznalati utmutatéval egyiitt adja
tovabb.

A termék megfelel a torvényi, nemzeti és eurdpai kdvetelményeknek. Az 6sszes el6forduld
cégnév és termék megnevezés a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szillitas tartalma

« Napelemes t6It6, Powerbank

« USB kabel 0
« Karabiner E.

« Hasznalati utmutatod

A legujabb hasznalati utmutaték
Téltse le a legfrissebb hasznalati Utmutatokat a www.conrad.com/downloadsweb-oldalrél, vagy
szkennelje be az ott talélhaté QR-kddot. Kévesse a web-oldal Utmutatésait.

A szimbdlumok jelentése

A haromszogbe foglalt felkialtdjel az Utmutaté olyan fontos tudnivaléira hivja fel a
—_— figyelmet, amelyeket feltétlendl be kell tartani.
A nyilszimbolum mellett kiilonleges tanacsokat és kezelési tudnivalokat olvashat.

Biztonsagi tudnivalék
Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a hasznalati itmutatot, kiilonos
tekintettel a biztonsagi tudnivalokra! Az ebben a hasznalati utmutatéban
& szerepld biztonsagi el6irasok és a szakszerii hasznalatra vonatkoz6 adatok
figyelmen kiviil hagyasabol ered6 személyi sériilésekért/ anyagi karokért nem
vallalunk felelésséget. A fentiecken tGlmenden érvényét vesziti a
szavatossag/jotallas is.
a) Altalanos informaciok
+ Ez a késziilék nem valo gyerek kezébe. Tartsa tavol gyermekektdl és
héziallatoktol.
+ Ne hagyja a csomagoléanyagot szabadon hozzaférhet helyen, mert
kisgyermekek szamara veszélyes jatékka valhat.
+ Ovja a terméket szélsdséges homérsékletektdl, erds razkodasoktol, éghetd
gazoktol, gozoktdl és olddszerektdl.
+ Atermék csak akkor vizalld IP67 szerint, ha minden lefedése korrekttil le van
zéma.

+ Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

+ Ha a biztonsagos hasznalat mar nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a
hasznalatbol, és akadalyozza meg, hogy valaki véletlenil ismét hasznalatba
vegye azt. A biztonsagos hasznalat mar nem lehetséges, ha a termék:

- lathatd sériilést szenvedett,
- mar nem mikddik rendeltetésének megfeleléen,
- hosszabb iddn keresztiil kedvezétlen kdrilmények kozott volt tarolva, vagy

- a szallitas soran jelentds igénybevételnek volt kitéve.
+ Tartsa be azoknak a készilékeknek a hasznalati Utmutatoiban és biztonsagi
eldirasaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a késziiléket csatlakoztatja.

& + Figyelmeztetés a LED fényével kapcsolatban:
- Ne nézzen bele a LED-fénysugarbal

- Ne nézze a LED-et kdzvetlendl, vagy optikai eszkozokkel!

+ Amikor hideg helyr8l meleg helyiségbe viszi a késziiléket, soha ne hasznalja
azonnal. Az ekkor keletkezé kondenzviz adott esetben tonkreteheti a késziiléket.
A termék csatlakoztatdsa és bekapcsolasa elétt hagyja, hogy a termék
felmelegedjen a kdrnyezeti hémérsékletre. Adott esetben ez tobb 6raig eltarthat.

+ Ne mikodtesse a késziiléket feligyelet nélkil!

+ A készilék miikodés kézben felmelegszik. Gondoskodjon megfeleld
szellézésrol. A késziilékhazat nem szabad letakami!

+ Gondoskodjon arrél, hogy a vezeték ne legyen becsipddve, megtorve és éles
szélek se sértsék meg.

+ Hideg és szaraz helyen tarolja a késziiléket, amikor nem hasznalja.

+ Forduljon szakemberhez, ha kétségei tdmadnak a készilék mikddésével,
biztonsagos hasznalataval vagy csatlakoztatasaval kapcsolatban.

+ A karbantartasi, beallitasi és javitasi munkakat kizarolag szakemberrel vagy
szakmiihellyel végeztesse.

+ Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a hasznalati Gtmutatéban nem
kapott valaszt, fordulion a miszaki vevészolgalatunkhoz vagy mas
szakemberhez.

b) Akku

+ A késziilék fixen beépitett akkumulatorral rendelkezik, amelyet nem lehet
cserélni.

+ Ne tegye ki sériilésnek az akkumulatort. Az akkumulator hdzanak a sériilése
robbanas- és tlizveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulator kiilsé kdpenye jelentésen
kilénbdzik a hagyomanyos elemek/akkuk (pl.(pl. az AA- vagy AAA-méretliek)
burkolatatél eltéréen nem vékony lemezbél all, hanem csak egy igen érzékeny
mianyagféliabél.

+ Ne zarja révidre az akkumulator pélusait. Ne dobja tlizbe az akkumulatort, ill. a
terméket. Tiiz- és robbanasveszély all fenn!

+ Akkor is rendszeresen toltse fel az akkumulatort, amikor nincs szlksége a
készilékre. Az alkalmazott akkumulatortechnikdnak kdszonhetéen nem
szlikséges az akkumulator elézetes kisitése.

+ Ne hagyja felligyelet nélkiil a toltés alatt [évé akkumulatort.
+ Toltés kdzben a kész(ilék hdalld felileten legyen elhelyezve. Toltés kdzben az
akkumulator bizonyos mértéki melegedése normalis jelenség.

Kezel6elemek
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1 Fil a karabinerhez

2 LED-l&mpa

3 USB kimenet (OUTPUT 1)

4 USB bemenet és -kimenet
(TYPE-Cw INPUT & OUTPUT)

5 Toltottségi allapot jelzd

6 Be-/kikapcsold gomb

7 USB kimenet (OUTPUT 2)
8 Napelem panel



Bels6 akku feltoltése

N

A belsé akkumulatort az elsd alkalmazas el6tt toltse fel teljesen.
Toltés el6tt gy6zddjon meg arrél, hogy az USB-aramforras elegendd aramot tud-e
szallitani, mert kiildnben kérosodhatnak a készilékek.

Az akkumulator toltéséhez soha ne hasznaljon tapegység nélkiili USB-portot (ilyen
példaul a szamitogép, a tasztatlra vagy egy USB-hub USB-portja), mivel ezek nem
biztositanak elegendd aramot a toltéshez.

Ha a terméket az USB csatlakozon keresztiil tolti, ligyeljen arra, hogy ne érje
napfény a napelemet. Ha ezt nem tartja be, a belsé akku tilmelegedhet.

Gyéz6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott késziilékeknek csatlakozasi értékei a
készilék csatlakozasi értékeivel megegyeznek (Id. Mliszaki adatok).

Ne zarja rovidre az USB kimeneteket.

a) USB
+ Fogja meg az egyuttszallitott USB kabelt és csatlakoztassa az USB-C dugéval ellatott
végét a termék (TYPE-Cm INPUT & OUTPUT) (4) USB bemenetéhez és -kimenetéhez.

+ Ezutan a masik végén talalhaté USB dugét csatlakoztassa egy megfeleld USB-s
tapellatashoz.

+ Toltés kdzben villog a tdltottségi allapot kijelzése (5).

0-25% 25-50% 50-75% 75-99% 100 %

allandéan allandéan

1.LED kéken villog  &llanddan kék allandoan kék  kék kék
allandéan allandéan

2.LED ki kéken villog allandoan kék  kék kék
allandéan allandéan

3.LED ki ki kékenvillog  kék kék
allandéan

4.LED ki ki ki kéken villog kék

— Az1.LED kozvetlenil a be-/kikapcsold mellett van.
A 4. led kdzvetlenil a fiil mellett van.

+ Amint a bels6 akku teljesen fel van toltve, a LED kialszik.
+ Amint a belsé akkumulator teljesen feltéltddott, valassza le a késztiléket az USB-
Morrésrc’)l. A késziilék ezzel hasznalatra kész.
Ha a késziiléket csak ritkan haszndlja, ajanljuk, hogy harom hénaponként teljesen
toltse fel a belsé akkumulatort, hogy a maximalis teljesitményét megérizze.
Napelem panel
A napelemtabla kizarélag csak szikkségaramforrasul szolgal, ha nem all
& rendelkezésre halézati eredetd toltéaram.
Ha a napelemtablat hossz id6n at napsiitésnek teszi ki, a napelemtabla
karosodhat.

* Helyezze el ehhez a késziiléket felfelé nézé napelemtablaval (8) kozvetlen napsiitésbe.

—> Anapelemtabla mifényben is képes aramot szallitani.

+ A be-/kikapcsolé mellett 16vé LED zdlden vilagit, ha a belsd akku napelemen keresztil
toltédik.

Mobil késziilékek téltése
. Késije ra a mobil készlléket az egyik USB-kimenetre.

Az dsszes USB kimenet (OUTPUT 1, OUTPUT 2 és TYPE-Cm INPUT & OUTPUT)
max. 3A téltdaramot képes kiadni. Ha tdbb kimenetet hasznal egyszerre, az 6sszes
kimend aram akkor is maximalisan 3A.

A bels6 akkumulatornak teljesen felt6ltétinek kell lennie ahhoz, hogy egyszerre 2
kész(iléket tudjon tSlteni.
+ Amennyiben nem indul el automatikusan a toltés, nyomja meg a be-/kikapcsolét (6).

+ Fellgyelje a toltési folyamatot. Vlassza le az USB-kabelt a késziilékrdl és a hordozhatd
kész(ilékrdl, amint a tltési folyamat befejez6dott.

+ A késziilék kikapcsolasahoz tartsa a be-ki kapcsolot kb. 2 masodpercig nyomva.

—> Ha a ltdttségi allapot 2 %-nal kisebb, a készilék automatikusan lekapcsolodik,
hogy megel6zze a belsé akkumulator tulzott kistitését.

Toltéttségi allapot jelzé
Nyomja meg réviden a be-/kikapcsolét (6) ahhoz, hogy a bels akku toltési szintjét
megjelenitse.

LED-es lampa

a) Vilagitas lizemmad

* Ha be szeretné kapcsolni a LED-es lampat, nyomja meg a be-/kikapcsoldé gombot (6).

+ Nyomja meg ismét a be-/kikapcsold gombot, a kdvetkezd izemmodok kozotti
valtogatashoz:

tartds fény (fényes) — tartds fény (kevésbé fényes) — villogo fény — Ki.

b) SOS iizemmadd

+ Ha aktivalni szeretné az SOS lizemmddot, tartsa lenyomva harom méasodpercig a be-
Ikikapcsolé gombot (6).

+ Nyomja meg ezutan egyszer a be-/kikapcsoléd gombot (6) az SOS izemmad
kikapcsolasahoz.

Karabiner

+ Rakja fel a karabinert az akasztéra (1), hogy a kész(iléket pl. egy hatizsakra régzitse.

+ A késziiléket a karabiner nélkiil is felakaszthatja egy alkalmas kampéra. Gondoskodjon
arrél, hogy a késziilék ne eshessen le.

Apolas és tisztitas

+ Tisztitas el6tt valassza le a késziilékrdl a csatlakoztatott késztilékeket.

+ Semmiképpen ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket, alkoholt vagy mas vegyi oldatot,
mivel ezek a készlilékhazat karosithatjak, vagy akar a készilék mikodését is karosan
befolyasolhatjak.

« Akésziilék belsejében nincsenek On 4ltal karbantartandé alkatrészek, ezért a terméket
soha ne nyissa fel.

+ A késziilék tisztitasara hasznaljon puha, szdszmentes ruhat. Ne nyomja ra ergsen a
torléruhat a hazra, mert ezzel karcolasokat okozhat.

+ A port a készilékrél hosszlszér(, puha és tiszta ecsettel, vagy porszivéval kdnnyen el
lehet tavolitani.

Artalmatlanitas
Az elektronikus kész(ilékek Ujrahasznosithatd anyagok, ezért nem valok a haztartasi
ﬁ hulladék kdzé. A hasznalt készlilék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes
— torveny.l.rendelkezeseket.
Ezzel On eleget tesz a torvényi kotelezettségeinek és hozzajarul a kdryezet
védelméhez.

Miiszaki adatok

Bemeneti feszliltség/aram..................... 5VIDC,3A

Kimeneti fesziiltség/aram................... 5V/DC max. 3,0 A (6sszesen)
TYPE-Cw INPUT & OUTPUT: max. 3 A
Kimenet 1: max. 3 A
Kimenet 2: max. 3 A

AKKU. o LiPo, 16000 mAh
TOlt6Aram........cccocvvvrvererennes 280 mA

Toltési idétartam...........ocoeevereneeninenenns kb. 10 6ra USB-n keresztiil
SzinhGMErséklet.........cooovvrivrininiiecreiens 9000 - 12000 K
Védettség IP67

Uzemi-ftarolasi hémérséklet............ 0..+45°C

Méret (Hx Sz x Ma).......cocovvverrireren. 166 x 82 x 22 mm
SOt 356 g
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