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Come da figura
E la variante ideale a relé per 'automazione industriale per
la separazione dei segnali d'ingresso e d'uscita.
Con la RIDERSERIES si possono commutare alte potenze
con sicurezza.
Si possono inserire semplicemente relé normalmente in
commercio e LED di indicazione mentre le leve di tenuta e
sgancio offrono una tenuta sicura.

Dati generali per I'ordinazione

Tipo SCM MARK

Nr.Cat. 8694370000

Versione RIDERSERIES RCM, Etichetta
GTIN (EAN) 4032248366057

CpPz 10 Pezzo
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Dimensioni e peso

Peso netto 06¢g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70°C Temperatura d'esercizio , min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 85 °C Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C

Umidita

40°C/93% umidita rel.,

Temperatura d'esercizio

senza condensa -40°C..70°C
Temperatura di magazzinaggio -40°C..85 °C
Dati generali
Colori bianco
Classificazioni
ETIM 5.0 EC002586 ETIM 6.0 EC001288
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-40-06-29
eClass 9.1 27-40-06-29
Approvazioni
Omologazioni
ROHS Conforme
Downloads

Dati ingegneristici

WSCAD, EPLAN
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