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STABILA Messgerdte
Gustav Ullrich GmbH

P.0.Box13 40 /D-76851 Annweiler
Landauer Str.45 / D-76855 Annweiler

@ +49 6346 309 -0
+49 63 46 309 - 480

@ info@stabila.de

@ www.stabila.com
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On /Off con test automatico
del display

Selezione del tipo di
funzionamento

Per IN/FT nella modalita di
visualizzazione a frazioni: precisione
massima di misurazione = 1/8" ~ 0,5°
Memorizzazione del valore misurato HOLD
= Fissazione del valore attuale

Nuovo riferimento di misurazione REF
= Scelta libera della posizione
zero di riferimento

MODE *

opzione

Segnale acustico on/off

PO

Dispositivi per la facilitazioneA
dell’orientamento:

ottici - acustici

Sostituzione delle batterie

Avvertenza:
Nel caso non si usi to strumento per
periodi prolungati, estrarre la pila!

@ Capovolgimento automatico del contenuto del %
display nelle misurazioni in posizione ribaltata

Regolazione del tempo di spegnimento @
Impostazioni di fabbrica: 14 min

1

20ra ?

-V

- prima dell’inizio di ogni operazione
- orientamento orizzontale con la livella

Verifica della precisione: * Taratura CAL
2. Taratura automatica
per differenze » 0,05° nuova taratura
Messaggi d’errore:

6.1 Aggiustaggio

1. Orientamento orizzontale con la livella

3. Fine del processo di taratura = oK

= vibrazioni durante la taratura

-> riaccendere 'apparecchio

= Angolo > 1° rispetto alle impostazioni di
fabbrica --> ricominciare dal punto 1

6. Controllo della calibratura

6.2 Le livelle a bolla senza bolla verticale devono

L'impostazione selezionata rimane memorizzata
dopo lo spegnimento dell’apparecchio

essere appoggiate ad una superficie verticale,
p.es. gli infissi di una porta.

STABILA garantisce lo strumento come privo di difetti di materiale e di
fattura per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto. STABILA riparera
o sostituira, a proprio arbitrio, qualsiasi parte difettosa segnalata entro
il periodo di garanzia. STABILA non si assume ulteriori responsabilita.
La garanzia non sara riconosciuta nel caso in cui ci siano evidenti segni
di negligenza, errato uso, incidente (per esempio cadute, utilizzo con
voltaggi non conformi, utilizzo di sorgenti di corrente inadeguate) o di
qualsiasi tentativo di riparare il prodotto da parte dell'acquirente o di
terzi non autorizzati.

La garanzia & esclusa inoltre per fenomeni di naturale usura o piccoli
difetti senza sostanziali conseguenze sul funzionamento dello
strumento. Per far valere i propri diritti di garanzia consegnare al
proprio rivenditore lo strumento e il certificato di garanzia compilato.
Eventuali costi di trasporto sono a carico dell'acquirente.

Istruzioni per l'uso

Ci siamo sforzati di spiegare le
caratteristiche e il
funzionamento dello strumento
nel modo piti semplice
possibile. Se tuttavia doveste
avere ancora dei dubbi

o domande di qualsiasi genere
potete sempre contattarci
telefonicamente al numero:

+49 6346 309-0

Programma di riciclaggio per
i nostri clienti della UE:

In conformita alla normativa WEEE,
STABILA offre un programma di
smaltimento dei prodotti elettronici
fuori uso. Per ulteriori informazioni
consultare il sito:

Dati tecnici

Precisione di misurazione :
Modulo elettronico
0°+90°:

1°....89°:

Livella a bolla d’aria:

In posizione normale:
Misurazioni in posizione ribaltata:
Tensione d’esercizio:
Batterie:

Durata batterie:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di
immagazzinaggio:

Salvo modifiche tecniche.

+49 6346 309-0
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0,5 mm/m =0,029°
0,75 mm/m = 0,043°
1,5V

2x AAA, Micro,LRo3
40 ore

-10 °Ca +50°C
-20°Ca +65°C

0,05°
0,2°
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Ergdnzung zur Garantieerkldarung: Die Garantie gilt weltweit.

Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.

Complément a la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validita mondiale.

Ampliacién de la declaracién de garantia: La garantia tiene validez en todo el mundo.
Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.

Acrescento da declaragdo de garantia: A garantia é valida em todo o mundo.
Supplement til garantierkleeringen: Garantien gjelder i hele verden.

Takuuilmoituksen tdydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
Supplement til garantierklaering: Garantien gaelder internationalt.
Komplettering till garantiforklaring: Garantin galler i hela varlden.
Garanti beyanina ek: Garanti, diinya genelinde gecerlidir.

Doplnéni k prohlaseni o zaruce: Tato zaruka plati po celém svété.

Doplnok k vyhlaseniu o zaruke: Tato zaruka plati celosvetovo.

Uzupetnienie oSwiadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiazuje na catym Swiecie.
Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.

A garancianyilatkozat kiegészitése: A garancia vilagszerte érvényes.
Supliment la declaratia de garantie: Garantia se aplica la nivel mondial.
[lononHeHne K rapaHTUAHOMY 3asaBNeHUI0 [apaHTUA JeCTBYET N0 BCEMY MUPY.
Garantijas saistibu papildinajums: 51 garantija ir sp&ka visa pasaule.

Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.

Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
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