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Codice art. 151

Articolo Kabelgliss

400 ml

Costante dielettrica a 25°C 2,8 (zw 0,5 und 100 kHz)
Resistenza specifica di attraversamento a 25°C 1 * 1015 Ω
Range di temperatura -50 bis +200°C

Conservazione/durata
2 anni, se correttamente conservato.                                                                                               
Smaltire la confezione nella raccolta differenziata, svuotata del prodotto residuo. 

Viscosità 1.000 mm²/s
Conduttività termica 0,16 W/K m
Rigidità dielettrica a 25°C 12 kV/mm

Colore incolore, trasparente
Densità a 25°C 0,97 g/cm³

Proprietà fisiche

Confezioni

Descrizione del prodotto/vantaggi
KABELGLISS è un agente lubrificante di alta qualità che consente di inserire senza fatica cavi e fili nei 
tubi per installazioni elettriche. KABELGLISS non si secca, non si attacca, è idrorepellente e pertanto è 
indicato anche come barriera contro l'umidità. 
KABELGLISS è stabile in un ampia gamma di temperature da -50° C a +200° C, non intacca le materie 
plastiche e materiali da costruzione e non è tossico.
KABELGLISS è stato appositamente sviluppato come agente lubrificante atto a migliorare l'inserimento 
di cavi e fili. Grazie alla sua cannula particolarmente lunga, KABELGLISS può essere spruzzato sulle 
pareti interne dei tubi per impianti. KABELGLISS presenta un'ottima compatibilità chimica e non 
corrode i materiali elettrici di uso comune.

Istruzioni per l'uso
La prolunga flessibile fornita in dotazione ( 70 cm) può essere facilmente inserita nell'ugello erogatore e 
agevola l'applicazione di KABELGLISS anche nei tubi per impianti più lunghi. 
Elimina l'attrito, pertanto i cavi e i fili possono essere facilmente inseriti anche nei tubi e nelle canaline 
più lunghi.
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