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 Ciabatta in alluminio DIGITUS con interruttore, 7 prese 4016032266402DN-95402

  

 

   

Potenza nominale: 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz 7x presa CEE 7 / 4, interruttore  

Le unità di distribuzione energetica DIGITUS® sono la soluzione per i server o network cabinet da 19". Ottimizzato per il 

montaggio su rack con 220-240V 50-60 Hz, il DIGITUS® PDU offre la migliore performance insieme a un’efficienza 

qualificata. I materiali di fissaggio per 19” garantiscono una chiusura ottimizzata sul profilo delle guide dei cabinet. I PDU 

possono essere montati in modo orizzontale o Verticale ed è possibile, a seconda del cabinet, montarli a faccia in su o in 
giù.  

 
 

l  7 Prese 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W

l  Profilo in alluminio

l  Prese girate di 35°

l  Interruttore luminoso - protetto contro lo spegnimento accidentale

l  2 fissaggi in metallo inclusi

l  Cavo: 2m H05VV-F 3G1,5mm²

l  Spina Schuko ad angolo retto con doppia messa a terra
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 Ciabatta in alluminio DIGITUS con interruttore, 7 prese 4016032266402DN-95402

 

Paese di origine: Tuerkei  

 Logistica
Numero 

(pz) 

Peso 

(kg) 

Profondità 

(cm) 

Larghezza 

(cm) 

Altezza 

(cm) 
cm³ 

Cartone di unità di confezione 20 21,00 51,00 49,50 41,50 104766,75 

Interno di unità di confezione 1 1,05 6,70 50,00 9,10 3048,50 

Singolo di unità di confezione 1 1,05 6,70 50,00 9,10 3048,50 

Singolo netto senza imballaggio 1 0,00 4,40 48,20 4,40 933,15 

 

 

 

Tipo di imballaggio
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