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Speci�che tecniche:
• Sistema di proiezione LCD TFT /rumore basso /perdita luce bassa
• Lente ottica multichip da rivestimento composito
• Dimensione / distanza proiezione: 32”–176” / 1-5m
• Consumo proiettore / luminosità: 50W / 1800 Lumen
• Rapporto contrasto / colori display: 2000:1 / 16.7M
• Temperatura colore lampada / ciclo di vita: 9000K / 40000 ore
• Correzione: Ottica ±15°

Mini LED Beamer TX-113
Mini proiettore LED portatile con lettore multimediale 

• Proiettore con una potente lampada LED da 1800 lumen
• Mini proiettore con lettore multimediale
• Dimensione proiezione da 32'' a 176''
• Altoparlanti da 2 watt stereo integrati
• Regolazione manuale messa a fuoco
• Ciclo di vita LED lungo 40.000 ore
• Possibilità di connessione con Computer/Notebook, Tablet, 

Smartphone e console da Gaming via AV, VGA, o HDMI
• Riproduzione di Video, Foto e File Audio da USB,
• MicroSD o hard disk esterno
• Utilizzabile con telecomando

• Frequenza audio 2x 2W 
• Rumore della ventola: Max. 54dB
• Ingresso AV (1. OVp-p +/–5%)
• Ingresso VGA (800x600@60Hz,1024x768@60Hz)
• Ingresso HDMI (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
• Risoluzione nativa: 800x480 Pixel
• Uscita cu�e
• Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, 

DIVX, VOB, M-JPEG
• Musica: WMA, MP3, M4A(AAC)
• Foto: JPEG, BMP, PNG
• USB max. 128GB / scheda MicroSD max. 128GB (min. 

Class6) (non incluso)
• Hard disk esterno max. 500GB (non incluso)
• Alimentazione CA ~100V-240V 50/60Hz
• Peso / Dimensioni: 1014g / (L) 20,4 x (P) 15,0 x (H) 8,6cm

Compatibilità:
Videocamera digitale, TV box, PC/Notebook, Smartphone, 
Console da gaming

Contenuto della confezione:
Technaxx® Mini LED Beamer TX-113, 1x cavo segnale AV,  
1x Telecomando, 1x cavo HDMI, 1x Cavo di Alimentazione, 
Manuale Utente
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