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Speci�che tecniche:
• Uscite (morsetti) di Jump Starter da 12V per avviare un’auto
• Corrente di avviamento 200A / Corrente di picco 400A
• Tensione di ingresso: a casa 15V/1A, 5V/2A, in un’auto 

12V/1A
• Uscite (porte USB): 5V/2.4A, ricarica rapida (5V/2.4A, 9V/2A), 

12V/10A (solo spinotto)
• Ingresso/Uscita dei morsetti della batteria: 

CC 11,1V–12,6V / 400A
• Batteria ricaricabile incorporata 12000mAh ai Li-polymeri 

totale 11,1V / 41,07Wh (reale)
• Tempo di ricarica della batteria ~3–6 ore
• Competamente carico: può essere usato ~20x, carica 

iPhone X/8 ~3x & Galaxy S8/S9 ~3,5x
• Temperatura operativa –10°C �no a +40°C
• Peso / Dimensioni: 400g / (Lu) 16,2 x (La) 8,5 x (A) 3,0cm

Contenuto della confezione:
Jump Starter 12000mAh TX-120, Morsetti con cavo, Cavo di 
ricarica Micro USB, Presa accendisigari con spinotto cavo, 
Adattatore per accendisigari, Adattatore presa per la casa, 
Manuale d’istruzione

Jump Starter 12000mAh TX-120
Aiuto per avviare la batteria dell'auto

• Powerbank 3-in-1: Avviaore per batteria dell'auto, Ricarica (p.es. 
Smartphone/tablet/PC/ecc.) & Luce di emergenza 

• Jump Starter: auto diesel con motore �no a 2L, auto benzina 
con motore �no a 4L 

• Luce di emergenza integrata (3 e�etti di luce) 
• Protezione da sovraccarico/sovrascarica, protezione con 

fusibile & da collegamenti invertiti
• Batteria di 12000mAh ai polymeri di litio
• QC 3.0 ricarica rapida
• 2x uscite USB per la ricarica simultanea di due dispositivi 
• Alimentazione tramitte adattatore per accendisigari di 12V
• Dimensioni ideali per l'inserimento nel vano portaoggetti 

anteriore interno 
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