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• Videocamera time-lapse a batteria per interni ed esterni
• Ideale per registrazioni time-lapse in cantieri o monitorare 

la crescita delle piante (giardino, frutteto), per riprese 
esterne, monitoraggio per la sicurezza, ecc.

• Registrazioni time-lapse a colori durante il giorno; 
Registrazioni time-lapse notturne con elevata luminosità 
aggiuntiva tramite LED integrato (portata ~ 18m)

• Funzioni: foto time-lapse, video time-lapse, foto o video, 
fermare il movimento

• Scheda MicroSD** �no a 512GB (**non inclusa)
• Classe di protezione della camera IP66 (resistente alla 

polvere & agli spruzzi d'acqua)

Speci�cazioni tecniche:
• Sensore d'immagine: CMOS 1 / 2,7” 2MP (luce bassa)
• Lente: f=4mm, F/NO1.4, FOV = 110°, �ltro IR automatico
• Risoluzione video: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps
• Risoluzione foto: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
• Formato del �le: JPEG/AVI
• Esposizione: 3.0 EV ~ -3.0 EV in incrementi di 1.0EV
• Lunghezza video: 3 sec. - 120 sec. programmabile
• Intervallo temporale: Personalizzato: 3 secondi �no a 24 ore; 

Lun-dom
• Alimentazione12 batterie AA* (*incluse); alimentatore esterno 

DC6V/1A** [**non incluso nella confezione]
• Lingua del dispositivo: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
• Temperatura di funzionamento: -20°C �no a 50°C
• Peso e dimensioni: 378g (senza batterie) / (L) 12,5 x (L) 8 x (A) 15cm

Contenuto della confezione:
Videocamera in FullHD Time-lapse TX-164, cavo micro USB, cintura 
di montaggio, corda, sta�a a parete, Sta�a di �ssaggio, 3 viti e 3 
tasselli, 12 batterie AA, Manuale d’istruzione
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Microfono e altoparlante incorporati Classe di protezione IP66Durata 6 mesi  Archiviazione MicroSD 

Foto (1920x1080) Campo visivo 2MP 11001080P Funzionamento con batterieDisplay TFT a colori  2.4”


