
Mat. PVC, cadmiumvrij

Kleur Zwart (BK)

Gebruikstemp. -65 °C tot +105 °C  

Brandbaarheid UL94 HB

Randbescherming

271

3.4K a b e l b e s c h e r m i n g s s y s t e m e n

Artikelnr. Type
Breedte

(W)
Breedte

(W2)
Breedte

(W3)
Breedte

(W4)
Hoogte

(H)
Hoogte

(H2)

800-00004 SM1 5,0 1,0 1,8 4,2 6,3 4,9

800-00001 RA1 6,4 2,4 – – 7,1 5,6

800-00200 PS1 1,2 0,6 – – 5,0 3,15

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

EdgeGuard-randbescherming.

Toepassing

EdgeGuard dient ter bescherming van

kabels die langs gedeeltes met scherpe 

randen moeten worden geleid. EdgeGuard

is bovendien een attractieve oplossing om

plaatranden mee te bekleden.

EdgeGuard-randbescherming
Hoofdkenmerken

EdgeGuard wordt vervaardigd van flexibele

PVC en is gemakkelijk te verwerken.

SM1 RA1 PS1

�

Materiaalgegevens

Technische specificaties


