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B u n d e l -  e n  b e v e s t i g i n g s b a n d e n

Mat. Thermoplastisch Polyurethaan (TPU)

Kleur Zwart (BK)

Gebruikstemp. -40 °C tot +85 °C

Brandbaarheid UL94 HB

Artikelnr. Lengte (L)
Breedte

(W) Max. Ø
Min. span-
kracht (N) Inhoud

115-07190 180 7,0 45,0 57 16

115-07270 260 7,0 79,0 57 12

115-11270 260 11,0 55,0 123 8

115-11350 340 11,0 90,0 123 6

115-28590 580 28,0 150 360 3

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Nu met tweede
vergrendeling! De SOFTFIX-familie is, in praktische verpakkingen, in kleine 

hoeveelheden leverbaar.

De SRT-bundelbanden zijn elastisch en veelzijdig inzetbaar.

SRT-Serie / SOFTFIX-familie

SRT-Serie / SOFTFIX-familie
Hoofdkenmerken

Het belangrijkste kenmerk van de SRT-serie

is het materiaal: zacht, scheurvrij thermo-

plastisch polyurethaan. Dit UV- en weersbe-

stendige materiaal zorgt voor een bijzonde-

re bescherming tegen het afknellen van de

bundel. Bovendien kunnen deze bundelban-

den bij een handmatige toepassing makke-

lijk opgerekt worden, waardoor ze perfect

vast komen te zitten.

Toepassing

Alle soorten bundels, met name voor databe-

kabeling in binnen- en buitentoepassingen.

Verder zijn deze heropenbare bundelbanden

uitermate geschikt voor de land- en tuin-

bouw, boomkwekerijen en evenementen.

Materiaalgegevens

Halogeenvrij �

Technische specificaties

Nieuw!


