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B u n d e l -  e n  b e v e s t i g i n g s b a n d e n

Mat. Polyamide 6.6 (PA66)

Gebruikstemp. -40 °C tot +85 °C continu, 
(+105 °C voor 500 h) 

Brandbaarheid UL94 V2

Mat. Polyamide 6.6 hitte bestendig
(PA66HS)

Gebruikstemp. -40 °C tot +105 °C continu, 
(+145 °C voor 500 h) 

Brandbaarheid UL94 V2

Artikelnr. Type
Lengte

(L)
Breedte

(W) Max. Ø
Schotel

Ø
Min. span-
kracht (N)

Gat-
diameter

Plaatdikte
min.

Plaatdikte
max. Materiaal Kleur

150-55610 T18RDP5 110,0 2,5 20,0 13,0 80 4,9-5,1 3,0 4,0 PA66 Zwart (BK)

155-05800 T50SOSFT6E 160,0 4,6 35,0 16,0 150 6,5-7,0 0,75 3,0 PA66HIRHS Zwart (BK)

157-00082 T50SDP6 170 5,0 31,0 22,0 180 6,3-7,1 0,8 7,0 PA66 Naturel

157-01100 T50SDP6 170 5,1 31,0 22,0 225 6,3-7,0 0,8 7,0 PA66HIRHS(S) Zwart (BK)

150-01700 FT220DP7 230 4,7 40,0 16,0 225 6,8-7,2 0,8 5,0 PA66 Zwart (BK)

hersluitbaar

150-55500 REL30SDP6 170 5,0 31,0 22,0 135 6,3-7,0 3,0 7,0 PA66 Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Beproefd design van
een lamelvoet

De bevestigingsbanden T50SDP6 en REL30SDP6 zijn inzetbaar voor grote plaatdiktes tot 7,0 mm.

Bevestigingsband met lamelvoet aan de kop90°-geometrie voor betere passing op het bundelproduct: FT220DP7

Materiaalgegevens

Materiaalgegevens

�

�Halogeenvrij

Halogeenvrij

Deze bevestigingsbanden worden gebruikt

in o.a. de carrosseriebouw, in de elektro-

industrie en in de schakelkastbouw.

Toepassing

Deze bevestigingsbanden zijn aan de kop

uitgerust met een dennenboomvormige

lamelvoet en een schotel. De voet wordt in

het boorgat gedrukt, de lamellen verhinde-

ren het terugglijden van de voet en zorgen

voor een stevige bevestiging. Dergelijke 

voeten zijn speciaal ontworpen voor de

overbrugging van grote plaatdiktes. Hij is

inzetbaar tot 7,0 mm plaatdikte en kan 

ook in blindgaten met schroefdraad worden

toegepast. De schotel dekt het boorgat in

de plaat af en beschermt het tegen vuil en

spatwater. De REL-versie is hersluitbaar.

Hoofdkenmerken

Bevestigingsband met 
lamelvoet aan de kop

Technische specificaties


