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Artikel Kabelgliss

400 ml

Diëlektriciteitsconstante bij 25°C 2,8 (tussen 0,5 en 100 kHz)
Speciale doorgangsweerstand bij 25°C 1 * 1015 Ω

Temperatuurbereik -50 tot +200°C

Opslag / levensduur
Bij een adequate opslag 2 jaar houdbaar.
Verwijder de verpakking na een volledige lediging via de milieustraat.

Viscositeit 1.000 mm²/s
Warmtegeleidingsvermogen 0,16 W/K m
Doorslagvastheid bij 25°C 12 kV/mm

Kleur kleurloos, transparant
Dichtheid bij 25°C 0,97 g/cm³

Fysische eigenschappen

Verpakkingsmaten

Productbeschrijving / productvoordelen
KABELGLISS is een hoogwaardig glijmiddel voor het moeiteloos trekken van kabels en draden 
door elektro-installatiebuizen. KABELGLISS droogt niet uit, plakt niet, is waterafstotend en 
daarom ook geschikt als vochtbuffer. 
KABELGLISS is bestendig binnen een breed temperatuurspectrum van -50° C tot +200° C, tast 
kunststof en constructiematerialen niet aan en is niet giftig.
KABELGLISS werd speciaal als glijmiddel voor het eenvoudiger trekken van kabels en draden 
ontwikkeld. Door het extreem lange spuitrietje garandeert KABELGLISS een probleemloos 
inspuiten van de binnenwanden van installatiebuizen. KABELGLISS heeft een zeer hoge 
materiaalverdraagzaamheid en tast gangbare materialen uit de elektrotechniek niet aan.

Gebruiksinstructies 
De meegeleverde, flexibele verlengingsbuis (70 cm) wordt op de spuitkop geplaatst en 
vereenvoudigt het gebruik van KABELGLISS ook in langere installatiebuizen. 
Door de verlaagde wrijvingsweerstand kunnen kabels en draden zonder problemen ook door 
langere buizen of kabelkanalen worden getrokken.
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