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Artikel Duster BR

200 ml, 400 ml

Vlampunt < 0°C
Materiaalverdraagzaamheid zeer goed
Verdamping compleet

Opslag / levensduur
Bij een adequate opslag 2 jaar houdbaar.
Verwijder de verpakking na een volledige lediging via de milieustraat.

Dichtheid bij 25°C 0,55 g/cm³
Druk 4,8 bar

Fysische eigenschappen

Verpakkingsmaten

Productbeschrijving / productvoordelen
DUSTER BR is een zuiver drukgas voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. 
DUSTER BR is een ultrasterk drukgas voor professioneel gebruik op plaatsen waar stoffige of 
andersoortige vervuilingen op een veilige en betrouwbare manier moeten worden verwijderd. 
DUSTER BR is uitstekend geschikt voor de inzet bij onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.
DUSTER BR is ideaal voor de reiniging en het ontstoffen van apparaten, onderdelen, modules 
en behuizingen. DUSTER BR is met name geschikt voor de inzet op plaatsen die zeer moeilijk 
bereikbaar zijn. Het product is beproefd voor de inzet in de foto-, optische, horloge- en precisie-
industrie. DUSTER BR is tevens onmisbaar voor gebruik bij onderhouds- en 
servicewerkzaamheden in de buitendienst.

Gebruiksinstructies 
DUSTER BR ontplooit meteen een hoge druk en is zeer economisch in gebruik. DUSTER BR is 
chemisch zuiver, laat geen sporen achter en is absoluut olievrij. Daarnaast beschikt DUSTER BR 
over een zeer hoge materiaalverdraagzaamheid en tast kunststoffen en andere materialen niet 
aan. 
Reinig het te reinigen onderdeel met korte spuitstoten. Niet in de buurt van open vuur of hete 
voorwerpen gebruiken. Schakel stroomgeleidende apparaten voor het gebruik uit. Na gebruik 
moet het gas volledig vervliegen. Raadpleeg de reinigingsinstructies van de fabrikant.
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