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Inbetriebnahme
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Stecken Sie den Stecker des 

Die LED`s (1) zeigen den jeweiligen 
Spannungsbereich an: 

 
MID => gelb => 12.9 V - 13 V 
12V => gelb => 12 V - 12.7 V 
LOW => rot => 10 V - 12  V

Sicherungswechsel
1. 
2. 

3. 
4. 

Entsorgung

Bestimmungen.

Technische Daten
Betriebspannung ......................................... 12 V/DC

 .............................
              5 V/DC (USB)
Maximalausgangsstrom ...............................
              500 mA (USB)

 .............. 10 A
Sicherung .................................................... 250 V/ 10 A
Betriebstemperatur ....................................+ 20 bis +40 ºC

 ..................................... <65 % relative Feuchtigkeit, nicht-kondensierend
Abmessungen (Ø x H) ................................. 76 x 66 mm

 ........................................................ 220 g

12V-Verteiler 2+2 USB Version 10/13

Best.-Nr. 85 56 71

Bestimmungsgemäße Verwendung

Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte 
vorbehalten.

Lieferumfang
12V-Verteiler 2+2 USB
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die 
Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, 
übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. 
Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Personen / Produkt

Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

 -
 -
 -

oder 
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

an die das Produkt angeschlossen wird.

warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter 

neue Umgebungstemperatur angepasst hat. 

b) Sonstiges

oder den Anschluss des Produktes haben.
Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem 

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, 
wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.
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Reprinting, also in part, is prohibited. 
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Operation
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Insert the universal cigarette lighter plug to the 
cigarette lighter socket in the vehicle.
The LEDs (1) indicate the respective voltage range: 
High => green => 13 V - 14   V 

 
 

LOW => red => 10 V - 12   V
The cigarette lighter socket (2) can provide 
maximum 10 A current and the USB socket (3) can 
provide maximum 500 mA current. The total current 

than 10 A.

Fuse replacement
1. 
2. 
3. 
4. 

Disposal

Technical data
Operating voltage ..................................................  12 V/DC

 ..........................................  12 V/DC (car cigarette lighter plug)
                5V V/DC (USB)
Maximum output current ........................................  10 A (car cigarette lighter plug)
                500 mA (USB)
Maximum total current consumption ......................  10 A
Fuse .......................................................................  250 V/ 10A
Operating temperature ..........................................  +20 to +40 ºC

 ................................................
Dimensions (ø x H) ................................................  76 x 66 mm
Weight ...................................................................  220 g

12V-Distributor 2+2 USB Version 10/13

Item no. 85 56 71

Intended use

The cigarette lighter socket can provide up to 10A current and the USB socket can provide up to 500mA 

Delivery content
12V-Distributor 2+2 USB
Operating instructions

Safety instructions
Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. 
If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this 
manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. 
Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) Persons / Product

 -
 -
 -
 -

the product.

to the product.

b) Miscellaneous

technical support service or other technical personnel.



Ce mode d‘emploi est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 
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Utilisation
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Introduire la multiprise allume-cigares universelle 

respective: 
High => vert => 13 V - 14 V 
MID => jaune => 12,9 V - 13 V 
12V => jaune => 12  V - 12,7 V 
LOW => rouge => 10 V - 12 V

de courant au maximum, la prise USB (3) peut en 

totale de courant de tous les appareils connectés 
ne doit pas dépasser 10 A. 

Remplacement de fusible
1 
2 

3 
4 

Elimination des déchets

les ordures ménagères.

Caractéristiques techniques
 ............................................................  12 V/DC

Tension de sortie nominale ....................................................  12 V/DC (prise allume-cigares du véhicule)
                   5 V/DC (USB)
Courant de sortie maximal .....................................................  10 A (prise allume-cigares du véhicule)
                   500 mA (USB)
Maximum de consommation totale de courant ......................  10 A
Fusible ...................................................................................  250 V/ 10A
Température de service ............................... .........................  +20 à +40 ºC

 .......................................  
Dimensions (ø x H) ...........................................................  ....  76 x 66 mm
Poids ......................................................................................  220 g

Multiprise à 12 V 2+2 avec raccord USB Version 10/13

Nº de commande 85 56 71

Utilisation prévue

pas 10 A.

propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d’emballage
Multiprise à 12 V 2+2 avec raccord USB

Consignes de sécurité
Lisez le mode d’emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de 
sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données 
dans le présent mode d’emploi pour une utilisation correcte de l’appareil, nous déclinons 
toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la 
responsabilité/garantie sera alors annulée.

a) Personnes / Produit

très dangereux.

 - présente des traces de dommages visibles, 
 -
 -
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

autres appareils connectés à cet appareil.

avant de le mettre en service.

b) Divers
Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de 

atelier spécialisé.



D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld 

 
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van 
techniek en uitrusting voorbehouden.
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Ingebruikname

MID 12V LOW
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Steek de universele sigarettenaanstekerplug in de 
sigarettenaansteker van het voertuig.
De LED‘s (1) geven de respectieve spanning bereik: 
High => groen => 13 V - 14 V 
MID => geel => 12,9 V - 13 V 
12V => geel => 12  V - 12,7 V 
LOW => ros => 10 V - 12 V
De sigarettenaanstekeraansluiting (2) kan max. 
10  A stroom en de USB aansluiting (3) max. 
500  mA stroom leveren. Het totale stroomverbruik 
van alle aangesloten apparaten mag niet hoger 
zijn dan 10 A.

Vervangen van de zekering
1 Trek het apparaat uit de sigarettenaansteker van het voertuig.
2 Open het vak met de zekering door het plastic kapje van de sigarettenaanstekeraansluiting tegen de 

klok in te draaien.
3 
4 

Verwijdering

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor 

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens
Werkspanning ........................................................  12 V/DC

 ..................................  12 V/DC (sigarettenaansteker van voertuig)
                5 V/DC (USB)
Maximale uitgangsstroom ......................................  10 A (sigarettenaansteker van voertuig)
                500 mA (USB)
Maximaal totaal stroomverbruik .............................  10 A
Zekering .................................................................  250 V/ 10A
Werktemperatuur ...................................................  +20 tot +40 ºC
Luchtvochtigheid ....................................................  <65 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

 ................................................  76 x 66 mm
 ........  .........................................................  220 g

12V verdeeldoos 2+2 USB Versie 10/13

Bestelnr. 85 56 71

Bedoeld gebruik
De verdeeldoos dient als uitbreiding op de ingebouwde sigarettenaansteker van voertuigen 
zoals personenauto´s en vrachtwagens. Het voorziet volgende extra aansluitingen: twee 
sigarettenaanstekeraansluitingen en twee USB aansluitingen. De verdeeldoos is zodanig ontworpen dat hij 
in een standaard cuphouder past.
De sigarettenaanstekeraansluiting kan max. 10A stroom en de USB aansluiting max. 500mA stroom leveren. 
Let er op dat het totale stroomverbruik van alle aangesloten elektrische apparaten niet hoger is dan 10A.
De verdeeldoos kan worden gevoed vanuit de 12V sigarettenaansteker. De verdeeldoos mag alleen worden 
toegepast in droge omgevingen zoals binnenshuis en in auto´s. Stel de verdeeldoos niet bloot aan vocht.

toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het 
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als 
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig 
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter 
beschikking worden gesteld.

productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang
12V verdeeldoos 2+2 USB

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. 
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze 
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt 
in dergelijke gevallen de garantie.

a) Personen / Product
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor 
spelende kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge 
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.

ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden 
gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd, 
 - niet langer op juiste wijze werkt, 
 -
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.

hoogte kan het product beschadigen.

die met het product zijn verbonden. 

Het apparaat mag niet meteen worden aangesloten nadat het van een koude naar een warme 
ruimte is overgebracht. Condensatiewater kan het apparaat vernielen. Wacht tot het apparaat 

b) Diversen

van het apparaat.

in een daartoe bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan 


