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2-Wege-Lautsprecherweiche
2 Way Crossover Network
Filtre HP 2 Voies de Puissance
Filtro per Altoparlante a 2 Vie

TECHNISCHE DATEN - SPECIFICATIONS
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Art - Type . 2-Wege-Lautsprecherweiche » 2 Way LC Fraquency Crossover Network
Spulen + Coils ¢ Luft, CUL « Air Core Type
Eingangsieistung « input Power : 60 W max.
Trennfraquenz « Crossover Frequency : 2500 Mz, § dB/Cct,
Frequenzbereich « Frequency Range  : Baf « Woofer 10 - 3000 Hz
Hochton » Tweetar 2500 - 25000 Hz

Impedanz + Impedance DN-1 : 8Q

DN-1/4 : 4Q

ANSCHLUSSPLAN WIRING DIAGRAM
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: Hochtdner » Tweeter

: bipolar » non polar
: gemeinsame Masse » Common Ground
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