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Batterijtester voor de weergave  
van de batterijstatus

–  Voor de controle van alle gangbare batterijen 
(AA / AAA / C / D / E-blok / knoopcellen – kleine 
bouwvorm)

–  Goed af te lezen, driekleurige schaal voor  
de weergave van de gebruiksgeschiktheid van 
batterijen

–  Eenvoudige bediening dankzij variabel  
schuifbare batterijhouder en goed  
toegankelijke behuizingscontacten

– Bedrijf zonder batterij

–  Kleine, compacte bouwvorm – passend  
voor iedere gereedschapskist

– Robuuste, slagvaste kwaliteitsbehuizing

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE

 BatteryCheck 083.005A 4 021563 690022 5

BatteryCheck 
Verpakkingsformaat (B x H x D) 
110 x 235 x 47 mm

Goed af te lezen,  
3-kleurige schaal

Voor de controle van alle gangbare batterijen

TECHNISCHE GEGEVENS
MEETBEREIKEN 
1,5V / 9,0V

BATTERIJTYPES 
1,5V 
AAA, SH16, MN2400, LR03, R03 
AA, HP7, MN1500, UM3, LR6, R6 
C, HP11, MN1400, SP11, LR14, R14, UM2 
D, HP2, MN1399, SP2, R20, UM1, LR20 
LR41, LR43, LR44 

9,0V 
6LR61, 6F22, 6LF22 
PP3, MN1604, 6F22, 006P

AFMETINGEN (B x H x D) 
67 x 110 x 32,5 mm

GEWICHT 51 g

Knoopcel
1,5 volt

Micro AAA
1,5 volt

Mignon AA
1,5 volt

Baby C
1,5 volt

Mono D
1,5 volt

E-blok
9 volt


