
 

 
USB 2.0 Type-C 

DP-multipoortadapter 

 
Productbeschrijving 

De USB-C DisplayPort multipoortadapter laat u toe uw MacBook, 
Chromebook of WindowsPC via een USB-C-poort te koppelen aan een 
monitor of projector en tegelijkertijd een standaard USB-apparaat en 
een laadkabel te koppelen. De USB-C-poort ondersteunt opladen en 
gegevensoverdracht. 
 
 1 x USB 2.0-poort 

1 x Type-C 3.1-connector 
1 x 4K DisplayPort, vrouwelijke uitbreidingspoort 

 Omkeerbaar Type-C interface, plug-in in beide richtingen 
 Brengt high definition-audio en video over vanaf een computer of 

tablet via DisplayPort-displays voor streaming en gaming aan een 
resolutie tot 4k x 2k (3840 x 2160) @ 30 Hz. Ondersteunt ook  
1080p, 720p, 480p 

 Geen extra software vereist 
 



Ondersteunt volgende systemen 

MacBook (USB Type-C) OS X systeem, Chromebook Pixel; 
Windows 10/8.1/8/7 
 

Producteigenschappen 

 Chipset: VL101+FE1.1S 
 Materiaal: Aluminium 
 Afwerking: Anodische oxidatie 
 Kabellengte: 20 cm 
 Afmeting: 51,4 * 80 * 14 mm 
 Gewicht: 80±5g 
 Kleur: Ruimtegrijs 
 Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (35 °F tot 100 °F) 
 Bedrijfsvochtigheid: 20 % RH tot 80 % RH 

 

Inhoud van de verpakking 

 1 x Type-C-naar-USB2.0 DisplayPort Adapter met PD-poort  
(laden & gegevensoverdracht) 

 1 x handleiding 
 

Aansluiting 

Stap 1: Sluit de USB Type-C-aansluiting van de adapter aan op 
apparaten die USB Type-C-DisplayPort ondersteunen 

Stap 2: Sluit de uitgangskabel van de DisplayPort aan op HDTV of een 
DisplayPort compatibele display met de standaard 
DisplayPort-kabel voor media 

 

Belangrijke opmerkingen 

Alleen compatibel met USB-C smartphones & tablets met DP Alt-modus 
Type-C (USB-C) Smartphone werkt meestal met MHL-modus of SlimPort 


