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Compacte LAN-kabel-verbindingstester

TECHNISCHE GEGEVENS
KABELLENGTE MAX. 300 m

STROOMVERZORGING  
4 x LR44 knoopcel, 1,5 V

OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... 70°C

WERKTEMPERATUUR 0°C ... 40°C

AFMETINGEN  
28 x 106 x 25 mm (B x H x D)

GEWICHT (incl. batterijen) 52 g

Test- en debug-modus 
voor het opsporen van 
storingen

Duidelijke status- 
weergave door  
signaal-led

RJ45-kabelaansluiting

– Voor spanningsvrije, elektrische netwerken

–  Controleer de confectionering van LAN-
netwerkkabels – wijst de afzonderlijke  
geleiders toe

–  Test draadtoewijzingen en analyseert  
kabelverlopen

–  Geschikt voor afgeschermde (STP) en  
niet-afgeschermde (UTP) ethernetkabels

–   Analyse van de belangrijkste storingsbronnen:  
kortsluiting, verwisseling en verkeerde  
bedrading

–  Duidelijke statusweergave door signaal-led

–  Geschikt voor RJ45-kabelaansluiting

–  Robuuste, handige behuizing
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Verpakkingsformaat (B x H x D)
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