
 

 

USB-oplaadadapter, 2 poorten 
 

 

Handleiding 
31813 



Basisparameters 

Gewicht 65g 
Afmeting 45 * 26 * 89 mm 
Ingang 100-240 VAC 

50/60 Hz 
Uitgang 5V/4A in totaal

Type-C™ 5V/3A max. 
USB-poort 5V/2,4A max.

Bedrijfstemperatuur -10-35°C 
Certificaat CE 

 

Laadmethode 
1. Steek de stekker in een stopcontact met 100-240V. De ednet 

USB-wandoplader (31813) is klaar voor gebruik. 
2. Er is een USB C- en USB A-uitgang op de oplader om een oplaadkabel 

op aan te sluiten. Het levert een DC-voeding tot maximaal 5V/4A en 
kan 2 apparaten tegelijk opladen. 

 

Compatibiliteit 
Het is compatibel met iPad®/iPhone®, Android smartphones/tablets of 
enigerlei andere smartphones/tablet pc’s, draagbare luidsprekers, 
camera’s, enz. 
 

* Alle merknamen en logo’s die hierboven genoemd werden, zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. 

 

Inhoud van de verpakking 
 
 1 x hoofdeenheid    
 1 x Gebruikshandleiding 

 



Onderhoud 

Doe het volgende om de levenscyclus van het toestel te verlengen: 

 Het product droog en uit de buurt houden van vochtige en bijtende 
goederen. 

 Het product niet demonteren. 
 Niet opbergen in te hete of te koude omgevingen. 
 Laat het toestel niet vallen en voorkom stoten. 

 

Alle producten zijn getest en gecontroleerd. Indien het product oververhit 
raakt, vervormt, breekt of als andere abnormale gevallen optreden, stop 
met gebruik en neem contact op met het verkooppunt of met ons bedrijf. 
 
Gebruikte symbolen: Alleen voor gebruik binnenshuis 

 
 


