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Serviceset für Mobile Panel 277(F) IWLAN, Serviceset V2 Weitere 
Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen
Produkttyp-Bezeichnung Serviceset Mobile Panel 277(F) IWLAN V2

Normen, Zulassungen, Zertifikate
CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb

● min. 0 °C
● max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport
● min. -20 °C
● max. 70 °C

Relative Luftfeuchte
● Betrieb, max. 95 %

Lieferumfang
Liefermenge in Stück

● Teile pro Stück 1; Inhalt: 1x Batterieschachtdeckel Gerät mit Dichtung, 2x Deckel 
Ladestation l/r, 1x Stecker rund Ladestation, 2x Dichtecke l/r, 2x O-Ring 
Dichtung, 4x Dekorfolie, 1x Ladeschale-Ersatzschlüssel inkl. Schloss 
und Schlossträger, Schrauben

Sonstiges
Handelsware Nein
Hersteller-Name SIEMENS AG
Hersteller-Adresse Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte für Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2
Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6AV6645-0DD01-0AX1
● Produkt 2 6AV6645-0DE01-0AX1
● Produkt 3 6AV6645-0EB01-0AX1
● Produkt 4 6AV6645-0EC01-0AX1

letzte Änderung: 16.12.2020

6AV66715CA000AX2
Seite 1/1 17.03.2022 Änderungen vorbehalten

© Copyright Siemens 

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST80_XX_01737
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV6645-0DD01-0AX1&language=de&caller=documentservice
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV6645-0DE01-0AX1&language=de&caller=documentservice
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV6645-0EB01-0AX1&language=de&caller=documentservice
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV6645-0EC01-0AX1&language=de&caller=documentservice
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/6AV66715CA000AX2

